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Achtung!

Das Gerét darf nur durch einen Elektro-Fachmann geoff-
net und gemdR dem Schaltbild im auf der Leiterplatte
bzw. dieser Anleitung installiert werden. Dabei sind die
bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Um Schutzklasse Il zu erreichen, miissen entsprechende
InstallationsmaBnahmen ergriffen werden.

Dieses unabhidngig montierbare Gerdt dient der Rege-
lung der Temperatur ausschlieRlich in trockenen und ge-
schlossenen Rdumen, mit Ublicher Umgebung. Dieses
elektronische Gerdt entspricht der DIN EN 60730, es
arbeitet nach der Wirkungsweise 1C.

Irrtum und Anderungen vorbehalten

1. Verwendung

Diese Baugruppe der INSTAT 868-Familie wandelt die
Informationen eines Senders z.B. INSTAT 868-r... in Steuer-
signale fiir die Verbraucher um.

* Steckerfertig, zum sofortigen AnschluR an eine 230V-
Steckdose

e 230V-Stellantriebe direkt anklemmbar

* 24V-Stellantriebe Uber potentialfreie Kontakte schaltbar
(separater Transformator erforderlich)

* 4 Empfangskandle in einem Gehduse

* oder 3 Empfangskanale und ein Ausgang fiir Pumpenlo-
gik z.B. zum Abschalten der Umwélzpumpe, wenn alle
Ventile geschlossen sind

e oder 2Empfangskandle mit jeweils einem zugehdrigen

Schaltuhr-Ausgang

Master/Slave Funktion (Master gibt Schaltzeiten vor)

Heizen/Kiihlen-Umschaltung

Ventiltest-Funktion

Funktest und Systemdemonstration

Ein Sender kann mehrere Empfanger-Baugruppen steu-

ern

* Selbstlernende Adresseinstellung durch ,Lern-Modus®
im Sender

* Ein Taster je Ausgang zur Funktionseinstellung

¢ Eine Signallampe je Ausgang, signalisiert Relaiszustand,

Stérungen usw.

Ein Resettaster

Akustisches Signal bei Stérungen

Uberwachung giiltiger Adressierungen

Uberwachung des Senders (wird ldngere Zeit vom Sender

nichts empfangen, z.B. die Batterie ist leer, wird der Aus-

Ef‘nﬁt)?’()% der Zeit eingeschalten und die Signallampe
in

3. Funktionsbeschreibung

Der Empfanger INSTAT 868-a4 wandelt die Funksignale der
Sender z.B. INSTAT868-r in Steuersignale fiir elektrische
Verbraucher um. Die Verbraucher werden {iber Relais mit
Wechsler-Kontakt geschaltet, Schaltzustandsanzeige er-
folgt durch die jeweilige Signallampe.

Schaltverhalten der Relais siehe Installationsanleitung des
Senders, Punkt Funktionsbeschreibung.

Zur Steuerung der elektrischen Verbraucher kdnnen die
Ausgdnge unterschiedlich konfiguriert werden. Die nach-
folgenden Funktionen sind in einem INSTAT 868-a4 misch-
bar.

3.1. Funktion - Schaltbetrieb —
»Ein Sender steuert einen Schalt-Ausgang*

Bis zu 4 Sender steuern je einen Ausgang (Kanal 1...4) fir
Heizen EIN/AUS (ggf. leuchtet der Kanal 4, siehe 3.2).

An jeden Ausgang kdnnen ein oder mehrere Stellantriebe
angeschlossen werden. Beispiel siehe Bild 1.

3.2. Funktion - Pumpenlogik -

Bis zu 3 Sender steuern je einen Ausgang (Kanal 1...3) fir
Heizen EIN/AUS. Der Ausgang Kanal 4 dient als gemeinsame
Pumpenlogik.

Die Pumpe wird abgeschaltet, LED-4 erlischt — wenn keiner
der vorhandenen Sender (fiir mehr als ca. 10 Min.) mehr
Wirme anfordert. Die Pumpe wird iiber den Offner des Re-
lais geschaltet. Dadurch ist, bei einem Spannungsausfall der
Regelung, eine Notlaufeigenschaft des Heizsystems moglich,
wenn ,stromlos offene” Stellantriebe verwendet werden.
Durch Parallelschalten der Kanal 4-Ausgdnge kann die Pum-
penlogik auf mehrere Empfangerbaugruppen erweitert wer-
den. Zur Vermeidung von Kurzschlissen in den Erweite-
rungsgerdten Briicken BR 4, BR 5 entfernen.
Erweiterungsgerdte liber KL 7, 8 des Grundgerates versor-
gen, siehe Bild 2.

Diese Funktion istimmer aktiviert, solange Kanal 4 nicht
auf einen Sender angelernt ist.

Reaktivieren nur lber Punkt 3.6 ,Funkverbindungen l6-
schen®.

3.3. Funktion - Schaltuhr-Ausgang -
»Ein Sender steuert einen Schalt- und
einen zugehorigen Schaltuhr-Ausgang“

(Mit INSTAT 868-r1 nicht méglich)

Ein Sender steuert einen Ausgang flir Heizen EIN/AUS und
einen Schaltuhr-Ausgang zur Temperaturabsenkung.

Jeweils 2 benachbarte Ausgdnge werden zusammengefaRt,
der mit der niedrigeren Nummer schaltet den Stellantrieb,
der mit der hdheren Nummer dient als Schaltuhr-Ausgang.
Beispiel siehe Bild 3.

Der Schaltuhr-Ausgang schaltet EIN, wenn beim Sender die
Regeltemperatur | 3 (Nacht) aktiv ist und die Aufheizphase
noch nicht begonnen hat.

Dieser Ausgang kann z.B. verwendet werden um den
Temperaturabsenk-Eingang anderer Regler zu steuern. Aus-
gange, die nicht zur Temperaturabsenkung verwendet wer-
den, konnen frei weiteren Sendern zugeordnet werden.

Die Schaltuhrfunktion ist unabhdngig von der Betriebsart.
Bei Party und Handbetrieb im Sender gelten die Schaltzei-
ten des Wochenprogrammes. Bei Frostschutz ist der
Schaltuhrausgang immer ein. Bei aktivem Tagesprogramm
gelten dessen Schaltzeiten.

3.4 Funktion — Master/Slave -

Bei dieser Funktion folgen die Slaves den Schaltzeiten des
Masters.
Master/Slave ist aktiviert, wenn:

Kanal 1 = Master (INSTAT 868-r, Uhrenthermostat)
Kanal 2.4 = Slave (INSTAT 868-r1)

Nur Slaves im Automatikbetrieb folgen dem Master.

Es ist nur ein Master moglich, dieser mu immer auf Kanal 1
liegen. Liegen auf hoheren Kandlen weitere INSTAT 868-r,
dann folgen diese dem Master nicht (Slaves schon). Bei
Stérungen des Masters regeln die Empfangskandle der Slaves
auf die, an den Reglern eingestellte Komforttemperatur.
Beispiel siehe Bild 4. Party- und Hand-Betrieb des Masters
haben keinen Einfluss auf die Slaves

3.5 Heizen/Kiihlen-Umschaltung

Mit dieser Funktion kann der INSTAT 868-a4 fiir Heizen
oder fiir Kiihlen verwendet werden. Das Schaltverhalten
aller Ausgange wird umgekehrt (ggf. aktivierte Pumpen-
logik bleibt ohne Umkehrung erhalten).

Die Schaltuhrfunktion wird nicht umgekehrt.

Dieser Funksender darf in allen EU und EFTA-Staaten
betrieben werden.

Hiermit erklart der Hersteller, dass sich dieses Gerdt in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderun-
gen und den anderen relevanten Vorschriften der Richt-
linie R&TTE 1999/5/EG befindet.

Die Konformitatserklarung kann unter
2www.funk868MHz.de“ eingesehen werden.
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Fiir Kiihlen (Sommerbetrieb):
1. Taste bei Kanal 3 und Reset gleichzeitig driicken.
2. Zuerst Taste Reset, dann Taste Kanal 3 loslassen.
Fiir Heizen (Winterbetrieb) = Auslieferzustand:
1. Taste bei Kanal 4 und Reset gleichzeitig driicken.
2. Zuerst Taste Reset, dann Taste Kanal 4 loslassen.

3.6 Funkverbindungen loschen

Um alle Funkverbindungen zu l8schen:

1. Taste bei Kanal 1 und Reset gleichzeitig driicken.

2. Zuerst Taste Reset, dann Taste Kanal 1 loslassen.

Damit sind alle Funkverbindungen gel6scht.

Notwendige Verbindungen miissen neu aufgebaut werden
(siehe Punkt 5.1)

Nun darf nach Reset keine Lampe mehr kurz aufleuchten.
vergleiche 3.8

3.7 Test der Funkreichweite

Um die Reichweite der Funkverbindung zu ermitteln, gilt
folgendes Vorgehen:
Am Sender:
,Lern-Modus* einstellen.
Am Empfénger:
1. Taste bei Kanal 2 und Reset gleichzeitig driicken.
2. Zuerst Taste Reset, dann Taste Kanal 2 loslassen.
Die Lampe bei Kanal 2 leuchtet. Der Signalton und
das Relais takten, ca. 2 s ein, ca. 8 s aus.
Nun mit dem Sender in der Hand soweit entfernen, bis
das Takten gerade nicht stoppt. Dies ist die maximal
mogliche Reichweite der Funkverbindung.
Der Sender beendet nach einer gewissen Zeit selbsttatig
den ,Lern-Modus“. Den Funktest im Empfanger immer
durch Taste ,Reset” beenden.
Andere Kandle werden durch den Funktest nicht beeinfluRt.

3.8 Feststellen aktiver Verbindungen

Nach Driicken von ,Reset” werden, durch kurzes Aufleuch-
ten der jeweiligen Kanallampe, die angelernten Kandle ge-
zeigt.

3.9 Funktion der Lampen

Uber die Lampen werden Informationen zum jeweiligen Ka-
nal angezeigt, dies sind:

e Heizen EIN/AUS  (im Normalbetrieb ist Dauerleuchten
moglich)

(Blinken, 1s Intervall, Blinkanzahl je
nach Stoérung unterschiedlich) s. 5.5)
(dauernd ein)

(ein bis Taste ,,Reset” gedriickt)
(Blinken, 10 s Intervall)

e Stérungen

e Lernmodus
« Ventiltest
e Funktest

3.10 Funktionen der Briicken:

BR1:  Offnen fir Signalton aus (einseitiges Aufstecken
verhindert den Verlust der Briicke)

BR 4,5: Offnen fiir zweipolige Trennung der Versorgungs-
spannung von der Schaltspannung

$ RELY
BR1
a
O I

siehe Schaltbild

4. Installation

Montage: z. B.

¢ Im Elektro-Verteiler auf Hutschiene

o Im Heizkreisverteiler auf Hutschiene

« Die Einbaulage ist beliebig

« Das Gerat darf nicht mit Wasser in Beriihrung kommen

Elektrischer AnschluR der Betriebsspannung:

Stecker in die Steckdose stecken. Falls ein direkter AnschluR
notwendig ist, Stecker abtrennen und Leitungen einklem-
men.

AnschluB der Stellantriebe:

Vor Einfihren der Leitungen, Nippel mit rundem, spitzen
Gegenstand lochen.

Elektrischer AnschluR:

(Gerdt spannungsfrei schalten):
Siehe Schaltbild auf der Leiterplatte und Punkt 8. Im Aus-
lieferungszustand ist das Gerat zum Schalten von 230V Stell-
antrieben vorgesehen. Die Stellantriebe werden nur noch
mit beiden Leitungen an die Klemmen (a-c [stromlos offen]
bzw. b-c [stromlos geschlossen]) der jeweiligen Kanale ange-
schlossen (die Klemmen 7, 8 werden nicht angeschlossen).
Zum Schalten einer Zweitspannung bis max 230/400V
(auch 24V-Stellantriebe):
Die Briicken BR 4 und BR 5 vollstdndig entfernen.
Die Zweitspannung wird lber die Klemmen 7, 8 zugefiihrt
(zwischen Kanal 2 und 3). Beispiel siehe Bild 3.
Durch Entfernen der Briicke BR 3 kdnnen die Kandle 3/4
mit einer anderen Spannung betrieben werden als Kanile
1/2 (iber die Klemme 7, 9).

Achtung:

Nach Entfernen der Briicke BR 3 bleiben die Kandle 3/4 ein-
polig mit 1/2 verbunden.

Nur bei vollstindiger Entfernung der Briicken BR 4, 5
ergeben sich potentialfreie Kontakte mit den notwendigen
Sicherheitsabstanden.

Fiir 24V ist ein geeigneter Trafo notwendig.

| Deckel nur bei spannungslosem Geréat aufsetzen |

5. Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme alle Kanile |6schen, siehe 3.6

5.1 Funkverbindung herstellen

Nach Durchfiihrung der Montagearbeiten muR eine
Verbindung zwischen dem Sender INSTAT 868-r ... und dem
jeweiligen Ausgang (Kanal 1..4) hergestellt werden.
Dies geschieht in folgenden Schritten:
a) Am Sender den ,Lern-Modus“ einstellen (siehe
Bedienungsanleitung des Senders)
b) 1.Fir die Funktion — Schaltbetrieb —.
Am Empfanger den gewiinschten Schaltausgang in den
,Lern-Modus* bringen, dazu:
Die Taste des gewiinschten Ausganges kurz driicken. Es
ertont ein Signalton, die zugehorige Signallampe
leuchtet und der Ausgang schaltet kurz ein.
Wenn der Sender erkannt ist, endet der Signalton und
die zugehorige Signallampe erlischt.
.Fiir die Funktion — Pumpenlogik —
Wie b 1, Kanal 4 darf jedoch kein Sender zugeordnet
werden.
.Fiir die Funktion — Schaltuhr-Ausgang —
Am Empfanger den gewiinschten Schalt-Ausgang und
den zugehorigen Schaltuhr-Ausgang in den ,Lern-Mo-
dus* bringen, dazu:
Sowohl die Taste des gewiinschten Schaltausganges
(Kanal 1,3) als auch die Taste des Schaltuhr-Ausganges
(Kanal 2,4) driicken (z.B. 1, 2 driicken). Es ertdnt ein
Signalton, die zugehdrigen zwei Signallampen leuchten
und die zwei Ausgdnge schalten kurz ein.
c) Wenn der Sender erkannt ist, endet der Signalton und
die zugehdrigen Signallampen erldschen.
d) Am Sender den ,Lern-Modus* beenden.
e) Test der hergestellten Verbindungen siehe 3.8.
Eine Zuordnung von einem Sender auf mehrere Ausgange im
selben Gerdt ist nicht moglich. Ein Sender kann
jedoch mehrere Ausgédnge in verschiedenen Empfanger-
Baugruppen steuern. Zum Herstellen der Funkverbindung
darf immer nur ein Sender im Lernmodus sein.

5.2 Ventiltest

Wenn der zu einem Ausgang gehorige Taster gedriickt wird:

« schaltet der zugehdrige Ausgang ein (solange der Ta-

ster gedriickt ist),

« leuchtet die Signallampe,

« ertont der Signalton.
Nach Loslassen der Taste muR innerhalb von 10 Sek. die Ta-
ste Reset gedriickt werden, dadurch erlischt die Signallam-
pe und der Signalton endet.
Nach 10 Sekunden beginnt der ,Lern-Modus*; zu einem zu-
falligim ,Lern-Modus* befindlichen Sender wiirde eine Ver-
bindung aufgebaut.

N

w

5.3 Spannungsausfall

Bei Spannungsausfall im Sender oder im Empfanger bleiben
alle Daten erhalten. Bei Spannungswiederkehr wird der Be-
trieb normal fortgesetzt).

5.4 Abbrechen/Reset

e zum Abbrechen des ,Lern-Modus” oder

o zur Quittierung einer Stérung oder

» zum Beenden des Funktests oder

* zum Beenden des Ventiltests oder

e zum Ermitteln angelernter Kanale

e bei sonstigen unerklarlichen Effekten
betétigen des Tasters ,Reset“. Damit fallen die Relais in den
Zustand ,,Aus”, angelernte Kandle leuchten kurz. Beim Ein-
treffen neuer Stellsignale (nach gegebenenfalls 10-20 Minu-
ten) nehmen sie ihre Zustande wieder ein. Eine gegebenen-
falls vorhandene Funkverbindung bleibt erhalten.

5.5 Stérungen
Bei Auftreten von Storungen wird Alarm ausgeldst.

Dabei blinkt die Signallampe des jeweiligen Kanals
unterschiedlich oft, ggf. ertont ein Signalton.




5.5.1 Doppeladressierung

Hier blinkt die Signallampe fortlaufend 2 mal kurz hinter-
einander. Das Signal ertdnt. Beseitigung durch Neuanlernen
einer der beiden Sender. Der Ausgang wird mit 30% Stell-
groke geschaltet (3 Min. ein, 7 Min. aus).

5.5.2 Kurzzeitausfalle des Sendesignals

Wird vom Sender, im Bereich eine Stunde bis ca. 10 Std., kein
Stellsignal empfangen, blinkt die Signallampe fortlaufend
1 mal kurz. Kein Signalton. Der Ausgang wird mit 30% StellgroRe
geschaltet (3 Min. ein, 7 Min. aus). Bei Wiederkehr des Sendesi-
gnals beendet sich der Alarm selbststandig.

5.5.3 Langzeitausfille des Sendesignals

Wird vom Sender, fiir mehr als 10 Std., kein Stellsignal emp-
fangen, blinkt die Signallampe fortlaufend 1 mal kurz. Das
Signal ertont. Der Ausgang wird mit 30% StellgroRe geschal-
tet (3 Min. ein, 7 Min. aus). Bei Wiederkehr des Sendesignals
beendet sich der Alarm selbststandig.

Hinweise:

* Bei Heizanlagen die auch im Sommer in Bereitschaft sind,
z. B. Elektroheizungen, muR der Ventilschutz (im Sender) ab-
geschaltet werden. Andernfalls wiirde taglich fiir 3 Minuten
geheizt!

« Der Signalton kann dauerhaft abgeschaltet werden durch
Entfernen der Briicke BR 1.

Fiir alle Storarten gilt:

« Funktion — Schaltbetrieb — Bei Stérungen eines Ausgangs
werden die anderen Ausgange nicht beeinfluRt.

* Funktion — Pumpenlogik — Im Alarmzustand lduft die Pum-
pe dauernd (bereits wenn ein Sender ausgefallen ist).

* Funktion — Schaltuhr-Ausgang — Das Storverhalten betrifft
auch den zugehdorigen Schaltuhr-Ausgang.

* Funktion — Master/Slave — Bei Storung des Masters wer-
den die Slaves in den Komfortbetrieb geschaltet.

» Eine blinkende Signallampe zeigt den Alarmfall, nicht den
Schaltzustand des Ausganges.

« Nach einem Spannungsausfall im Sender oder im Empfan-
ger wird der Betrieb normal fortgesetzt.

* Unter ungiinstigen ortlichen Umstanden ist es moglich, dak
die Funkverbindung zwischen Sender und Empfanger unzu-
reichend ist, z.B. wenn sich der Empfanger in einem funk-
dichten Metallgehduse befindet. Bitte priifen, ob sich durch
eine andere Position des Senders die Situation verbessert.
Zum Priifen der Funkstrecke siehe Punkt 3.7.

5.6 Was tun wenn

1. Ventil 6ffnet nicht:
=» wurde richtig verdrahtet?
-» wurde die Funkverbindung hergestellt (siehe 5.1)?
=» siehe Tabelle 1 ab Punkt 3!
=» Reset auslosen (siehe 5.4)

2. Bei einem Funk-Kanal blinkt die Signallampe,

es piepst ggf.

=» Grundsdtzliches (siehe 5.5)

=» Lern-Modus, Ventiltest, Funktest nicht abgebrochen
(siehe 5.1,5.2,3.7,5.4)!

-» zwei Sender senden mit gleicher Adresse, eine der
Funkverbindungen neu anlernen (Siehe 5.5.1)!

=» keine Funkverbindung, siehe Tabelle 1 Punkt 7!

-» Ein oder mehrere Kanile, die nicht verwendet werden,
blinken. Diese Kandle vermissen ihren Sender. Wie un-
ter Punkt 3.6 ,Funkverbindungen l8schen“ beschrie-
ben, vorgehen. Benétigte Verbindungen neu herstellen

3. Kanal 4 leuchtet obwohl kein Sender angelernt ist. =
Kanal 4 wirkt als Pumpenlogik siehe 3.2

Bei unerkldrlichen Stérungen empfiehlt es sich, am Regler und

gegebenenfalls am Empfénger die Resettaste zu betatigen.

6. Technische Daten

Bestell-Bezeichnung INSTAT 868-a4
Artikel-Nr 053640140...
Betriebsspannung 230V (195 bis 253V) 50/60Hz
Leistungsaufnahme 3VA
Umgebungstemperatur 0...+50°C (ohne Kondensation)
Lagertemperatur -20..+60°C
Antenne intern
Taster: zum Lernen 4
fiir Reset 1
Anzeigen: zum Lernen 4
fiir Betriebsspannung 1
Lastkreise: 4 Wechsler, 6Acosg=1;2Acosq=0,6**

AC24..230V potentialfrei*
Anzahl Stellantriebe

je Kontakt: *** je 3 W elektrothermisch
230V max. 10 ***
24V max. 4 ¥+
2 polige Trennspannung
bei Offnen von BR 4, 5 max. 400V
1 polige Trennspannung
bei Offnen von BR 3 max. 230V*
Schutzart IP 40/isoliert (Betauung nicht erlaubt)
Software-Klasse A
Verschmutzungsgrad 2
Bemessungs-StoRspannung 4kv
Temeratur der
Kugeldruckpriifung 75°C
Spannung/Strom fiir EMV-
Storaussendungspriifungen 250V/0,1A
Gewicht a.530g

*) Nach vollstandigem Entfernen der Briicken BR 4, 5 sind 8
mm Kriech- und Luftstrecke zwischen Betriebsspannung
und den AnschluBklemmen der Relais gewdhrleistet. Daher
ist dieses Gerdt zum Schalten von Sicherheitskleinspannung
(SELV) geeignet. Nach Entfernen der Briicke BR 3 weisen die
beiden Schaltgruppen (Kanal 1/2 gegen Kanal 3/4) eine Be-
triebsisolation fiir 230V auf.

**) Summe aller Stréme <= 10 A.Bei Summe aller Stréme >2A, in-
stallieren wie ,Schalten einer Zweitspannung® (s. 4., Installation).

**¥)Von einem INSTAT 868-a4 kdénnen max. 10 x 4 = 40 (230V)
bzw. 4 x 4 = 16 (24V) Stellantriebe gleichzeitig elektrisch an-
gesteuert werden.

In die 6-fach Klemme kdnnen 4 Stellantriebe mechanisch ge-

klemmt werden. Bei mehr Stellantrieben bitte externe Klemm-

stellen vorsehen.

Tabelle 1: Wenn die Funkverbindung nicht funktioniert...

Folgendes Priifen Ja
1 Empfanger: Leuchtet die Signallampe ,,Power*?

2 Empfanger: Blinkt eine Kanal 1...4 Signallampe?
Ist der Warnton zu héren? (ggf. erst nach einer Std.)

weiter mit 2

Doppeladressierung
siehe 5.5.1 oder

Nein

Netzversorgung priifen
ggf. Gerdt defekt
weiter mit 5

Sender-Signal fehlt

weiter mit 3

3 ,Reset” betdtigen weiter mit 4 Sender nicht angelernt.
Leuchten die bendtigten Kandle kurz auf? siehe. 3.8 Neu anlernen, siehe 5.1

4 Sender: ist die Batterie ok? weiter mit 5 neue Batterien einsetzen

5 Sender: 30 °C einstellen, wird nach ca. 30 Sek. weiter mit 6 Relais war bereits eingeschaltet
das Relais eingeschaltet? weiter mit 6 oder Sendersignal
(Lampe leuchtet) fehlt, weiter mit 7

6 Sender: 5 °C einstellen wird nach ca. 30 Sek. das alles OK Sendersignal fehlt
Relais ausgeschaltet? (Lampe leuchtet nicht) weiter mit 7

7 Sender-Empfanger-Stellglied: Verdrahtung priifen alles OK weiter mit 8 ggf. Reichweite

ggf. Verbindung zum Empfanger neu anlernen. Ist

die Bearbeitung der Punkte 5 bzw. 6 nun erfolgreich?
8 Entfernung Sender-Empfanger auf ca.2m

reduzieren. Ist die Bearbeitung der Punkte 5 bzw.

6 nun erfolgreich?

Sender und Empfanger
arbeiten korrekt.

der Funkverbindung priifen
(siehe 3.7, Test der Funkstrecke*)

Sender oder Empfanger defekt

868-rep verrwendet werden.

Hinweis: In einzelnen Fdllen kann es dazu kommen, dass eine Funkverbindung zwischen Funksender und Funkempfédnger nicht
dauerhaft sichergestellt werden kann. Daher empfehlen wir, die Funktionstiichtigkeit am jeweiligen Aufstellungsort zu priifen.
Zur Uberbriickung gréRerer Reichweiten (bis zu 90 m) oder bei schwierigen Ubertragungsbedingungen kann der Repeater INSTAT

7. MaRe (fiir INSTAT 868-a4)
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8. Schaltbilder und Beispiele

Bild 1

Je ein Sender steuert einen
Schaltausgang fiir Heizen
Ein/Aus. Kein Master/Slave
Darstellung fiir 230 V
Stellantriebe.

BRS

/ BR&

Bracken bei 1) steomtos offen
24V entfernen 2) stromios geschlessen

Netz

Bei Anwendung von
24V hier einspeisen

Bild 2

Je ein Sender steuert einen Schaltausgang fiir Heizen Ein/Aus, zusdtzliche Pumpenlogik.Kein Master/Slave
Darstellung fiir 230 V Stellantriebe/Pumpe.

Erweiterung der Pumpenlogik auf

zwei Empfingerbaugruppen 0330030033315,

TNIIIIINZ NN

a

Grundgerat Erweiterungsgerat | Kanal % Kanat 2
Kanal & Kanal &
BRS
8le] [ala 8[e] [alalblblclc NetZ
EE = 0 / BR&
Brocken bei 1) stromlos offen Bei Anwendung von Umwilzpumpe
24V entfernen 2) stromlos geschlossen 24V hier einspeisen
Bild 3

Ein Master steuert einen Schalt-

ausgang (Kanal 1) und einen zugehori-

gen

Schaltuhr-Ausgang (Kanal 2) — zur Tem-

peratur-Absenkung weiterer Regler.

Slaves auf Kanal 3, 4.

Darstellung fiir 24V Stellantriebe. BRS
Netz

BR&

2) stromlos geschlessen

Briicken 4,5 sind entfernt
3) Regler mif Nochtabsenkeingang

N
24Y oder L

Bild 4

Ein Master (Kanal 1) mit 2 Slaves (Kanal 2,
3). Zusatzlich Pumpenlogik (Kanal 4).

An Kanal 4 kann ein dritter Slave ange-
lernt werden, dann anstatt der Pumpe ein
Ventil anschlieBen.

Darstellung fiir 230 V Stellantriebe.

BRS

)/ BR&

Bricken bei

Netz

1) stromlos offen
24V entfernen 2) stromlos geschlossen

Bei Anwendung von
24V hier einspeisen

Umwdlzpumpe

9. Kurzanleitung INSTAT 868-a4

Funkverbindungen lschen 36

Kanal 1 + Reset gleichzeitig driicken

Reset dann Kanal 1 loslassen

Sender in Lern-Modus

« Kanal 2 + Reset gleichzeitig driicken

« Reset dann Kanal 2 loslassen

« Kanal 2 leuchtet

- Signalton + Relais takten (kurz EIN —lang AUS)

+ Hort das Takten auf, ist die Reichweite {iberschritten
+ Reset driicken zum Beenden

Sender: Lern-Modus ausschalten

Sender in Lern-Modus

« Kanal kurz driicken

« Signallampe leuchtet + Signalton ertont

- wenn Sender erkannt — Signallampe + Signalton erlischt
Sender: Lern-Modus ausschalten — OK driicken

« Kanal 1,2,3 Schaltbetrieb — Kanal 4 Pumpenlogik

« Funktion ist aktiv, solange Kanal 4 nicht angelernt ist
« wie Funktion "Schaltbetrieb"

Sender: in Lernmodus

« Kanal 1+ 2 oder Kanal 3 +4 kurz driicken

« Signallampen leuchten + Signalton ertont

« wenn Sender erkannt — Signallampen + Signalton erléschen
- niedrigere Nummer = Schaltausgang (Stellantrieb)

« hohere Nummer = Schaltuhrausgang

Sender: Lern-Modus ausschalten

Test der Funkreichweite 37

Funkverbindung herstellen 5.1
Funktion 31
»Schaltbetrieb”

Funktion 32
,Pumpenlogik*

Funktion 33

Schalt- und Schaltuhrausgang

Funktion 34 « Slaves folgen den Schaltzeiten des Masters
Master-Slave — « Master auf Kanal 1 legen, Slaves auf die folgenden Kandle anlernen
Umschalten Heizen - Kiihlen 35
Heizen « Winterbetrieb (Auslieferungszustand)
« Kanal 4 + Reset gleichzeitig driicken
« Reset dann Kanal 4 loslassen
Kiihlen « Sommerbetrieb
« Kanal 3 + Reset gleichzeitig driicken
« Reset dann Kanal 3 loslassen
Angelernte Kandle anzeigen 38 « Reset driicken — angelernte Kanale werden kurz angezeigt
Ventiltest 5.2 « Kanal-Taste driicken
« solange Kanaltaste gedriickt schaltet Ausgang
« nach loslassen innerhalb 10 Sekunden Reset driicken
Signallampe - Fehlermeldungen - 5.5

—2xkurz blinken

Doppeladressierung — Neuanlernen des Senders
Kurzzeitausfélle des Sendersignals (1 Std. bis 10 Std.)

—1x kurz blinken +
kein Signalton
mit Signalton

Langzeitausfille des Sendersignals (mehr als 10 Std.)
Ausgang erhilt 30% der StellgroRe (3 Min. ein — 7 Min. aus)
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Schnell-Start — Funkverbindung herstellen ®

Hinweis fiir Erstinbetriebnahme: Ohne Funkverbindung arbeitet der Empfanger im Notbetrieb, es wird dann immer mit 30% geheizt!

1. Am Sender Lern-Modus einstellen:

e - e
Bei INSTAT+ 868-r Bei INSTAT 868-r/rd (mit LCD-Anzeige) Bei INSTAT 868-r1 (ohne LCD-Anzeige)
Details siehe Anleitung Punkt 2.11 Details siehe Anleitung Punkt 6.17 Details siehe Anleitung Punkt 5
Hinweis:
""" > Dieser Sender ist nicht Hinweis:
U a geeignet fir Empfanger Nr. eata Dieser Sender ist
ﬁi’ﬁ- B 052598... oder 5071901/2... - nicht geeignet fur
- (mit 433 MHz) A Empfanger Nr.
052598... oder
Im AUTO Mode Tasten < und > gleichzeitig " 5071901/2..
fiir 3 Sekunden driicken, es erscheint U5Er30 (mit 433 MHz)
Taste > driicken bis 9 erscheint. Mit Taste () Pfeil auf 4, stellen
Toste + dricken, LErn Wl.rd angeze.lgt Taste (4 driicken und gedriickt halten, Taste X (unten) driicken und gedriickt
Taste > driicken, LErm blinkt, Ot wird dann fgsatZl'Ch halten, dann zusitzlich
angezeigt (Lern-Modus = aktiv) Taste (* kurz driicken y
Es wird angezeigt Ox:xx (x = beliebige Zahl) | | Taste RESET (oben) kurz driicken
Erste Stelle dndern auf (1)x:xx Die rote Lamp_e leuchtet
© driicken, (Lern-Modus = aktiv)
Symbol A\ erscheint unten rechts
(Lern-Modus = aktiv)

2. Am Empfanger den Lern-Modus einstellen:

g -
Bei INSTAT 868-a4 und -a6 Bei INSTAT 868-a1 und -a1S
Details siehe Anleitung Punkt 5 Details siehe Anleitung Punkt 5 bzw. 4 bei Steckdosenempf.
Hinweis: wel Hinweis:
Dieser Empfanger ist nicht Dieser Empfanger ist nicht geeig-
geeignet fiir Sender 052598... net fiir Sender 0525 98... oder
oder 517 1901... (mit 433 MHz) S “ l 5171901... (mit 433 MHz)
Fur den Kanal der angelernt werden soll, die entsprechende — S
Taste kurz driicken. ) R L
) . ) . Die Taste /Iy kurz driicken.
Z.B. fiir Kanal 1 die Taste bei Kanal 1 kurz driicken Die rote Lampe beim Kanal leuchtet
Die rote Lampe beim Kanal leuchtet, ein Ton ist zu horen. ’

ein Ton ist zu horen. W Empfi L lischt und der Ton stoppt
- . enn am Empfianger Lampe erlischt und der Ton stoppt,
Wenn am Empfanger Lampe erlischt und der Ton stoppt, s } . _
ist die Funk-Verbindung hergestellt (nach ~30sec.) ist die Funk-Verbindung hergestellt (nach ~30sec.)

Bei INSTAT 868-a8U

Details siehe Anleitung Punkt 5.1

Hinweis:
= Dieser Empfanger ist nicht geeignet fiir Sender 0525 98... oder 517 1901 ... (mit 433 MHz)
3 Taste (9 driicken bis LErn erscheint.
— i St 9 Die bereits angelernten Kandle werden an den LEDs und in der Anzeige angezeigt
(") O driicken bis Lampe des gewiinschten Raumes blinkt
(™) driicken um den Anlernvorgang zu starten. Die Stelle vor L zahlt im Sekundentakt hoch

Die gerade empfangene Feldstdrke wird angezeigt, es piepst.
Wenn der Sender erkannt ist, stoppt blinken und piepsen, der Kanal-Pfeil bleibt stehen
(als Hinweis welcher Kanal gerade angelernt wurde)

3. Lernmodus am Sender beenden:

- - el
Bei INSTAT+ 868-r Bei INSTAT 868-r/rd (mit LCD-Anzeige) Bei INSTAT 868-r1 (ohne LCD-Anzeige)
Taste > driicken (™ kurz driicken (Lernmodus = inaktiv). Taste Reset (oben) kurz driicken
Tasten < und > gleichzeitig driicken um Pfeil auf w) stellen (via {9 fiir die (Lernmodus = inaktiv).
in den AUTO-Betrieb zu gelangen Bearbeitung des Wochenprogrammes)
el Rl

Temperatur auf 30° stellen, nach ~30sec schaltet am Empfanger die rote Lampe ein
Temperatur auf 5° stellen, nach ~30sec schaltet am Empfanger die rote Lampe aus

Hinweis fiir Elektroheizungen (hier sollte der Ventilschutz abgeschaltet werden):

g
Bei INSTAT+ 868-r (mit LCD-Anzeige) Bei INSTAT 868-r/rd (mit LCD-Anzeige) Bei INSTAT 868-r1 (ohne LCD-Anzeige)
Details siehe Anleitung Punkt 3.7 Details siehe Anleitung Punkt 6.8 Details siehe Anleitung 3.7
Im AUTO Mode Tasten < und + Mit Taste 9 Pfeil auf w) stellen
gleichzeitig flir 3 Sekunden drticken, Taste (™ driicken und gedriickt halten, Briicke BR1 6ffnen
es erscheint #15E00 dann zusitzlich
Taste > driicken bis 9 erscheint Taste % kurz driicken
Taste + driicken und OFF auswahlen Es wird angezeigt xx:x(1) (x = beliebige Zahl)
Taste > driicken zum Bestatigen (mit Vierte Stelle andern auf xx:x(0) (=Ventischutz
Taste < und + wie oben, zuriick zu Auto) aus)

Weitere Hinweise:

Bei Reglern ohne Funkuhr (INSTAT 868-r)

Bitte auch Uhrzeit und Wochentag einstellen siehe Anleitung Punkt 2.5 Kurzanleitung,.

Bei Bedarf Schaltzeiten und Temperaturen dndern siehe Anleitung Tabelle I, Il und Reglereigenschaften Tabelle III.
Bei Empfangern INSTAT 868-a8U

Bei Bedarf: Uhrzeit einstellen siehe Anleitung ,,Datum und Uhrzeit einstellen”

Programme anpassen siehe Anleitung ,Programmieren®
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(NEYZAD 869 ... Quick Start — Creating the radio link

Note: without correctly established radio link the receiver will work in Alarm mode, the room will be heated constantly to 30%.

1. On the transmitter, activate the Learn Mode:
— — >
For INSTAT+ 868-r For INSTAT 868-r/rd (with display) For INSTAT 868-r1 (without display)

Details see manual item 2.1 Details see manual item 6.17 Details see manual item 5
Note:
""" This transmitter cannot be Note:
a used in combination with eeig This transmitter
ey B receivers 052598... or . | cannot be used in
- 5071901/2... (with 433 MHz) e = combination with
i receivers 052598...
In AUTO Mode press the < and > buttons © . 0or5071901/2...
simultaneously for 3 seconds, USEr30 will be (with 433 MHz)
displayed
press button > until option 9 is displayed. With button (5, move cursor to 4,
press button + LErn will be displayed Press and hold down button *) and Press and hold down button ¥ (bottom)
press button > LEen is blinking, O is visible; additionally press button {** briefly. and additionally
Learn-Mode is now active The display reads Ox:xx (x = any figure) press button RESET (top) briefly.
Change first digit to (1)x:xx The red lamp will switch on (Learn
Press (> Mode is active now)
Symbol /i can be read bottom right
(Learn-Mode is active now)

2. On receiver, activating the Learn Mode:

el e
For INSTAT 868-a4 and -a6 For INSTAT 868-al1 and -al1S
Details see manual item 5 Details see manual items 5 or item 4 for the plug in receiver
Note: . F Note:
This receiver cannot be used & i This receiver cannot be used
in combination with transmit- - = in combination with transmitters
ters 052598... or 517 1901... o 052598... or 517 1901... (with 433
(with 433 MHz) MHz)
J
For the channel to be learned, press the —
related button. Press button /i, briefly.

E.g. for channel 1 press the button close to it briefly.

The red lamp will switch on and a tone can be heard
If the lamp at the receiver is switched off and the tone
stops, the radio link is established (after ~30 sec)

For INSTAT 868-a8U

Details see manual item 5.1

The red lamp will switch on and a tone can be heard
If the lamp at the receiver is switched off and the tone
stops, the radio link is established (after ~30 sec)

Note
This receiver cannot be used in combination with transmitters 052598... or 5171901 ... (with 433 MHz)

5- I Press () until LErn is visible.

o=
="

> The already teached channels are visible on the lamps and in the display.
(9.0 until the lamp for the requested room is blinking.

oK

O to start learning mode. The channel LED and room arrow are blinking, digit in front of L
increments in sec interval. The actual received signal power will be displayed a sound can
be heard. If link is established, blinking and sound stopps (the room arrow remains, to
show the latest learned channel)

3. Cancelling Learn Mode on the Transmitter:

For INSTAT+ 868-r For INSTAT 868-r/rd (with display) For INSTAT 868-r1 (without display)
press button > to terminate Learn Mode Press (* briefly (Learn Mode is deactivated now) Press button RESET briefly (upper side)
press buttons < and > simultaneously Move cursor to w) via [, for working with the Learn Mode is deactivated now)
for 3 seconds in order to activate AUTO weekly program
4. Testing the radio link:
e >
Adjust temperature to 30/40°, after ~30 sec the red lamp at the receiver will switch on
Adjust temperature to 5 °, after ~30 sec the red lamp at the receiver will switch off
Note for electric heating (the valve protection should be switched off
" - -
For INSTAT+ 868-r For INSTAT 868-r/rd (with display) For INSTAT 868-r1 (without display)
Details see manual item 3.7 Details see manual item 6.8 Details see manual item 3.7
In AUTO Mode press the < and + With button {5, move cursor to w)
E‘Utt%‘_‘s simultaneously for 3 seconds, Press and hold down button (*) and additionally Open jumper BRI
NSEST will be displayed press button % briefly.
press button > until option 9 is displayed | | The display reads xx:x(1) (x = any figure)
press button + and select OFF (to Change fourth digit to xx:x(0) (= valve protection off)
terminate use buttons < and + as Press ()
described above)

Additional notes:

For controllers without radio clock (INSTAT 868-r)

Clock and day of the week should also be adjusted, see manual item 2.5 (short description).

If necessary modify events and temperatures, see in manual table I, Il and controller features table IlI.
For receivers INSTAT 868-a8U

If necessary: adjust clock see manual "Time and Date setting"

modify program see manual "Programming"




