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612?512600 | Certificato di approvazione
19985379 Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato,  jwg, accredited certification body, grants to
autorizza la ditta

MA-TER SRL
_ VIA TORRICELLI 8
20060 PESSANO CON BORNAGO MI

all'uso del marchio | the ficence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato é
stato rilasciato sotto la
praesunzione e
subordinatamente al fatto
che il concesstonario
detenga tutti i necessari
diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le
prove & la certificazione,
descritti nell’Allegato al
presente certificato; inoltre,
esso é soggetto alie
condizioni previste riel
"Regolamento IMQ -
Certificazione prodotto”.

per i seguenti prodotti for the following products
Dispositivi di comando sensibili Pressure sensing controls
alla pressione ( Series 6 )
This certificate has beer issued ( ser 1e 6 )

urnider the presumption and
conditional on the fact that the
Hicensee holds all necessary legal
Hghts with regard fo the
products presented for testing
and certification, and listed i
the annex to this certificate;
moregver, It Is sulbijected fo the
conditions foreseen by “IMQ
Rules ~ Product Certification”,

Emesse il | Issued on 2001-05-25
Aggiornato If | Updetsd on  2012-06~15
Sosthuisce | Replaces 2007-10-23
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Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesse i | Issued on  2001-05-25
Aggiornate if [ Updated on 2012-06-15
Sostituisce { Replaces 2007-10-23

Dispositivi di comando sensibili alla pressione
Pressure sensing controls

MA-TER SRL
VIA TORRICELLY 8

20060 PESSANO CON BORNAGO MI

ENEC
03,IMQ

PL.BOOCGG CLMATE.C

20060

sopra efencaty,

PESSANO CON BORNAGO

Copia del presente certificato deve essere conservala presso Huogm di produzione

M

Copy of this ceriificate must be avaliable at the manufacturing places listed above

Ttaly

EN 60730-1.2000 + A12:2003 + A1:2004 + A13:2004 + A14:2005
+ A16:2007 + A2:2008

EN 60730-2-6:2008

Prodott! conformi af requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

02AL00461

EN 60730-1:2000 + A12:2003 + A1:2004 + A13:2004 + A14:2005
+ Al6:2007 + A2:2008

EN 60730-2-6:2008
Products meeling the essential requirements of L.V.D. 2006/95/£C

Serie [ Setles

Tipo of dispositive | Type of device

Tipo af azione | Tipe of action

Tipo df costruzione | Type of construction

Grado df protezione | Degree of protection (IP)
Situazione df polfuzione | Pollution situation

Resistenza af calore/fuoce | Resistance to heat and fire
Temperatura amblente | Amblent temperature (1)
Casse df lsolemento | Degree of protection (ciass)}
Indlice df tracking | Tracking index (PTT)

6

dispositivo di comando a pressione / pressure operating control
1B

incorporate / incorporated

IPOO

normale / normal

categoria D / category D

T125°C

Iz .

PTI175

DATS9061613.2 :
Marca | Trade mark

Riferimento di tipo [ Type reference
Articolo/Riferimento a catalogo [ Article/Catalogue reference
Tipo df apertura | Contact opening

Corrente/tensione nominale | Rated current/voltage

Tioo di carico | Tvpe of load

Pressione i funzionamento [ Operating pressure

Numero di clcll automatici/manuall | Number of
automatic/actualion cycles

MA-TER

XP6XX

XP6XX

microdisconnessione / micro-disconnection
10(2) A/250V

carico resistive-motore / resistive-motor load
0,02 - L,5MPa

1E4/-
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Terminali { Terminals

morsetti faston 6,3x0,8 mm / tab terminals 6,3x0,8 mm

;R.BD{HM
Marca | Trade mark
Riferimento of tipe | Type reference
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference
Tipo dl apertura | Contact opening
Corrente/tensione nominale [ Rated curreitt/voltage
Tipo dof carico | Type of load
Fressione di funzionamento | Operating pressure

Numero ol clchi automaticlymanuall | Number of
automatic/actuation cycles

Terminall { Terminals

MA-TER

XV6XX

XVEXX

microdisconnessione / micro-disconnection
10(2)Aj250V

carico resistivo-motore / resistive-motor load
-0,015 + -0,1 M Pa

1E4/-

morsetti faston 6,3x0,8 mm / tab terminals 6,3x0,8 mm

ARMOG2TF
Marca | Trade mark

Riferimento di tipo | Type reference

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference
Tipo df aperturs | Contact opening

Corrente/tensione nominale | Rated current/voltage

Tive df carico | Type of load

Pressione dif funzionamento | Operating pressure

Numero df cicll automatici/manuall | Number of
automatic/actuation cycles

Terminalf | Terminals

MA-TER

XVe1X

Xv6ix

microdisconnessfone / micro-disconnection
2A/250V

carico resistivo-motore / resistive-motor load
-0,015 + -0,1 M Pa

1E4/-

terminali rast 2,5 mm / rast terminals 2,5 mm

ARIO02TE
Marca [ Trade mark

Riferimento o tipo | Type reference

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference
Tipo of apertura [ Contact opening

Corrente/tensione nominale | Rated current/voltage

Tipo di carlco | Tvpe of load

Pressione di funzionamento | Operating pressure

Numere di oicll automaticlymanuali | Number of
automnatic/actuation cycles

Termninall | Terminals

MA-TER

XP61X

XP61X

microdisconnessione / micro-disconnection
2Af250V

carico resistivo-motore / resistive-motor load
0,02 +1,5MPa

1E4/-

terminali rast 2,5 mm / rast terminals 2,5 mm

2=plastica,3=acciaic con vite per "blocco pressione’}

di materiale della base: cttone, accliao,
Campi di pregsione realizzabili:

Mod. XP&00: 0,02+0,12 MPa; 0,05+0,12 MPa;
Mod. XP601: 0,02+0,12 MPa; 0,05+0,12 MPa;
0,05+0,15 MPa.

Mod. XV600, XV60l: -0,015+-0,1 MPa.

Mod. XP602:0,02+0,12 MPa; 0,05+0,12 MPa;

Gll articoli soddisfanc le prescrizioni del sottopar. .
in accorde ai reguisiti della norma IEC/EN 60695-2-11.

60335-1:2002 + A2:2006,

Degeription of Series 6 - numeration block (DIGIT):
XV=vacuum operating control);IIl=6 (Series);

connection sensitive element with fixing

Descrizione della Serie 6 - numerazione a blocchi (DIGIT) : I_II=Tipo di dispogitivo di

controllo
(XP=presgostato; XV=vuotostato); III=6 (Serie); IV=Varianti costruttive {0} (L) morsetti rast 2,5 mm;
V=Collegamento elemento sensibile con innesto filettato(Tipe di materiale della base: 0O=ottone, l=a¢ciaio,

5=collegamento elemento sensibile ccn innesto rapido (Tipo
plastica).

C0,1+0,25 MPa;
0,1+0,25 MPa;

0,15+0,4 MPa;
0,15+0,4 MPa;

0,2+0,6 MPa;
0,2+0,6 MPa;

0,05+0,15 MPa.
0,4+0,% MPa; 0,9+1,5 MPa:

G,05+0,15 MPa; 0,1+(,25 MPa; 0,15+0,4 MPa; 0,2+0,8 MPa.

30.2.3 “Resigtenra al calore ¢ al fucco” della norma EN
I _II=Type of control (XP=pressure operating control ;

IV=Construtional variant(0) {1} rast terminals 2,5 mm; V=Type
thread (Kind of material of the base: O=brass, l=steel, 2=plagtic,

3=ateel with screw for "stop pressure")5=Type connection sensitive element with fast connection {(Kind of

material of the base: brass,
Realizable pressure range:

gteel, plastic).

Mcd. XP&00: 0,02+0,12 MPa; 0,05:0,12 MPa; 0,1:0,25 MPa; 0,15+0,4 MPa; 0,2+0,6 MPa; 0,05+0,15 MPa.

Mod. XP€01: 0,02+0,12 MPa; 0,05+0,12 MPa; 0,1+0,25 MPa; 0,15+0,4 MPa; 0,2+0,6 MPa; 0,4+0,9 MPa; 0,9+1,5 MPa;
0,05+0,15 MPa.

Mod. XV600, XVe01, XV602: -0,015+-0,1 MPa.

Mod. XP602: 0,02+0,12 MPa;

0,05+0,12 MPa;

G,05+0,15 MPa; 0,1+0,25 MPa; 0,15:0,4 MPa; 0,2+0,6 MPa,

The articles meet the requirements of sub-clause 30.2.3 “Resistance to heat and fire” of standard EN 60335~
1:2002 + A2:2006, taking into agcount the reguiirements of IEC/EN 60655-2-11.
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Series 6

Tipo { Type %)

Switeh for resistive or motor load 2
Switch for resistive or motor load 2

Ciagcun componente & contraddistinto da un numerc avente il

Emesso il | Issued on

saguente significato:

Costruttore | Manufacturer Riterimento | Type Ref. Dati | Deta Norme | Sandard (*} Marchl | Marks
SATA X4F 10(4)A 250V T125 1E4 . - . ENEC 15
CROUZET 83170 10{2)A 250V T125 1E4 ’ - LCIE
2001-05-25 Data di aggiornamento | Updated on 2012-06-15 Sostituisce | Replaces 2007-10-23

Each component ig signed by a number having the following

meaning:

I - Componente marchiateo e sostituibile con altro pure 1 - Approved compenent replaceable with another one also
marchiato con caratteristiche equivalenti approved with egquivalent characterigtice

2 - Compenente sostituibile solo previa autorizzazione 2 - Component replaceable with IMZ authorization only
dell’'TMQ

3 - Conponente (integrato nell'apparecchic utilizzatore) 3 - Integrated component tested together with appliances
provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore -

4 - (Componente in alternativa 4 - Alternative tomponent

5 - Componente per udo cpzionale 5 - Component for optional uge

6 - Compeonente da abbinare &

(*) Queste colonne sono compiiate a cura df IMQ / These colomns are filled in by IMQ

DATI9051613  BTM.025100.0D23

- Component to be matched

Diritli modelli ENEC - 0251 - Dispositivi of controlio | ENEC models - 0251 - Controf devices 2
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