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LED BC-6 EFFEKTSUGARZO

FIGYELEM!
A Ovja a nedvességtol és a viztol!
Ne nyissa fel a késziiléket.

Az els6 lizembe helyezés el6tt a sajat biztonsaga érdekében figyelmesen olvassa at ezt a hasznalati
utmutatét!

Mindenkire, aki a jelen készUllék telepitésével, Uzembe helyezésével, kezelésével, karbantartasaval és
fenntartasaval foglalkozik, a kovetkez8k vonatkoznak:

- kell6 szakképzettséggel kell rendelkeznie,

- pontosan be kell tartania ezt az utmutatot,

- a jelen utmutatét a készllék tartozékanak kell tekintenie

- a készllék utmutatdjat a készilék teljes élettartama alatt meg 6riznie

- adja tovabb az utmutatét a készllék minden tovabbi tulajdonosanak, tzemeltetéjének

- toltse le az utmutaté legujabb verzidjat az internetrdl.

BEVEZETES

Oriiliink, hogy On az EUROLITE LED BC-3 effektsugarzé mellett dontétt. Biztosak vagyunk benne, hogy On
még hosszu ideig 6romét fogja lelni a készilékben, amennyiben betartja az alabbi utasitasokat.

A LED BC-6 effektsugarzo beépitett mikrofonnal és érzékenységszabalyozoéval rendelkezik, amivel be lehet
allitani a zenével szembeni érzékenységet.

Vegye ki a LED BC-3 effektsugarzot a csomagolé dobozabal.

BIZTONSAGI TUDNIVALOK

FIGYELEM!
A Legyen kiilondsen 6vatos a veszélyes halozati fesziiltséggel kapcsolatban. Ennél a
fesziltségnél Ont életveszélyes aramiités fenyegeti!

A termék a gyarat biztonsagtechnikailag kifogastalan allapotban hagyta el. Ezen allapot fenntartasahoz és a
veszélytelen mikddés biztositasahoz a felhasznald koteles betartani a hasznalati atmutatéban foglalt
biztonsagi tudnivaldkat és figyelmeztetéseket.

@ Feltétleniil olvassa el:

Az utmutatéban leirtak figyelmen kiviil hagyasaboél eredé karok esetében érvényét vesziti a garancia.
Az ebbdl eredé kbvetkezményes karokért a gyartd nem vallal felelGsséget.
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A késziléket rogton azutdn nem szabad hasznalatba venni, amikor hideg helyrél meleg helyiségbe vitték be.
Az ekkor keletkez6 kondenzviz adott esetben tdnkreteheti a késziléket. Addig ne kapcsolja be a készuléket,
amig fel nem melegedett szobahémérsékletre!

Az els6 Uzembe helyezés elbtt ellenérizze, hogy a készlléken nincs-e széllitasi sérilés. Amennyiben a
halézati vezetéken, vagy a készllékhazon sérulésnyomokat tapasztal, ne vegye hasznalatba a készuléket,
hanem vegye fel a kapcsolatot a szakkereskeddjével.

A felépités l-es védelmi osztélynak felel meg. A csatlakozodugét csak olyan véddérintkezés haldzati
csatlakozdaljzathoz szabad csatlakoztatni, melynek feszilisége és frekvencidja pontosan megegyezik a
készllék tipuscimkéjén feltlintetett fesziltség- és frekvenciaadatokkal. A nem megfeleld feszliltség és a nem
megfelel6 csatlakozdaljzat a készllék tdnkremeneteléhez és halalos daramitéshez vezethet.

Mindig a halézati csatlakozdédugot csatlakoztassa utoljara. A csatlakozédugoét eréltetés nélkul kell
csatlakoztatni.
Figyeljen a csatlakozédugé biztos illeszkedésére.

A halbézati vezeték ne érintkezzen mas vezetékekkell Banjon o6vatosan a halozati vezetékekkel és
csatlakozékkal. Nedves kézzel ne nyuljon ezekhez az alkatrészekhez! A nedves kéz halalos aramitéshez
vezethet.

A halézati vezetékeket ne valtoztassa meg, ne tdrje meg, ne tegye ki mechanikus terhelésnek és nyomasnak,
ne huzza, ne melegitse és ne tegye meleget vagy hideget kibocsatd készullék kézelébe. A fentiek figyelmen
kivll hagyasa a halozati vezeték sériléséhez, tlizhdz, vagy halalos aramutéshez vethet.

A kabelbevezetéseket és csatlakozasokat huzdé terhelésnek kitenni tilos. Mindig legyen elegendd
vezetékhossz a készulékhez. Ellenkez6 esetben a kabel megsérulhet, ami halalos aramutést okozhat.

Figyeljen arra, hogy a vezeték ne csipddhessen be, és éles széleken ne sérilhessen meg. Rendszeres
id6k6zoénként ellendrizze a készllék és a halozati vezeték sériilésmentes allapotat.

Amennyiben hosszabbitét hasznal, gy6z6djon meg arrdl, hogy a hosszabbitokabel keresztmetszete megfelel
a szikséges aramerdsségnek. A halézati vezetékekre vonatkozé figyelmeztetések vonatkoznak az esetleges
hosszabbitéra is.

Valassza le az elektromos haldzatrdl a késziléket, amikor mar nem hasznalja, vagy tisztitani szeretné! Ehhez
a csatlakozodugét a fogofellleténél, és sohasem a vezetéknél fogva huzza ki! Ellenkezdé esetben a
csatlakozéaljzat és a vezeték megsérllhet, ami halalos aramutéshez vezethet. Amennyiben a halozati
csatlakozédugd, vagy a készulék haldzati kapcsoldja pl. a butorban valé beépités miatt kdzvetlenll mar nem
elérhetd, akkor a halézati oldalrdl kell az 6sszes pdlust feszultségmentesiteni.

Ha a csatlakozédugdé vagy a készulék poros, helyezze Gizemen Kivil a berendezést, szakitsa meg az aramkor
minden poélusat, majd tisztitsa meg a készulléket egy szaraz ruhaval. A por ugyanis csokkentheti a szigetelést,
ami halalos aramuitéshez vezethet. Er6sebb szennyezddéseket a készilékrdl és a készilékbdl csak
szakember tavolithat el.

Soha nem keriilhet semmiféle folyadék a csatlakozoéaljzatokba, csatlakozokba vagy barmiféle nyilasba, résbe
a készuléken. Amennyiben felmerll a lehetésége, hogy akdr csak minimalis mennyiségl folyadék kerult a
készulékbe, azonnal valassza le a készuléket a halézat minden pdlusardl. Ez akkor is érvényes, ha a
berendezés magas paratartalomnak volt kitéve. Még annak ellenére is, hogy a készilék latszdlag
mikddbékeépes, vizsgaltassa meg egy szakemberrel, hogy a folyadék bejutasa kdvetkeztében nem karosodott-
e a szigetelés. A sérilt szigetelés halalos aramutést okozhat.

Nem kerllhet a készllékbe idegen targy. Ez kildndsen érvényes fémdarabokra. Ha csak a legkisebb
fémdarab (pl. gémkapocs), vagy egy durvabb fémforgacs is a készilékbe kerll, akkor a készililéket azonnal
Uzemen kivll kell helyezni, és minden pdlusat le kell valasztani a halézatrél. A fémrészek bekeriilése miatti
mikddési hibak és révidzarlat halalos sértlést okozhatnak.

AZ EGESZSEG VESZELYEZTETESE!
A Ne nézzen kozvetleniil a fényforrasba, mert érzékenyebb emberek esetében, bizonyos

. koriilmények k6zott az akar epilepszias rohamot is kivalthat (ez kiilonésen az
i i3 tkozik)!
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A gyerekeket és a hozza nem értd személyeket tartsa tavol a késziléktol!

A készuléket tilos fellgyelet nélkuli mikodtetni!

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

A készllék egy effekt-sugarzé, amellyel kiilonb6zd dekorativ fényhatasokat lehet Iétrehozni. Ez a termék 100
- 240 V, 50/60 Hz ~ valtakozd fesziltségre valé csatlakoztatasra kapott engedélyt, azt kizarélag beltéri
hasznalatra tervezték.

Ez a berendezés professzionalis, pl. diszkdkban, szinpadokon, szinhazakban stb. térténé hasznalatra
vald.

A fényeffektus-késziléket nem tartoés Gzemre tervezték. Gondoljon arra, hogy a kévetkezetesen alkalmazott
Uzemszinetek meghosszabbitjak a készllék élettartamat.

Az Gzembe helyezés és felszerelés soran kimélje meg a készlléket mindenfajta razkédastdl és er6hatastdl.
A felszerelés helyének megvalasztasanal ugyeljen arra, hogy ne legyen a készullék kitéve tulzott héhatdsnak,
nedvességnek és pornak. Gondoskodjon arrél, hogy ne heverjenek kabelek szanaszét. Ezek veszélyeztetik a
sajat és masok biztonsagat!

A késziléket ne hasznadlja vagy tarolja olyan kérnyezetben, ahol fréccsend viznek, esének, nedvességnek
vagy kédnek van kitéve. A nedvesség vagy a nagyon magas paratartalom csdkkentheti a szigetelést, és
haldlos aramutéshez vezethet. Kdédgép hasznalata esetén a készlléket soha ne tegye a kozvetlen
kddsugarba, valamint a két készullék tavolsaga legalabb 0,5 m legyen. A teremben csak annyi kdd lehet, hogy
legalabb 10 m-es latétavolsag biztositott legyen.

A kdrnyezeti h6mérsékletnek -5°C... +45°C kozott kell lennie. Tartsa tavol a készuléket kdzvetlen napsutéstdl
(még zart autéban torténd szallitas kdzben is) és flitétestektol.

A relativ paratartalom 45°C-os kdrnyezeti h6mérséklet esetén nem haladhatja meg az 50%-ot.
A készuléket csak -20 méter és 2000 méter kdzotti tengerszint feletti magassagon szabad hasznaini.

Ne hasznalja a berendezést viharban. A tulfeszlltség megrongalhatja a készlléket. Vihar esetén minden
pbluson valassza le a készuléket a halézatrdl (huzza ki a halézati dugot).

A G M IE képjeldlés a r?egvilégitott targyaktol tartandé minimalis tavolsagot jeloli. A fény kilépés helye és
a megvilagitott targy kozotti tavolsag nem lehet 0,1 m-nél kisebb!

A berendezést csak a szerel6kengyellel szabad rogziteni. A megfelel6 levegéaramlas érdekében biztositson
a készulék korul legalabb 50 cm-es szabad teret.

A berendezés burkolata soha nem érhet hozza a kérnyezetében 1évé targyakhoz!

A berendezés fel- és leszerelésénél, javitdsanal Gigyeljen arra, hogy a helyszin megfeleléen el legyen keritve.
A készuléket mindig rogzitse megfeleld biztonsagi kotéllel is.

A maximalis kérnyezeti hdmérséklet a T, = 45°C-ot nem haladhatja meg.

Csak akkor vegye hasznalatba a készulléket, ha mar megismerkedett a funkcidival. Ne engedije at a készulék
kezelését olyanoknak, akik nem jartasak a készulék hasznalataban. Ha a készulékek mar nem mikodnek

hibatlanul, annak oka legtdbbszdr a szakszeritlen kezelés!

Semmi esetre se tisztitsa a készliléket olddszerrel vagy erés hatasu tisztitdszerekkel, hanem csak egy puha,
enyhén benedvesitett kenddvel.
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Ha a készuléket szdllitani kell, a szallitasi kdrosoddsok elkerllése érdekében hasznalja az eredeti
csomagolast. Mindenképpen tgyeljen arra, hogy a berendezést csak becsomagolva szallitsak.

Vegye figyelembe, hogy a késziilék dnkényes médositasa biztonsagi okokbdl tilos.

Ha a készuléket a hasznalati utmutatéban leirtaktdl eltéréen hasznalja, karosithatja vele a készuléket, és a
garanciat is elvesziti. Ezen kivul minden mas jellegl haszndlat a révidzarlat, tlz, aramutés stb. veszélyével
jarhat egyutt.

A KESZULEK LEIRASA

Jellemzbk
Lenylig6zo tikkorgomb effektek

Az atlatszo, sokszogl felllet egyedulallé fényeffekteket biztosit.

6 db 1W LED-del van ellatva

A percenkeénti 10 - 50 (180°) kdrbefordulas kor alaku fényjatékot eredményez.

Vezérelhetd kilonallé Gzemmaodban vagy a DMX csatlakozon keresztul.

A DMX-512-n keresztll torténd vezérlés minden, a boltokban altalaban kaphaté DMX kontrollerrel
lehetséges (9 csatornat igényel)

A zene vezérlése a beépitett mikrofonon keresztil.

A mikrofon érzékenysége az érzékenységszabalyozdval allithato.

Kényelmes cimzést és beallitast tesz lehetévé a 4 szegmenses LCD kijelzével és 4 kezeldgombbal
ellatott vezérlbegyseg.

A rendelkezésre all6 funkciok: fokozatmentes szinvaltas, szinatmenet; bels6 programok
alkonyatkapcsolas, stroboszkép hatas, a forgasirany véltdsa és sebessége bedllithatd o6nallo-
Uzemmodban és DMX-en keresztll is; Master/slave (els6dleges/masodlagos) izemmaod

Memoriafunkcid

Fix telepités ajanlott

Hurok atmeneti teljesitmény max. 8 eszkoz taplalasahoz

Kapcsolouzem technoldgia 100 és 240 Volt kdzotti haldzati fesziltségnél

Védbérintkez6s haldzati kabellel csatlakoztatasra kész

A késziilék attekintése

1. DMXIN
2. DMXOUT
3. szerel6 furatok
4. Haldzati csatlakozo
1 2 3
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5. LCD kijelz6 kezelégombokkal
6. Mikrofon

Az érzékenységszabalyozé a késziilék aljan
talalhato

TELEPITES

TUZVESZELY!
A késziilék felszerelésénél uiigyeljen arra, hogy 0,5 m tavolsagon belil semmilyen

gyulékony anyag (dekoracio, stb.) ne legyen.

A fix telepités

A készilék felfuggesztését ugy kell kialakitani és méretezni, hogy 1 éra hosszat tartdés karos alakvaltozas
nélkul a hasznos terhelés 10-szeresét képes legyen elviselni.

A szerelésnél mindig egy masodik, a korabbitdl fliggetlen felfliggesztést, pl. egy megfelel felfogd-véddhalot
kell alkalmazni. Ennek a masodik felfliggesztésnek a kialakitasanak megfelelének kell lennie arra, hogy a 6
felfliggesztés hibaja esetén a szerelvény egyetlen része se eshessen le.

A fel-, at- és leszerelés soran feleslegesen senki sem tartézkodhat a munkateriileten, a tartészerkezetek,
magasban 1évé munkateriletek alatt, valamint az egyéb veszélyzénakban.

A vdllalkozénak gondoskodnia kell arrdl, hogy szakértd vizsgalia meg a biztonsagi és gépészeti
felszereléseket az elsd Uzembedllitas el6tt, és jelentds valtoztatasok esetén az Ujbdli Gzembevétel el6tt.

A vallalkozénak gondoskodnia kell arrél, hogy legalabb négyévente szakért6 vizsgalja meg a biztonsagi és
gépészeti felszereléseket atvételi vizsgalat keretén belll. A vallalkozénak gondoskodnia kell arrél, hogy
legalabb évente egyszer szakember vizsgalja meg a biztonsagi és gépészeti felszereléseket.
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Az alabbi lépések szerint jarjon el:
A készlléket idealis esetben a személyek tartézkodasi tertletén kivil kell felszerelni.

FONTOS! A FEJ FELETTI SZERELESHEZ NAGYFOKU GYAKORLATRA VAN SZUKSEG. Ebbe
beletartoznak (de nemcsak erre korlatozédnak) a teherbirast meghatarozé szamitasok, a hasznalt szerelési
anyag megvalasztasa, és a felhasznalt anyagok és a készlilék rendszeres biztonsagi ellenérzése. Ne kisérelje
meg sajatkezlileg a szerelés elvégzését, ha nem rendelkezik az ehhez szikséges szakképesitéssel, hanem
bizzon meg hivatasos szerel6t. A szakszer(ltlen szerelés személyi sérllésekhez és anyagi karokhoz vezethet.

A késziléket személyek tartézkodasi teriletén kivil kell felszerelni.
A készliléket nem szabad a helyiségben szabadon lengé maédon felszerelni.

Figyelem: Lezuhanas esetén a felfliggesztett berendezések sulyos sériilést okozhatnak! Amennyiben Onnek
kétségei vannak a felszerelés egyik lehetséges valtozatanak biztonsaga feldl, inkabb
NE szerelje fel a készuléket!

A szerelést megel6z6en bizonyosodjon meg arrdl, hogy egy pontban térténé terhelés esetén a szerelési hely
képes-e a suly tizszeresének viselésére.

A készuléket teljesen sikban kell felerésiteni.

A készliléket az 6sszes szerel furat igénybevételével kell rogziteni.

Hasznaljon megfelelé csavarokat és a szerelés utan gy6z6djon meg arrdl, hogy a szerelés helyén biztosan
tartanak a csavarok

(azaz nem szakadnak ki a helyikrol).

Az alabbi lépések szerint jarjon el:

1. lIépés: a készlilék talplemezén szerel6 furatok vannak el6készitve.

2. lépés: a talplemezénél fogva tartsa oda a készliléket arra a helyre, ahova fel szeretné szerelni.

3. lIépés: ceruzaval, vagy egy alkalmas jeldl6észerszammal jeldlje be a furatok helyét.

4. lépés: furja ki a lyukakat.

5. lépés: a talplemezénél fogva tartsa meg a késziiléket a helyes pozicidban és csavarja be, majd
huzza meg a csavarokat.

Csatlakoztatas a DMX-512 kontrollerhez / késziilék - késziilék kapcsolat

gyeljen arra, hogy az adatatviteli kabel erei sehol ne érhessenek egymashoz. Kiilénben
késziilékek nem ill. nem helyesen fognak miikodni.

Ne feledje, hogy a kezd6é cim mindig az alkalmazott kontrollertdl fiigg.
Feltétleniil olvassa at az alkalmazott kontroller Kezelési utmutatéjat.

A kontroller és a készulék, valamint az egyes készulékek kdzotti kapcesolat 1étrehozésa lehetbleg egy DMX
kabellel torténjen. A dugos (foglalatos) kapcsolathoz hasznalja a 3 pélusu XLR-dugdkat és csatlakozokat.

Az XLR kapcsolat kiosztasa:

DMX-Ausgang DMX-Eingang
XLR-Einbaubuchse: XLR-Einbaustecker:

.""'-‘.‘ 1: Masse
:\ 2: Signal (-)
)y 3: Signal (+)

1: Masse
2: Signal ()
3: Signal (+)
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Amikor On ezzel az XLR-kiosztassal hasznélja a kontrollert, akkor a DMX lancolatban a kontroller DMX-
kimenetét rogton az elsé készulek DMX-bemenetéhez csatlakoztathatja. Amennyiben a DMX kontrollerek mas
XLR kimenetekhez csatlakoznanak, akkor egy adapter kabelt kell alkalmazni.

A soros DMX lancolat felépitése:
A lancolatban 1év6 els6 készulék DMX kimenetét csatlakoztassa a kdvetkezd készulék DMX-bemenetéhez.
Mindaddig csatlakoztasson egy kimenetet a kdvetkez6 készilék bemenetéhez, amig minden készuléket
sikerll 6sszekapcsolni egymassal.

Figyelem: Az utolsé készulék DMX kabelét egy végellenallassal kell lezarni. Ehhez egy XLR dugaszt kell
bedugni az utols6 késziilék DMX kimenetébe, ahol a (-) jel és a (+) jel kozé egy 120 Q ellenallas van
beforrasztva.

Az elsédleges/masodlagos lizemmaod

Az els6dleges/masodlagos Uzemméddban tdbb olyan késziléket lehet szinkronizalni, amelyeket a
Mesterkészullék vezérel.

A LED BC-6 effektsugarzé hatoldalan egy XLR beépitett aljzat és egy XLR beépitett dugé is talalhato, ezekkel
tobb készuléket lehet egymassal dsszekapcsolni.

Valassza ki azt a készliléket, amely majd az effektek vezérlését fogja szolgalni. Ez lesz majd a Mesterkésziilék,
amely azokat a szolgakészilékeket vezeérli, amelyek egy DMX kabellel csatlakoznak a Mesterkészllékhez.
Dugja be a DMX kabelt a DMX OUT aljzatba és csatlakoztassa azt a kbvetkez6 készilék DMX IN dugéjahoz.

Tovabbi tudnivaldkat ez alatt talal: Kezelés.

Csatlakoztatas a halézathoz
Csatlakoztassa a késziiléket a halozati csatlakozodugoéval az elektromos halézathoz.

A csatlakozéovezetékek kiosztasa a kovetkezo:

Vezeték Pin Nemzetkozi
barna Fazis L
Kék Nullavezeté |N

Sargalzold |Védévezeték @

A védobvezetéket feltétlenil be kell kotni!

Amennyiben On a berendezést kézvetleniil a helyi elektromos halézatra csatlakoztatja, akkor a fixen telepitett
elektromos szerelvény minden polusahoz be kell épiteni egy legalabb 3 mm kontaktnyilasu levalasztét.

A készulék csak olyan elektromos létesitményhez csatlakoztathatd, amely megfelel a DIN VDE 0100
el6irasainak. Lakason belll térténd létesitésnél fel kell szerelni egy 30 mA kildnbdzeti aramu hibaaram-
véddkapcsolot (Fl-relét).

A fényeffekteket tilos alkonyatkapcsoldon keresztil szabalyozni.

Kérjiikk mindig tartsa szem elétt: legfeljebb 8 db LED BC-6 effektsugarzo késziiléket szabad
sorba kotve Uzemeltetni. Minden 8 . készulék utan ismét be kell csatlakoztatni a tapellatasi

Sgeagel

A KESZULEK KEZELESE

Amennyiben a készliléket a tapfesziltséghez csatlakoztatta, miikodni kezd a LED BC-6 készulék.

A készuléknek két iUzemmddja van. Lehetséges 6nallé lGzemben egy vezérlétablardl iranyitva, vagy DMX-el
vezérelt izemmaddban, egy DMX fényeket vezérlé késziiléken keresztil izemeltetni.

A készilék aljan egy beépitett mikrofonnal és érzékenységszabalyozoval rendelkezik, ezekkel lehet beallitani
a zenével szembeni érzékenységet.
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A vezérlétabla
A vezérlétabla tdébb lehetéséget is kinal: vele beallithaté pl. a DMX indulé cim vagy a program Gzemmad.

A vezérlétabla els6 szamjegye mindig az aktualis lzemmodot jelzi ki; a masodik és a harmadik szamjegy a
kivant beallitdst mutatja; a vezérlétabla negyedik szamjegye pedig a lIéptetémotor sebességét jelzi.

A MODE gombbal a meniibe lehet belépni. Az UP vagy DOWN gomb megnyomasaval On médosithatja a
legutolso jeldlést. A SPEED gomb megnyomaséaval On bedllithatja a léptetémotor sebességét (9 fokozat,
egyre névekv sebesség). A mindenkor izemmaodbol a MODE gombbal lehet kilépni. A mindenkor funkciokat
alabb ismertetjuk.

A LED BC-6 effektsugarzé rendelkezik egy memédria funkcioval is. A késziilék ismételt bekapcsolasakor a
legutoljara kivalasztott program kerul ismét lejatszasra.

- ONALLO UZEM

* Az allandé szinek és a fényerd beallitasa

*  Automatikus tzemmadd

* Vezérlés a zene altal

* Masodlagos izemmad
- DMX UZEM

Onallé iizem

A LED BC-6 effektsugarzét 6nallé tizemben kontroller nélkil lehet mikodtetni.
Ehhez valassza le a LED BC-6 effektsugarzét a kontrollerrdl.

Az allandé szinek és a fényer6 beallitasa

Nyomja meg a MODE gombot az allandé szinek és a fényer6 beallitdsa végett.

Amikor a vezérlétablan a r001 jelenik meg, akkor On az UP vagy DOWN gombbal a piros LED-ek fényerejét
allithatja be. (00 és 31 kdzott, ndvekvd fényerével).

Ezen felll a SPEED gomb megnyomaséaval On beallithatja a Iéptetémotor sebességét is (stroboszkop
hatas).

Kérjuk, nyomja meg a MODE gombot és Iépjen vissza a Fémenube.

Ezt kdvetden On a fent ismertetett médon beallithatja a zold és kék LED-ek fényerejét, valamint a
Iéptetdmotor sebességét is.

Automatikus izemméd

Nyomja meg a MODE gombot és allitsa be az Auto lzemmadot.

Amikor a vezérlétablan a A011 jelenik meg, akkor az UP vagy DOWN gombbal On kivalaszthatja a kedvenc
bels6 programjat (Id. a kovetkezd tablazatot).

A SPEED gomb megnyomasaval On bedllithatja a léptetémotor sebességét.

Kérjuk, nyomja meg a MODE gombot és Iépjen vissza a Fémenibe.

Program: Miikodés:

01 RR, villog

02 GY, villog

03 BW, villog

04 RRGY, villog

05 RRBW, villog

06 GYBW, villog

07 RRGYB, villog

08 R-R-G-Y-B-W, szinvaltas

09 RRBW-BWY-RRGY-RRBY, villog
Szinvaltas

00077416, Valtozat
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10 GY-BW-RRGY-RRBW-GBYW-
RRGBWY-RR szinvaltas

11 RR-RRGY-RRGBYW-BYW-
BW-Blackout szinvaltas
12 végtelen ciklus: stroboszkop, allé fény,

szinvaltas, szinatmenet

Zene altali vezérlés
Nyomja meg a MODE gombot és allitsa be a zene altali vezérlés izemmadot.

Amikor a vezérlétablan a S011 jelenik meg, akkor az UP vagy DOWN gombbal On kivélaszthatja a kedvenc
bels6 programjat (Id. a kdvetkezd tablazatot).

A SPEED gomb megnyomasaval On beallithatja a léptetémotor sebességét.

Kérjuk, nyomja meg a MODE gombot és Iépjen vissza a Fémenube.

Program: Miikodés:

01 RR, villog

02 GY, villog

03 BW, villog

04 RRGY, villog

05 RRBW, villog

06 GYBW, villog

07 RRGYB, villog

08 R-R-G-Y-B-W, szinvaltas

09 RRBW-BWY-RRGY-RRBY, villog
Szinvaltas

10 GY-BW-RRGY-RRBW-GBYW-, villog
RRGBWY-RR, szinvaltas

11 RR-RRGY-RRGBYW-BYW-BW-, villog
Blackout szinatmenet

12 végtelen ciklus:stroboszkép, allé fény,
szinvaltas, szinatmenet

Masodlagos lizemmod
Nyomja meg a MODE gombot és allitsa be a masodlagos izemmadot.

Amikor a vezérlétablan a SLAv jelenik meg, akkor a LED BC-6 effektsugarzé masodlagos tizemmaddba keriilt
és ett6l kezdve egy Mesterként definialt LED BC-6 effektsugarzoé készulékrdl beérkezd utasitasokat koveti.

Most pedig a Mesterkészuléken allitsa be az egyik 6nallé tzemmddot (Auto vagy zene altali vezérlés).

DMX-vezérelt iizem

A DMX kontrollerén keresztiil On ezutan egyedileg vezérelheti az egyes késziilékeket. llyenkor minden DMX
csatornanak eltéré a kiosztasa és ahhoz kuldénb6zé tulajdonsagok jarulnak. Az egyes DMX csatornakat és
azok tulajdonsagait a DMX protokoll tartalmazza.

A késziilék cimzése

A vezérlétablaval On definialhatia a DMX indul6 cimet. Az indul6 cim az elsd csatorna lesz, amin majd a
projektor a kontroller jeleire fog reagalni.

Kérjuk, gy6z6djon meg arrdél, hogy a vezérlé csatornak mas készilékkel nem kerilinek atfedésbe, annak
érdekében, hogy LED BC-6 effektsugarzé megbizhatéan és mas késziiléktél fliggetlenll lizemelhessen a
DMX lancolatban.

Amennyiben tdbb késziléket is ugyanarra az egy cimre definialnak, akkor ezek egymassal szinkronban
fognak mikaodni.

Nyomja meg a MODE gombot és allitsa be a DMX-vezérelt tzemmaédot.

Amikor a vezérlétablan a d001 jelenik meg, akkor az UP vagy DOWN gombbal On beallithatja a kedvenc
indulé cimet.

EttSl kezdve a LED BC-6 effektsugarzot On mar a kontrollerén keresztiil iranyitja.
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DMX Protokoll
Vezérl6 csatorna 1 — kivalasztas lizemmaéd

Erték Tulajdonsag

000 - 063 Ki

064 - 127 zeneszam altal vezérelt lzemmaod
128 - 191 Automatikus Uzemmaod

192 - 255 DMX Gizemméd

Vezérl6 csatorna 2 - piros

Erték |
000 - 255

Tulajdonsag
0-100%

Vezérl6 csatorna 3 — zold és sarga

Erték |
000-255 | 0-100%

Tulajdonsag

Vezérl6 csatorna 4 — kék és fehér

Erték |
000 - 255

Tulajdonsag
0-100%

Vezérl6 csatorna 5 - LED effektek

Erték | Tulajdonsag |

RR-GY-BW-RRGY-RRBW-GYBW-RRGYBW,

000 — 031 villog Szinek kivalasztasa

032 — 063 RR-GY-BW Szinvaltas

064 — 127 RRGY-RRBW-GYBW Szinvaltas
RR-GY-BW-RRGY-RRBW-GYBW-RRGYBW,

128 — 191 villog Szinvaltas

192 — 223 RR-GY-BW zeneszam altal vezérelt szinvaltas

224 - 239 RRGY-RRBW-GYBW zeneszam altal vezérelt szinvaltas
RR-GY-BW-RRGY-RRBW-GYBW-RRGYBW,

240 - 255 villog zeneszam altal vezérelt szinvaltas

Vezérl6 csatorna 6 - stroboszkép

Ertek | Tulajdonsag

000 - 063 Ki

064 — 191 Auto stroboszkdp

192 - 255

zeneszam altal vezérelt stroboszkop

Vezérl6 csatorna 7 - szinatmenet

Erték | Tulajdonsag

000 - 015 Ki

016 — 223 Auto szinatmenet

224 - 255

zeneszam altal vezérelt szinatmenet

Vezérlé csatorna 8 — a motor forgasiranyanak beallitasa

Ertek | Tulajdonsag

000 - 095 Nincs forgas
096 - 255 Vezérelhet forgasirany
Vezérlé csatorna 9 — a motor forgasi sebességének
beallitasa
Erték | Tulajdonsag
000 - 255 novekvd sebesség
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TISZTITAS ES KARBANTARTAS

ELETVESZELY!

A Karbantartas el6tt a késziiléket galvanikusan le kell valasztani a halézatrél!

A készuléket rendszeresen meg kell tisztitani a szennyez6désektél, pl. a portdl stb. A tisztitashoz egy
szalmentes, megnedvesitett kendét hasznaljon. A tisztitdshoz semmi esetre se hasznaljon alkoholt, vagy

egyéb olddszert!

A készulék belsejében nincsenek karbantartasra szorulé alkatrészek. A karbantartasi és szerviz-munkakat

csak arra feljogositott szakember végezze!

Ha pétalkatrészre lenne szlkség, akkor kizarolag eredeti potalkatrészt hasznaljon.

Ha tovabbi kérdései lennének, a szakkereskedd mindenkor szives rendelkezésére all.

MUSZAKI ADATOK

Tapfesziltség:

100 - 240 V AC/50 - 60 Hz ~

Teljes csatlakozasi teljesitmény:

14 W

A DMX csatornak szama:

9

DMX512-csatlakozo:

3 polusu XLR

Zene altali vezérlés

beépitett mikrofonon keresztil

Forgasi sebesség:

10-50 180° ford./perc

Maximalis kérnyezeti hémeérseéklet : T,: 45° C
Max. fényforras hdmérséklet : Tc: 80° C
Minimalis tdvosag a gyulékony fellletektél: 0,50 m
Minimalis tavolsag a besugarzott targytol: 0,10 m
LED-tipus: 1TW

LED-ek szama:

6: 2xR, 1xG, 1xB, 1xY, 1xW

Méret (H x Szé x Ma):

185 x 185 x 150 mm

Suly: 0,5 kg
Tartozékok: Rend.szam:
EUROLITE TH-50 Theaterhaken, ezlst 58000650
biztositokétél 3x600mm max. 5kg-ig, ezust 58010310

Figyelem: Tévedések és miiszaki valtoztatasok joga eldzetes értesités nélkiili fenntartva! 2014.02.17.
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