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Ubergangsstecker

Ubergangsstecker von Stecker mit zweitem Schutzkontaktsystem auf Stecker Schweizer Ausfiihrung Typ 12,

mit Dichtungsscheibe (ArtNr. 802) und Schutz fiir AuBenbereichsanwendung (ArtNr. 803)

Adapter plug from plug with additional earthing contact (CEE 7 page ll) to plug Swiss version type 12, with

seal (ArtNr. 802) and protection for usage outdoor (ArtNr. 803)

Gewicht
/ Weight

electrosuisse >

Technische Priifung
| Technical check

-Beschreibung | Description

Nicht wiederanschlieRbare Ausfiihrung
Bauart durch ElectroSuisse geprift
Nur fiir Gerate bis maximal 10 A'!
Schutzart: IPX4

Plug-and-socket connection non-rewireable
Construction checked by ElectroSuisse
Only for devices up to 10 A !

Degree of protection: IPX4

Technische Daten / Specifications
Nennspannung / Rated voltage

250 VAC

Nennstrom / Rated current

10 A

Bauart / According to

DIN 49 441 Teil 1, SEV 6534-2, CEE 7

Anschliisse / Type of terminals

Kontakte / Material of terminals

CuZn 37, CuZn 39, Fe, Zellkautschuk

Kontakttrager / Carrying parts

Polyamid 6 / Polyamide 6

Gehéuse / Cover

Polyamid 6 / Polyamide 6

Montageanleitung: Siehe néchste Seite
Assembly instruction: See next page



Montageanleitung / Instructions de montage /Istruzioni per il montaggio

- Einwegmontage, zur einmaligen und zur festen Verbindung.
Ohne Zerstérung nicht mehr 16sbar !
- Montage unique pour raccordement fixe.
Ne peut plus se détacher sans destruction !
- Adattatore mono-uso per applicazione fissa.
Una volta assemblato non & piu possibile rimuoverlo senza distruggerlo !

La guarnizione

Ubergangsstiick CEE7-SEV Typ 12 mit Dichtung und Glocke
Adaptateur CEE7-SEV type 12 avec joint et cloche de protection
Adattatore CEE7-SEV Tipo 12 con la guarnizione e protezione
involucro

1. Schieben Sie die Dichtung auf die Steckerstifte
1. Poussez le joint contre la butée au contact mdle
1. Spingete la guarnizione sopra gli spinotti

2. Stellen Sie das Ubergangsstiick auf eine ebene Fliche 3. Driicken Sie den Stecker biindig in das Ubergangsstiick
2. Posez 'adaptateur sur une surface plane 3. Enfoncez la fiche entiérement dans |'adaptateur
2. Posate I'adattatore su una superficie piana 3. Premere la spina completamente nell'adattatore

4. Ziehen Sie den Stecker aus der Einsteckhilfe 5. Schieben Sie die Glocke bis zum Anschlag tiber den Stecker
4. Retirez la fiche de I'auxiliaire d’enfichage 5. Poussez la cloche de protection contre la butée au-
4. Togliete la spina dall'aiuto inserimento dessus de la fiche .
5. Spingete la protezione involucro sopra la spina a
fine corsa

- Die Einsteckhilfe ist nach erfolgter Montage ein Wegwerfprodukt
- L ‘aide au montage est d jeter aprés emploi.
- Il porta adattatore dopo | "assemblaggio & da rottamare.

Technische Angaben und Anderungen behalten wir uns vor e Technical data are subject to change
http://www.martin-kaiser.de






