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Abgreif-/ Krokodilklemmen / Crocodile clips

HIRSCHMANN

Test & Measurement

AK 2 B 2540 1

A BRAND OF S-S

Produktbeschreibung Product description
Beschreibung Description BerUhrungsgeschitzte, hochfeste, weitéffnende Ab- Contact-protected, high strength, wide-opening
greifklemme. Klemmbereich bis 30 mm Bolzendurch- | alligatro clip. Clamping range up to a bolt diameter
messer. Massivdrahtklemme in U-Form, Feindrahtflé- | of 30 mm. Solid wire clip, U-shaped, fine wire face;
che. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus 4 mm diameter brass connecting socket, suitable for
Messing. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen. use with safety-type measuring leads.
Typ Type AK 2 B 2540 | AK 2 B 2540 1
Klemmbereich Clamping range 30 mm 30 mm
e ikel- Housing color / article-no.
Gehdusefarbe / Artikel-Nr. 9 PY 972 405-100
[ ) 972 405-101
. 972 405-102
O 972 405-103
[ ) 972 405-104
O 972 405-188

Zeichnung

Drawing

Technische Daten

Technical data

Kontaktart Type of contact Klemme clamp
AnschluBBart Type of termination ungefederte Buchse @ 4 mm unsprung socket @ 4 mm
Bemessungsspannung Rated voltage AC/DC 1000V AC/DC 1000V

Measurement cat. acc. to

Messkategorie It. IEC61010 IEC61010 CAT Il CAT Il
Bemes.sungssirom Rated curren.t . 32 A 32 A
(Derating Kurve beachten) (please consider derating curve)

Durchgangswiderstand Contact resistance 10 mOhm 10 mOhm
Zertifikat Certificate GE CE
Werkstoff Material

Kontaktmaterial Contact material Messing brass
Kontaktoberfléchenmaterial Contact surface material Nickel nickel
Gehéusematerial Housing material PP PP

Umgebungsbedingungen

Environmental condidions

Temperaturbereich

Temperature range

-30°C bis +90°C

-30°C to +90°C

4 mm Sicherheitssystem / 4 mm safety system

Brennbarkeitsklassen

Inflammability class

Gehéuse (Grundmaterial)

Housing (basic material)

UL 94 HB

UL 94 HB
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