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Die in unseren Unterlagen angebene [P Schutzklasse
bezieht sich auf die Betdtigungsseite des Schalters,
wenn dieser in dos Kundengerdt eingebaut ist.

Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerdt kann

dper die unlaufende Dichtlippe der Bet&itigungskappe erfolgen.

Die Montage in das Kundengerdt und die Prufung auf Dichtheit

an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschddigten

Betdtigungskoppen missen sofort ausgetauscht werden.
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date code of manufacture: year/week acc. to DIN EN 60062

Herstell jahr/-woche nach DIN EN 50062

DPST
neon Lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class [I

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv fur 230V ~
Fir Gerdte der Klasse Il geeignet

der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten. Copyright reserved,
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