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Technische Daten / Technical data
M12 Crimp und Verbindungsleitungen / M12 Crimp and patch cords

Steckverbinder / Connector M12

Pinbelegung / Pin assignment: 2 und 4 (2 and 4)

Codierung / Coding B

Kontaktzahl / Number of contacts 2

Bemessungsstrom / Current rating 4 A

Betriebsspannung / Operation voltage 32 V DC

Anschlussart Einzelader / termination single wire Crimp snap-in

Aderquerschnitt / wire size 0,34 mm2 (AWG 22)

Kabel-Zugentlastung Schirmübergabe /
Cable strain relief and shield connection

Crimpflansch/
Crimp flange

Kabeldurchmesser / Cable diameter
(andere Durchmesser auf Anfrage / other diameter upon request)

8 ± 0,2 mm

Schutzart / IP protection IP 67 (nur schraub-verriegelt / only screw-locked)

Temperaturbereich / Temperature range -40° C bis / to +85° C

Mechanische Lebensdauer / Mechanical lifetime
(andere Steckzyklen auf Anfrage / other mating cycles upon request)

200 Steckzyklen / mating cycles

Anzugsmoment / Torque

  Kabel-Verschraubung / Cable gland: 1,5-2 Nm (max. 3 Nm)

  M12-Schraubverriegelung / M12 screw locking: 0,8-1Nm (max. 2 Nm)

Schlüsselweite / Wrench size

   Kabel-Verschraubung und Gehäuse / Cable gland and housing: SW 12

   M12-Schraubverriegelung / M12 screw locking: SW 13

Aussenabmessungen / Outer dimensions in mm 53,2 x ø16

Kabel-Spezifikation / Cable specification

Type / Type Hochflexible UL Schleppketten-Leitung/Highly flexible UL drag chain cable

Leitungsaufbau / Cable design 1x2x0,64

Leitungsquerschnitt / Wire cross section AWG 24

Brandschutz / Flame protection flammwidrig, flame retardant

Aussenmantel / Outer insulation TPE-U

Kabeldurchmesser / Cable diameter 8 ± 0,2 mm

Farbe / Colour violett / violet

I-Net Profibus M12
360° EMI/RFI IP 67
Crimp für Feldkonfektion

I-Net Profibus M12
360° EMI/RFI IP 67 
Verbindungsleitungen

I-Net Profibus M12
360° EMI/RFI IP 67
Crimp for field assembly

I-Net Profibus M12
360° EMI/RFI IP 67 
Patch cords

I-Net Profibus M12
360° EMI/RFI IP 67
Abschluss-Stecker

I-Net Profibus M12
360° EMI/RFI IP 67
Termination Connectors

Bestell-Informationen / Ordering information
Artikel-Nummern 
Item numbers

Bus-
Interface

Kabelanschluss 
Cable connection

Kabelabgang 
Cable exit

Gedrehte 
Crimpkontakte 
Turned crimp 
contacts

Stift- 
version
Pin 
version

Buchsen-
version
Socket 
version

M12 Crimp-
flansch
Crimp 
flange

Kabel-
klemme
cable 
clamp

35° 90° 180°

42-100001 42-100002 B-Code x x x

42-100003 42-100004 B-Code x x

Bestell-Informationen / Ordering information
Artikel-Nummern 
Item numbers

Bus-Interface Kabelabgang 
Cable exit

Stiftversion
Pin version

Buchsenversion
Socket version

M12 35° 90° 180°

42-100005 42-100006 B-Code x

Bestell-Informationen / Ordering information
Artikel-Nummern 
Item numbers

Bus-
Inter-
face

Kabel-
länge 
Cable 
length
A

Kabel-
abgang 
Cable 
exit

Anschlussart 
Termination style

Verbindungsleitung 
Patch cord

Stift/Buchse
Male/Female

Buchse/
Buchse
Female/
Female

Stift/Stift
Male/Male

M12 in
m

90° 180° Kontakt
Contact

Kabel-
schirm
Cable 
shield

420-1000000 420-1000050 420-1000100 B-Code 0,3 x Crimp Crimp

420-1000001 420-1000051 420-1000101 B-Code 0,5 x Crimp Crimp

420-1000002 420-1000052 420-1000102 B-Code 0,75 x Crimp Crimp

420-1000003 420-1000053 420-1000103 B-Code 1 x Crimp Crimp

420-1000004 420-1000054 420-1000104 B-Code 1,5 x Crimp Crimp

420-1000005 420-1000055 420-1000105 B-Code 2 x Crimp Crimp

420-1000006 420-1000056 420-1000106 B-Code 2,5 x Crimp Crimp

420-1000007 420-1000057 420-1000107 B-Code 3 x Crimp Crimp

420-1000008 420-1000058 420-1000108 B-Code 4 x Crimp Crimp

420-1000009 420-1000059 420-1000109 B-Code 5 x Crimp Crimp

420-1000010 420-1000060 420-1000110 B-Code 10 x Crimp Crimp

Crimp-Kontakte / Crimp contacts 
(für Steckverbinder ohne Kontakte/for connectors without contacts)
Gedrehte Crimpkontakte / Turned crimp contacts
Stiftversion / Male version C052200G2, Buchsenversion / Female version C062200G2

Andere Oberfläche auf Anfrage / other plating upon request 




