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BestimmungsgemiBe Verwendung

Dieser Tiralarm ist zur Oberwachung von Tiren geeignet. Das Geriit st ausschlieBlich fir den Betrieb in trockenen und
geschlossenen Raumen in privaten Haushalten konzipiert. Dieses Produkt st nur fiir den Betrieb mit zwei Batterien
Typ LRO3 - 1,5 Volt (AAA) zugel Jede andere Vi g oder Verind des Gerdites gilt als nicht
bestimmungsgemB und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht fir Schiden, die durch nicht
bestimmungsgemBen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerites bitte aufmerksam die Bedi lei lIstiindig durch und klappen
Sie dabei die Seite mit den Abbildungen aus. Die Bedi leitung gehdrt zu diesem Produkt und enthlt wichfige
Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Priifen Sie vor der
Inbetriebnahme, ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die
Handhabung des Gertes sein, setzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in Verbindung. Verwahren Sie diese
Bedienungsanleitung sorgfiltig auf. Handigen Sie alle mitgelieferten Unterlagen bei der Weitergabe des Gerdites an
Dritte mit qus.

Anwendungsbereich

Der Tiralarm dient zur akustischen Ubenwachung von geschlossenen Tiren. Er wird auf der Hous- Innenseite

angebracht und ist fur rechts- und linksaufgehende Turen gesignet. Der Tralarm wird mit Hilfe eines Schldssels

ein- und ausgeschaltet. Ober einen Funkfionsschalter kannen 2 Betriebsmodi gewdhlt werden:

- Bei Anwesenheit wihlen Sie den Modus , Sofortalarm”.

- Bei Abwesenheit wihlen Sie den Modus , Verzogerter Alarm". So haben Sie geniigend Zeit, in Ruhe die
Wohnung zu verlassen oder zu betrefen, ohne den Alarmton auszuldsen. Alarm wird durch einen lauten
Alarmton signalisiert.

Lieferumfang

Wir liefern Ihnen den Taralarm mit folgenden Bestandteilen ( siehe Abb. A)
Ix Tiralorm 4x Befestigungsschraube

Tx Magnet 3x Klebestreifen

2x Schaltschlissel 1x Bedienungsanleitung

Ausstattung

An der Gehiusevorderseite ( siche Abb. A )

(11 Tiralorm [6]  Batteriefachdeckel

[2]  Schaltschloss [7]  Befestigungsschraube des

[3]  Funktionsschalter Batteriefachdeckels

[4]  Schaltschlisssel [8]  Markierung linker Magnefschalter

[5]  Markierung rechter [9]  Magnet
Magnetschalter [10] Leuchtdiode

An der Gehiuseriickseite ( siche Abb. B)

[11] obere Befestigungsfliiche [13] obere Schraubbefestigung

[12] untere Befestigungsfliche [14]  untere Schraubbefestigung

An der Gehéiuseriickseite des Magneten (siehe Abb. B)
[15] Bodenplatte [17] Schraubbefestigung
[16] Schraubbefestigung

Befestigungsmaterial
[18] Klebestreifen 2x
[19] Befestigungsschraube 4x

[20] Klebestreifen 1x

Technische Daten

Betriebsspannung: IV===0DC

Stromaufnahme: max. 200 mA

Stromversorgung: 2 x Batferien Typ LRO3 — 1,5V (AAA)

Sensoren: 2 x Magnetschalter in den Seitenbereichen des
Gerdtegehduses

Schaltabstand mox.: .10 mm

Alarmton Schallpegel: 90dB (= 5dB)in 1 m Abstand

Mormdaver: mox. 90 sec

Befriebsarten: @) (soforfiger Alarm)
o (verzigerfer Alarm)
Gehiiusematerial: ABS-Kunstsfoff
GehdusemaBe Tiralarm: 54x104x26 mm (BxHxT)
GehausemaBe Magnet: 12x40x13mm (BxHxT)
Gewicht: 99 g Tiralarm mit Zubehdr ( ohne Batterien )
Sicherheitshinweise
Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim Betrieb des Gerdites. Beachten Sie, dass
die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu erheblichen Unfallgefahren fihren kann.

Erkldrung der verwendeten Zeichen und Begriffe:

Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Leben und Gesundheit gefihrdet.
/N Achtung! Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Sachwerte gefhrder.
(DTipp! — Bei Beachtung dieses Hinweises werden optimale Ergebnisse erzielt.

A\ Gefahr!

o Lassen Sie Kleinkinder nicht
durch Ersficken!

o Halten Sie Kinder von dem Gerdt fern! Der Alarmton ist laut! Andernfalls droht Lebens- und

hannfei

htigt mit dem Verpach ial! Andernfalls droht Lebensgefal

Verlefzungsgefahr!
o Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerdit! Andernfalls droht Lebens- und Verletzungsgefahr!
o Verwenden Sie das Gerdt nicht in der G it von erl oder behinderten Menschen und Tieren!
Durch Schockzustiinde infolge des Al droht Lebensgefahr und Verlet fohr!

Tolal .

beim Befestigen! Andernfalls droht

g

o Beschiidigen Sie keine Leitungen fir Gas, Strom oder
Lebens-, Verletzungsgefahr sowie Beschiidigung!

o Vermeiden Sie Hout- und Kdrperkontakt mit ausgelaufenen oder beschidigten Batterien! Verwenden Sie
gesignete Schutzhandschuhe und Schutzbekleidung! Andernfalls droht Lebens- und Verletzungsgefahr durch
iitzende Saure!

o Setzen Sie das Geriit nicht der Nahe von Feuer, Hitze oder lang andauernder Temperatureinwirkung dber 50°

Caus! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Explosionsgefahr!
o SchlieBen Sie Batterien nicht kurz oder laden Sie diese nicht auf! Andernfalls droht Lebensgefahr durch
Explosionsgefahr!

o Vermeiden Sie, dass Ihr Gehdr dem louten Alarmton fir liingere Zeit ausgesetzt ist! Andernfulls drohen
schwere Gehrschiden!

o Stellen Sie sicher, doss der Alarmton nicht in unmittelbarer Nahe zum Gehdr ausgeldst wird! Andemfalls
drohen schwere Gehdrschiden!

A\ Achtung!

Verwenden Sie das Geriit ausschlieBlich mit Batterien Typ LRO3 1,5V (AAA)!

Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

Entfernen Sie die Batterien bei liingerer Nichtbenutzung aus dem Gerit.

Verwenden Sie nur neuwertige Batterien und keinesfalls gebrauchte. Stellen Sie sicher, dass beide Batterien

identische Lodezustiinde besitzen.

Verhindern Sie, dass das Gerit mit Feuchtigkeit in Berthrung kommt!

Schitzen Sie das Gerit vor starken magnetischen oder elekirischen Feldern!

Schiitzen Sie das Gerdt vor starken mechanischen Beanspruchungen und Erschitterungen!

Verwenden Sie das Geriit nur mit den gelieferten Originalteilen!

Uberprifen Sie vor der Inbefriet dass simtliche Bestandteil

zusammengebaut sind!

o Uberpritfen Sie vor dem Z
Vollstindigkeit!

o Beschiidigen Sie beim Befestigen keine Glas- oder Spiegelflichen des Tirblattes!

o Lassen Sie das Gerdt nur von autorisiertem und geschultem Fachpersonal parieren! Andernfalls droht
Beschiidigung durch unsachgemiBen Gebrauch und der Verlust der Garantie!

gemiB der Bedi

"

und

bau und der Inbetriebnahme die Lieferung auf Beschi

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen
N\ Achtung! Verwenden Sie nur ige Batterien und keinesfalls gebrauchte. Stellen Sie sicher, dass beide
Batterien identische Ladezustiinde besitzen.




(DTipp! Sie bendigen einen Kreuzschlitz — Schraubendreher fir Schraubarbeiten und einen
Schlitzschraubendreher fir Hebelarbei

o Stellen Sie vor dem Einsetzen der Batterien sicher, dass die Alarmfunkfionen deakfiviert sind.

o Stecken Sie den Schaltschlisssel [4] in das Schaltschloss [2] und drehen Sie ihn auf die Position OFF.

Tighen Sie den Schaltschlissel aus dem Schaltschloss. Die Pfeilkennzeichnung zeigt auf die Position OFF. Der

Tiralarm ist ausgeschaltet.

Lsen Sie die Befestigungsschraube [7] des Batteriefachdeckels [6] gegen den Uhizeigersinn (s. Abb. C).

Tiehen Sie den Batteriefachdeckel vom Turalarm nach unten ab.

Legen Sie zwei neve Batterien Typ LRO3 1,5V (AAA) in das Batteriefach ein.

Stellen Sie die richtige Polung der Batterien sicher.

o

o 0o o0

Alarmfunktionen akfivieren / deaktivieren

Sie kiinnen zwei unterschiedliche Alarmfunktionen beim Tiralarm einstellen: Sofortalarm - %) und verzigerter

Alorm - .

Die Magnetsensoren des akfivierten Turalarms reagieren sobald der Abstand zum Magneten mehr als co. 10 mm

betrigt. Bei gemeldetem Alarm wird der laute Alarmton fir die Daver von ca. 90 sec ausgeldst. Nach dem

ausgeldsten Alarm blinkt die Leuchtdiode [10] griin auf. Sobald die Tiir wieder vollstindig geschlossen wird, ist

die Alarmfunktion wieder akfiviert.

o Stellen Sie bei Anderungen des Modus den Schlissel zuerst auf die Position ,OFF" und dann auf ,ON", damit
die Funktion akfiviert ist.

o Lassen Sie den Schaltschlissel bei akfivierter Alarmfunktion nicht im Schaltschloss stecken.

@) - Alarmfunktion aktivieren

Verwenden Sie die - ) Alarmfunkfion, damit der Tralarm das Offnen der Tir sofort mit dem Alarmton meldet.
o SchlieBen Sie die Tir vollstindig.

Stellen Sie den Funkfionsschalter [3] auf die Position %),

Stecken Sie den Schaltschliissel [4] in das Schaltschloss [2] und drehen Sie ihn auf die Posifion ON.

Tighen Sie den Schaltschlissel aus dem Schaltschloss. Die Pfeilkennzeichnung zeigt auf ON.

Die Alarmfunkfion ist sofort akfiviert und die Leuchtdiode st ausgeschalfef.

Das Tordffnen wird mit dem Alarmton gemeldet.

o
o
o
o

) - Alarmfunktion deaktivieren

o Stecken Sie den Schaltschlissel in das Schaltschloss und drehen Sie ihn auf die Position OFF. Die
Alormfunkfion st deakfiviert.

o Tiehen Sie den Schaltschlissel aus dem Schaltschloss. Die Pfeilkennzeichnung zeigt auf die Position OFF. Die
Leuchtdiode st ausgeschalfet.

@o - Alarmfunktion akfivieren

Verwenden Sie die® - Alarmfunktion, domit der Turalarm innerhalb von ca.10 sec nach dem Tirdffnen mit dem

Schaltschliissel deakfiviert werden kann. Wenn der Tiralarm innerhalb dieser Zeif nicht deakfiviert ist, wird das

Offnen der Tur mit dem Alarmton gemelde.

o SchlieBen Sie die Tir vollstindig.

o Stellen Sie den Funktionsschalter [3] auf die Position <.

o Stecken Sie den Schaltschliissel [4] in das Schaltschloss [2] und drehen Sie ihn auf die Position ON.

o Ziehen Sie den Schaltschlisssel aus dem Schaltschloss. Die Pfeilkennzeichnung zeigt auf die Position ON und
die Leuchtdiode ist fiir ca. 12 - 18 sec griin eingeschaltet. Wahrend dieser Zeit kinnen Sie das Zimmer
verlassen.

o Die Alarmfunktion ist akfiviert, sobald die Leuchtdiode ausgeschaltet ist. Wihrend der Verzogerungszeit nach
dem Tirgffnen ist die Leuchtdiode fiir 12 sec rot eingeschaltet. Wenn der Tiralarm innerhalb dieser Zeit nicht
deaktiviert wird, erklingt der Alarmton und die Leuchtdiode erlischt.

@® - Alarmfunktion deaktivieren

o Stecken Sie den Schaltschlissel in das Schaltschloss und drehen Sie ihn auf die Position OFF. Das Gerdt ist
ausgeschaltet.

o Ziehen Sie den Schaltschlisssel aus dem Schaltschloss. Die Pfeilkennzeichnung zeigt auf die Position OFF.

Ubersicht der Leuchtdioden - Anzeigen
leuchtet griin 12 — 18 sec: Der Zeitraum beim Aktivieren des verzagerten Alarms - .
leuchtet rot 12 sec: Der Zeitroum fiir die Deakivierung des verzigerten

Alarms - .

blinkt grin: Alarm wurde gemeldet.
blinkt rot: Die Batterien miissen gegen neuwertige ausgetauscht werden.
blinkt abwechselnd griin/rot: Alarm wurde gemeldet.

Test

Testen Sie die Funktionsweise des Tiralarms.

o Richten Sie den Tiralarm und den Magneten fir den Test auf einer Tischplatte aus. Stellen Sie sicher, dass
der Abstand zwischen der Pfeilspitze des Magneten und der Markierung eines der beiden Magnetschalter [5]
oder [8] 10 mm betrdgt.

o Akiivieren Sie die Alormfunkfion Sofortalarm -uqv). Beachten Sie, dass im nichsten Handlungsschritt des
Tests der sehr loute Alarmton ausgeldst wird.

o VergriBer Sie den Abstand zwischen Magnet und Tiralarm. Wenn der Alarmton gemeldet wird, ist der Test
erfolgreich verlaufen.

Montage

/\ Achtung! Beschiidigen Sie beim Befestigen keine Glos- oder Spiegelflichen des Tirblattes! Andernfalls droht
Beschidigung!

Sie kinnen den Tiralarm fir den Gebrauch an Tiren mit linkem oder rechtem Anschlag befestigen. Verwenden

Sie dazu die Klebestreifen oder die Befestigungs-schrauben. Auf metallischen Tiren kann die Wirkung des

Magnefen reduziert werden. Richten Sie in diesem Fall den Abstand kleiner als 10 mm zwischen Magnet und

Toralarm ein. Sie bendtigen ein Schreibgerdt mit wieder entfernbarem Farbstoff zum Markieren der

Befestigungsstellen.

o Platzieren Sie den Magnefen [9] senkrecht in ca. 150 cm Hohe am Ttrrahmen, direkt neben die
Anschlogkante des Tiirblattes.

o Stellen Sie sicher, dass das Pfeilpikiogramm des Magneten in Richtung des Tiirblattes zeigt (siehe auch

Abb. A).

Stellen Sie sicher, dass der Magnet nicht an das Tirblatt anstaBt.

Markieren Sie die Gehiuseumrisse des Magnefen am Tirrahmen.

SchlieBen Sie die Tir vollstiindig.

Platzieren Sie den Tdralorm mit max. 10 mm Abstand zum Magneten an der Anschlagkante des Tirblattes.

Stellen Sie sicher, dass sich die Markierung des Magnetsensors [5] o. [8] genau neben dem Pfeilpiktogramm

des Magneten befindet (siehe auch Abb. A).

Stellen Sie sicher, dass der Tiralarm nicht an den Magneten anstoBt.

o Markieren Sie die Gehduseumrisse des Taralarms am Tirblatt.

o0 0o o0 o0 o0

o

Klebestreifen

Verwenden Sie die Klebestreifen [18] + [20] zum Befestigen des Tiralarms und des Magneten an z.8. Glos-,

Kunststoffriiren.

o Lasen Sie die Schutzfolie auf einer Seite des Klebestreifens ab.

o Befestigen Sie die Klebestreifen [18] biindig und vollstiindig an den Befestigungsflichen des
Tiralarmgehéuses [11] + [12].

o Lisen Sie die Schutzfolie auf der anderen Seite des Klebestreifen ab.

o Befestigen Sie den Tiralarm an der markierfen Stelle des Turblattes.

o Enffernen Sie die Markierung des Gehduseumrisses.

o Lasen Sie die Schutzfolie auf einer Seite des Klebestreifens [20] ab.

o Befestigen Sie die Klebestreifen biindig und vollstindig an der Bodenplatte [15] des Magneten.

o Lasen Sie die Schutzfolie auf der anderen Seite des Klebestreifen ab.

o Befestigen Sie den Magnefen an der markierten Stelle des Turrahmens.

o Entfemen Sie die Markierung des Gehiuseumnrisses.

Befestigungsschrauben
(DTipp! Sie brauchen einen Kreuzschlitz — Schraubendreher fir Schraubarbeiten

und einen Schlitzschraubendreher fiir Hebelarbei
Verwenden Sie die Befestigungsschrauben [19] zum Befestigen des Tiralarms und des Magneten an z.8.
Holztiren. An der Gehiuseriickseite des Tralarms befinden sich die Aussparungen fur die Schraubbefesti
[13] + [14] . Diese Aussparungen miissen innerhalb der Markierung des Gehiuseumrisses markiert werden.




T

o

o
o
o

o0 0o o0 o0 o

tralarm
Lsen Sie die Befesti hraube [7] des Batteriefachdeckels [6] gegen den Uhrzeigersinn.
Tiehen Sie den Batteriefachdeckel vom Tiral hause und entnehmen Sie die Batterien.
Markieren Sie die A innerhalb der Markierung am Tarblatt.

Schrauben Sie eine Befestigungsschraube in die markierte Stelle fiir die Aussparung der oberen
Schraubbefestigung [13] ca. 9 mm tief in das Torblatt.
Hiingen Sie den Tiralarm mit der A g der oberen Sch
Befestigungsschraube ein.

Schrauben Sie eine Befestigungschraube durch die A
9 mm fief in dos Turblatt,

Stellen Sie sicher, dass der Tiralarm biindig am Tirblatt festgeschraubt ist.

Sefzen Sie die Batterien wieder ein.

Stecken Sie den Batteriefachdeckel am Tiralarmgehdiuse fest.

Drehen Sie die Befesfi hraube des Batteriefachdeckels im Uhrzeigersinn fest.
Entfernen Sie die Markierung des Gehiuseumrisses.

bbefestigung am Kopf der oberen

der unferen Schraubbefestigung [14] ca.

Magnet

An der Gehduseunterseite des Magneten befinden sich die A

fir die Schraubbefestigung [16] +

[17]. Diese Aussparungen miissen innerhalb der Markierung des Gehduseumrisses markiert werden.

o
o
o

Hebeln Sie die Bodenplatte [15] behutsam aus dem Gehduse des Magnefen.
Markieren Sie die A innerhalb der Markierung am Tiirrah
Schrauben Sie je eine Befesfi hraube durch die A g der Schraub-befesfi

der Bodenplatte, ca. 9 mm tief in den Tirrahmen.

[ + 71

D!

o Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte bindig am Tarrahmen festgeschraubt ist.

o Driicken Sie das Gehduse des Magnefen vollstiindig an der Bodenplatte fest.

o Entferen Sie die Markierung des Gehduseumrisses.

Fehler beheben
Die Alarmfunk- Die Schaltschlissel Entfernen Sie die
tionen kinnen sind abhanden Batterien aus dem
nicht deakfiviert gekommen. Batteriefach und
werden. sefzen Sie sich mit der

Senvicestelle in Verbindung.

Bei akfivierter Alarm- Abstand zwischen Verringern Sie den
funktion meldet das Magnet und Magnet- Abstand.

Geriit kein Turdffnen. schalter st zu groB

(oder Pfeil falsch herum).

Sefzen Sie neve
Batterien ein.

Die Batterien sind
verbroucht.

Der Alarmton erklingt
nur schwach und die
Leuchtdiode blinkt rot.

Dos Gerd funkfioniert - Die Batterien sind Setzen Sie neve
nicht oder nicht verbraucht. Batterien ein.
ordnungsgemap. - Die Batterien sind Priifen Sie, ob die
nicht polrichtig Batterien polichtig
eingesefzt. eingesetzt sind.
- Pfeil auf Magnet zeigt
nicht auf Markierung
am Gerdt.
Wartung und Reinigung
o Uberpriifen Sie regelmBig die technische Sicherheit und Funktion des Gertes.
o Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerdt reinigen.
o Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch und ein mildes Mittel (kein Losungsmittel) zur Reinigung der

Kunststoff- und Metalloberfliichen.

Entsorgung E

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sowie ausgediente Batterien und Geriife bei einer

Entsorgungseinrichtung Ihrer Stadt oder Gemeinde. _—

o GemdB Evropiischer Richtlinie 2002 / 96 / EG aber Elektro- und Elektronik-Altgerdte und Umsefzung in
nationales Recht missen verbrauchte Elektrogerife getrennt gesammelt und einer umwelgerechten
Wiederverwertung zugefihrt werden. Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie die Gerdite enfsorgen.

o Sieals Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Riickgabe aller gebrauchten Batterien
verpflichtet. Batterien dirfen nicht Gber den Hausmill entsorgt werden.

Garantie

Sie erhalfen auf dieses Geriit 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Geriit wurde sorgfiiltig produziert und vor
Anlieferung gewissenhaft geprift. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Kaufnachweis auf. Diese Garantie gilt
nur gegeniber dem Erstkéiufer und ist nicht bertragbar. Die Garantieleistung gilt ferner nur fir Material- oder
Fabrikationsfehler. Sie gilt nicht fir VerschleiBteile oder fiir Beschidigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B.
Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich fir den privaten und nicht fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Es besteht kein Anspruch auf Schadensersatz im Falle eines Einbruches. Ein Alarmgerit st kein Ersafz fir
Versicherungsschutz und ersefzt nicht Ihre Sorgfaltspflicht. Bei miss-bruchlicher und / oder unsachgemiBer
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von der Servicesfelle vorgenommen wurden, erlischt
die Garantie. Ihre gesefzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschrdnkt.

Introduction

Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Le manuel

accompagne ce produit et contient des instructions essentielles pour la mise en service et la manipulation. Toujours
respecter es consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifier le montage correct de tous les composants. Sivous
avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de I'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le
S.A.V. Veuillez conserver soigneusement ce manuel et le remettre aux autres ufilisateurs.

Domaine d'application

L'alarme de porfe sert a la surveillance acoustique de portes fermées. Elle doit étre montée sur le c6té intérieur de la

porfe d'entrée et convient pour foutes les portes avec ouverture droite ou gauche. L'alarme de porte est acfivée et

désactivée au moyen d'une clé. Un commutateur de fonction permet de sélectionner 'un des deux modes de service :

- choisissez e mode "alarme instantanée quand vous étes d la maison.

- choisissez le mode "alarme retardée" lorsque vous vous absentez. Vous disposez ainsi d'un femps suffisant
pour quitter votre domicile ou y rentrer sans héte et sans déclencher la sonnerie d'alarme. L'alarme est
donnée par une sonnerie puissante.

Fourniture

Nous vous livrons 'alarme de porfe avec les composants suivants (voirll. A)

Tx  Alarmede porte 1 xMode d'emploi

Tx  Aimont 3x Bandes adhésives
2x  (édecontoct 4x Visdefixation

Equipement
Face avant du boitier (voir ll. A)
[11  Alorme deporte [71  Visdefixation du couvercle
[2]  Serrure du boitier a piles
[3]  Commutateur e fonction [8]  Marquage défecteur magnétique
[4]  Clédecontact gauche
[5]  Marquage défecteur magnétique [9]  Aimant
droite [10] Diode lumineuse

[6]  Couvercle du boitier a piles

Face arriére du botier (voirill. B)
[11] Surface de fixation supérieure N3
[12] Surface defixation inférieure 4

Fixation parvissage supérieure
Fixation par vissage inférieure



Face arriére du boitier de I'aimant (voirill. B)
[15] Plaguedefond
[16] Fixation devis

[17] Fixation devis

Matériel de fixation
[18]  Bandes adhésives 3x
[19] Visdefixation 4x

[20] Bande adhésive

Caractéristiques

Tension nominale : 3V===1DC

Consommation : max. 200 mA

Alimentation électrique : 2xpilestype LRO3- 1,5V (AAA)

Capteurs: 2 xdétecteurs magnétiques dansles
parties atérales du boitier de 'appareil

Distance de détection mox. : env. 10mm

Niveau sonore de la sonnerie - 90dB (== 5dB)a 1 mdedistance

Durée de'alarme: max. 90 sec

Modes: @) glarmeinstantanée
dO glarme retardée
Matériou du botier : plastique ABS
Dimensions du boiier de
I'alarme de porfe : 54x104x26mm (Ixhxp)
Dimensions du boitier de'aimant: ~ 12x40x13mm (Ixhxp)
Poids : 99 g alarme de porte avec accessoires (sans s piles)

Consignes de sécurité
Les instructions suivantes servent d assurer votre sécurité et votre safisfaction lorsque vous ufilisez 'appareil. Veuillez
observer que le non respect de ces consignes de sécurité peut entrainer de sérieux accidents.

Explication des signes et termes employés :

Danger! Le non respect de cet avertissement peut enfrainer des risques de blessures graves, voire mortelles.
/N Attention! Le non respect de cet averfissement représente un risque de dégdts matériels.
(DConseiI! Le respect de cet avertissement permet d'obtenir un résultat optimal.

A\ Danger!

o Ne pas laisser des enfants en bas dge sans surveillance avec le matériel d'emballage! Danger de mort par
étouffement !

o Tenirlesenfantsal'‘écart de 'appareil ! La sonnerie d'alarme est puissante ! Danger de mort et de blessures !

o Nepaslaisser les enfants sans surveillance avec cet appareil | Danger de mort et de blessures !

o Ne pas uiliser I'appareil en présence de personnes malades ou handicapés ou d'animaux ! Les états de choc
causés par la sonnerie d'alarme représentent un danger de mort et de blessures !

o Veiller a ne pas endommager des conduites de gaz, des lignes électriques ou éléphoniques lors de la fixation !
Danger de mort, de blessures ef de dégdts matériels!

o Fitertout contact de la peau et du corps avec des piles coulées ou défectueuses ! Utilser des gants et vétements
de protection adéquats! Danger de mort et de blessures par acides coustiques !

o Nepasinstaller I'appareil @ proximité de flammes ouvertes, d'une source de chaleur, ni l'exposer longtemps & des
températures supérieures 0 50° C! Danger de mort par risque d'explosio

o Nepas court-circuiter les piles, ni tenter de les recharger! Danger de mort par risque d'explosion!

o Huitertoute exposition prolongée a o sonnerie d'alarme! Danger de graves troubles auditifs !

o Toujours veiller a se tenir d I'écart avant de déclencher ['alarme ! Danger de graves troubles auditifs !

A\ Attention!

Bxclusivement utiliser l'appareil avec des piles de type LRO3 1,5V (AAA) !

Veiller a insérer les piles en respectantla polarité correcte.

Retirer les piles de I'appareil en cas d'inufilisation prolongée.

Uniquement utiliser des piles neuves, jamais des piles usées. Vérifier que I'état de charge des deux piles soit
idenique.

Eviter que apporeil prenne Ihumidité

Protéger I'appareil contre les champs magnétiques ou électriques puissants !

Protéger I'appareil contre les fortes contraintes mécaniques et vibrations !

Uniquement utiliser appareil avec les piéces d'origine fournies !

o Avant la mise en service, vérifier que tous les c sont blés  confi aux instructions du
mode d'emploi !

o Avant de procéder d l'assemblage et d la mise en service, vérifier que la fourniture est en parfait état ef au
complet!

o Nepasendommagerles surfuces en verre ou les miroirs du battant de porte lors de lo fixation !
o Uniquement confier les éparations de I'appareil a des techniciens agréés ef qualifiés! Autrement, vous risquez
d'endommager l'appareil par un usage incorrect et d'annuler la garantie !

Mise en service

Insérer les piles

A\ Attention! Uniquement uiliser des piles neuves, jomais des piles usées. Vérifier que I%é1at de charge des deux
piles soitidentique.

(D Conseil! Vous avez besoin d'un tournevis cruciforme pour visser et d'un fournevis plat pour faire levier.

o Avantd'insérer les piles, vérifier que les fonctions d'alarmes sont désactivées.

o Insérerlaclé de contact [4] dansla serrure [2] et la tourner surla position OFF.

o Refirer la clé de contact de la serrure. Le marquage de la fléche montre la position OFF. L'alarme de porte est
éteinte.

o Dévisser la vis de fixation [7] du couvercle du boitier a piles [6] en tournant dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre (voirill. ).

o Dégager le couverdle du boftier a piles de I'alarme de porte vers le bas.

o Insérerdeux piles neuves de type LRO3 1,5V (AAR) dansle boier a piles.

o Veérifierla polarité correcte des piles.

Activer / désactiver les fonctions d'alarme

L'alarme de porte dispose au choix de deux fonctions d'alarme distinctes :

I'alarmeinstantanée @) et 'alarme refardée o .

Les détecteurs magnétiques de I'alarme de porte activée se déclenchent dés que la distance de 'simant dépasse
environ 10 mm. Au déclenchement de I'alarme, la puissante sonnerie d'alarme refentit pendant env. 90 sec. Aprés le
déclenchement de 'alarme, la diode lumineuse [10] clignote d'une lumiére verte. Dés que la porfe est entiérement
refermée, la fonction d'alarme est ré-activée.

o Pourmodifierle mode, vous devez d'abord positionner la clé sur "OFF", puis sur"ON" pour activer la fonction.

o Nepaslaisserla clé de contactinsérée dans la serrure lorsque la fonction d'olarme est activée.

@) - Adiverlafonction d'olarme

Utiliserla fonction d'alarme ) si vous désirez que l'alarme de porte déclenche la sonnerie d'alarme immédiatement
al'ouverture de la porte.

o Fermerla porte complétement.

o Réglerle commutateur de fonction [3] surla position <) .

o Insérerlacléde contact [4] dans la serrure [2] et tourner la clé sur ON.

o Refirerla clé de contact dela serrure. Le marquage de la fléche doit montrer surla position ON.

o Lafonction d'alarme est activée immédiatement et la diode lumineuse est éfeinte.

L'ouverture de la porte est signalée par la sonnerie d'alarme.

@) - Désadtiver lafonction d'alarme

o Insérerla clé de contact dans|a serrure et tourner la clé en position OFF. La fonction d'alarme est désactivés.
o Retirerladé de contact de la serrure. Le marquage de la fléche montre la position OFF.

o Ladiode lumineuse est éfeinte.

@© - Adiver lafonction d'alarme

Utiliser la fonction d'alarme @® s vous désirez pouvoir éteindre la fonction d'alarme env. 10 sec. aprés l'ouverture

de la porte avec la dlé de contact. Si I'alarme de porfe n'est pas désactivée durant ce laps de temps, l'ouverture de la

porteest signalée par la sonnerie d'alarme.

o Fermerlaporte completement.

o Réglerle commutateur de fonction [3] surla position®

o Insérerlacléde contact [4] dans la serrure [2] et tournerla clé sur ON.

o Retirer la dlé de confact de la serrure. Le marquage de la fléche montre la position ON ef la diode lumineuse
s'éclaire d'une lumiére verte pendant env. 12 - 18 sec. Vous pouvez quitter la piéce pendant ce délai.

o Lafonction d'alarme est activée dés que la diode lumineuse s'éteint. Pendant le délai de retard aprés l'ouverture
de la porte, lo diode lumineuse s'éclaire d'une lumiere rouge pendant 12 sec. Si l'alarme de porte n'est pas
désactivée durant e laps de femps, la sonnerie d'alarme refentit et la diode lumineuse séteint.



@o - Désactiver lafonction d'alarme
o Insérerladléde contact dans|a serrure et tourner la clé en position OFF. L'appareil est éteint.
o Refirerla clé de contact dela serrure. Le marquage delafléche montre la position OFF.

Vue d'ensemble des états de la diode lumineuse

Lumigre verte 12 - 18 sec: délai aprés'activation de l'alarme retardée @
Lumigre rouge 12 sec: délai pour désactiver I'alarme refardée ®
Clignotement vert: alorme déclenchée

Clignofement rouge: remplacer les piles par des nevves
(lignotement alterné vert/rouge : alarme déclenchée

Test

Tester le fonctionnement de l'alarme de porte.

o Pourréaliser le test, aligner I'alarme de porte et I'simant sur une fable. S'assurer que la distance entre la pointe
de lafléche de'aimant et le marquage d'un des deux détecteurs magnétiques [5] ou [8] est de 10 mm.

o Adiver la fonction d'alarme instantanée ). Attention, la prochaine étape du fest va déclencher la puissante
sonnerie d'alarme.

o Augmenter la distance entre l'simant et l'alarme de porte. Le test est posifif lorsque la sonnerie d'alarme est
déclenchée.

Montage
N\ Attention! Ne pas endommager les surfaces en verre ou les miroirsdu battant de porte lors de la fxation ! Vous
risquez de provoquer des dégdits matériels !

Cette alarme de porte peut étre montée sur des portes avec ouverture gauche ou droite. Il faut pour cela utiliser les
bandes adhésives ou les vis de fixation. Les portes en métal peuvent affecter le fonctionnement de I'aimant. Vous
devezalors régler une distance inférieure d 10 mm entre 'aimant et I'alarme de porfe.

Utilisez un feutre effacable pour marquer les points de fixation.

o Placer I'simant [9] & la verticale @ une hauteur d'env. 150 cm sur le cadre de la porte, directement  c6té de

'aréte de butée du battant de porte.

Vérifier que le symbole de fléche de 'aimant montre versle battant de porte (voir aussiill. A).

S'assurer que 'simant ne heurte pas contre le battant de porte.

Marquer les contours du boftier de 'aimant surle cadre de porte.

Fermer la porte complétement.

Posifionner l'alarme de porte d une distance max. de 10 mm par rapport a 'simant sur l'aréte de butée du battant

deporte.

o Sassurer que e marquage du défecteur magnétique [5] ou [8] se trouve exactement a coté du symbole de fléche
de!'aimant (voir aussi ll. A).

o Sassurerque 'alarme de porte ne heurte pas contre I'simant.

o Marquer les confours du boitier de l'alarme de porte sur le battant de porte.

0 o0 o o o

Bandes adhésives

Utiliser les bandes adhésives [18] + [20] pour fixer l'alarme de porfe et l'aimant sur par ex. des portes en verre ou en
plastique.

Enlever le film protecteur appliqué sur une face dela bande adhésive.

Fixer toute la bande adhésive [18] a fleur surla surfuce de fixation du botier de 'alarme de porte [11] + [12].
Enlever le film protecteur de |'autre face dela bande adhésive.

Fixer 'alarme de porfe sur le battant de porte a I'endroit marqué.

Enlever le marquage du contour du botier.

Enlever le film protecteur sur une face de lo bande adhésive [20] .

Fixer toute la bande adhésive a fleur surla plaque de fond [15] de 'simant.

Enlever le film protecteur de |'autre face de la bande adhésive.

Fixer 'aimant sur le cadre de porfe a l'endroit marqué.

Enlever le marquage du contour du boltier.

0O 0 0000 O O 0 O

Vis de fixation

(DConseiI! Vous avez besoin d'un fournevis cruciforme pour visseret d'un tournevis plat pour faire
levier.

Utilisez les vis de fixation [19] pour fixer I'alarme de porte et 'aimant sur par ex. des portes en bois. La face arriére du

botier de 'alarme de porte est équipée d'évidement pour la fixation par vissage [13] + [14] . Ces évidements

doivent fre tracés dans le marquage du contour du boitier.

Alarme de porte

o Desserrer la vis de fixation [7] du couverdle du boitier a piles [6] en tournant dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.

o Démonterle couvercle du boitier a pile du boitier de 'alarme de porte et refirer les piles.

o Tracerles évidements dans le marquage sur le battant de porfe.

o Visser une vis de fixation  'endroit marqué pour I'évidement de la fixation par vissage supérieure [13], d une
profondeur d'env. 9 mm dans e battant de porte.

o Accrocher l'alarme de porte d la vis de fixation supérieure au moyen de I'évidement supérieur de la fixation par
vissage.

o Visser une vis de fixation  travers I'évidement de la fixation inférieure par vissage [14] @ une profondeur d'env.

9 mm dansle battant de porte.

Vérifier i 'alarme de porte est correctement vissée sur le battant de porte.

Insérer les piles.

Enficher le couvercle du boitier d piles dans|e botier de ['alarme de porte.

Visser la vis de fixation du couvercle du boftier d piles dans e sens des aiguilles d'une monfre.

Enlever le marquage du contour du botier.

o o0 o0 o0 o

Aimant

La face inférieure du boftier de I'simant est équipée d'évidements pour la fixation par vissage [16] + [17]. Ces
évidements doivent fre tracés dans e marquage du confour du boftier.

o Prudemmentsoulever la plague de fonde [15] du botier de'aimant.

o Tracerles évidements dansle marquage sur le cadre de porfe.

o Visser une vis de fixation dans chague évidement de la fixation par vis [16] + [17] de la plogue de fond, & une
profondeur d'environ 9 mm dans les cadres de porte.

Vérifier silo plague de fond est correctement vissée sur le cadre de porte.

Appuyer fermement le boltier de I'cimant contre la plaque de fond.

o Enleverle marquage du confour du boitier.

o o

Dépannage
Impossible de désactiver (lés de contact Enlever les piles du botier les
les fonctions d'alarme. perdues. a pileset contacterla

filiale compéfente.

‘alarme est activée, mais istance excessive iminuer la distance.
Lal tacti Dist Di ladist
I'appareil nesignale pas entrel'aimant et

l'ouverture de la porte. I'interrupteur ma-

gnétique (ou la fleche
est l'envers).

Lasonnerie Les piles sonf usées.
etladiode lumineuse
émetun clignotement
fouge.

Insérer des piles neuves.

L'appareil ne fonctionne - Les piles sont usées. Insérer des piles neuves.

pasou pas correctement. - La polarité des piles Vérifier la polarité correcte des
n'est pas correcte. pilesetlaqualité du contact
- Lafléche de'aimant
n'est pas alignée sur
lerepére de'appareil.
Entretien et nettoyage

o Contréler réguliérement o sécurité technique et le fonctionnement correct de ['appareil.

o Enleverles piles avant de nettoyer 'appareil.

o Utiliserun chiffon anti-effilochant et un défergent neutre (pas de solvants) pour nettoyer les surfaces en plastique
eten métal.



Mise au rebut [6]  Deksel van het batterijvakje [9]1  Magneet A Let op!
o Transporterle matériel d'emballage ¢ une décharge municipale ou communale. 7] Bevesﬁgi_ngss_chroef von het [10]  Lichtdiode Gebruik het apparaat uitsluitend met batterijen van type LRO3 1,5V (AAR)!
Conformément @ la directive européenne 2002 / 96 / CE relative aux appareils électriques ef mmmmm (8] Kenmerking linker magneefschakeloar Let bif het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.
électroniques usés ef leur application dans les [égislations nationales, les appareils électriques usés Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.
doivent étre collectés séparément et fuire l'objet d'un recyclage écophile. Gebruik alléén nieuwe batterijen en in geen geval reeds gebruikte. Waarborg dat beide batterijen over een

Aan de achterzijde van de behuizing (zie afb. B)

o o o

; § ' § [11] Bovenste bevesfigingsopperviak [13]  Bovenste schroefbevestiging o !
o Nepasomettre d'enlever |esbp||?suvunltydelmet1re | appulre\J aurebut. o ) ) [12] Onderste bevesfgingsoppenvik [14] Onderste schroefevesfging identieke laadtoestand beschikken.
Entantque ¢ final, vous fenu erelafived | des piles usagées) de Voorkom dat het apparaat aan vocht wordt blootgesteld!
rendre toutes les piles usées. Les piles confenant des substances foxiques sont signalées par les symboles ci- Aan de achterzijde van de magneetbehuizing (zie afb. B) Bescherm het apparaat tegen sterke magnetische of elektrische velden!
contre, lesquels indiquent l'interdiction de mise au rebut par les ordures ménagéres. [15] Bodemplaat [17]  Schroefhevestiging Bescherm het apparaat tegen sterke mechanische belastingen en trillingen!

[16] Schroefbevestiging Gebruik het apparaat alléén met de bijgeleverde originele onderdelen!

e o 0o 0o 0 0 0 o

Garantie . aal Controleer voor de ingebruikname of alle onderdelen volgens de handleiding zijn gemonteerd!
Cet appareil dispose d'une garantie de 2 ans d partir de la date d'achat. Cet appareil a été fabriqué avec soin et a fait [B]eg]est'l)g‘;lzgrs.rngtenuu [20] Plkstip 1 Controleer de levering v6r de montage en de ingebruik op schade en volledigheid
) akstrip 3 x akstrip 1 x ) ’ - )

l'objet d'un strict contréle avant la livraison. Veuillez conserver le ticket de caisse comme justificatif d'achat. Cette 19 Bevesﬁgingsschroef 4y ’ Beschadig geen Q'“S'ff 59'999|°PP9"{|“kk%" van et deurblad fijdens Ihe' bevesn?en! )

garantie ne s'applique qu'ou premier achefeur ef n'est pas fransmissible. Laat het apparaat 0”99|_1 door ¢ en gexhpold f In het andere geval dreigt

En outre, la prestation de garantie ne s'applique qu'en cas de vice matériel ou de fabrication. Elle ne s'applique pas Technisch S schade door ondeskundig gebruik en komt de garantie te vervallen!

aux piéees d'usures, ni aux dommages des éléments fragiles fels qu'interrupteurs ou piles. Ce produit est seulement Be; ,_;“ C e gegeven P

destiné a un usage domestique et non pas commercial. Il n'existe aucun droit de dédommagement en cas de Oe ffsspanning: _250_ A Ingebruikname

cambriolage. Une alarme ne saurait enir lieu de couverture d'assurance ni remplacer votre devoir de diligence. Lo Spgenomen Vermogen: ;nuxk; ' 1R3— 15V (A

gorantie est annulée en cos de manipulation abusive et/ou incorrecte, dusage de la force ainsi qu'en cos Stroomvoomenmg: 2x uteijen 'xp: e (d ) . Batterij vervangen

" . P .. s . ensoren: X akelaar opzi| aan de Ing

dinterventions non réaisées por e S.A.V. Vos dros égautne sont ps fimités por cefte orantie. Schakelafstond mow: @10mm o /N Let op! Gebruik alléén nieuwie batteriien en in geen geval reeds gebruikte. Woarborg dat beide botterien
Alarmgeluid geluidsniveau: 90 dB (= 5dB) op 1 m afstand (D?’e: eUerI: u;enneklf |quliitoesrt]und be;‘h'k_ke"‘ bet sch fhonsdhrossendad ;
Namduur: mox. 90 sec ||p: el te;n ruiskopschroevendragier voor het schroeven en een sleufkopschroevendraaier voor het
Bedrijfsmodi: ) direct alorm 0swippen nodig.

Waarborg véor het plaatsen van de batterijen dat de alarmfuncties gedeactiveerd zijn.
Stesk de schakelsleutel [4] in het schakelslot [2] en draai deze naar de stand OFF.

o vertraagd alarm °
Behuizingsmateriaal: ABS-kunststoff ° ! e " -
Bedienings- en veiligheidsuunwiizingen @ Behuizingsmat deurolorm: 5410426 mm (B HxD) o Trek de schakelsleutel uit het schakelslot. De piil wijst naar de positie OFF. Het deuralarm s vitgeschakeld.
o
o
o
o

Draai de bevestigingsschroef (7] van het deksel van het batterijvak [6] tegen de klok in los (zie afb. C).

Behuizingsmaat magneet: 12x40x 13 mm (BxHxD) Trek het deksel v het btk von het deural bene

Doelmatig gebruik Gewicht: 99 g deuralarm met toebehoren (zon der batterijen) 1ek hef del elvan et qﬂemva e van het deurolom fnoar beneden weg.

8 i ) . o o - Plaats twee nieuwe batterijen van het type LRO3 1,5 (AAA) in het batterijvakje.
Dit deuralarm is geschikt voor de bewaking van deuren. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik in - L -
: i " SR ” . . Waarborg de juiste polariteif van de batterijen.

droge en gesloten ruimfen. Dit product is alleen goedgekeurd voor batterijvoeding met twee batterijen type LRO3 Veiligheidsinstructies

- 1,5 Volt (AA). ledere wiiziging of ieder verdersirekkend gebruik van het apparaat is niet doelmatig en houdt De volgende aanwijzingen ziin bestemd voor uw veiligheid en tevredenheid bij het bedriif van het apparaat. Let Alarmfundties adiveren / deadivere

een aanzienlijk ongevallenrisico in. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die resulteert uit ondoelmatig op dat het negeren van deze veiligheidsaanwijzingen fot aanzienliike ongevallengevaren kan leiden. rmrunci . veren ’ ,I_v n .

gebruik o verkeerde bediening Yok o cebris o N U kunt twee verschillende alarmfuncties bij het deuralarm instellen:

PV y . - . " . lerklaring van de gebruikte tekens en begrippen: i

Lees vaor de ingebruikname van het apparaat deze handleiding zorgvuldig door en vouw daarbij de pagina met Gevugrl Bii negeren won deze uunwi‘zmgdre? + qevaar voor leven en gezondheid g\rect dlarm en ver;rangd u\grm f(j | 10 de ofstond noard 4

de afbeeldingen open. Deze handleiding hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de A Leto |'Bi'|ne gren von deze uonwi'zlin gomstgus . mmeriél% chde ’ ]8"1”9‘]"9;'59"50;3‘_{0'1 elgequezr f eua uémhreuEezrt Z? ru e.u.fmﬂj nuuz ¢ mg%neet meer on . N

ingebruikname en de bediening. Neem altiid de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vaér de ingebruikname (DTi | pBI ilnucﬁmemin wan deze uulnwigzin wordgn opfimale resulicten behuu\.d \ mm be mﬂdﬂ'- l'l 99'[1 ‘J.EGC"VZETI. %(Lr‘mdwlot et har Ze o, g | d.fﬂ- ‘ Sec. da d ! . Na

of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening POl 0 1ng P ’ ‘eT gefu(tl:l?er €0 urmdnlpp;n e lchtdiode [10] groen. Zodro de deur weer volldig gesloten vord, i de

van het apparaat, kunt u contact opnemen met hefservicepunt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Wanneer v alormiunclie weer geociiveer.

het apparaat doorgeeft aan derden, geaf dan ook alle documenten door. A\ Gevaar! o et b|.| vizigingen van de modus de sleutel eerst op de stand “OFF” en vervolgens op “ON”, zodat de functie
o Laat Kleine kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van verpakkingsmateriaal! In het andere dreigt gevaar geactiveerd is.

. . voor verstikking! o Laat de schakelsleutel bij geactiveerde alarmfunctie niet in het schakelslo steken

Toepassingsgebied o Houd kinderen verwijderd van het apparaat. Het alarmgeluid is hard! In het andere geval dreigt letsel- of

Het deuralarm is bedoeld voor de akoestische bewaking van gesloten deuren. Het wordt aan de binnenzijde van levensgevaar! @) - Alarmfunctie activeren

een deur aangebracht en is geschikt voor rechts en links openende deuren. Het deuralorm wordt met behulp van o Laat kinderen nooit zonder toezicht met het apparaat! In het andere geval dreigt levensgevaar en gevaar voor Gebruik de alormfunctie ) , zodat het deuralarm het openen van de deur direct met het alarmgeluid gemeld

een sleutel in- en uitgeschakeld. Via een functiekeuzeschakelaar kunnen 2 bedrijfsmodi worden geselecteerd: Jefsell wordt

- wanneer u thuis bgm, Kiest u.de modus “Direct olarm”. . . ) o Gebruik het apparaat niet bij aanwezigheid van zieke of gehandicaptemensen en dieren! Door shock als o Sluit de deur volledig.

- wanneer u het huis verloat, kiest u de modus Vgnmagd alarm”. Op deze viize hebt u voldoepde tiid het huis gevolg van het alarmgeluid dreigt levensgevaar en gevaar voor letsel! o ZTetde funcheschakelaar [3] op de posifie®) .

Le V;"TTW Uflte':e"eden zonder het alarm e activeren. Het alorm words gesignaleerd door middel von een o Beschadig geen leidingen voor gas, stroom of telecommunicatie fiidens het bevestigen! In het andere geval o Steek de schakelsleutel [4] in het schakelslot [2] en draci deze naar de positie ON.
ar .0 armgeluid. dre|gT_leveqsgevuqr en gevaar voor lefsel en heschudlglngep! . ] o Trek de schakelsleutel uit het schakelslot. De piil wijst naar de stand ON.

Leveringsomvang o Vermiid huid- en lichaamscontact met lekkende of beschadigde batterijen! Draag geschikte o De alormfunctie is direct geactiveerd en de lichtdiode is uitgeschakeld. Het openen van de deur wordt met

Wij leveren u het deuralarm met de volgende bestanddelen (zie ofbeelding A) iligheidshandschoenen en veiligheidskleding! In het andere geval dreigt levensgevaar en gevaar voor letsel het alarmgeluid gemeld.

1 x devralarm 3 x Plakstrip door bijtend zuur!

1 x magneet 4 x Bevesfigingsschroef o Plaats het apparaat niet in de buurt van vuur, hitte of langdurige temperatuurinwerkingen boven 50° C! In @) - Alarmfunctie deactiveren

. e . ) X

Zxschakelsleute 1 xgebruiksaonvizing het andere geval dreigt !e,ve",sgevum doof eXPIUS'egeV"m; i o Steek de schakelsleutel in het schakelslot en draai deze naar de stand OFF. De alarmfunctie is gedeactiveerd.
o Veroorzaak geen kortsluifing in de batterijen en laad ze niet op! In het andere geval dreigt levensgevaar door o Trek de schakelseutel uit het schakelslo. De pfl st noar de sfond OFF.

Uitrusting explosiegevaor! . ) De lichtdiode s uitgeschakeld.

Aan de voorzijde van de behuizing (zie afb. A) o Vermijd d_m uw gghoor gedurende een langere tijd wordt blootgesteld aan het alarmgeluid! In het andere

1] Devralarm [4]  Schakelsleutel geval dreigt emsfige gehoorschade!

[2]  Schakelslot [5]  Kenmerking rechter o Waarborg dat het alarmgeluid niet direct in de buurt van het gehoor wordt geactiveerd! In het andere geval

[3]  Functieschakelaar magnestschakelaar dreigt emstige gehoorschade!



«© - Alarmfunctie activeren

Gebruik de alarmfunctie d®, zodat het deuralarm binnen ca. 10 sec na het openen van de deur met de

schakelsleutel gedeactiveerd kan worden. Wanneer het deuralarm binnen deze tijd niet wordt gedeactiveerd,

wordt het openen van de deur met het alarmgeluid gemeld.

o Sluit de deur volledig.

o Iet de functieschakelaar [3] op de stando.

o Steek de schakelsleutel [4] in het schakelslot [2] en draai deze naar de stand ON.

o Trek de schakelsleutel uit het schakelslot. De pijl wijst naar de stand ON en de lichtdiode brandt gedurende
ca. 12— 18 sec groen. Binnen deze tijd kunt u de kamer verlafen.

o De alarmfundtie is geactiveerd, zodra de lichtdiode is vitgeschakeld. Tijdens de vertragingstiid na het openen
van de deur is de lichtdiode gedurende ca 12 sec rood geschakeld. Wanneer het deuralarm binnen deze tijd
niet wordt gedeactiveerd, klinkt het alarmgeluid en de lichtdiode dooft.

O - Alarmfunctie deactiveren
o Steek de schakelsleutel in het schakelslot en draai deze naar de stand OFF. Het apparaat is vitgeschakeld.

o Trek de schakelsleutel uit het schakelslot. De pijl wijst naar de stand OFF.

Overzicht van de lichtdiode-weergaven

brandt groen 12 - 18 sec: de periode bij het activeren van het vertraogde alarm ®
brandt rood 12 sec: de periode bij het deactiveren van het vertraagde olorm @
knippert groen: alorm werd gemeld

knippert rood: de batferijen moefen worden vervangen

knippert afwisselend groen/rood: alarm werd gemeld

Test

Test de werking van het deuralarm.

o Richt het deuralarm en de magneten voor de test op een tafelplaat. Waarborg dat de ofstand tussen de
piilpunt van de magneet en de markering van een van de twee magneetschakelaars [5] of [8] 10 mm
bedraagt.

o Adiveer de alarmfuncie direct alarm=0).. Let op dat in de volgende stap van de fest het harde alarmgeluid
geactiveerd wordt.

o Vergroot de afstand tussen magneet en deuralarm. Wanneer het alarmgeluid Klinkt, is de fest succesvol.

Montage
N Let op! Beschadig geen glas- of spiegelopperviakken van het deurblad fiidens het bevestigen! In het andere
geval dreigt gevaar voor schade!

U kunt het deuralarm voor het gebruik op deuren met een linker of rechter aanslag bevesfigen. Gebruik daarvoor
de plakstrips of de bevestigingsschroeven. Op metalen deuren kan de werking van de magnest worden
verminderd. Verminder in dit geval de ofstand tussen magnest en deuralarm (minder dan 10 mm).

U hebt een pen met weer afwasbare inkt nodig voor de kenmerking van de bevestigingspunten.

o Plaats de magnest [9] verficaal op ca. 150 cm hoogte aan het deurkozijn, direct naast de aanslagrand van
het deurblad.

Waarborg dat het piilpictogram van de magneet in de richting van het deurblad wiist (zie ook afb. A).
Waarborg dat de magneet niet tegen het deurblad stoot.

Kenmerk de behuizingsomtrekken van de magneet aan het deurkozijn.

Sluit de deur volledig.

Plaats het deuralarm met max. 10 mm afstand fot de magneet tegen de aanslagrand van het deurblad.
Waarborg dat de markering van de magneetsensor [5] of [8] zich exact naast het pijlpictogram van de
magneet bevindt (zie ook afb. A).

o Waarborg dat deuralarm nief tegen de magneet stoot.

o Kenmerk de behuizingsomtrekken van deuralarm op het deurblad.

0 0 0o 0 0 o

Plakstrips

Gebruik de plakstrips [18] + [20] voor de bevestiging van het deuralarm en de magneet op bijv. glas- of

kunststofdeuren.

o Verwijder de beschermfolie van een zijde van de plakstrip.

o Bevestig de plakstrip [18] glad en volledig op de bevestigingsoppervlakken van de behuizing van het
devralorm [11] + [12].

o Verwijder de beschermfolie van de andere zijde van de plakstrip.

©0 0 0 0 0 00O

Bevestig het deuralarm op de gekenmerkre plaats op het deurblad.

Verwijder de kenmerking van de behuizingsomtrek.

Verwijder de beschermfolie van een zijde van de plakstrip [20].

Bevestig de plakstrip glad en volledig op de bodemplaat [15] van de magneet.
Verwijder de beschermfolie van de andere zijde van de plakstrip.

Bevestig de magneet op de gekenmerkte plaats op het deurkoziin.

Verwijder de kenmerking van de behuizingsomtrek.

Bevestigingsschroeven
(DTip! U hebt een kruiskopschroevendraaier voor het schroeven en een sleufkopschroevendraaier voor het

loswippen nodig.

Gebruik de bevestigingsschroeven [19] voor de bevestiging van het deuralarm en de magneet op bijv. houten

ging

deuren. Op de achterzijde van de behuizing van het deuralarm bevinden zich de uitsparingen voor de
schroefbevestiging [13] + [14]. Deze vitsparingen moefen binnen de markering van de behuizingsomtrek
worden gekenmerkt.

Deuralarm

o Drai de bevestigingsschroef [7] van het deksel van het batterijvak [6] tegen de Klok in los.

o Trek het deksel van het batterijvakje van de devralarmbehuizing en verwijder de batterijen.

o Kenmerk de vitsparingen binnen de markeringen op het deurblad.

o Schroef een bevestigingsschroef in de gekenmerkte plaats voor de vitsparing van de bovenste
schroefbevestiging [13] ca. 9 cm diep in het deurblad.

o Hang het deuralarm met de vitsparing van de bovenste schroefbevestiging op aan de kop van de bovenste
bevestigingsschroef.

o Schroef een bevesfigingschroef door de uitsparing van de onderste schroefbevestiging [14] ca. 9 mm diep in
het deurblod.

o Waarborg dat het deuralarm vlak tegen het deurblad is vastgeschroefd.

o Plaats de batterijen weer terug.

o Druk het deksel van het batterijvakje vast tegen de behuizing van het deuralarm.

o Draai de bevesfigingschroef van het deksel met de klok mee vast.

o Verwijder de kenmerking van de behuizingsomfrek.

Magneet

Aan de onderziide van de magneetbehuizing bevinden zich de uitsparingen voor de schroefbevestiging [16] +
[17]. Deze vitsparingen moefen binnen de markering van de behuizingsomtrek worden gekenmerkt.

o
o
o

o

Wip de bodemplaat [15] & voorzichtig uit de behuizing van de magneet.

Kenmerk de vitsparingen binnen de markeringen op het deurk

Schroef telkens een bevestigingschroef door de uitsparing van de schroefbevestiging [16] + [17] van de
bodemplaat ca. 9 mm diep in het deurkoziin.

Waarborg dat de bodemplaat vlak tegen het deurkoziin is vastgeschroefd.

Druk de behuizing van de magnest volledig tegen de bodemplaat vast.

Verwijder de kenmerking van de behuizingsomtrek.

Storingen verhelpen

Het apparaat werkt - De batterijen zijn Plaats nieuwe batterijen.
niet of niet correct. verbruikt. Controleer of de batterijen
- De batterijen zijn correct geplaatst zijn
nief goed geplaatst (polariteit) en of zij contact
(polariteit) maken.
- Pil op de magneet
wijst nief
naar markering
op het apparaat.

Storing Oorzaak Verhelpen

De alarmfuncties De schakelsleutels Verwijder de batterijen

kunnen nief worden zijn verloren gegaan. uit het batterijvakie en neem

gedeactiveerd. contact op met het
servicepunt.

Bij geactiveerd Afstand tussen magneet Verminder de afstand.

alorm meldt het en magneetschakelaar

apparaat gesn te groot (of piil wiist in

opening van deur de verkeerde richting).

of raom.

Het alormgeluid De batterijen zijn Plaats nieuwe batterijen.

klinkt slechts zwak en verbruikt.

de lichtdiode knippert

100d.

Onderhoud en reiniging

o (ontroleer regelmatig de technische veiligheid en de werking van het apparaat.

o Verwijder de batterijen voordat u het apparaat reinigt.

o Gebruik een pluisvrije doek en een mild reinigingsmiddel (geen oplosmiddel) voor de reiniging van
kunststof- en mefaalopperviakken.

Afvoer
o Geef hef verpakki aal of bij een milieupark van uw stad of gemeente.

Conform de Europese richtliin 2002 / 96 / EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur en de omzetting doarvan naar nationaal recht moefen oude elekirische gereedschappen

gescheiden ingezameld en op milieuvriendelijke wiize gerecycled worden.

o Verwider de batterijen voordat u het apparaat afvoert.

U bent als eindverbruiker wettelijk (batterijverordening) verplicht, alle gebruikfe batterijen terug te geven.
Batterijen met schadelijke stoffen zijn gekenmerkt met het hiermaast afgebeelde symbool dat wijst op het verbod,
deze bij het huisafval e deponeren.

Garantie

Op dit apparaat verlenen wij 2 jaar garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd met zorgwuldigheid
vervaardigd en vaor de levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als koopbewiis.

Deze garantie geldt itsluitend voor de eerste koper en is niet overdraagbaar.

Voorts geldt de garantieverlening uitsluitend voor materiaal- en fabricagefouten. Slijtende onderdelen of
beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schakelaar of accu’s, ziin van garantieverlening uitgesloten. Het
product is vitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en niet geschikt voor commerciéle dogleinden. In geval van
inbraak bestaat geen recht op schad fing. Een al is geen ging voor
verzekeringsdekking en ontslaat u niet van uw zorgvuldigheidsplicht.

Bij misbruik en/of ondeskundige bediening, het gebruik van geweld en bij ingrepen die niet door het servicepunt
werden uitgevoerd, komt de garantieverlening te vervallen. Uw wettelijke rechten worden door deze
garantieverlening nief aangetast.

Operating and safety instructions

Proper use

This door alarm is suitable for monitoring doors. The device is designed for operation in dry, enclosed spaces in
private households. This product is only for operation with two batteries of type LRO3 — 1.5 Volt (AAA). Any other
use or modification of the device constitutes improper use and poses a serious risk of accident. The manufacturer
is not liable for damage caused by improper use or incorrect operation of the device.

Before initial operation, please read the operating instructions carefully and refer to the page showing the
illustrations. These operating instructions are part of this product and contain important instructions relating fo its
operation and handling. Please always observe all safety instructions. Before initial operation, please check that
all parts are fitted correctly. If you have any questions or are unsure about handling of the device, please contact
the service office. Keep these operating instructions in a safe place. Please pass on all supplied documents along
with the device to anyone else intending to use it.




Area of use

The door alarm s designed to monitor closed doors and emits an acoustic signal when the door is opened. It is

installed inside the house and is suitable for doors opening to the right or the left.

The door alarm is switched on and off with a key. 2 different operating modes can be selected with a function

switch:

- When you are af home select the “Immediate alarm” mode.

- When you are leaving select the “Delayed alarm”. This allows you enough time to leave or enfer your home
without triggering the alarm. The alarm emits a loud signal.

Pack contents
We supply the door alarm with the following components (see Fig. A)
1 x Door alorm 3 x Adhesive tape
1 x Magnet 4 x Fixing screws
2 x Switching keys 1 x Operating instructions
Description
On the front of the casing (see Fig. A)
(17 Door alarm [7]  Fastening screw for the
[2]  Key switch battery compartment cover
[3]  Function switch [8]  Marking showing left
(4] Key hand magnetic switch
[5]  Marking showing right- [9]  Magnet
hand magnetic switch [10] Light-emitting diode (LED)

[6]  Battery compartment cover

On the rear of the casing (see Fig. B)
[11] Upper mounting surface [13] Upper screw mounting
[12] Lower mounting surface [14]  Lower screw mounting

On the rear of the magnet casing (see Fig. B)
[15] Base plate [17] Screw mounting
[16] Screw mounting

Fastening material
[18] Adhesive pad 3x [20] Adhesive pad 1x
[19] Fixing screws 4x

Technical data

Operating voltage: 3V===1DC
Current consumption: max. 200 mA
Power supply: 2 x batteries of type LRO3 — 1.5V (AAA)
Sensors: 2 x magnetic switches in the side areas of the device casing
Switching distance max.: approx.10 mm
Alarm signal sound level: 90 dB (== 5 dB) af 1 m distance
Alarm duration: max. 90 sec
Operafing modes: <) immediate alarm
<O deloyed alarm
Casing material: ABS plastic
Dimensions of door alarm casing: 54 x 104 x 26 mm (wxhxd)
Dimensions of magnet casing: 12 x40 x 13 mm (wxhxd)
Weight: 99 g Door alarm with accessories (batteries not included)

Safety instructions
The following instructions are for your own safety and safisfaction when operating the device. Please note that
non-compliance with these safety instructions can lead to a serious risk of accident.

Explanation of the symbols and terms used:

/A Danger. failure to observe this instruction endangers ife and health.
/A Caution: failure fo observe this instruction poses a risk fo property.
(DTip: following this advice will help you fo achieve optimal results.

A\ Danger

o Do not leave small children unsupervised with the packaging material. Danger of suffocation.

Keep children away from the device. The alarm signal is loud.Danger to life and risk of injury.

L]
o Do not leave children unsupervised with the device. Danger to life and risk of injury.
L]

Do not use the device in the presence of sick or disabled people and animals. Shock caused by the alarm
signal can endanger life and poses a risk of injury.

o Do not damage any gas, electricity or telecommunication lines when fitting the device. Danger fo life and risk

of injury and domage.

o Do not allow leaky or damaged batteries to come into contact with the skin or eyes. Use suitable protective

gloves and clothing. Danger to life and risk of injury from corrosive acid.

o Never expose the device to fire, heat or to temperatures of over 50° C for any length of time. Danger to life

from explosion.

o Do not short-circuit the batteries or recharge them. Danger to life from explosion.
o Make sure that your hearing is not exposed to the loud alarm signal for any length of fime. This can cause

serious damage to the hearing.

o Make sure that the alarm signal is not triggered close to the ears. This can cause serious damage to the

hearing.

A Caution
o Use the device only with batteries of type LRO3 1.5V (AAR).

Make sure that you insert the batteries with the correct polarity.

L]

o Remove the batteries from the device during long periods of non-use.

o Only use new batteries and under no circumstances used batteries. Make sure that both batteries are charged
to the same level.

o Make sure that the device does not come info contact with moisture.

o Protect the device from strong magnetic or electric fields.

o Protect the device from strong mechanical strain and shocks.

o Only use the device with the supplied original parts.

o Check before initial operation that all components are assembled in accordance with the operating
instructions.

o Before assembly and initial operation of the device, check that the delivery is complefe and undamaged.

o Take care not to domage glass or mirrored surfaces on the door leaf when fixing the device in place.
o The device must only be repaired by authorized and skilled specialists. Failure to observe this instruction
poses a risk of damage resulting from improper use and a loss of the warranty.

Initial operation

Inserting the batteries

A\ Caution: use new batteries only and under no circumstances used batteries. Make sure that both batteries

are charged o the same level.

(D Tip: you will need a crossfip screwdriver for inserting/removing screws and a slotted screwdriver for levering

work.
o Before inserting the batteries make sure that the alarm function is deactivated.
o Insert the key [4] into the key switch 2] and tum it to OFF position.
o Pull the key out of the key switch. The arrow marking points to the OFF position. The door alarm is switched
off.
Release the fastening screw [7] on the battery compartment cover [6] in anticlockwise direction (see Fig. C).
Pull the battery compartment cover down and remove it from the door alarm.
Insert two new batteries of type LRO3 1.5V (AAA) in the battery compartment.
Make sure that the batteries are inserted with the correct polarity.

o o0 o0 o

Adtivating / deactivating alarm functions

You can sef two different alarm functions on the door alarm:

Immediate alarms) and deloyed alarm@o .

The magnetic sensors of the activated door alarm react as soon as the distance o the magnet becomes greater
than approx. 10 mm. When the alarm responds, the loud alarm signal is emitted for approx. 90 sec. After the
alarm has been triggered, the LED [10] lights up green. As soon as the door is closed complefely again, the alarm
function is reactivated.



o To change the operating mode, first switch the key to the “OFF” position and then to “ON” fo activate the
function.
o Do not leave the key in the key switch when the alarm function has been activated.

<) - Adivating the alarm function

Use the «qs) - alarm function so that the door alarm emits the alarm signal immediately when the door is opened.

o (lose the door completely.

o Switch the function switch [3] to positiond).

o Place the key [4] in the key switch [2] and turn it to ON posifion.

o Pull the key out of the key switch. The arrow mark points towards the ON position.
o The alorm function is immediately activated and the LED is switched off.

When the door is opened, the alarm signal is emitted.

<) - Deactivating the alarm function

o Place the key in the key switch and tum it to OFF position. The alarm function is deactivated.
o Pull the key out of the key switch. The arrow mark points towards OFF position.

The LED is switched off.

@o - Adivating the alarm function

Use theeq alarm function so that the door alarm can be deactivated with the key approx. 10 sec after the door

has been opened. If the door alarm is not deactivated within this period of time, the alarm signal is emitted to

indicafe that the door has been opened.

o (lose the door completely.

o Set the function switch [3] to position d@

o Place the key [4] in the key switch [2] and turn it to ON posifion.

o Pull the key out of the key switch. The arrow mark points towards the ON position and the LED lights up
green for approx. 12 - 18 sec. During this time you may leave the room.

o The alorm function is activated as soon as the LED is switched off. During the delay time after the door has
been opened, the LED lights up red for 12 sec. If the door alarm is not deactivated within this period of time,
the alarm signal is emitted and the LED is extinguished.

«® - Deadtivating the alarm function

o Place the key in the key switch and tumn it to OFF position. The alarm is switched off.
o Pull the key out of the key switch. The arrow marking points towards OFF position.

Overview of LED indications

Green LED 12— 18 sec: the period when the delayed alorm W@ s activated .
Red LED 12 sec: the period for deactivation of the delayed alarm @
Flashing green: alorm has responded.

Floshing red: the batteries must be replaced.

Flashing green / red alternately: alorm has responded.

Test

Testing the function of the door alarm

o Armange the door alarm and the magnet on a tabletop for the fest. Make sure that the distance between the
head of the arrow on the magnet and the mark on one of the two magnetic switches [5] or [8] is 10 mm.

o Activate the immediate alarm function =) . Please note that the very loud alarm signal will be emitted in
the next stage of the fest.

o Increase the distance between the magnet and the door alarm. If the alarm signal is emitted, the test was
successful.

Installation
/A Caution: Toke care not to damage any glass or mirrored surfaces on the door leaf when fitting the device.
Risk of damage.

You can fit the door alarm for use on doors with the hinge on the left or right. Affix the device with the adhesive
tape or fastening screws. The efficiency of the magnet may be reduced on metallic doors. In this case reduce the
distance between the magnet and the door alarm fo below 10 mm.

You will need a pen with removable ink to mark the mounting points.

o Place the magnet [9] vertically at a level of approx. 150 cm on the door frame, directly next to the edge of
the door leaf.

Make sure that the arrow symbol on the magnet is pointing fowards the door leaf (see also Fig. A).
Make sure that the magnet does not touch the door leaf.

Mark the outline of the magnet casing on the door frame.

Close the door complefely.

Place the door alarm af a max. 10 mm distance from the magnet on the edge of the door leaf.

Make sure that the marking on the magnetic sensor [5] or [8] is directly next to the arrow symbol on the
magnet (see also Fig. A).

o Make sure that the door alarm does not touch the magnet.

o Mark the outlines of the casing of the door alarm on the door leaf.

0 0 0 o0 o0 o0

Adhesive tape

Use the adhesive pads [18] -+ [20] to affix the door alarm and the magnet to e.g. glass and plastic doors.
o Remove the protective film from one side of the adhesive pad.

o Stick the adhesive pad [18] flush and fully onto the mounting surfaces of the door alarm casing [11] +
nal.

Remove the profective film from the other side of the adhesive pad.

Affix the door alarm af the marked position on the door leaf.

Remove the marked outline of the casing.

Remove the protective film from one side of the adhesive pad [20].

Stick the adhesive pad flush and fully onto the base plate [15] of the magnet.

Remove the profective film from the other side of the adhesive pad.

Affix the magnet at the marked position on the door frame with the arrow pointing at the door alarm.
Remove the marked outline of the casing.

0O 0 0 0 0 0 OO

Fastening screws
(DTip: you will need a crosstip screwdriver for inserting/removing screws and a slotted screwdriver for levering
work.

Use the fasfening screws [19] to affix the door alarm and the magnet fo e.g. wooden doors. Holes are provided
on the back of the door alarm casing for screw mounting [13] +[ 1] . These holes must be marked inside the
marking of the outline of the casing.

Door alarm

o Release the fostening screw [7] for the battery compartment cover [6] in anticlockwise direction.

o Remove the battery compartment cover from the casing of the door alarm and take out the batteries.
o Mark the holes inside the marking on the door leaf.

o Screw one fustening screw approx. 9 mm into the door leaf at the position marking the hole for the upper
screw mounting [13].

Mount the door alarm on the head of the upper fastening screw through the hole for the upper screw
mounfing.

Screw a fastening screw approx. 9 mm into the door leaf through the lower screw mounting hole [14] .
Make sure that the door alarm is screwed flush onto the door leaf.

Replace the batteries.

Fasten the battery compartment cover on the door alarm casing.

Tighten the fastening screw on the battery compartment cover in clockwise direction.

Remove the marked outline of the casing.

o
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Magnet

The holes for screw mounting [16] + [17] are located on the underside of the magnet casing. These holes must

be marked inside the marking of the outline of the casing.

o Lever the base plate [15] carefully out of the magnet casing.

o Mark the holes inside the marking on the door frame.

o Scew one fustening screw approx. 9 mm info the door frame through each hole for screw mounting [16] +
[17] of the base plate.

o Make sure that the base plate is screwed flush onto the door frame.

o Press the casing of the magnet completely onto the base plafe.

o Remove the marked outline of the casing.



Troubleshooting

The alarm functions The keys cannot be Remove the batteries

cannot be deactivated. found. from the battery
compartment and contact
the senvice office

The distance between Reduce the distance.
the magnet and the
magnet switch is foo

large (or the arrow is

The alorm function
is acfivated but
does not respond
when the door is

opened. pointing in the wrong
direction).
The alarm signal is weak The batteries have Insert new batteries.
and the LED flashes red. un out.
The device does not work - The batteries have Insert new batteries.
or does not work properly. un out. Check that the batteries
- The batteries are have the correct polarity

inserfed with the and make contact.
wrong polarity.

- The arrow on the
magnet is not
poining to the mark

on the alarm unit.

Maintenance and cleaning

o (Check the technical safety and function of the device regularly.

o Remove the batferies before cleaning the device.

o Use a cloth and a mild agent (no solvents) to clean the plastic and mefal surfuces.

Disposal

o Please take all packaging materials and batteries to a disposal facility in your area.

In accordance with European Directive 2002/96/EC on used electrical and electronic appliances and ifs - gy
implementation in national law, used electrical devices must be collected separately and recycled.

o Remove the batteries before disposing of the device.

As the consumer you are required by law (Battery Ordinance) to refurn all used batteries. Batteries should not be
disposed of in household waste.

Warranty

This device has a warranty of 2 years from the date of purchase. The device was manufactured with care and
inspected thoroughly before delivery. Please keep your receipt as proof of purchase.

This warranty is only valid for the first purchaser and is not fransferable.

The warranty furthermore covers material or manufacturing defects only. It does not apply fo wear parts or
damage fo fragile parts, e.g. switches or batteries. The product is solely intended for private use and not for
commercial use. No claim for damages may be made in the event of a burglary. An alarm is no substitute for
insurance cover and does not replace your duty of care.

In the event of incorrect and / or improper handling, the use of force or any work on the device that is not
performed by the service office, the warranty shall expire. This warranty does not resfrict your statutory rights.

Uso corretto

O

Questo allarme porta & adatto per il controllo di porte. L'apparecchio & adatto solamente all'uso in luoghi asciutti
e chiusi in case private. Questo prodotto & adatto all'esercizio con due batterie fipo LRO3 1,5 Volt (AAA). Ogni
altro uso oppure modifica dell'apparecchio non & corretto e pud causare seri pericoli di incidenti. Il produttore non
tisponde per danni causati dal uso non corretto oppure dal errato maneggiamento.

Prima della messa in funzione dell'apparecchio, leggete bene il manuale d'vso, aprendo la pagina con le
illustrazioni. Questo manuale appartiene al prodotto e contiene importanti annotazioni per la messa in funzione
ed il maneggiamento. Osservate sempre le indicazioni per la sicurezza. Controllate, prima della messa in
funzione, che tutfi i pezzi sono stati montafi correttamente. In caso di domande oppure di insicurezze sul
maneggiamento dell'apparecchio, pofefe confattare il | assistenza clienti.

Conservate bene questo manuale In caso di cessione a terzi dell'apparecchio, dovete consegnare anche tutta la

documentazione.

Uso

L'allarme porfe serve per il controllo acustico di porte chiuse.

Esso viene fissato al lato interno della casa ed & adatto per porte che si aprono verso destra e sinistra.

L'allarme porfe viene acceso e spento con un inferruttore a chiave.

Con un inferrutfore possono essere scelfi due modi di funzionamento:

- Incaso di presenza in casa scegliete il modo “Allarme soft”.

- Incaso di assenza in casa scegliete il modo “Allarme ritardato”. In questo modo avefe abbastanza tempo per

lasciare oppure per entrare in casa, senza fare scattare l'allarme. L'allarme viene segnalato da un suono forte.

Fornitura

Vi forniamo l'allarme porta con i seguenti componenti (vedi Fig. A).

Tx Allarme porta
Tx Magnefe
2x Chiave

Equipaggiamento
Sulla parte anteriore del carter (vedi Fig. A)
[17  Allarme porta

] Sematura per la chiove

] Interruttore di funzionamento
[4]  Chiave

] Marcatura inferruttore o
magnete destro
[6]  Coperchio vano batterie
Sul refro del carter (vedi Fig. B)
[11] Superficie superiore di fissaggio
[12]  Superficie inferiore di fissaggio

Sul retro del carter del magnete (vedi Fig. B)
[15] Piastra di base
[16] Fissaggio a vite

Materiale di fissaggio
[18] Nastri adesivi 3x
[19] Vite di fissaggio 4x

Dati tecnici

Tensione di rete:

Assorbimento della corrente:
Alimentazione di corrente:
Sensori:

Distanza di commutazione max.:
Suono d'allarme livello sonoro:
Durata dell'allarme:

Modi d'esercizio:

3x Nastri adesivi
4x Vite di fissaggio
Tx Manuale d* uso

[7]  Vite di fissaggio del
coperchio vano batterie

[8]  Marcatura interruttore
0 magnete sinistro

[9]  Magnete

[10] Led

[13]  Fissaggio superiore a vife
[14] Fissaggio inferiore a vife

[17] Fissaggio a vite

[20] Nastro adesivo 1x

3V===DC

max. 200 mA

2 x batterie tipo LRO3 1,5V (AAA)

2 x inferruttori magnetici nelle zone lateral del carter
.10 mm

90 dB (= 5dB) a 1 m di distanza

max. 90 sec

«0) allorme immediato

«® allorme ritardato

Materiale del carter: Plastica ABS

Dimensioni del carter dell‘allarme per porta: 54%104x26 mm (LxAxP)

Dimensioni carter del magnete: 12x40x 13 mm (LxAxP)

Peso: 99 g allarme per porta con accessori (senza batterie)

Indicazioni per la sicurezza
Le seguenti indicazioni servono alla vostra sicurezza e soddisfazione durante | uso dell'apparecchio. Tenete conto
che la non osservazione di queste indicazioni per la sicurezza possono causare seri pericoli di incidenti.

Descrizione dei simboli e dei termini usati:

A\ Pericolo! In caso di non osservanza di questa indicazione, i mefte in pericolo la vita e la salute!
Attenzione! In caso di non osservanza di questa indicazione si mette in pericolo le cose!
Consiglio! - Osservando questa indicazione si raggiunge oftimi risultati.

A Pericolo!

o Non losciate incustoditi i bambini piccoli con il materiale d'imballaggio! Altrimenti esiste il pericolo per la
vita, causato da soffocamento!

o Tenete lontani i bambini dall'apparecchio. Il suono dell'allarme & molto forte! Altrimenti esiste il pericolo per
la vita e di ferite!

o Non lasciate incustoditi i bambini piccoli con l'apparecchio! Altrimenti esiste il pericolo per la vita e di ferite!

o Non usate questo apparecchio in compagnia di persone malate oppure diversamente abili e animali! Esiste il
pericolo di vita e di incidenti causato da stafi di schock causati dai rumori dell'allarme!

o Non danneggiate condotti di gas, corrente oppure telecomunicazione durante il montaggio! Alfrimenti esiste
il pericolo di vita e di danneggiomento!

o Fvifate il contatto con la pelle ed il corpo con batterie danneggiate oppure con perdife! Usate guanti di
profezione adatti ¢ indumenti di protezione! Alfrimenti esiste il pericolo per la vita e di ferite causato da
acidi!

o Non sottoporre | “apparecchio alle vicinanze di fuoco, calore oppure lunghe esposizioni oltre i 50 °C!
Altrimenti esiste il pericolo per la vita causato da esplosioni!

o Non cortocircuitate le batterie e non ricaricatele! Altrimenti esiste il pericolo per la vita, causato da
esplosioni!

o Evitate che l'udito sia esposto per un tempo prolungato al rumore dell'allarme! Altrimenti esiste il pericolo di
danni all'udito!

o Assicuratevi che l'allarme non venga atfivata nelle vicinanze immediate delle orecchie. Altrimenti esiste il
pericolo di danni all'vdito!

A\ Attenzione!

Usate I'apparecchio solamente con batterie tipo LRO3 1,5V (AAA)!

Osservate la corretta polarizzazione delle batterie durante linserimento!

Togliete le batterie dall'apparecchio se questo non viene ufilizzato per un tempo prolungato!

Usate solamente batterie nuove e mai batterie usate! Assicuratevi che entrambe le batterie abbiano la stessa

carica.

Evitate che | apparecchio venga in confatfo con umiditd!

Proteggete I'apparecchio da campi elettromagnetici oppure elettrici!

Proteggete I'apparecchio da sollecitazioni meccaniche e da vibrazioni!

Usate | " apparecchio solamente con i componenti originali forniti!

Controllate, prima della messa in funzione, che tutfi i componenti siano stati monfati secondo il manuale

d'uso!

o Controllate, prima dell'assemblaggio e della messa in funzione, se la fornitura A stata danneggiata ¢ se la
stessa A completa!

o Non danneggiate le superfici di vetro oppure i specchi della porta durante il monfaggio!

o Fateriparare | apparecchio solamente da personale qualificato ed istruito!

o Altrimenti esiste il pericolo di danneggiamento causato dall'uso impropio e la perdita del diritto di garanzia!

Messa in funzione

Inserire le batterie
Attenzione! Usate solamente batterie nuove e mai batterie usate! Assicuratevi che entrambe le batterie
abbiano la stessa carica.

(D(onsiglio! Vi serve un cacciavite a stella per i lavori di awitamento ed un cacciovite piatto per i lovori di
leva.



o (onfrollate, prima di inserire le batterie, che la funzione d'allarme sia disattivata.

o Inserite la chiave di commutazione [4] nella serratura [2]  portatelo nella posizione OFF.

Togliete la chiave di commutazione dalla serratura. La freccia indica sulla posizione “OFF”. Lallarme porta &
spento.

Svitate la vife di fissaggio [7] del coperchio vano batterie 6 nel senso antiorario (vedi Fig. C).

Togliete il coperchio vano batterie dall'allarme porta, tirandolo verso il basso.

Inserite due nuove batterie tipo LRO3 1,5V (AAA) nel vano batterie.

Assicuratevi della corretta polarizzazione delle batterie.

Incasfrate il coperchio vano batterie sull'allarme porta.

Awitate la vife di fissaggio del coperchio vano batterie nel senso orario.

o

0 0 0o 0o 0o

Attivare/disattivare la funzione d'allarme

Potete impostare due diverse funzioni dallarme per 'allarme porta: Allarme soft @) ed allarme ritardato .

| sensori magnetici dell'allarme porta attivo reagiscono non appena la distanza fra i magnefi & di piv di 10 mm.

Ad allarme segnalato, viene emesso un suono d'allarme con la durata di ca. 90 Sek. Dopo l'allarme provocato, il

Led [10] lampeggia in verde. Appena la porta viene chiusa completamente, la funzione d'allarme & nuovamente

affivata.

o Incaso di modifica del modo d'allarme, si porta la chiave prima in posizione OFF e poi su ON, in modo che
la funzione venga attivata.

o Afunzione d'allarme inserita, non lasciare la chiave nella serratura.

@) - Attivazione della funzione d'allarme

Usate la - funzione d'allarme %), in modo che l'allarme porta segnala immediatamente l'apertura della porta
con un suono d'allarme.

o (Chiudete completamente la porta.

o Porfate l'nterruttore di funzionamento [3] sulla posizione <)

o Inserite la chiave di commutazione [4] nella serratura [2] e portatelo nella posizione ON.

o Togliete la chiave di commutazione dalla serratura. La freccia indica sulla posizione “ON”.

o Lafunzione d'allarme & attivata immediatamente ed il Led & spento.

L'apertura della porta viene segnalata con il suono d'allarme.

@ - Disattivazione della funzione d'allarme

o Inserite la chiave di commutazione nella serratura e porfatelo nella posizione OFF. La funzione d'allarme e
disattivata.

o Togliete la chiave di commutazione dalla serratura. La freccia indica sulla posizione “OFF”.

|1 Led & spento.

@o - Attivazione della funzione d'allarme

Usate la funzione d'allarme <@ in modo che I'allarme porta possa essere disattivato entro 10 secondi dopo

I'apertura della porta con la chiave di commutazione. Se non i disattiva I'allarme porfa entro questo fempo,

I'apertura della porta viene segnalato con un suono d'allarme.

o (Chivdete completamente la porta.

o Portate l'interruttore di funzionamento [3] sulla posizione @

o Inserite la chiave di commutazione [4] nella serratura [2] e portatelo nella posizione “ON”.

o Togliefe la chiave di commutazione dalla serratura. Lo freccia indica sulla posizione “ON” ed il Led si
illumina per ca. 12 - 18 secondi in verde. In questo tempo potete lasciare la stanza.

o Lo funzione d'allarme & attivata, appena il Led si spegne. Durante il tempo di ritardo dopo l'apertura della
porta, il Led si illumina per 12 Sek. In rosso. Se non si disattiva 'allarme porta entro questo tempo, viene
emesso il suono d'allarme ed il Led si spegne.

<o - Disattivazione della funzione d'allarme
o Inserite la chiave di commutazione nella serratura e portatelo nella posizione OFF. L “ apparecchio é spento.
o Togliete la chiove di commutazione dalla serratura. La freccia indica sulla posizione “OFF”.

Panoramica dei Led - Indicazioni

Illuminato verde 12 18 Sek.: II'tempo di ritardata attivazione dell'allarme d®
Illuminato rosso per 12 Sek.: Il tempo di ritardata disattivazione dell'allorme @@
Lampeggia in verde: Allarme segnalato.

Lampeggia rosso: Le batterie devono essere sostituife con delle nuove.
Lampeggia in alteranza rosso/verde: Allarme segnalato.

Test

Testate il modo di funzionamento dell'allarme porta.

o Peril test sistemate l'allarme porta ed il magnete su un tavolo. Assicuratevi, che la distanza tra lo punta
della freccia del magnete e della marcatura di uno dei suoi interruttori magnefici [5] o [8] sio di 10 mm.

o Mttivate la funzione d'allarme immediato %), Tenete presente che nel prossimo passo del fest venga emesso
un suono d'allarme molto forte.

o Aumentate la distanza tra magnete ed allarme porta. Se viene emesso il suono d'allarme, il test ha avuto
esito positivo.

Montaggio

A\ Attenzione! Non danneggiate le superfci di vetro oppure i specchi della porta durante il montaggio!

Altrimenti esiste il pericolo di danneggiamento!

Potete fissare ['allarme porta per I'uso con porte con battuta a sinistra o destra. Usate per questo i nasti adesivi
oppure le vifi di fissaggio. Sulle porte metalliche l'effetto del magnete pu essere ridotto. In questo caso
impostate la distanza o meno di 10 mm tra magnete ed allarme porta.

Vi serve una penna cancellabile per marcare i punti di fissaggio.

o Piazzate il magnete [9] in modo verticale ad un altezza di circa 150 cm sul telaio della porta, direttamente

vicino al bordo della battuta della porta.

Assicuratevi, che il pitfogramma della freccia del magnete indica in direzione porta (vedi anche Fig. A).

Assicuratevi, che il magnete non batta contro la porta.

Marcate i contorni del carter del magnete sul telaio della porta.

Chivdete completamente la porta.

Piazzate l'allarme porta con una distanza massima di 10 mm verso il magnete sul bordo di battuta della

porta.

o Assicuratevi, che la marcatura del sensore magnetico [5] o [8] si trovi esattamente vicino alla freccia del
magnete (vedi anche Fig. A).

o Assicuratevi, che l'allarme porta non batta contro il magnefe.

o Marcate i contorni del carter dell'allarme porta sulla porta stessa.

0 0 0 o0 o0

Nastri adesivi

Usate i nastri adesivi [18] + [20] per fissare ['allarme porta ed il magnete su porta p.es. in vetro o plasfica.
o Togliete il film protettivo da un lato del nastro adesivo.

o Fissate il nastro adesivo [18] completamente sulle superfici di fissaggio del carter dell'allarme porta [11] +
[12].

Togliete il film profettivo dall'altro lato del nastro adesivo.

Fissate ['allarme porta sul punto contrassegnato della porta.

Togliete le marcature del contorno del carter.

Togliete il film profettivo da un lato del nasfro adesivo [20].

Fissate i nastri adesivi sulla piastra di base [15] del magnete.

Togliete il film profettivo dall'altro lato del nastro adesivo.

Fissate il magnete sul punto contrassegnato del telaio della porta.

Togliete le marcature del contorno del carter.

0 00o0O0OO OO O

Viti di fissaggio
Consiglio! Vi serve un cacciavite a stella per i lavori di awitamento ed un cacciavite piatto per i lovori di
leva.

Usate le viti di fissaggio [19] per fissare l'allarme porta ed il magnete (p.gs. porfe in legno). Sul refro del carter
dell'allarme porta si trovano delle asole per il fissaggio a vite [13] -+ [14] . Queste asole devono essere
contrassegnate all'inferno della marcatura del contorno del carfer.

Allarme porta

o Svifate la vite di fissaggio [7] del coperchio vano batterie [6] nel senso antiorario.

o Togliete il coperchio vano batterie dal carter dell'‘allarme porta e togliete le batterie.

o Marcate le asole allinterno della marcatura sulla porfa.

o Awitate la vite di fissaggio nel punto confrassegnato per 'asola del fissaggio superiore [13] con una
profondita di circa 9 mm nella porta.

o Appendefe l'allarme porta con l'asola del fissaggio a vite superiore nella testa della vite di fissaggio
superiore.

o Awitate una vite di fissaggio attraverso l'asola inferiore [14] per circa 9 mm di profondita nella porta.



Assicuratevi, che ['allarme porta sia awitato bene alla porta.

Inserite batterie.

Incasfrate il coperchio vano batterie sul carter dell‘allarme porta.
Awitate la vite di fissaggio del coperchio vano batterie nel senso orario.
Togliete le marcature del contorno del carfer.

0 o0 o o o

Magnete

Sul lato inferiore del carter del magnete si trovano le asole per il fissaggio a vite [16] + [17] . Queste asole

devono essere contrassegnate all'interno della marcatura del contorno del carter.

o Sollevate la piastra di base [15] con movimenti a leva dal carter del magnete.

o Marcate le asole allinterno della marcatura sul telaio della porta.

o Awitate una vite di fissaggio attraverso ogni asola per il fissaggio a vite [16] + [17] della piastra di base,
per circa 9 mm di profondita nel telaio della porta.

o Assicuratevi, che la piastra di base sia awitato bene al telaio della porta.

Fissate il carter del magnete con una pressione sulla piastra di base.

o Togliete le marcature del conforno del carter.

o

Eliminare errori

Le chiavi di commutazione
sono andate perse.

Le funzioni d'allarme non
possono essere affivate.

Togliete le batterie dal vano
batterie e contattate ['ussistenza.

La distanza tra magnete Diminuite la distanza
ed interrutfore magnetico
& troppo grande (oppure
freccia in direzione

opposta).

Afunzione d'allarme attivata,
I'apparecchio non segnala
I'apertura della porfa.

II'suono d'allarme & troppo debole | Le batterie sono usurate. Inserite batterie nuove.

ed il Led lampeggia in rosso.

L'apparecchio non funziona - Le batterie sono usurate.
oppure non funziona - Le batterie non sono state
corretfamente inserite nel verso giusto.
- Freccia sul magnefe non
indica la morcatura
sull'apparecchio.

Controllate, se le
batterie sono sfafe
inserite nel verso giusto.

Manutenzione e Pulizia

Controllate periodicamente la sicurezza tecnica e la funzione dell'apparecchio.

o Togliete le batterie prima di pulire l'apparecchio.

o Usate un panno che non lascia peli ed un detergente delicato (non un solvente) per pulire le superfici in
plastica ed in metallo.

Smaltimento

o Portate il materiale di imballaggio ad un punto di raccolta della vostra cittd ﬁ
oppure del vostro comune. [r—

Secondo lo normativa europee 2002/96/EG su apparecchi elettrici ed elettronici vecchi e la

traduzione nel diritto nazionale, i apparecchi elettrici devono essere raccolti separatamente e

riciclati in modo da rispettare | “ambiente.

o Togliete le batterie prima di smaltire 'apparecchio.

Come utilizzatore finale siete obbligati alla resfituzione delle batterie usurate (normative batterie). Batterie,

contenenti materiali dannosi sono confrassegnati con i simboli accanto, che indicano il divieto di smaltimento

nella spazzatura di casa.

Garanzia

Per questo prodotto ricevefe una garanzia di 2 anni a partire dalla data d'acquisto. L'apparecchio & stato prodotto
con cura e controllato prima della fornitura. Per favore conservate la ricevuta come prova dell'acquisto.

Questa garanzia vale solamente per la persona che ha acquistato il bene e non pud essere trasmessa a ferzi.

Lo garanzia copre solo difetti dei materiali e difetti di fabbrica. Questo non vale per parti soggetti ad usura
oppure per danni alle parti delicati, p.es. inferruttori oppure batterie. Il prodotto & destinato solamente all'uso

privato e non a quello commerciale. Non esiste il diritto di pagamento del danno in caso di infrazione.
L'apparecchio d'allarme non & una sostituzione di un'assicurazione e non sosfituisce l'obbligo di cura.

In caso di uso non corretto ed errato, 'uso delle forze brute e interventi, che non sono stati eseguiti da una sede
d'assistenza autorizzata, la garanzia decade. | vostri diritt di legge non vengono limitati da questa garanzia.



