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Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup ¢asosbérné kamery Brinno.

Tento navod k obsluze je nedilnou soucasti tohoto vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni
vyrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod k obsluze.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist.

Rozsah dodavky

Casosbérna kamera TLC200 f1.24
4 baterie AA

Pamétova SD karta

Navod k obsluze

Zarueni list

Popis a ovladaci prvky
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1 — Kryt pamétové SD karty / Konektor pro pfipojeni datového kabelu.

2 — Vstup pro pfipojeni pfisluSenstvi (dalkovy ovlada¢ zavérky ATS100, pohybovy senzor ATM100).
3 — Konektor pro pfipojeni mikro-USB kabelu napéjeciho zdroje (5 V DC).
4 — Kovovy krouzek (pro pfipojeni pohybového senzoru ATM100, ATL045).
5 — Bateriova pfihradka.

6 — Otvor pro zavésnou Siurku.

7 — LCD displej.

8 — Tlacitko MENU vstup do hlavni nabidky.

9 — Tlagitko TIME pro nastaveni ¢asu.

10 — Tlac¢itko OK/START potvrzeni/spusténi zaznamu.

11 — Hlavni vypina¢ Power On/Off.

12 — LED kontrolka.

13 — ZAvit pro pfipojeni stativu.
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1. ReZim zdznamu: Normal = Casosbé&rny reZim kamery, Shutter = ReZim fotoaparatu

(spoust zaveérky s pouzitim dalkového ovladace Brinno Shutter Line ATS100).

Casovy interval: Nastavte vlastni asovy interval automatické spousté, popfipadé pouZijte tovarné
prednastaveny interval.

3. Systémovy ¢as a datum.
4. Aktualni kapacita baterii.
5. Vybér scény.

6. Nahled zabéru.
7
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Indikace vybité baterie. Provedte bezodkladnou vyménu baterii.
Doslo k zaplnéni pamétové karty. Pfeneste sva data do pocitace a uvolnéte tak prostor na karté.
Chyba pametove karty. Naformétujte, popfipadé vyménte SD kartu za kompatibilni kartu.

0. Do kamery neni vloZzena zadna pamétova karta. VloZte do kamery pamétovou kartu.

Funkce pro Usporu energie baterii

Nedojde-li po dobu 10. sekund v rezimu nastaveni (Set Up) k Zzadné aktivité, systém kamery
automaticky prejde do reZimu nahledu live obrazu. Pro navrat k nastaveni proto stisknéte tlacitko
MENU nebo tla¢itko TIME. Po 30. sekundéach necinnosti v rezimu nahledu live obrazu dojde

k automatickému vypnuti LCD displeje. Systém tim aktivuje funkci pro Usporu energie baterii.
Pro navrat do nahledu obrazu a probuzeni displeje pak stisknéte tla¢itko OK.

Uvedeni do provozu

VloZeni baterii a SD karty do kamery

Otevrete bateriovou pfihradku a vloZte do ni 4 baterie o velikosti AA. Zajistéte fadné uzavfeni krytu
bateriové pfihradky. Do pfisluSného slotu vlozte pamétovou kartu. Spravné vlozeni SD Kkarty je
provazeno slysitelnym dolehnutim do koncové polohy. Uzavfete prostor se slotem pro pamétovou
kartu.

Zapnuti kamery

Presurite prepina¢ Power On/Off do polohy On. Na displeji se poté zobrazi rlizné provozni informace.

Hlavni vypina¢ Power On/Off.

Nastaveni €éasu

Stiskem tlacitka MENU vstoupite do hlavni systémové nabidky. Nyni stisknéte tla¢itko TIME a vyberte
jim menu pro nastaveni ¢asu ,Set Date & Time* a poté stisknéte tlacitko OK. Pro zvyraznéné polozky
nastavte pozadované hodnoty. PouZijte proto tlacitek MENU (-) pro nastaveni nizSich hodnot a TIME
(+) pro vy$si hodnoty. Stiskem tlagitka OK potvrdite nastaveni a prejdete do dalSiho pole. Na zavér
potvrdte nastaveni stiskem tlacitka OK.

Nastaveni €asového intervalu

Pomoci tlagitek MENU (<) a TIME (>) nastavte pozadovany ¢asovy interval pro ¢asosbérny zaznam.
Vybrat mGzete z pfednastavenych (tovarnich) hodnot popfipadé pouzit nastaveni vlastnich hodnot.
Nastaveni potvrdte stiskem tlacitka OK. Systém tim prejde zpét do hlavni nabidky.

Nyni je systém kamery pfipraveny pfenaset na LCD displej live obraz kamery a vy mizete spustit
¢asosbhérny zaznam (Time Lapse Video).
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Casostirny Zaznam

Spust éni zdznamu

1. Zapnéte systém kamery TLC200. PouZijte proto hlavni vypina¢ Power On/Off. Nastavte
poZadovany ¢asovy interval a pro pfechod do reZimu nahledu obrazu kamery stisknéte tlacitko
OK.

2. Provedte potfebné nastaveni objektivu kamery do pozadovaného Ghlu zabéru.
3. Vrezimu live ndhledu obrazu kamery stisknéte tlacitko OK. Tim spustite ¢asosbérny zaznam.

Béhem samotného zaznamu bude LCD displej kamery vypnuty. Jedna se o funkci pro Usporu energie
baterii.

Nastaveni pozadovaného
zabéru kamery.

Vypnuti zdznamu

1. Béhem probihajiciho zdznamu stisknéte a déle pridrzte tlagitko OK. Tim dojde k zapnuti LCD
displeje a zobrazeni informace ,Processing“. Tato informace pfedstavuje ukon¢ovani nahravky
a uzavreni souboru. Jakmile se na displeji zobrazi informace ,Ready“ znamena to, Ze doSlo
k aspésnému dokonéeni zdznamu.

2. Vyjméte SD kartu z kamery a vlozte ji do vaseho pocitace nebo laptopu.
Zaznam pak muZzete prehravat v kompatibilnim prehravadi.

Konfigurace video zaznamu
AVI Frame Rate

V této nabidce mtzete provadét konfiguraci FPS (frames per second) tj. po¢tu snimku potizenych
béhem 1 sekundy. Nastaveni 10 FPS je optimalni pro ¢asosbérny zaznam. PFi nastaveni 1 FPS,
kdy dochazi k pfehravani 1 snimku béhem 1 sekundy, neni zdznam zcela plynuly a video je tak
celkové delsi. 30 FPS: Video bude prehravat 30 snimkl za sekundu a bude proto velmi plynulé.
Celkové délka videa vSak bude kratsi.

Kvalita obrazu (Image Quality)
Nastaveni kvality obrazu, snimaného kamerou.

Doba expozice (Custom Exposure)
Nastavte urcitou dobu pro expozici snimku.

Casové razitko (Time Stamp)

V tomto menu muZete nastavit, zda chcete, aby se ve spodni ¢asti snimku/video zdznamu
zobrazovaly Udaje o ¢ase a datu pofizeni.

Zaznam za slabého osv étleni (Low Light Recording)

Kamera disponuije funkci diky, které mizete nastavit jeji systém pro zaznam v prostiedi se slabym
osvétlenim (< 5 lux).



Nastaveni ur €ité scény (Scene)
Vybér scény, ktera spliiuje vase vlastni pozadavky na vzhled obrazu.

Nastaveni €asu a data (Set Date and Time)

V tomto menu muZete nastavit aktudlni datum a ¢as, ktery poté bude pouZity pro ¢asové razitko
a dalsi identifikaci pofizenych zaznamu (soubor().

Rozliseni (Output Resolution)
Nastaveni video rozliSeni.

LED Display

V této nabidce mlzete nastavit, zda ma LED indikator blikat béhem pofizeni snimku.

Band Filter

Nastaveni vhodné svételné frekvence, kterd odpovida svételné frekvenci v interiéru.

Na vybér jsou moznosti:

None = Pro pouZiti kamery ve venkovnim prostiedi.

50 Hz = USA
60 Hz = Evropa

Verze firmware

Zobrazeni aktuélni verze firmware vasi kamery.

Media Statistics

Po prechodu do této nabidky se na displeji zobrazi informace o celkové kapacité pamétové karty
(objem zdznamu a zbyvajici volny prostor na karté).

Reset

Funkce pro uvedeni systému kamery do vychoziho (tovarniho) nastaveni.

LED indikace

Zelend LED kontrolka = Sviti béhem procesu pofizovani ¢asosbérného zaznamu.

Tato kontrolka bude blikat béhem pofizeni snimku (TLC200 f1.2).

Cervena LED kontrolka = Tato kontrolka se rozsviti v pfipadé&, Ze baterie maji kriticky nizkou

kapacitu. Stejné tak tato kontrolka signalizuje stav, kdy zbyva jiz jen velmi malo prostoru pro ukladani

dat na pamétovou kartu.

Provozni Zivotnost baterii

Casovy interval (Time Interval) Pocet snimka (FTP) Zivotnost bateri
ASAP 270000 2,2dny
ls 245000 2,8dnd
5s 228000 13 dnl
10s 197800 23 dnu
20s 137400 32 dnu
30s 105200 36 dnul
1 min 61800 43 dnil
5 min 14300 50 dnul
10 min 9180 64 dnu
1h 3700
4h 1868 75 dnt
24 h 78

Volitelné p FisluSenstvi
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Vodéodolné pouzdro ATH110.
Pred vloZenim kamery do pouzdra zajistéte fadné osuseni kamery a vnittku pouzdra.

Cotka kamery

Cotka krytu

Spravna instalace ¢oéky kamery

Nasténny drzak AWM100

Cteé&ka ABR100 Brinno Reader

Tato ¢tecka slouzi pro prehravani video zaznamu
ve vaSem smartphone. Pro pouZiti této ¢tecky vSak
musi byt va$ smartphone vybaven funkci OTG

(On The Go).

Pohybovy senzor Motion Sensor ATM100

Diky tomu senzoru rozsifite vasi kameru o spusténi zaznamu na zakladé zaznamenaného pohybu.
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Pouze 3 jednoduché kroky pro po Fizeni ¢asosb érného zaznamu

(@) SELECT

Nastavte ¢asovy interval (TIME).
Spustte zaznam (START).
Ukongete nahravani (OK).
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Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechavejte baterie (akumulatory) volné leZet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvirata! V pfipadé spolknuti baterii
vyhledejte okamzité |ékare! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou malych
déti! Vyteklé nebo jinak poSkozené baterie mohou zpusobit poleptani pokozky.
V takovémto pfipadé pouzijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany

do ohné nebo nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeci exploze!
Nabijet mGzete pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatii do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochazelo k poskozeni Zivotniho prostredi!
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K témto uceldm (k jejich likvidaci) slouzi specialni shérné nadoby
“ v prodejnach s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

o

Setfete Zivotni prost Fedi!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
| zakonnych ustanoveni.

Setiete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran é&!

Technické udaje

Model

LCD displej

Uhel natogeni ocky
Vodéodolnost

ReZim zaznamu ,Time Lapse*
Ukonéeni zaznamu
Spusténi zaznamu pohybem
Clona

Typ ¢ocky

Zabér

Ohniskova vzdalenost
Vzdalenost pro zaostfeni
Typ video zaznamu

Format snimku

Pamétové médium
ASAP ¢asovy interval
Zdroj napéajeni

Rozméry
Hmotnost

nstruction Camera

TLC 200 f1.2

1,44 TFT

120°

volitelné, pouze s pouzitim vodéodolného pouzdra ATH110
Auto

volitelné i s pouzitim dalkového ovladace zavérky ATS100
volitelné pfisluSenstvi Motion Sensor ATM100

f1.2

asféricky objektiv

140°

18 mm (35 mm ekvivalent)

30 cm (minimum)

AVI s rozliSenim 1280 x 720 / 640 x 480

JPEG (pouze pfi pouziti dalkového ovladace)

s rozliSenim 1280 x 720 / 640 x 480

SD karta s podporou ukladani az 32 GB dat

0,5 s — 1 s, uzivatelsky nastavitelny od 1 s az 24 hodin

4 baterie velikosti AA, DC IN 5 V (mikro-USB konektor)
provozni zivotnost baterii zavisi na nastaveni FPS (tabulka)
64 x 46 x 106 mm

120 g

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ énost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spole¢nosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouZiti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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