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@ Gebrauchsanweisung

6fach-Uberspannungsschutz-

Steckdosenleiste, drehbar
Best.-Nr. 1296309

BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Steckdosenleiste bietet 6 Schutzkontakt-Steckdosen, an denen entsprechende Verbrau-
cher angeschlossen werden konnen. Uber einen beleuchteten Ein-/Ausschalter kénnen alle
Steckdosen gemeinsam ein- oder ausgeschaltet werden.

Die Steckdosenleiste muss an eine Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen werden. Die
Anschlussdaten und die max. zuldssige Gesamt-Leistungsaufnahme aller angeschlossenen
Verbraucher finden Sie im Kapitel , Technische Daten*.

Ein eingebauter Uberspannungsschutz kann angeschlossene Gerate vor Beschadigungen
schitzen.

Die Steckdosenleiste kann (iber drehbare Halterungen festgeschraubt werden. Diese Kons-
truktion erlaubt es, die Steckdosenleiste nach vorne oder hinten in die gewiinschte Position
zu drehen.

Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenraumen montiert und betrieben wer-
den.

Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu befolgen. Lesen Sie
sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bewahren Sie diese auf bzw. geben Sie sie
an andere Benutzer der Steckdosenleiste weiter.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben fiihrt zur Beschadigung dieses Produktes, dartiber
hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das
gesamte Produkt darf nicht ge&ndert bzw. umgebaut werden!

Dieses Produkt erfiillt die gesetzlichen, nationalen und europaischen Anforderungen. Alle ent-
haltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.
Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

+ Steckdosenleiste

+ Montagematerial (4 Schrauben)
+ Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen [

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen Uber den Link www.conrad.com/ :
downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen
Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklarungen, Aufschriften

Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr fiir lhre Gesund-
heit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.

Dieses Symbol weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder
Bedienung hin.

Das ,Pfeil*-Symbol steht fiir spezielle Tipps und Bedienhinweise.

Das Produkt ist ausschlieflich zum Einsatz und der Verwendung in trockenen In-
nenraumen geeignet, es darf nicht feucht oder nass werden.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung!
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Sicherheitshinweise

Bei Schéden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verur-
@ sacht werden, erlischt die Gewahrleistung/Garantie! Fiir Folgeschéden iiber-
nehmen wir keine Haftung!

& Bei Sach- oder Personenschiden, die durch unsachgemaBe Handhabung
oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, iibernehmen
wir keine Haftung! In solchen Fallen erlischt die Gewahrleistung/Garantie!

a) Aligemein

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden ist das eigenméchtige Umbauen und/
oder Verandern des Produkts nicht gestattet. Offnen/Zerlegen Sie es nicht! Es
sind keinerlei von lhnen einzustellende oder zu wartende Teile im Inneren.

Wartungs-, Einstellungs- oder Reparaturarbeiten dirfen nur von einem Fach-
mann/Fachwerkstatt durchgefiihrt werden, die mit den damit verbundenen Ge-
fahren bzw. einschlagigen Vorschriften vertraut ist.

Das Produkt ist in Schutzklasse | aufgebaut. Es darf nur an einer Schutzkontakt-
Netzsteckdose angeschlossen und betrieben werden.

Die Netzsteckdose muss sich in der Nahe des Produkts befinden und leicht zu-
ganglich sein.

Das Produkt ist mit einem Beriihrungsschutz ausgestattet. Nur wenn beide Kon-
takte eines Netzsteckers in beide Offnungen gleichzeitig eingefiihrt werden, gibt
die integrierte Mechanik die Offnung der Steckerbuchse frei.

Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder kdn-
nen die Gefahren, die beim falschen Umgang mit elektrischen Geraten entstehen,
nicht erkennen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehdrt nicht in Kinderhénde. Platzieren Sie das
Produkt so, dass es von Kindern nicht erreicht werden kann.

.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses kann fiir Kinder
zu einem geféhrlichen Spielzeug werden.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch StoRe, Schidge oder dem Fall
aus bereits geringer Hohe wird es beschadigt.

b) Aufstellort

Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenrdumen betrieben wer-
den, es darf nicht feucht oder nass werden! Platzieren Sie das Produkt niemals
in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche, Badewanne 0.3. auf.
Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schiag!

Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder star-
ken Vibrationen ausgesetzt werden.

Wickeln Sie das Netzkabel bei Betrieb vollstandig ab. Das Netzkabel darf nicht
gequetscht oder durch scharfe Kanten beschadigt werden. Stellen Sie keine Ge-
gensténde auf das Netzkabel, treten Sie nicht darauf. Verlegen Sie das Netzkabel
s0, dass niemand darUber stolpern kann und dass der Netzstecker leicht zugéng-
lich ist. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen 0.4.

Der Betrieb in Umgebungen mit hohem Staubanteil, mit brennbaren Gasen,
Dampfen oder Lésungsmitteln ist nicht gestattet. Es besteht Explosions- und
Brandgefahr!

c) Bedienung und Betrieb

Das Produkt darf nie mit feuchten oder nassen Handen angefasst, bedient, ein-
oder ausgesteckt werden. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen
Schlag!

Verbinden Sie das Produkt niemals gleich dann mit der Stromversorgung, wenn
es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde (z.B. bei
Transport). Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umstanden das
Gerat zerstoren oder zu einem elektrischen Schlag fiihren! Lassen Sie das Pro-
dukt zuerst auf Zimmertemperatur kommen. Warten Sie, bis das Kondenswasser
verdunstet ist, dies kann einige Stunden dauern. Erst danach darf das Produkt mit
der Stromversorgung verbunden und in Betrieb genommen werden.

Ziehen Sie einen Netzstecker immer nur an der vorgesehenen Griffflache aus der
Steckdose, ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus einer Netzsteck-
dose heraus!

Uberlasten Sie die Steckdosenleiste nicht. Beachten Sie die max. zulassige Ge-
samt-Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher im Kapitel , Techni-
sche Daten®.

Nicht hintereinanderstecken! Dies kann zu einer Uberlastung der Steckdosenleis-
te fuhren! Es besteht Brandgefahr!

Stecken Sie den Schutzkontakt-Netzstecker der Steckdosenleiste direkt z.B.
in eine Wandsteckdose. SchlieBen Sie an der Steckdosenleiste keine weiteren
Steckdosenleisten an.

.



Nicht abgedeckt betreiben! Bei hoheren Anschlussleistungen erwarmt sich die
Steckdosenleiste und das Anschlusskabel, was beim Abdecken zu einer Uberhit-
zung und ggf. einem Brand fiihren kann!

Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschadigt ist (z.B. Gehéuse, Netzka-
bel, Netzschalter). Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall umweltgerecht.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr mdglich ist, wenn:
das Produkt sichtbare Beschadigungen aufweist

das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet (austretender Qualm bzw. Brandge-
ruch, hérbare Knistergerdusche, Verfarbungen am Produkt oder angrenzenden
Flachen)

das Produkt unter unguinstigen Verhéltnissen gelagert wurde
schwere Transportbeanspruchungen aufgetreten sind
Benutzen Sie das Produkt nur in gemaRigtem Klima, nicht in tropischem Klima.

Ziehen Sie den Netzstecker immer aus der Netzsteckdose, bevor Sie die Steck-
dosenleiste reinigen oder wenn Sie sie firr [angere Zeit nicht benutzen.

GielRen Sie nie Flissigkeiten Uber oder neben dem Produkt aus. Es besteht
hdchste Gefahr eines Brandes oder lebensgefahrlichen elektrischen Schlages.

Sollte dennoch Fliissigkeit ins Gerateinnere gelangt sein, schalten Sie sofort
die Netzsteckdose, an der die Steckdosenleiste angeschlossen ist, allpolig ab
(Sicherung/Sicherungsautomat/FI-Schutzschalter des zugehdrigen Stromkreises
abschalten). Ziehen Sie erst danach den Netzstecker der Steckdosenleiste aus
der Netzsteckdose und wenden Sie sich an eine Fachkraft. Betreiben Sie das
Produkt nicht mehr.

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des Ver-
bandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen und
Betriebsmittel zu beachten!

>

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beant-
wortet werden, so wenden Sie sich bitte an uns oder an einen anderen Fach-
mann.

Inbetriebnahme, Betrieb
& Lesen und beachten Sie unbedingt das Kapitel ,Sicherheitshinweise".

+ Falls gewiinscht, kann die Steckdosenleiste iber zwei drehbare Halterungen an den beiden
Enden festgeschraubt werden. Je Halterung sind zwei Schrauben zu verwenden.

Montieren Sie die Steckdosenleiste nur auf einer stabilen Flache, verwenden Sie
geeignete Schrauben und ggf. Diibel.

Achten Sie beim Bohren bzw. Festschrauben darauf, dass keine Kabel oder Leitun-
gen beschadigt werden.

Stecken Sie den Schutzkontakt-Netzstecker der Steckdosenleiste in eine ordnungsgeméafie
Schutzkontakt-Netzsteckdose (Wandsteckdose) ein.

Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand dariber stolpern kann.

Wenn die Steckdosenleiste nicht festgeschraubt wird, so schiitzen Sie wertvolle Oberflachen
mit einer geeigneten Unterlage vor Kratzspuren.

SchlieRen Sie die Verbraucher an den Steckdosen der Steckdosenleiste an.

Die Steckdosen werden iiber den groRen, roten Ein-/Ausschalter ein- bzw. ausgeschaltet (|
=ein, ,0“ = aus).

—

« Bei Ausldsen des Uberspannungsschutzes erlischt die griine Funktionsanzeige. In diesem
Fall sollten Sie die Steckdosenleiste gegen eine neue austauschen, damit Ihre Gerate wie-
der gegen Uberspannungen geschiitzt sind.

Im eingeschalteten Zustand wird eine Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter aktiviert.

Wartung und Pflege

Das Produkt ist fiir Sie wartungsfrei. Es sind keinerlei fiir Sie zu wartende Bestandteile im In-
neren des Produkts, dffnen/zerlegen Sie es deshalb niemals. Eine Wartung oder Reparatur
ist nur durch eine Fachkraft oder Fachwerkstatt zuldssig.

Vor einer Reinigung ist die Steckdosenleiste von der Netzspannung zu trennen. Ziehen Sie
den Schutzkontakt-Netzstecker aus der Netzsteckdose (Wandsteckdose) heraus. Trennen
Sie dann alle angeschlossenen Verbraucher von der Steckdosenleiste.

Zur Reinigung genigt ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.

Staub Iasst sich mit Hilfe eines langhaarigen, weichen und sauberen Pinsels und einem
Staubsauger leicht entfernen.

N

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol
oder andere chemische Ldsungen, da dadurch das Gehause angegriffen oder gar
die Funktion beeintrachtigt werden kann.

Entsorgung
Ei Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemaR den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Anschlussdaten ... 230 VIAC, 50 Hz
Gesamt-Anschlussleistung............ccveennee. 3680 W (16 A)
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen............... 6
Uberspannungsschutz..................evevvvvvvveee ja
ADIEItSTTOM......oece e 12 kA

Erhohter Berlihrungsschutz...........ccccvvenee. ja

Ein-/Ausschalter .............. ....ja, 2 polig (N/L)

KabEIYP......cooeveceeriiieee s HO5VV-F, 3G x 1,5 mm?
Kabellange........ccuevvevrrieriieieeeeiis 1,5m
Abmessungen (L X B X H)...cocovvvevrnirnnnnee 370 x 90 x 60 mm

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte
einschlieRlich Ubersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bediirfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch
auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE. *1296309_v4_0521_02_dm_m_3L
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Operating Instructions

6 Outlets rotating power strip with

surge protection
Item no. 1296309

Intended use

The power strip features 6 safety outlets to which appropriate devices can be connected. By the
illuminated on/off switch all outlets can be switched on or off simultaneously.

The power strip must be connected to a safety power socket outlet. See chapter “Technical
Data” for information on connection and the maximal permissible total power consumption of
all electrical loads connected.

The built-in surge protector can protect connected equipment from damage.

By means of the rotating mounting brackets the power strip can be fastened into place. This
design allows for the power strip to be turned forward or backward into the desired position.

This product is only to be installed and used indoors in dry conditions.

Always observe the safety instructions included in these operating instructions. Read the oper-
ating manual carefully; keep it in a safe place and/or pass it on to other users of the outlet strip.

Any use other than that described above could lead to damage to this product and involves risks
such as short circuits, fire, electric shock, etc. No part of the product may be modified or changed!

This product complies with the applicable national and European requirements. All names of
companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Package contents

+ Outlet strip

+ Mounting material (4 screws)
+ Operating instructions

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or
scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

[l

Explanation of symbols, inscriptions o]

The lightning symbol inside a triangle is a warning to inform you of potential risks of
personal injury, such as electric shock.

This symbol indicates specific risks associated with handling, operation or use.

The “arrow” symbol indicates special tips and operating information.

The product is only intended to be installed and used in dry, indoor rooms; it must
not get damp or wet.

e D[ B

Observe the operating instructions!

Safety Instructions

Damage due to not following these operating instructions will void the war-
@ ranty! We do not assume any liability for any resulting damage!

We do not assume any liability for material and personal damage caused by
& improper use or non-compliance with the safety instructions! In such cases,
the warranty will be null and void!

a) General

The unauthorised conversion and/or modification of the product is not permitted
for safety and approval reasons. Do not open/disassemble! Contains no custom-
er-serviceable parts.
Maintenance, adjustment or repair work may only be carried out by an expert/
authorised service centre, which is familiar with the hazards involved and the
relevant regulations.

The product is designed according to protection class I. It may only be used when
connected to an earthed mains socket.

The electrical outlet must be located in direct proximity to the product and easily
accessible.

The product is equipped with a protection against accidental contact. An inte-
grated mechanism will release the holes of the receptacle only, if the two prongs
of a power plug are inserted into the two holes at once.

.

Take special caution when children are around. Children cannot recognize the
danger arising from the incorrect use of electrical devices. There is a risk of a
life-threatening electric shock!

The product is not a toy and must be kept out of the reach of children. Position the
product so it is out of the reach of children.

Do not carelessly leave the packaging material lying around since this may be-
come a dangerous toy for children.

Handle the product with care; it may be damaged by impacts, blows, or accidental
falls, even from a low height.

b) Installation location

The product may be used in dry, enclosed indoor areas only; it must not get damp
or wet! Never set up the product in the direct vicinity of a bathroom, shower,
bathtub or similar. There is a risk of a life-threatening electric shock!

The product must not be exposed to extreme temperatures, direct sunlight or
strong vibrations.

Completely unwind the mains cable during use. The power cable must not be
pinched or damaged by contact with sharp edges. Do not place any objects on
the cable, and do not allow it to become kinked. Install the cable where no one can
stumble over it and the plug is easily accessible. Do not install the mains cable
under carpets or the like.

Do not operate the device in environments where there are high levels of dust,
flammable gases, vapours or solvents. There is a danger of fire and explosion!

c) Handling and use

Never touch, operate, plug in or unplug the product with damp or wet hands.
There is a risk of a life-threatening electric shock!

Never connect the product to the power supply immediately after it has been
transferred from a cold room into a warm one (e.g., during transport). The conden-
sation that develops in such cases could damage the device or cause an electric
shock! Allow the product to reach room temperature. Wait until the condensation
has evaporated. This might take several hours. Only after this should the product
be plugged into the power supply and put into use.

Always pull a mains plug on the gripping surface intended for this purpose. Never
unplug the mains plug from a mains socket by pulling the cable!

.

Do not overload the outlet strip. Observe the maximal permissible total power
consumption of all electrical loads connected as per chapter “Technical Data”.

Do not connect in series! This can lead to an overloading of the outlet strip! There
is a risk of fire!

Plug the earthed mains plug of the outlet strip directly, e.g., into a wall socket. Do
not connect other outlet strips to this outlet strip.



a fire if covered!
Current-free only when the plug is withdrawn!

Do not use the product when it is damaged (e.g., housing, mains cable, mains
switch). There is a risk of a life-threatening electric shock!

In this case, dispose of the product in an environmentally correct manner.
Safe operation can no longer be assumed if:
the product shows visible signs of damage

the product does not work at all or works poorly (leaking smoke or a smell of
burning, audible cracking noises, discolouration to the product or the adjacent
surfaces)

the product was stored under unfavourable conditions

it was exposed to heavy loads during transport

Use the product only in a temperate climate, never in a tropical climate.

Always pull the mains plug out of the mains socket before cleaning the power strip
or when the device will not be in use for a long time.

Never pour any liquids above or next to the product. You run the risk of causing a
fire or a fatal electric shock.

+ Do not operate while it is covered! At higher connected loads, the outlet strip and
& the connecting cable become warm, which can lead to overheating and potentially

However, if any liquid has entered the device, immediately disconnect the power
from the socket where the power strip is plugged in (turn off the fuse / circuit
breaker / residual current operated circuit breaker of the associated circuits). Only
then can you unplug the mains plug of the outlet strip from the mains socket and
contact a specialist. Do not use the product any longer.

+ In commercial institutions, the accident prevention regulations of the Employer’s
Liability Insurance Association for Electrical Systems and Operating Facilities are
to be observed!

If you have any questions that are not answered in these operating instructions,
please contact our technical department or another specialist.

Getting started, use
& Read and follow the chapter “Safety instructions” carefully.

« If required you can fasten the power strip at both ends using the two rotating mounting
brackets. Two screws are provided for each bracket.
Install the power strip only on a solid surface using suitable screws and wall plugs,
& if necessary.
Make certain when drilling and tightening the screws that no cables or pipes are
damaged.
Plug the earthed mains plug of the power strip into a regular earthed mains socket (wall
socket).
Place the cables in such a way that nobody can trip over them.
If you do not bolt the power strip in place, protect valuable surfaces against scratches by
using a suitable pad.
Connect the devices to the outlets of the power strip.
The outlets are turned on or off by pressing the large, red on/off switch (“I= on, “O = off).
——> When the adapter is switched on, a control light in the on/off switch is activated.
+ When the surge protection is triggered, the green function display goes dark. In this case you
should replace the power strip against a new one, so that your devices are protected again
against overvoltage.

Maintenance and care

+ The product does not require maintenance. The product contains no parts that require ser-
vicing. Therefore, do not open/dismantle it. Maintenance or repair may only be performed by
qualified personnel or a specialised repair shop.

Switch off the outlet strip and disconnect it from the mains voltage before cleaning. Discon-

nect the earthed mains plug from the mains socket (wall socket). Also disconnect all con-
nected loads from the outlet strip.

To clean the product, a clean, dry and soft cloth is sufficient.

+ Dust can be easily removed using a clean, soft and long-bristled brush and a vacuum clean-
er.

N

Do not use abrasive cleaning agents, cleaning alcohol or other chemical solutions,
since these could damage the casing or even impair operation.

Disposal
Ei Please dispose of the product at the end of its life cycle according to the applicable
statutory requirements.

Technical data

POWET SUPPIY ..o 230 VIAC, 50 Hz
Total pOWer rating .........coceveereereerieneeneinininns 3680 W (16 A)
Number of earthed sockets ... 6

Surge protection ... yes

Leakage current..........ccocveecrerirerniereenenns 12 kA

Enhanced protection against

accidental contact...........ccvvreivieiiiinninas yes

Onl/off switch yes, 2-pole (N/L)
Cable type ..... HO5VV-F, 3G x 1.5 mm?
Cable [ength ... 1.5m
Dimensions (L X W X H) ...coovvevvniiciniieis 370 x 90 x 60 mm

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). All rights
including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data
processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication
represents the technical status at the time of printing.

*1296309_v4_0521_02_dm_m_3L

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.




Cce

A
D
- renkforce

@ Gebruiksaanwijzing

Overspanningsheveiligde multistekkerdoos,

6voudig, draaibaar
Bestelnr. 1296309

Beoogd gebruik

De multistekkerdoos biedt 6 geaarde stopcontacten, waarop overeenkomstige verbruikers
kunnen worden aangesloten. Alle stopcontacten kunnen via een verlichte aan-/uitschakelaar
gelijktijdig worden in-/uitgeschakeld.

De multistekkerdoos dient op een geaard stopcontact te worden aangesloten. De aansluitge-
gevens en het maximaal toegestane totale aansluitvermogen van alle aangesloten verbruikers
vindt u in de paragraaf , Technische gegevens”.

De ingebouwde overspanningsbeveiliging kan aangesloten apparatuur beschermen tegen
beschadigingen.

De multistekkerdoos kan via draaibare houders worden vastgeschroefd. Door deze constructie
kan de multistekkerdoos naar wens naar voren of naar achteren worden gedraaid.

Monteer en gebruik het product uitsluitend in droge, gesloten ruimtes binnenshuis.

Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op. Lees de gebruiks-
aanwijzing aandachtig door, bewaar deze of geef deze aan andere gebruikers van de multi-
stekkerdoos.

Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het samen-
gestelde product dient niet aangepast resp. omgebouwd te worden!

Dit product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke eisen. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rech-
ten voorbehouden.

Omvang van de levering
+ Multistekkerdoos

+ Montagemateriaal (4 schroeven)
+ Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/ : .
downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de

website. E 1

Verklaring van pictogrammen, opschriften

Het pictogram met de bliksemschicht wordt gebruikt als er gevaar bestaat voor uw
gezondheid, bijv. door een elektrische schok.

Dit pictogram wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, het gebruik en de bedie-
ning.

Het ,pijl“-pictogram wijst op speciale tips en gebruiksaanwijzingen.

Het product is uitsluitend geschikt voor toepassing en gebruik in droge ruimtes bin-
nenshuis. Het mag niet vochtig of nat worden.

Neem de gebruiksaanwijzing in acht!

D

Veiligheidsvoorschriften

Bij schade veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze ge-
& bruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade
zijn wij niet aansprakelijk!
& Bij materiéle schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig ge-
bruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aanspra-
kelijk! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!

a) Algemeen

Om veiligheids- en keuringsredenen is het eigenmachtig ombouwen en/of veran-
deren van het product niet toegestaan. Open/demonteer het apparaat niet! Er be-
vinden zich geen onderdelen in het product die door u onderhouden of ingesteld
moeten worden.

Onderhouds-, instellings- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
een vakman/speciaalzaak worden doorgevoerd die met de daarmee verbonden
risico’s resp. relevante voorschriften bekend is.

Het product is opgebouwd in veiligheidsklasse . Het mag alleen op een geaard
stopcontact worden aangesloten en gebruikt.

Er moet zich in de buurt van het product een gemakkelijk toegankelijk stopcontact
bevinden.

Het product is uitgerust met aanraakbeveiliging. Alleen wanneer beide contacten
van een stekker tegelijkertijd in beide openingen worden gestoken, opent het ge-
integreerde mechanisme de opening van het stopcontact.

.

Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de
gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze
gebruikt worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen. Plaats het
product zodanig dat kinderen er niet bij kunnen.

Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen, dit kan voor kinderen ge-
vaarlijk speelgoed zijn.

Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.

b) Plaats van opstelling

Het product mag uitsluitend in droge, afgesloten binnenruimtes worden gebruikt;
het mag niet vochtig of nat worden! Plaats het product nooit in de directe omge-
ving van een bad, een douche, badkuip o.i.d. Er bestaat levensgevaar door een
elektrische schok!

Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of sterke
trillingen.

Wikkel het netsnoer tijdens de werking geheel af. Het netsnoer mag niet worden
afgekneld of door scherpe randen beschadigd raken. Plaats geen voorwerpen op
het netsnoer, trap er niet op. Leg het netsnoer zo dat niemand erover kan strui-
kelen en de netstekker gemakkelijk toegankelijk is. Leg het netsnoer niet onder
vloerkleden e.d.

Het gebruik van het product in omgevingen met veel stof, met brandbare gassen,
dampen of oplosmiddelen is niet toegestaan. Er bestaat explosie- en brandge-
vaar!

c) Bediening en werking

Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u het product bedient, in het stopcontact
steekt of eruit haalt. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

Sluit het product nooit direct aan op de voeding wanneer het van een koude
ruimte naar een warme ruimte is gebracht (bijv. bij transport). Het condenswater
dat daarbij ontstaat, kan onder omstandigheden leiden tot onherstelbare schade
aan het apparaat of tot een elektrische schok! Laat het product eerst op kamer-
temperatuur komen. Wacht tot het condenswater verdampt is, dit kan meerdere
uren duren. Daarna pas het product op de voeding aansluiten en in bedrijf nemen.
Trek de netstekker altijd uitsluitend aan de daarvoor bestemde greep uit de con-
tactdoos, trek de netstekker nooit aan het snoer uit het stopcontact!

Schakel de multistekkerdoos niet in cascade. Raadpleeg het maximaal toege-
stane totale aansluitvermogen van alle aangesloten apparatuur in de paragraaf
,Technische gegevens".

Niet in serie schakelen! Dit kan tot overbelasting van de multistekkerdoos leiden!
Er bestaat brandgevaar!

Steek de geaarde netstekker van de stekkerdoos direct bijv. in een wandstopcon-
tact. Sluit op de multistekkerdoos niet nog meer multistekkerdozen aan.

.



Niet afgedekt gebruiken! Bij hogere aansluitvermogens worden de multistekker-
doos en de aansluitkabel warm, wat bij afdekking kan resulteren in oververhitting
en eventueel tot brand kan leiden!

Spanningsloos alleen bij ontkoppelde stekker!

Gebruik het product niet wanneer het beschadigd is (bijv. behuizing, netsnoer,
netschakelaar). Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

Voer het product in dit geval milieuvriendelijk af.

Het is aan te nemen dat een veilige werking niet meer mogelijk is als:

- het product zichtbare beschadigingen vertoont

- het product niet of niet langer correct werkt (vrijkomende rook resp. brandlucht,
hoorbaar knispert, verkleuring van het product of aangrenzende viakken)

- het product onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen
- het apparaat aan zware transportbelastingen onderhevig is geweest

Gebruik het product uitsluitend in een gematigd klimaat, niet in een tropisch kli-
maat.

Trek de netstekker altijd uit het stopcontact voordat u de multistekkerdoos
schoonmaakt, bij onweer of als u hem langere tijd niet gebruikt.

Giet nooit vloeistoffen op of naast het product. Dit kan tot brand of een levensge-
vaarlijke elektrische schok leiden.

Mocht er toch nog vloeistof in het binnenste van het apparaat komen, schakel
dan onmiddellijk het stopcontact waarop de stekkerdoos is aangesloten, op alle
polen uit (zekering/zekeringsautomaat/Fl-aardlekschakelaar van de betreffende
stroomgroep uitschakelen). Trek daarna pas de netstekker van de multistek-
kerdoos uit het stopcontact en neem contact op met een vakman. Gebruik het
product niet meer.

In commerciéle inrichtingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongeval-
len van de beroepsverenigingen voor elektrotechnische installaties en bedrijfs-
middelen worden nageleefd!

Mocht u vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord,
neem dan contact met ons of een andere vakman op.
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Ingebruikname, gebruik
Lees onherroepelijk de paragraaf ,Veiligheidsvoorschriften” en houd hier rekening

AN =

+ De multistekkerdoos kan naar wens via twee draaibare houders aan de beide einden worden
vastgeschroefd. Gebruik twee schroeven per houder.

Bevestig de multistekkerdoos alleen op een stevig viak, gebruik passende schroe-
ven en eventueel pluggen.

Zorg er bij het boren resp. het vastschroeven voor geen kabels of leidingen te be-
schadigen.

Steek de geaarde netstekker van de multistekkerdoos in een correct geaard stopcontact
(wandstopcontact).

Leg het snoer zo neer dat niemand erover kan struikelen.

Wanneer de multistekkerdoos niet wordt vastgeschroefd, bescherm dan uw waardevolle
oppervlakken met een geschikte onderlegger tegen krassen.

Sluit een verbruiker aan op het stopcontact van de multistekkerdoos.

De stopcontacten worden via de grote, rode aan-/uitschakelaar in- resp. uitgeschakeld (,I*=
aan, ,0" = uit).

—— Iningeschakelde toestand gaat een controlelampje in de aan-/uitschakelaar bran-
den.

+ Wanneer de overspanningsbeveiliging wordt gedeactiveerd, gaat de groene functieaandui-
ding uit. U moet dan de multistekkerdoos vervangen, zodat uw apparatuur opnieuw beveiligd
is tegen overspanning.

Onderhoud en service

Het product is voor u onderhoudsvrij. In het product bevinden zich geen onderdelen die
door u onderhouden dienen te worden; open/demonteer het daarom nooit. Onderhoud of
reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde
werkplaats.

Ontkoppel de multistekkerdoos van de netspanning alvorens deze schoon te maken. Haal
de geaarde netstekker uit het stopcontact (wandstopcontact). Koppel dan alle aangesloten
verbruikers los van de multistekkerdoos.

Voor het schoonmaken is een droge, zachte en schone doek voldoende.

Stof kan eenvoudig worden verwijderd met een langharige, zachte en schone kwast en een

stofzuiger.
Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of
andere chemische oplossingen, aangezien die de behuizing kunnen aantasten of
de goede werking kunnen schaden.

Verwijdering
Ei Als het product niet meer werkt, dient u het volgens de geldende wettelijke bepalin-
gen voor afvalverwerking in te leveren.

Technische gegevens

AanSIUItGEJEVENS .......oourvrrieiiriinae 230 VIAC, 50 Hz

Totaal aansluitvermogen...........cocvuereeeenenne 3680 W (16 A)

Aantal geaarde stopcontacten............c.c...... 6
Overspanningsbeveiliging ... ja
LeKSIroom.........oovererrrirreenseeeeecses 12 kA

Verhoogde contactbescherming.................. ja
Aan-/uitschakelaar.............coovenininininnnne ja, 2-polig (N/L)
SNOBIYPE ..evveee s HO5VV-F, 3G x 1,5 mm?
Snoerlengte ... 1,5m

Afmetingen (L X B X H)..oooovvvvireirieiiciinne 370 x 90 x 60 mm
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