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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

Metallschloss 
metal lock

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Bodengleiter 
bottom feet

Zahlenschloss 
combination lock

Stoßkantenschutz 
rim protection

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS
Innenmaße 465 x 360 x 210 mm  |  Außenmaße 500 x 430 x 225 mm  
Volumen 35 l  |  Gewicht 5,2 kg  |  Zuladung 30 kg  |  mögliche 
Ausstattung pockets (P), loops (L), MODUL (M)  |  Farbe schwarz  |  
Material ABS
internal dimensions 18.3 x 14.2 x 8.3 inch  |  external dimensions 
19.7 x 16.9 x 8.9 inch  |  volume 35 l  |  weight 11.5 lbs
max.load 66.1 lbs  |  possible configuration pockets (P), loops (L), 
MODUL (M)  |  colour black  |  material ABS 

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
120.03/P  flex pockets (37 tool pockets)
120.03/M  flex MODUL (9 Module)
120.03/L  flex loops (111 tool loops)

Werkzeugkoffer aus robustem ABS-Material
Der flex bietet viel Platz und eine flexible 
Innenausstattung.
Dank des robusten Aluminiumrahmens mit 
Stoßkantenschutz und den vier stabilen Bodenfüßen 
bleibt jegliches Werkzeug im Koffer gut geschützt. 

Tool case made of robust 
ABS-material
The flex offers plenty of storage 
space and a flexible interior. 
Thanks to the robust aluminium 
frame with rim protection and 
the four stable ground feet all 
tools in the case remain well 
protected.


