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ergonomischer Griff 
ergonomic handle

leichtgängiger Verschluss 
smooth latch

Alu-Trennsteg-System 
aluminium divider system

Clipsystem 
clip system

autom. Druckausgleichsventil  
auto air pressure compensation valve 

Eigentumskennzeichnung möglich 
name plate possible 

SPEZIFIKATIONEN  |  SPECIFICATIONS

Innenmaße 329 x 233 x 150 mm  |  Außenmaße 364 x 295 x 170 mm  
Volumen 12 l  |  Gewicht 2,9 kg  |  Zuladung 20 kg  
mögliche Ausstattung loops (L)  |  Farbe schwarz  |  Material PP 

internal dimensions 12.9 x 9.2 x 5.9 inch  |  external dimensions 
14.3 x 11.6 x 6.7 inch  |  volume 12 l  |  weight 6.4 lbs
max. load 44.1 lbs  |  possible configuration loops (L)  |  colour 
black  |  material PP

ARTIKEL-NR.  |  ITEM NO.
117.16/L  JET 3000 (32 tool loops)

Ein Werkzeugkoffer für die ganz harten Jungs!
Im Inneren des Koffers befinden sich Werkzeugtafeln mit 
elastischen Werkzeughalteschlaufen. Die Bodenschale ist 
individuell anpassbar durch das Alu-Trennsteg-System.
Durch den im Lieferumfang enthaltenen Schultergurt wird 
das Tragen denkbar einfach.

A tool case for tough guys!
Inside the case you have 
tool boards with elastic tool 
loops. The bottom tray can 
be individually adjusted  
using the aluminium divider 
system.
Carrying is made easy with 
the included shoulder strap. 


