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Magnetkontakt NO/NC
Magnetic contact NO/NC
Contact magnétique NO/NC
Magnetisch contact NO/NC
Contatto magnetico NO/NC
Czujka magnetyczna NO/NC

- Reedschalter

B Reedschalter

Technische Daten: Nennspannung:
12 V/DC - Schaltstrom: max. 250 mA -
Kontaktwiderstand: 200 mQ -
Isolationswiderstand: 100 M<Q -
Schaltabstand: 10 mm -

Abm. (BxHxT): 15 x 55 x 13 mm
Packungsinhalt: Magnetkontakt -
Magnet

B Interrupteur a lame souple

Données techniques : Tension
nominale : 12 V/CC - Courant
commuté : 250 mA maxi -
Résistance de contact : 200 mQ -
Résistance d’isolement : 100 MQ -
Distance de commutation : 10 mm -
Dim. (LxHxP):15x55x 13 mm
Contenu du paquet : Contact
magnétique - Aimant

n Interruttore Reed

Dati tecnici: Tensione nominale:
12 V/CC - Corrente di
commutazione: max. 250 mA -
Resistenza di contatto: 200 m<Q -
Resistenza di isolamento: 100 MQ -
Distanza di azionamento: 10 mm -
Dim. (LxAxP): 16 x 55 x 13 mm
La confezione contiene: Contatto
magnetico - Magnete

sygonix®

distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
D-92240 Hirschau

(I3} Reed switch

Technical data: Rated voltage:

12 V/DC - Switching current:

max. 250 mA - Contact resistance:
200 mQ - Insulation resistance:

100 MQ - Actuating distance: 10 mm -
Dim. (W x H x D): 15 x 55 x 13 mm
Package content: Magnetic contact -
Magnet

Reed-contact

Technische Gegevens: Nominale
spanning: 12 V/DC - Schakelstroom:
max. 250 mA - Contactweerstand:
200 mQ - Isolatieweerstand:

100 MQ - Schakelafstand: 10 mm -
Afm. (B x Hx D): 156 x 55 x 13 mm
Pakketinhoud: Magnetisch contact -
Magneet

*]l Kontaktron

Dane techniczne: Napigcie
znamionowe: 12 V/DC - Prad
przetaczania: maks. 250 mA -
Rezystancja styku: 200 mQ -
Rezystancja izolacji: 100 MQ -
Dystans wzbudzania: 10 mm - Wym.
(szer. x wys. x gt.): 15 x 55 x 13 mm
Zawartos¢ opakowania: Czujka

magnetyczna - Magnes
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