Bedienungsanleitung: Eco-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RC EL1 1001

SICHERHEIT

BestimmungsgemafBe Verwendung

Die Funkschalt-Steckdosenleiste dient zum Ein- und Ausschalten von Lampen und Elektrogeréten Jede weitere

Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemag. Fiir Schéden aufgrund nicht bestimmungsgemaBer Verwendung

tibernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollstandig durch, bevor Sie die Gerate benutzen. Bewahren Sie die

Bedienungsanleitung auf. Falls Sie die Gerate weitergeben, geben Sie die Bedienungsanleitung mit.

Grundlegende Sicherheitshinweise
Keine Verbraucher anschlieBen, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brande (z.B. Biigeleisen) oder andere
Schdden ausldsen kann.

« Nicht hintereinander stecken.

- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

« Nurfiir den Gebrauch in geschlossenen Raumen geeignet.

- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nahe des angeschlossenen Produktes angebracht, leicht zugénglich
istund das Produkt nicht abgedeckt betrieben wird.

Batterlen miissen mit besonderer Vorsicht behandelt werden.
« Explosionsgefahr! Nicht wieder aufladbare Batterien nicht versuchen aufzuladen.

- Batterien nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen.

- Batteriesaure, die aus einer Batterie austritt, kann zu Hautreizungen fiihren. Bei Kontakt die Fliissigkeit mit viel
Wasser abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die Augen gelangt, Augen nicht reiben, sondern sofort griindlich mit
Wasser ausspiilen und unverziiglich einen Arzt aufsuchen.

ENTSORGUNG
Elektrogerate umweltgerecht entsorgen!
Elektrogerate gehdren nicht in den Hausmiill. Gem&B Européischer Richtlinie 2012/19/EG iiber Elektro- und
Elektronikaltgerate miissen verbrauchte Elektrogeréte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden. Mdglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geréts erfahren
Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Umweltschéden durch falsche Entsorgung der Batterien!
Batterien gehdren nicht in den Hausmiill. Sie kdnnen giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der
Sondermiillbehandlung. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.
GERATE

Lieferumfang
1xRCR ELT 3726 Funkschalt-Steckdosenleiste, 1 x RCT BM1 AAA 4-Kanal Fernbedienung mit Master on/off,
2 x Batterie Typ AAA, 1 x Bedienungsanleitung

GERATEUBERSICHT @ Tasten Kanal 1* © Funktionsleuchte
@ Netzleitung mit Stecker © Tasten Kanal 2% © Tasten OFF (A,B,(,D)
@ Funkschalt-Steckdosenleiste * (Learn, On/Off, Funktionsleuchte) D) Tasten Master ON/OFF (alle schalten)
© Steckdosen Permanent @ Steckdosen On/0ff 1 @ Tasten ON (A,B,C,D)
@ Steckdosen On/0ff 2 @ Batteriefach

Gerdte vorbereiten

Hinweis: Die Steckdosenleiste immer direkt in die Wandsteckdose stecken.

Batterie in Fernbedienung einsetzen

Vorsicht! Achten Sie auf die richtige Polung der Batterie. Eine falsch eingelegte Batterie kann Schéden verursachen.

Zuweisung einer Taste der Fernbedienung (A, B, C oder D) zu einem Kanal der Steckdosenleiste

(1 oder 2)

1. Driicken Sie die “Learn“-Taste fiir den gewiinschten Kanal an der Steckdosenleiste fiir ca. 3 Sekunden und lassen
diesen wieder los. Die Funktionsleuchte des entsprechenden Kanals blinkt nun fiir ca. 30 Sekunden (Lernmodus).

2. Driicken Sie wahrend des Blinkens (Lernmodus) die ON-Taste A der Fernbedienung, um die Taste A dem
entsprechenden Kanal zuzuordnen.

3. Sobald die Steckdosenleiste vom Sender den giiltigen Tastencode erhalten hat, leuchtet die Funktionsleuchte des
entsprechenden Kanals dauerhaft auf um anzuzeigen, dass der Lernvorgang erfolgreich war.

Hinweis: Ohne erfolgreichen Lernvorgang wird der Lernmodus nach ca. 30 Sekunden abgebrochen und die
Funktionsleuchte ausgeschaltet.

4. Nach erfolgreichem Lernvorgang ist die Steckdosenleiste betriebsbereit. Sie konnen nun Gerate in die
entsprechenden Steckdosen einstecken und mit der Fernbedienung ein- und ausschalten (max. Wattangabe
beachten). Die Funktionsleuchte des entsprechenden Kanals signalisiert dabei den Schaltzustand des Kanals.

5. Um weitere Kandle oder Steckdosenleisten zuzuordnen, ist Schritt 1- 4 mit den gewiinschten Tasten
(A, B, Coder D) zu wiederholen.

H|nwe|se
Mit Driicken der Taste “Master ON“ oder “Master OFF” kdnnen Sie alle vier Tastencodes (A bis D) gleichzeitig
ansteuern.

Alle zugewiesenen Empfangskanle werden gemeinsam geschaltet.

+ Zugeordnete Tastencodes bleiben dauerhaft gespeichert, auch wenn die Steckdosenleiste nicht am Netz
angeschlossen ist.

« Um Storungen des Systems auszuschlieBen, stehen fiir die Fernbedienungen mehr als 16 Mio. zuféllig gewéhlte
Codierungen zur Verfiigung.

Bitte beachten!

Einem Schaltkanal kdnnen bis zu 8 unterschiedliche Tastencodes zugeordnet werden. Wird ein neunter Tastencode

zugeordnet, so wird der dlteste (zuerst zugeordnete) Tastencode automatisch iiberschrieben und somit geldscht.

LGSCHEN VON TASTENCODE ZUWEISUNGEN
Alle Tastencodes eines Kanals loschen:
Driicken Sie die “Learn”-Taste des entsprechenden Kanals langer als 6 Sekunden. Die zughdrige Funktionsleuchte
blinkt fiir ca. 3 Sekunden schnell auf und alle zugeordneten Tastencodes dieses Kanals werden geldscht.
Danach erlischt die Funktionsleuchte und dem Kanal kdnnen neue Tastencodes zugeordnet werden.
Einen einzelnen Tastencode eines Kanals l6schen:
1. Driicken Sie die “Learn”-Taste fiir den gewiinschten Kanal an der Steckdosenleiste fiir ca. 3 Sekunden und lassen
diesen wieder los. Die Funktionsleuchte des entsprechenden Kanals blinkt nun fiir ca. 30 Sekunden (Lernmodus).
2. Driicken Sie wahrend des Blinkens (Lernmodus) die zu ldschende OFF-Taste der Fernbedienung, um diesen
Tastencode aus dem entsprechenden Kanal zu Idschen. Das Loschen wird mit schnellem Blinken fiir
ca. 3 Sekunden quittiert.
Hinweis: Der Kanal bleibt anschlieBend weiterhin im Lernmodus und wird nach ca. 30 Sekunden abgebrochen.
Manuelles Schalten
Durch betétigen der On/Off-Taste an der Steckdosenleiste kann der jeweilige Kanal manuell ein- bzw ausgeschal-
tet werden. Die Funktionsleuchte des entsprechenden Kanals signalisiert dabei den Schaltzustand des Kanals.
REINIGUNG
Achtung! Gefahr durch elektrischen Schlag.
Vor dem Reinigen das Gerat vom Stromnetz nehmen.
Reinigen Sie das Gerdt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
Stellen Sie vor der néchsten Verwendung sicher, dass das Gerét vollsténdig getrocknet ist.

WARTUNG
Uberpriifen Sie in regelmadBigen Absténden die Batterie auf Schaden.

TECHNISCHE DATEN

Fernbedienung Allgemein

Stromversorgung: 2x AAA Batterie, 1,5V Reichweite: max.25m
Steckdosenleiste Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
Stromversorgung: 230V~ Umgebungstemperatur: 0 °his 35°C
Schaltleistung: max. 3500 W/16 A Lagertemperatur: -40°his 70 °C
EG-konform C € Schutzart: IP20

Konformitétserklarung
In Ubereinstimmung mit folgenden Européischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht:

1999/5/EG R&TTE-Richtlinie; 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie;
2004/108/EG EMV-Richtlinie; 2011/65/EU (RoHS )

Die Konformitatserklarung ist unter folgendem Link hinterlegt:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760626.pdf

Operating Instructions: Eco-Line wireless-controlled outlet strip RC EL1 1001

SAFETY

Intended Use

The remote-controlled outlet strip is used for switching lamps and electrical devices on and off. Any other use is

considered improper use. The manufacturer does not assume any liability for damages resulting from improper use.

Instructions For Use

Read these instructions completely before using the device. Keep the instructions.

If you pass on the device to someone else, include the instructions.

Basu safety instructions
Do not connect any consumers that, when switched on without supervision, may cause fires (e.g. irons) or can
cause other damage.

« Do not plug in consumers in sequence.

« Only disconnect from the voltage if the plug is disconnected.

« Onlysuitable for use in enclosed areas.

« Make sure the outlet is installed near the connected product, is easily accessible and the product is not operated
when covered.

Batteries must be handled with particular care.

- Risk of explosion! Do not try to recharge non-rechargeable batteries.

- Do not throw batteries into fire or subject them to high temperatures.

- Battery acid that escapes from a battery can result in skin irritation. If you come into contact with the fluid, rinse
thoroughly with water. If the fluid gets into the eyes, do not rub them; instead, immediately rinse them with
water and contact a physician.

DISPOSAL
E Dispose of electrical devices in an environmentally-compatible manner!
waste electrical and electronic equipment, used electrical equipment must be collected separately and
reused or recycled in an environmentally responsible manner. Please contact your local authorities for

available disposal options for your worn-out device.

Improper disposal of batteries leads to environmental damage!

Batteries do not belong in the household garbage. They may contain toxic heavy metals and must be

DEVICES

Scope of Delivery
1xRCR ELT 3726 remote-controlled outlet strip,
1xRCT BM1 AAA 4-channel remote control with master on/off,
2x AAA batteries,

Do not dispose of electrical devices with household rubbish. In accordance with Directive 2012/19/ECon
: g: treated as hazardous waste. Please take your used batteries to a community collection centre.
1xoperating instructions

DEVICE OVERVIEW @ Channel 1buttons * © Function light
@ Power cable with plug © Channel 2 buttons * © OFF buttons (A,B,(,D)
@ Remote control outlet strip * (learn, on/off, function light)  @® Master ON/OFF buttons (switch all on/off)
© Permanent outlets @ Outlets on/off 1 @ ON buttons (A,8,(,D)
@ Outlets on/off2 @ Battery compartment
Preparing devices

Note: Always plug the outlet strip directly into the wall outlet.

Installing the batteries in the remote control

Caution! Make sure the poles on the batteries are in the correct position. Incorrectly installed batteries can lead to

damage.

Assigning the remote control buttons (A, B, C, D) to a channel on the outlet strip (1 or 2)

1. Press the “Learn” button for the desired channel on the outlet strip for approx. 3 seconds and then release it.
The function light for the corresponding channel will blink for approx. 30 seconds (learn mode).

2. While the light is blinking (learn mode), press ON button A on the remote control in order to assign button A to
the corresponding channel.

3. Assoon as the outlet strip has received the valid button code from the transmitter, the function light for the
corresponding channel will illuminate continuously to indicate that the learning process was successful.

Note: If the learning processing is not successful, learn mode will be cancelled after approx. 30 seconds and the
function light will go out.

4. Afterasuccessful learning process, the outlet strip is ready to use. You can now plug in devices into the
corresponding outlets and switch them on and off using the remote control (pay attention to the max. wattage).
The function light on the corresponding channel signalizes the switching status of the channel.

5. Toassign further channels or outlet strips, repeat Steps 1-4 with the desired buttons (A, B, C, D).

Instructions:

« By pressing the “Master ON” or “Master OFF” buttons, you can control all four button codes (A through D)
simultaneously.

All assigned receiving channels will be switched on or off together.

« Assigned button codes are stored permanently, even if the outlet strip is not connected to the mains.

+ Inorder to exclude system faults, more than 16 million randomly selected codes are available for the remote
control.

Please note! Up to 8 different button codes can be assigned to one switching channel. If a ninth code is assigned,

the oldest (first assigned) button code will be automatically overwritten and thus deleted.

DELETING BUTTON CODE ASSIGNMENTS

Delete all button codes for a channel:

Press the “Learn” button for the corresponding channel for more than 6 seconds. The corresponding function light
will blink quickly for approx. 3 seconds and all assigned button codes for this channel will be deleted. Then the
function light will go out and the new button codes can be assigned to the channel.

Delete a single button code from a channel:

1. Press the “Learn” button for the desired channel on the outlet strip for approx. 3 seconds and then release it.
The function light for the corresponding channel will blink for approx. 30 seconds (learn mode).

2. While the light is blinking (learn mode), press the OFF button to be deleted on the remote control to delete this
button code from the corresponding channel. The deletion will be confirmed by the light blinking quickly for
approx. 3 seconds.

Note: The channel will remain in learn mode, which will be cancelled after approx. 30 seconds.

Manual control

By pressing the On/0ff button on the outlet strip, the respective channel can be manually switched on and off.

The function light on the corresponding channel signalizes the switching status of the channel.

CLEANING

Attention! Risk of electric shock.

Disconnect the device from the power grid prior to cleaning.
Clean the device with a soft, slightly damp cloth and mild cleaning agent.
Prior to the next use, ensure the device is completely dry.

MAINTENANCE
Check the batteries for damage at regular intervals.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Remote control General

Power supply: 2x AAA batteries, 1.5V Range: max.25m

Power Strip Operating frequency: 433.92 MHz

Power supply: 230V~ Ambient temperature: 0°t035°C

Contact rating: max. 3500 W/16 A Storage temperature: -40°t070°C
Protection class: IP20

EC-compliant C €

Conformity declaration
The CE marking was attached in compliance with the following European directives:

1999/5/EG R&TTE Directive;

2006/95/EG Low Voltage Directive;

2004/108/EG EMC Directive;

2011/65/EU (RoHS 11)

The conformity declaration can be found under the following link:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760626.pdf

Handleiding: Eco-Line draadloos schakelbare stekkerdoos RC EL1 1001

VEILIGHEID

Rechtmatig gebruik

De draadloos bestuurde stekkerdoos dient voor het in- en uitschakelen van lampen en elektrische toestellen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onrechtmatig gebruik. Voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik

neemt de fabrikant geen verantwoordelijkheid op.

Gebruikshandleiding

Lees deze gebruikshandleiding grondig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze gebruikshandleiding.

Geef deze handleiding mee wanneer u het apparaat aan derden geeft.

Elementalre veiligheidsinstructies
Sluit geen toestellen (bv. strijkijzers) aan die, wanneer ze zonder toezicht ingeschakeld worden, brand of andere
schade kunnen veroorzaken.

« Sluit geen stekkerdozen op elkaar aan.

« Hetapparaat is alleen spanningsvrij wanneer de stekker uitgetrokken is.

- Uitsluitend geschikt voor gebruik in afgesloten ruimtes.

- Zorg ervoor dat de stekkerdoos op een nabijgelegen stopcontact wordt aangesloten, gemakkelijk te bereiken
is en het product tijdens gebruik niet afgedekt is.

Wees voorzichtig bij het hanteren van batterijen.

- Gevaar op ontploffing! Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen opnieuw op te laden.

- Gooi batterijen nooit in vuur of stel ze niet bloot aan hoge temperaturen.

« Lekkend batterijzuur kan huidirritatie veroorzaken. Bij contact met de vloeistof, de huid spoelen met veel water.
Wanneer de vloeistof in de ogen raakt, niet in de ogen wrijven maar onmiddellijk grondig met water spoelen en
onmiddellijk een arts raadplegen.

VERWIJDERING
E Werp elektrische apparaten op gepaste manier weg!
|
Batterijen horen niet bij het huisvuil. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten als chemisch

Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil. Conform Europese richtlijn 2012/19/EG voor elektrische
en elektronische apparaten moeten verbruikte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op
een voor het milieu verantwoorde manier worden hergebruikt. Voor mogelijkheden over vernietiging van
E afval worden behandeld. Lever daarom uw gebruikte batterijen in bij een gemeentelijk inzamelpunt.
APPARATEN
Verpakkingsinhoud

afgedankte apparaten kunt u informeren bijuw gemeente of stadsbestuur.
Milieuschade bij verkeerd wegwerpen van batterijen!

1xRCRELT 3726 draadloos bestuurde stekkerdoos, 1x RCT BM1 AAA 4-kanaalse afstandsbediening met

master-aan/uit, 2 x batterij type AAA, 1x gebruikshandleiding

brennenstuhl®
I

Eco-Line

Funkschalt-Steckdosenleiste
wireless-controlled outlet strip

RC EL1 1001

Inhalt/content:
1x RCREL1 3726 DE 3726

1x RCT BM1 AAA 3726

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

SeestraRe 1-3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra-t ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

OVERZICHT VAN APPARAAT

@ Netsnoer met stekker

@ Draadloos bestuurde stekkerdoos
© Stopcontacten type Permanent

O Knoppen kanaal 1*

© Knoppen kanaal 2 *

* (Learn, On/Off, indicatorlampje)
@ Stopcontact type On/0ff 1

@ Stopcontact type On/0ff 2

© Indicatorlampje

© OFF-knoppen (A,B,C,D)

@ Master ON/OFF-knoppen
(alles aan-/uitschakelen)

@ ON-knoppen (A,B,(,D)

@ Batterijvak

Het apparaat voorbereiden

Opmerking: Sluit de stekkerdoos altijd direct op een wandstopcontact aan.

Batterij in afstandshediening plaatsen
Voorzichtig! Houd rekening met de polariteit van de batterij. Een in de verkeerde richting gelegde batterij kan
schade veroorzaken.

Een knop van de afstandshediening (knop A, B, C of D) toewijzen aan een kanaal van de

stekkerdoos (kanaal 1 of 2)

. Houd op de stekkerdoos de knop "Learn" (Koppeling) van het gewenste kanaal ongeveer 3 seconden ingedrukt
en laat de knop opnieuw los. Het indicatorlampje van het gewenste kanaal blijft nu ongeveer 30 seconden
knipperen (koppelmodus).

2. Druk, terwijl het indicatorlampje knippert (koppelmodus), op de ON-knop A van de afstandsbediening,

om de knop A toe te wijzen aan dat kanaal.

3. Wanneer de stekkerdoos de knopcode heeft ontvangen van de zender, begint het indicatorlampje van het kanaal
continu te branden om aan te tonen dat het koppelingsproces gelukt is.

Opmerking: Als het koppelen niet gelukt is, dan wordt de koppelmodus na 30 seconden stopgezet en gaat het
indicatorlampje uit.

4. Als het koppelen gelukt is, is de stekkerdoos klaar voor gebruik. U kunt nu een toestel aansluiten op het
stopcontact in kwestie en het toestel via de afstandshediening aan- en uitschakelen (houd rekening met het
max. vermogen). Het indicatorlampje van het kanaal in kwestie geeft de schakelstand van het kanaal aan.

5. Om een andere knop te koppelen aan een kanaal of stekkerdoos, herhaalt u stappen 1- 4 met de gewenste knop
(A, B, CofD).

Opmerking:

+ Door op de knop “Master ON“ of “Master OFF” te drukken, kunt u alle vier knoppen (A tot D) tegelijkertijd
bedienen.

Alle gekoppelde ontvangstkanalen worden dan tegelijkertijd geschakeld.
+ Deknopcodes blijven opgeslagen, ook wanneer de stekkerdoos niet op het stroomnet aangesloten is.

+ Omstoringen in het systeem te voorkomen, zijn meer dan 16 miljoen willekeurig gekozen knopcodes beschikbaar.

Opgelet!
Erkunnen 8 verschillende knopcodes aan een kanaal worden toegewezen. Wanneer een nieuwe knopcode wordt
toegewezen, dan wordt de oudste (eerst toegewezen) knopcode automatisch overschreven en zodoende gewist.

Lean 1 On/off

OD———o
GooH— @

DE TOEGEWEZEN KNOPCODES WISSEN

Alle knopcodes van een kanaal wissen:

Houd de "Learn"-knop van het gewenste kanaal langer dan 6 seconden ingedrukt. Het bijbehorende indicatorlampje

knippert ongeveer 3 seconden lang en alle toegewezen knopcodes van dit kanaal worden gewist. Daarna gaat het

indicatorlampje uit en kunnen nieuwe knopcodes aan het kanaal worden toegewezen.

Eén enkele knopcode van een kanaal wissen:

1. Houd op de stekkerdoos de knop "Learn" (Koppeling) van het gewenste kanaal ongeveer 3 seconden ingedrukt en
laat de knop opnieuw los. Het indicatorlampje van het gewenste kanaal blijft nu ongeveer 30 seconden knipperen
(koppelmodus).

2. Druk, terwijl het indicatorlampje knippert (koppelmodus), op de te wissen OFF-knop van de afstandsbediening,
om deze knopcode uit dat kanaal te wissen. Het indicatorlampje knippert snel gedurende
3 seconden om aan te geven dat de knopcode gewist is.

Opmerking: Het kanaal blijft daarna nog ongeveer 30 seconden in koppelmodus en schakelt vervolgens uit.

Handmatig schakelen

U kunt elk kanaal handmatig aan- en uitschakelen door op de stekkerdoos op de On/0ff-knop in kwestie te drukken.

Het indicatorlampje van het kanaal in kwestie geeft de schakelstand van het kanaal aan.

REINIGEN

Opgelet! Gevaar op elektrische schok.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
Reinig het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek en een zacht schoonmaakmiddel.
Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het opnieuw gebruikt.

ONDERHOUD

Controleer regelmatig de batterij op schade.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afstandsbediening Algemeen

Stroomvoorziening: 2x AAA-batterij 1,5V Reikwijdte: max.25m
Stekkerdoos Bedrijfsfrequentie: 433,92 MHz
Stroomvoorziening: 230V~ Omgevingstemperatuur: 0 °tot 35 °C
Schakelvermogen: max. 3500 W/16 A 0p5|ag[emperatuur; -40°tot 70 °C
EG-conform Veiligheidsklasse: IP20

Conformiteitsverklaring
Overeenkomstig de volgende Europese Richtlijnen is het CE-teken aangebracht:

1999/5/EG R&TTE-richtlijn; 2006/95/EG laagspanningsrichtlijn;
2004/108/EG EMC-richtlijn; 2011/65/EU (RoHS 1)

De conformiteitsverklaring is beschikbaar via de volgende link:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760626.pdf
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Bruksanvisning: Eco-Line Grenkontakt med radioomkoppling RC EL1 1001

SAKERHET

Avsedd anvandning

Grenkontakten med radioomkoppling fungerar som Pa- och Avsténgning av lampor och elektronisk utrustning,

alla annan anvandning ar felaktig. For skador pa grund av felaktig anvéndning tar tillverkaren inget ansvar.

Bruksanvisning

Las igenom hela bruksanvisningen innan utrustningen anvands. Spara bruksanvisningen.

Om utrustningen Gverlates skall bruksanvisningen medfolja.

Grundlaggande sakerhetsanwsmngar
Anslutinga forbrukare, dar oavsiktlig pasattning kan orsaka brénder (t.ex. strykjarn) eller andra skador.

« Goringa anslutningar efter varandra.

- Spanningsfri endast vid avstangt urtag.

« Endast &mnad for anvéndning i stangda utrymmen.

- Sakerstall att urtaget finns i ndrheten av den anslutna produkten, &r lattillganglig och att produkten inte
anvands ndr den dr dvertackt.

Batterier maste hanteras sarskilt forsiktigt.

- Explosionsfara! Forsok inte ladda dteruppladdningsbara batterier.

- Kastainte batterierield eller utsatt dem for hoga temperaturer.

« Batterisyra som trénger ut kan leda till hudirritationer. Vid kontakt skall vtskan skoljas bort med mycket vatten.
Om du far batterisyra i 5gonen bor du inte inte gnugga dem utan skdlj dem genast grundligt med vatten och
kontakta omgdende lakare.

AVFALLSHANTERING
E Kassera elektronisk utrustning pa ett miljovanligt satt!
av elektronisk utrustning maste uttjant elektronisk utrustning atskiljas och samlas in och miljovanlig
| Stervinning utforas. Alternativa bortskaffningsmajligheter for uttjant utrustning hittar du hos din
kommunala forvaltning.
Miljoskador pa grund av felaktig avfallshantering av batterierna!
Batterier dr inte hushallsavfall. De kan innehalla, eller bilda giftiga tungmetaller och maste sarbehandlas.
UTRUSTNING
| leveransen
1xRCR ELT 3726 Grenkontakt med radioomkopplare,
1xRCT BM1 AAA 4-Kanals fjarrkontroll med pa-/avsténgning,
2x Batteri Typ AAA,

Elektronisk utrustning ar inte hushallsavfall. Enligt den Europeiska riktlinjen 2012/19/EG om kassering
: g: Lamna darfor forbrukade batterier till kommunens uppsamlingsstalle.
1xBruksanvisning

OVERSIKT O Kanal 1-knapp * © Funktionslampa
@ Nitkabel med grenkontakt @ Kanal 2-knapp * © OFF-knapp (A,B,(,D)
@ Grenkontakt med * (inldrning, On/Off, funktionslampa) @ Huvud-knapp ON/OFF

(alla omkopplare)
@ ON-knapp (A,B,C,D)
@ Batterifack

radioomkoppling

@ El-urtag On/0ff 1
© Permanenta el-urtag

@ El-urtag On/0ff 2

Forbered utrustningen

Tips: Anslut alltid grenkontakten direkt i viggurtaget.

Satt i batteriet i fjarrkontrollen

Varning! Var noga med polerna pa batteriet. Ett felaktigt placerat batteri kan orsaka skador.

Tilldelning av en knapp pa fjarrkontrollen (A,B,C eller D) till en kanal pa grenkontakten (1 eller 2)

1. Tryck pa “Learn“-knappen for den dnskade kanalen pa grenkontakten under cirka 3 sekunder och slapp sedan
upp den. Funktionslampan for respektive kanal blinkar nu under cirka 30 sekunder (inlérningslage).

2. Tryck under tiden den blinkar (inlaringsldget) pa ON-knapp A for den tilldelade kanalen.

3. S& snart grenkontakten har mottagit den giltiga knappkoden fran sandaren lyser kanalens funktionslampa
permanent for att visa att inldrningsforloppet har fungerat.

Tips: Vid misslyckat inlarningsforlopp avbryts inlarningslaget efter cirka 30 sekunder och funktionslampan slécks.

4. Narinlarningsforloppet har lyckats ar grenkontakten klar att anvandas. Du kan nu ansluta till respektive urtag
och koppla pa- och av med fjérrkontrollen (observera wattangivelsen). Funktionslampan for respektive kanal
signalerar om kanalen &r pa- eller av.

5. Foratt tilldela fler kanaler eller dela upp grenkontakten upprepas steg 1- 4 med de dnskade knapparna
(A, B, CellerD).

Tips:

+ Genom att trycka pa knappen “Master ON” eller “Master OFF” kan samtliga knappkoder (A till D) styras samtidigt.
Alla tilldelade mottagningskanaler kopplas om gemensamt.

« Tilldelade knappkoder sparas permanent, dven nar grenkontakten inte &r natansluten.

« Foratt undvika avbrott i systemet finns ver 16 miljoner slumpmassigt utvalda koder till forfogande.

Observera!

En omkopplingskanal kan tilldelas upp till 8 olika knappkoder. Om en ny knappkod tilldelas, kommer den éldsta

(forst tilldelade) knappkoden automatiskt att skrivas over och darmed raderas.

RADERING AV KNAPPKODSTILLDELNINGAR

Radering av samtliga knappkoder for en kanal:

Tryck pa “Learn”-knappen for respektive kanal under mer &n 6 sekunder. Funktionslampan blinkar snabbt  cirka
3 sekunder och alla tilldelade knappkoder for denna kanal raderas. Darefter slocknar lampan och kanalen kan
tilldelas nya knappkoder.

Radering av en enskild knappkod pa en kanal:

1. Tryck pa “Learn”-knappen for den 6nskade kanalen pa grenkontakten under cirka 3 sekunder och slépp sedan
upp den. Funktionslampan for respektive kanal blinkar nu under cirka 30 sekunder (inldrningslage).

2. Medan funktionslampan blinkar (inlarningslaget) trycker man pé fjérrkontrollens OFF-knapp for att radera
denna knappkod pa den aktuella kanalen. Raderingen bekréftas med ett snabbt blinkande under cirka
3 sekunder.

Tips: Kanalen stannar kvari inlaringslaget i cirka 30 sekunder och avbryts sedan.

Manuell omkoppling

Genom aktivering av On/0ff-knappen pa grenkontakten kan varje kanal slas pd respektive stangas av.

Funktionslampan for respektive kanal signalerar om kanalen &r pé- eller av.

RENGORING

Varning! Risk for elektrisk stot.
Innan rengéringen maste utrustningen kopplas bort fran el-natet.
Rengdr utrustningen med en mjuk, latt fuktad duk och ett milt rengdringsmedel.
Sakerstall innan anvéndning av utrustningen att den ar helt torr.

UNDERHALL

Kontrollera att batteriet inte ar skadat, med regelbundna intervall.

TEKNISK SPECIFIKATION

FJARRKONTROLL Allmént

El-forsorjning: 2 x AAA batterier, 1,5V Réckvidd: max.25m

Grenkontakt Frekvens: 433,92 MHz

El-forsdrjning: 230V~ Omgivningstemperatur: ~ 0°till 35°C

Kopplingskapacitet: max. 3500 W/16 A Lagringstemperatur: -40°till 70°C
Skyddsklass: IP20

EG-konformitet C E

Konformitetsdeklaration
| 6verensstammelse med féljande Europeiska riktlinjer bérs CE-market:

1999/5/EG R&TTE-riktlinje;

2006/95/EG Lagspanningsriktlinje;

2004/108/EG EMV-riktlinje;

2011/65/EU (RoHS 11)

Konformitetsdeklarationen finns tillgénglig pa foljande lank:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760626.pdf

Manual de instrucciones: Regleta de enchufes con control a distancia Eco-Line RCEL1 1001

SEGURIDAD
Uso previsto
Laregleta de enchufes con control a distancia se utiliza para apagar y encender luces y aparatos eléctricos. Cualquier
otro uso se considera inadecuado. El fabricante no se hace responsable de los dafios causados por un uso inadecuado.
Manual de instrucciones
Lea este manual de instrucciones antes de utilizar los dispositivos. Conserve este manual de instrucciones.
En caso de traspasar el dispositivo suministre también el manual de instrucciones.
Indlca(lones de seguridad basicas
No conecte consumidores cuyo funcionamiento no vigilado puedan producir incendios u otros dafios
(por ejemplo, una plancha).
«No conecte un consumidor tras otro.
« Solo esta libre de corriente cuando no esta conectado.
« S6lo apto para el uso en interiores.
« Asegurarse de que la toma de corriente se encuentra cerca del producto conectado, de que su acceso sea facil
y de que el producto no se utilice estando cubierto.
Las baterias deben ser tratadas con suma precaucion.
« iPeligro de explosién! No intente recargar pilas no recargables.
« Notirarla pila al fuego o exponerla a altas temperaturas.
« Eldcido que sale de la pila puede dar lugar a irritaciones en la piel. En caso de contacto enjuagar con abundante
agua. Si el acido entra en contacto con los ojos, no los frote, debe enjuagarlos inmediatamente con abundante
aguay contactar con un médico.

ELIMINACION

E Elimine los electrodomésticos siguiendo las regulaciones ambientales
2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos, los equipos eléctricos deben ser
seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados. Contacte con su
ayuntamiento municipal u oficina local para informarse sobre las posibilidades de eliminacién.
Daiios ambientales debido a una eliminacion inadecuada de las pilas
Las baterias no forman parte de la basura doméstica. Pueden contener metales pesados téxicos y son

DISPOSITIVOS

Entrega

1x Regleta de enchufes con control a distancia RCR EL1 3726,

1x Control remoto de 4 canales con maestro on/off RCT BM1AAA,

2x pilas AAA,

Los aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica. En conformidad con la Directiva Europea
: gi objeto de un tratamiento especial. Por lo tanto, deje las baterias usadas en un punto de reciclaje local.
1x Manual de instrucciones

DESCRIPCION DEL PRODUCTO @ Botones canal 1* @ Luzindicadora

@ Cable de alimentacion con enchufe @ Botones canal 2 * © Botones OFF (A,B,(,D)

@ Regleta de enchufes con control * (Learn, On/Off, luzindicadora) @ Botdn maestro ON/OFF (cambia todo)
adistancia © Enchufes 0n/0ff 1 @ Botones ON (A,B,(,D)

© Enchufes permanentes @ Enchufes 0n/0ff 2 @ Compartimento pilas

Preparacion de los dispositivos

Indicacion: Conectar la regleta de enchufes siempre directamente con tomas de pared.

Inserte la bateria en el control remoto

iAtencion! Verifique la polaridad correcta. Una pila insertada de forma incorrecta puede causar dafios.

Asignacion de un boton del control remoto (A, B, C o D) a un canal de la regleta de enchufes (1 0 2)

1. Mantenga presionado el boton "Learn" para el canal deseado en la regleta de enchufes durante unos 3 segundos.
Laluzindicadora del canal correspondiente parpadeard durante unos 30 segundos (modo aprendizaje).

2. Mientras esté parpadeando (modo aprendizaje) presione el boton ON A del control remoto para asignar el botén A
al canal correspondiente.

3. Unavez que laregleta de enchufes haya recibido del receptor el cddigo vélido, se encenderd de manera continua
la luzindicadora del canal correspondiente para indicar que el proceso de aprendizaje se ha
realizado con éxito.

Indicacion: Si el proceso de aprendizaje se ha realizado sin éxito, el modo de aprendizaje se cancelara después
de unos 30 segundos y se apagard la luz indicadora.

4. Después de un proceso de aprendizaje exitoso, la regleta de enchufes estara lista para su funcionamiento. Ahora
puede conectar aparatos en el enchufe correspondiente y los podra apagar y encender con el control remoto
(tenga en cuenta la potencia max.). La luz indicadora del canal correspondiente sealiza el estado de conmutacion
del canal.

5. Paraasignar canales adicionales o regletas de enchufes, deberd repetir el paso 1-4 con los botones deseados (A,
B,CoD).

Indlcaclones
Pulsando el boton "Master ON" o "Master OFF" puede activar los cuatro cédigos de canales (A hasta D)
simultaneamente.

Todos los canales de recepcion asignados estan conectados entre ellos.

« Los cddigos de botones asignados permanecen almacenados permanentemente, incluso si la regleta de enchufes
no se encuentra conectada alared.

« Conelfin de descartar interferencias en el sistema los controles remotos disponen de mas de 16 millones de
cddigos aleatorios.

Tenga en cuenta

Puede asignar a un canal de conmutacion hasta 8 cédigos de botones diferentes. En caso de asignar un noveno

cddigo de botdn se sobrescribird (el primero asignado) y eliminard el cddigo de botén mds antiguo.

ELIMINAR CODIGOS DE BOTONES ASIGNADOS

Eliminar todos los cédigos de botones de un canal:

Pulse el botdn "Learn" del canal correspondiente durante més de 6 sequndos. La luz indicadora correspondiente

parpadeara rapidamente durante unos 3 sequndos y se eliminaran todos los cddigos de botones asociados a este

canal. Después se apaga la luz indicadora y al canal se le pueden asignar nuevos cddigos de botones.

Eliminar un unico cédigo de botdn de un canal:

1. Mantenga presionado el boton "Learn" para el canal deseado en la regleta de enchufes durante unos 3 sequndos.
Laluzindicadora del canal correspondiente parpadearé durante unos 30 segundos (modo aprendizaje).

2. Mientras esté parpadeando (modo aprendizaje) presione el botén OFF que debe ser eliminado del control remoto
para eliminar el cédigo de botdn en cuestién del canal correspondiente. La eliminacion se confirma con un
parpadeo répido de unos 3 sequndoss.

Indicacion: A continuacion el canal permanece en modo de aprendizaje y se cancela después de unos 30 segundos.

Conmutacion manual

Al pulsar el boton On/0ff en la regleta de enchufes se puede encender o apagar manualmente el respectivo canal

Laluzindicadora del canal correspondiente sefializa el estado de conmutacion del canal.

LIMPIEZA

jAtencion! jRiesgo de descarga eléctrica!

Antes de limpiar el dispositivo desconéctelo del suministro de energia.
Limpie el dispositivo con un pafio suave y himedo y un detergente suave.
Antes del siguiente uso asegirese de que el dispositivo esté completamente seco.

MANTENIMIENTO

Verifique periédicamente el estado de la bateria.

DATOS TECNICOS

Control remoto Generalidades

Suministro de corriente: 2xpilas AAA, 1,5V Alcance: max.25m

Reglecha de enchufes Frecuencia de funcionamiento: 433,92 MHz

Suministro de corriente: 230V~ Temperatura ambiente: 0°hasta 35 °C

Capacidad de conmutacion: - max. 3500 W/16 A Temperatura de almacenamiento: - 40 ° hasta 70 °C
Proteccion: IP20

Conformidad CE c €

Declaracidn de conformidad

De acuerdo a las siguientes directivas europeas se recibid la certificacion de la CE:
Directiva R&TTE 1999/5/CE; Directiva de Baja Tensién 2006/95/CE;
2004/108/CE Directiva-CEM; 2011/65/UE (RoHS 1)

La declaracion de conformidad aparece en el siguiente enlace:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760626.pdf

Hasznalati utmutato: Eco-Line taviranyitast kapcsoldval ellatott halézati elosztd, RC EL1 1001

BIZTONSAG

Rendeltetésszeri hasznalat

Atdvirdnyitasd kapcsoloval elldtott halozati eloszté Iampak és elektromos késziilékek be- és kikapcsoldsara szolgal

Barmilyen egyéb haszndlat nem rendeltetésszer(inek mindsiil. A nem rendeltetésszerii hasznalathél

eredd karokért a gyarté nem vallal feleldsséget.

Kezelési utasitas )

Miel6tt a késziiléket haszndIn, olvassa el ezt a kezelési utasitast. Orizze meg a kezelési utasitast.

Ha a késziiléket tovdbbadja, mellékelje ezt a kezelési utasitdst is.

Alapveto biztonsagi tudnivalék
Ne csatlakoztasson olyan fogyasztét, amely feliigyelet nélkiili bekapcsoldsa tiizet (pl. vasal6)
vagy més kdrokat okozhat.

« Nedugaszoljon egymésba elosztokat.

« Csak akkor fesziiltségmentes, ha a csatlakozddugasz ki van hizva az dramforrashél.

- Kizérolag zart helyiségekben vald haszndlatra alkalmas.

- Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elosztot a csatlakoztatott termék kozelében helyezte el, az kdnnyen hozzaférhetd,
és hogy a terméket semmi nem takarja le hasznalat kbzben.

Az elemekkel/akkumulatorokkal banjon kiilondsen évatosan.

« Robbandsveszély! A nem djratélthetd elemeket ne prébalja meg feltdlteni.

« Azelemeket ne dobja tiizbe, és ne tegye ki 6ket magas hémérsékletnek.

« Azelembdl kifolyd sav bérirritaciét okozhat. A folyadékkal (savval) vald érintkezés esetén b vizzel oblitse azt le.
Ha a folyadék szembe keriil, ne dorzsdlje a szemét, hanem vizzel azonnal, alaposan dblitse ki és,
és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

SELEJTEZES

Az elektromos késziilékeket kornyezetbarat médon kell artalmatlanitani.

Elektromos késziilékeket tilos a haziszemétbe dobni. Az elhasznalt elektromos és elektronikus
késziilékekrdl sz616 2012/19/EK Eurdpai Irdnyelv szerint az elavult elektromos késziilékeket kiilon
kell begyijteni, és fel kell ajanlani kornyezetbarat djrahasznositasra. A kiszolgalt késziilékek
drtalmatlanitdsanak lehetdségeirdl tajékozédjon a kdzosségi vagy varosi kozigazgatasnal.

Az elemek helytelen artalmatlanitasa karosithatja a kornyezetet!

Az elemeket tilos a haziszemétbe dobni. Mérgezd nehézfémeket tartalmazhatnak és rajuk a veszélyes
hulladék kezelésére eldirt rendelkezések vonatkoznak. Az elhasznalt elemeket ezért a kommunalis

begy(jtéhelyen adja le.

KESZULEKEK

Szallitasi terjedelem

1 x RCR ELT 3726 tdviranyitdsu kapcsoldval elldtott halézati elosztd, 1 x RCT BM1 AAA 4-csatornds taviranyitd
Master be-/kikapcsolds funkciéval, 2 x AAA tipusti elem, 1 x kezelési utasitds

AKESZULEKEK ATTEKINTESE

@ Dugos csatlakozoval ellétott
halézati vezeték

@ Taviranyitast kapcsoloval ellatott
hdlozati eloszté

© Allandé dugaszoldaljzatok

O Miikodésjelz6 fény

© OFF (kikapcsol6) gombok (A, B, C, D)

(O Master ON/OFF (be-/kikapcsold)
gombok (mindent dtkapcsol)

@ BE (bekapcsolo) gombok (A, B, C, D)

@ Elemrekesz

O 1. csatornhoz tartozo gombok *

@ 2. csatornahoz tartozé gombok *

* (Learn (betanitas), On/Off (be/ki),
miikddésjelzd fény)

@ Dugaszoléaljzatok be/ki 1

@ Dugaszoldaljzatok be/ki 2

A késziilékek elkészitése
Tudnivald: A hdlozati elosztét mindig kozvetleniil a fali dugaszoldaljzatba csatlakoztassa.

Az elemek behelyezése a taviranyitoba
Vigyazat! Ugyeljen az elemek helyes polaritédsara. A hibdsan behelyezett elemek karosithatjék a késziiléket.

A taviranyito egyik gombjanak (A, B, Cvagy D) hozzarendelése a halézati eloszté egyik csatornajahoz

(1vagy2)

1. Tartsa nyomva a halézati eloszton a kivant csatorndhoz tartozd ,Learn” (betanitds) gombot kb. 3 mésodpercig,
majd engedje el. Az adott csatorna miikddésjelzd fénye ekkor kb. 30 mésodpercig villog (tanuldsi méd).

2. Mikdzben a fény villog (tanuldsi méd), nyomja meg a tavirdnyiton az ,A” bekapcsoldgombot,
hogy az ,A” gombot hozzérendelje az adott csatorndhoz.

3. Amint a hdldzati elosztd megkapta az érvényes billenty(ikddot a jeladotdl, az adott csatorna miikddésjelzd fénye
folyamatosan vildgitani kezd, ezzel jelezve, hogy a tanulasi folyamat sikeres volt.

Tudnivalé: Ha a tanuldsi folyamat sikertelen, a tanuldsi mod kb. 30 masodperc utdn megszakad,
és amiikodésjelzd fény kialszik.

4. Asikeres tanulasi folyamatot kdvetden a hélézati elosztd iizemkész. Most més csatlakoztathatja a késziilékeket a
megfeleld dugaszoldaljzatokba, és azokat a tavirdnyitéval be- és kikapcsolhatja (vegye figyelembe a max. Watt-
értéket). Az adott csatorna miikodésjelzd fénye jelzi a csatorna dllapotét (be- vagy kikapcsolt).

5. Tovabbi csatorndk vagy hélézati eloszték hozzarendeléséhez ismételje meg a kivant gombra (A, B, Cvagy D)
vonatkozéan az 1-4. Iépéseket.

Tudnlvalok
A ,Master ON" vagy ,Master OFF” gomb megnyomadséval mind a négy billenty(ikddot (A-t6l D-ig) egyszerre
vezérelheti.

Minden hozzérendelt jelfogadd csatorna egyszerre, egyiitt keriil dtkapcsoldsra.

« Ahozzarendelt billentyGkddok tovabbra is eltdrolva maradnak, akkor is, ha a haldzati elosztot nem csatlakoztatta
a halozati dramforrasra.

+ Arendszer zavarainak elkeriilése érdekében a téviranyitdshoz tobb mint 16 milli véletlenszerien kivalasztott
kodolds &l rendelkezésre.

Legyen figyelmes! Egy kapcsolécsatorndhoz legfeljebb 8 kiilonbdzé billentyiikddot lehet hozzarendelni.

Ha egy kilencedik billentyiikddot is hozzérendel, akkor a rendszer automatikusan feliilirja, és ezzel torli a legrégebbi

(vagyis az eldszor hozzarendelt) billentyiikddot.

ABILLENTYUKOD-HOZZARENDELESEK TORLESE
Egy csatorna osszes billentyiikddjanak torlése:
Tartsa nyomva az adott csatorndhoz tartozé ,Learn” (betanitds) gombot 6 mdsodpercnél hosszabb ideig. A hozzd
tartoz6 miikodésjelzd fény kb. 3 masodpercig gyorsan villog, és a csatornahoz rendelt dsszes billentyikéd torlésre
keriil. Ezutan vildgitani kezd a méikodésjelzd fény, és a csatorndhoz Uj billentytikddokat rendelhet hozza.
Egy csatorna egyetlen billentyiikddjanak torlése:
1. Tartsa nyomva a haldzati eloszton a kivant csatorndhoz tartozé ,Learn” (betanitds) gombot kb. 3 mésodpercig,
majd engedje el. Az adott csatorna mikddésjelzé fénye ekkor kb. 30 masodpercig villog (tanuldsi méd).
2. Mikdzben a fény villog (tanuldsi méd), nyomja meg a tavirdnyitén a torlendd OFF-gombot (kikapcsolégomb),
hogy tordlje az adott csatornahdl ezt a billenty(ikddot. A térlést egy kb. 3 masodpercig tarté gyors villogas jelzi.
Tudnivald: A csatorna tovabbra is tanuldsi médban marad, és kb. 20 masodperc utan Iép ki a modhbol.
Manualis kapcsolas
Ahdlézati eloszton levé On/Off (be-/kikapcsol6) gomb megnyomdséval az adott csatornat manudlisan kapcsolhatja
be, illetve ki. Az adott csatorna mikddésjelzd fénye jelzi a csatorna dllapotat (be- vagy kikapcsolt).
TISZTITAS
Figyelem! Aramiités veszélye.
Tisztitds eldtt vélassza le a késziiléket a halozati dramforrdsrol.
Akésziiléket egy puha, enyhén megnedvesitett ruhdval és enyhe tisztitészerrel tisztitsa meg.
Akdvetkez6 hasznélat el6tt gy6zddjon meg arrdl, hogy a késziilék teljesen megszdradt.
KARBANTARTAS
Rendszeres idékazonként ellendrizze, hogy az elemek nem sériiltek-e.

MUSZAKI ADATOK .

Taviranyité Altalanos rész

Aramellatas: 2xAAA-elem, 1,5V Hatétavolsag: max.25m
Halozati eloszto Uzemi frekvencia: 433,92 MHz
Aramelldtés: 230V~

Kornyezeti hdmérséklet:
Taroldsi hémérséklet:
Védelem fajtdja:

0°C16135 °C-ig
-40°CG461 70 °Cig
P20

Kapcsoldsi teljesitmény: max. 3500 W/16 A

EK-megfeleldség
Megfeleldségi nyilatkozat
Atermék a CE-jelzést az alabbi eurdpai irdnyelveknek vald megfelelés miatt kapta meg:

1999/5/EK irédnyelv a rédiéberendezésekrdl és a tavkozld végberendezésekrdl, valamint megfelel6ségiik kdlcsonds
elismerésérdl; 2006/95/EK alacsony fesziiltségrél sz6l6 irdnyelv; 2004/108/EK elektromdgneses dsszeférhetdségrdl
sz616 iranyelv; 2011/65/EU (RoHS Il - irdnyelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben vald alkalmazasanak korlatozasardl)

A megfeleldségi nyilatkozatot az aldbbi linken érheti el:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760626.pdf

Kullanim talimati: Eco-Line Uzaktan Kumandali Grup Priz RCEL1 1001

GUVENLIK
Amacina uygun kullanim
Uzaktan kumandali grup priz lambalarin ve elektrikli cihazlarin agilip kapatilmasina yarar. Her tiirlii bagka
kullanim amacina aykiri sayiimaktadir. Amacina aykirt kullanim nedeniyle olusan hasarlar icin iiretici sorumluluk
almamaktadir.
Kullamim talimati
Cihazlari kullanmadan dnce bu kullanim talimatini tamamiyla okuyun. Kullanim talimatini saklayin.
Cihazlari baskasina verdiginizde kullanim talimatini da beraberinde verin.
Temel giivenlik uyanlan
Gozetimsiz calismalari yangina veya baska hasarlara neden olabilecek (6rnegin iitii gibi) tiiketicileri baglamayin.
- Arkaarkaya takmayin.
« Sadece fis cekildiginde gerilimsizdir.
« Sadece kapali mekanlarda kullanima uygundur.
« Prizin bagh iiriiniin yakininda yerlestirilmis, kolay erisilebilir olmasini ve iiriiniin tstii kapali sekilde
calistinlmadigin garanti altina alin.
Piller son derece dikkatli kullaniimalidir.
- Patlama tehlikesi! Sarj edilemez pilleri sarj etmeyi denemeyin.
- Pilleri atese atmayin veya yiiksek sicakliklara maruz birakmayin.
- Pilden gikacak pil asidi cilt tahrislerine yol acabilir. Temas halinde siviy1 bol su ile giderin.
Sivi goz ile temas ettiginde, gozlerinizi ovmayin, hemen bol su ile yikayin ve derhal bir doktora bagvurun.
ATIK GIDERME
Elektrikli cihazlan cevreye uygun bertaraf edin!
E Elektrikli cihazlari evsel atik ile birlikte atmayin.
— Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar hakkindaki 2012/19/AB sayili Avrupa Yonetmeligi uyarinca kullanilmig
elektrikli cihazlar toplanmali ve cevreye uygun geri doniisime tabi tutulmalidir.
Omriinii doldurmus cihazin bertaraf olanaklarini belediye veya sehir idarenizden dgrenebilirsiniz.
Pillerin hatali bertarafi cevreye zarar verebilir!
E Pilleri evsel atik ile birlikte atmayin. Piller zehirli agir metaller icerebilir ve dzel atik bertarafina tabidir.
Dolayisiyla kullanilmis pilleri belediyenin toplama yerine verin.
CIHAZLAR
Teslimat kapsami
1adet RCR ELT 3726 Uzaktan kumandali grup priz,
1adet RCT BM1 AAA Ana a¢/kapat diigmeli 4 kanalli uzaktan kumanda,
2 adet Tip AAA pil, 1 adet Kullanim talimat

CIHAZ OZETI

@ Fisli elektrik kablosu

@ Uzaktan kumandali grup priz
© Siirekli akim prizleri

O Kanal 1tuslan *

@ Kanal 2 tuglan *

* (Ogren (Learn), Ag/Kapat
(0n/0ff), fonksiyon lambasi)

@ Prizler A¢/Kapat (On/0ff) 1

Cihazlarin hazirlanmasi @ Prizler Ag/Kapat (0n/0ff) 2

Uyar: Grup prizi daima dogrudan duvar prizine takin.

Pilin uzaktan kumandaya yerlestirilmesi

Dikkat! Pil kutuplarinin dogru olmasina dikkat edin. Yanlis takilms pil hasarlara yol acabilir.

Uzaktan kumandanin bir tusunun (A, B, C veya D) grup prizin bir kanalina (1 veya 2) atanmasi

1. Grup prizdeki istenilen kanal icin "Ogren (Learn)" tusuna yakl. 3 saniye basin ve tekrar birakin.
ilgili kanalin fonksiyon lambasi simdi yakl. 30 saniye yanip séner (6Grenme modu).

2. Yanip sonme (6grenme modu) sirasinda, A kanaliniilgili kanala tahsis etmek icin,
uzaktan kumandanin A A tusuna basin.

3. Grup priz vericiden gegerli tus kodunu aldigi anda, dgrenme siirecinin basarili oldugunu gdstermek iin ilgili
kanalin fonksiyon lambasi siirekli yanar.

Agiklama: Ogrenme siireci basanili olmazsa 6grenme modu yakl. 30 saniye sonra iptal edilir ve fonksiyon
lambasi kapatilir.

4. Basarili 6grenme siirecinin ardindan grup priz isletime hazirdir. Artik ilgili prizlere cihazlar takabilir ve uzaktan
kumanda ile agip kapatabilirsiniz (azami Watt bilgisine dikkat edin). Igili kanalin fonksiyon lambasi bu sirada
kanalin anahtarlama durumunu gésterir.

5. Baska kanallari veya grup prizleri atamak iin ilgili tuslar (A, B, Cveya D) ile adim 1 - 4 tekrarlanmalidir.

Aciklamalar:

+ "Ana AC" veya "Ana KAPAT" tusuna basarak ayni anda tim dort kanali (A ile D arasi) kumanda edebilirsiniz.
Tiim tahsis edilen alici kanallar birlikte anahtarlanir.

« Telsiz prizler sebekeye bagli olmasa dahi tahsis edilen tus kodlari siirekli kayith kalmaktadir.

« Sistemin ariza vermesini onlemek amaciyla uzaktan kumandalar igin 16 milyondan fazla rastgele secilmis
kodlamalar kullanilabilir.

Liitfen dikkate alin!

Bir anahtarlama kanalina azami 8 farkli tus kodu tahsis edilebilir. Dokuzuncu tus kodu tahsis edildiginde otomatik

olarak en eski (ilk tahsis edilen) tus kodunun iizerine yazilir ve boylelikle bu kod silinir.

TUS KODU ATAMALARININ SILINMESI

Bir kanalin tiim tug kodlarinin silinmesi:

ilgili kanalin "Ogren" tusuna 6 saniyeden daha uzun siire basin. Buna ait fonksiyon lambas! yakl. 3 saniye boyunca

hizlryanar ve bu kanala tahsis edilen tiim tus kodlari silinir.

© Fonksiyon lambasi

© KAPAT (OFF) tuslan (A,B,C,D)

@ Ana AG/KAPAT (Master ON/OFF)
tuglar (tiimiind anahtarlama)

@ AC (ON) tuslan (A,3,C,D)
@ Pil yuvasi

Ardindan fonksiyon lambasi soner ve kanala yeni tus kodlari tahsis edilebilir.
Bir kanalin tek bir tus kodunun silinmesi:
1. Grup prizdeki istenilen kanal icin "Ogren (Learn)" tusuna yakl. 3 saniye basin ve tekrar birakin. ilgili kanalin
fonksiyon lambasi simdi yakl. 30 saniye yanip soner (d§renme modu).
2. Yanip sonme (6grenme modu) sirasinda, ilgili kanaldan bu tus kodunu silmek i¢in, uzaktan kumandadaki
silinecek KAPAT tusuna basin. Silme yakl. 3 saniye hizli yanip sénme ile onaylanir.
Agiklama: Ardindan kanal dgrenme modunda kalmaya devam eder ve yakl. 30 saniye sonra iptal edilir.
Maniiel anahtarlama
Grup prizdeki A¢/Kapat tusuna basilarak ilgili kanal maniiel agilabilir ya da kapatilabilir.
ilgili kanalin fonksiyon lambasi bu sirada kanalin anahtarlama durumunu gésterir.
TEMIZLEME
Dikkat! Elektrik carpmasi nedeniyle tehlike.
Temizlemeden 6nce cihazi elektrik sebekesinden ayirin.
Cihazi yumusak, hafif nemli bir bez ve yumusak bir temizleme maddesiyle temizleyin.
Sonraki kullanimdan 6nce cihazin tamamen kurumus oldugundan emin olun.
BAKIM
Diizenli araliklarla pili hasarlara dair kontrol edin.

TEKNIK VERILER

Uzaktan kumanda Genel

Akim beslemesi: 2adet AAApil, 1,5V Kapsama alani: azami25m

Grup priz Calisma frekansi: 433,92 MHz

Akim beslemesi: 230V~ Ortam sicakligr: 0°ile 35°Carasi

Kumanda giicii: azami 3500 W/16 A Depolama sicakligi: -40°ile 70 °Carasl
Koruma tipi: IP20

AB uyumlu C €

Uygunluk Beyani

Asagidaki Avrupa Yonetmeliklerine uygunluk nedeniyle CE ile isaretlenmistir:
1999/5/EG R&TTE Yonetmeligi;

2006/95/EG Disiik Gerilim Yonetmeligi;

2004/108/EG EMU Yonetmeligi;

2011/65/EU RoHS Il

Uygunluk Beyani asagidaki linkte mevcuttur:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760626.pdf



