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Vergrößerung 12-30x 16-40x
objektivdurchmesser 50 mm 60 mm
naheinstellung 8 m 10 m
okulareinblick 45° 45°

12x 30x 16x 40x
sehfeld bei 1000 m 52 m 26 m 38 m 21 m
Blickwinkel 3° 1,5° 2,2° 1,2°
austrittspupille Ø 4,1 mm 1,6 mm 4 mm 1,5 mm
Linsenvergütung fully coated (fc) fully coated (fc)
augenmuscheln herausdrehbar herausdrehbar
stativanschlussgewinde ¼“ ¼“
abmessungen 232 x 135 x 78 mm 305 x 135 x 78 mm
Gewicht 490 g 660 g

Magnification 12-30x 16-40x
Lens diameter 50 mm 60 mm
near focus 8 m 10 m
observation 45° 45°
  12x 30x 16x 40x
field of view at 1000 m 52 m 26 m 38 m 21 m
angle of view 3° 1,5° 2,2° 1,2°
exit pupil diameter 4,1 mm 1,6 mm 4 mm 1,5 mm
Lens coating fully coated (fc) fully coated (fc)
eye cups twist-up twist-up
Tripod mount ¼“ ¼“
Dimensions 232 x 135 x 78 mm 305 x 135 x 78 mm
Weight 490 g 660 g

Grossissement 12-30x 16-40x
Diamètre objectif 50 mm 60 mm
Distance mini de mise au point 8 m 10 m
observation 45° 45°
  12x 30x 16x 40x
champ de vision à 1000 m 52 m 26 m 38 m 21 m
angle de champ 3° 1,5° 2,2° 1,2°
pupille de sortie Ø 4,1 mm 1,6 mm 4 mm 1,5 mm
Traitement des lentilles fully coated (fc) fully coated (fc)
Œillères orientables orientables
support de trépied ¼“ ¼“
Dimensions 232 x 135 x 78 mm 305 x 135 x 78 mm
poids 490 g 660 g

De  Zoom spektIv 

•	 Kompaktes	Zoom	Spektiv	mit	45°	
 schrägeinblick
•	 Stativanschlussgewinde	¼“
•	 Inklusive	Tasche	

gB  Zoom spottINg scope 

•	 Compact	Zoom	Spotting	Scope	
 with 45° angle view
•	 Tripod	mount		¼“
•	 Supplied	with	case	

FR  LUNettes teRRestRes Zoom 

•	 Lunettes	terrestres		avec	angles	
 de vue de 45° 
•	 Fixation	sur	un	trépied	au	moyen	
 d’un trou taraudé ¼“ 
•	 Étui	inclus
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ampliación 12-30x 16-40x
Diámetro objectivo 50 mm 60 mm
Distancia de enfoque mínimo 8 m 10 m
observación 45° 45°

12x 30x 16x 40x
campo de visión a 1000 m 52 m 26 m 38 m 21 m
Ángulo de visión 3° 1,5° 2,2° 1,2°
pupila de salida Ø 4,1 mm 1,6 mm 4 mm 1,5 mm
Tratamiento de lentes fully coated (fc) fully coated (fc)
copas de ocular orientables orientables
conexión del trípode ¼“ ¼“
Dimensiones 232 x 135 x 78 mm 305 x 135 x 78 mm
poids 490 g 660 g

ingrandimento 12-30x 16-40x
Diametro lente 50 mm 60 mm
Messa a fuoco minima 8 m 10 m
osservazione 45° 45°

12x 30x 16x 40x
campo visivo  a 1000 m 52 m 26 m 38 m 21 m
angolo di vista 3° 1,5° 2,2° 1,2°
pupilla di uscita Ø 4,1 mm 1,6 mm 4 mm 1,5 mm
rivestimento delle lenti fully coated (fc) fully coated (fc)
conchiglie oculari regolabili regolabili
attacco treppiede ¼“ ¼“
Dimensioni 232 x 135 x 78 mm 305 x 135 x 78 mm
peso 490 g 660 g

es  cAtALeJo Zoom 

•	 Catalejo	con	ángulo	de	vista	inclinado	
 de 45°
•	 Montaje	en	trípode	por	medio	de	una	
 perforación con rosca interior ¼“  
•	 Incluye	bolsa

It  cANNocchIALe Zoom 

•	 Cannocchiale	zoom	con	angolo	di	45°	
•	 Attacco	treppiedi		¼“
•	 Fornito	con	custodia	


