Wireless Kit

QUICK INSTALLATION GUIDE



Electrical safety

All installation and operation should conform to your local electrical safety
codes. We assume no liability or responsibility for any fires or electrical shock
caused by improper handling or installation.

Transportation security
Heavy stress, violent vibration or water splash should be avoided during
transportation, storage and installation.

Installation
Keep upright. Handle with care.
Do not apply power to the NVR before completing installation.
Do not place objects on top of the NVR

Qualified engineers needed

All examination and repair work should be done by qualified service
engineers.

We are not liable for any problems caused by unauthorised modifications or
attempted repair.

Environment
The NVR should be installed in a cool, dry place away from direct sunlight and
inflammable or explosive substances, etc.

This product should be transported, stored and operated in the specified
environments.

Accessories

Be sure to use all the accessories available in the package.

Before installation, please open the package and check all the components are
included.

Contact your local retailer if something is broken or missing in your package.

Lithium battery
Improper battery use may result in fire, explosion, or personal injury.
When replacing the battery, please make sure you use the same model.



1 Declaration

Please prevail in kind. The manual is for reference only.

This manual may contain inaccurate data or printing error.

The products described in this manual may be updated at any time.

Screenshots of the manual is not in a machine and only for display.

If in doubt, obtaining a copy of the latest procedure or the additional document,
please contact with the company's after-sales department.

2 Product Introduction

This series NVR is a high performance network video recorder, combined with
H.264 video compression, high-capacity hard disk storage, TCP / IP transmission,
embedded Linux operating system and a variety of other advanced technologies

in the electronic information industry, all those ensure that a high-quality, low bit
rate video storage characteristics, and good system stability.

2.1 Installation diagram
Display device
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2.2 Antenna location
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The signal coverage of Antenna is similar to a round circle. Antenna located in
center of the round circle, signal of surrounding is much stronger, but much



weaker if antenna endpoints backoff direction. And in order to guarantee the
video quality, IPC antenna should try to keep in parallel or tangent with NVR
antenna.

2.3 Panel Description

Antenna interface HDMI output Antenna interface
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3 Hard Disk Installation

Before you start:

Disconnect the power from the NVR before installing a hard disk drive (HDD). A
factory recommended HDD should be used for this installation.

Tools Required: Screwdriver.

Steps (for example):

Step 1: Remove the cover from the NVR by unfastening the screws on the rear
and side panel.

Step 2: Connect one end of the data cable to the motherboard of NVR and the
other end to the HDD.



Step 3: Connect the Bower ca
-

-

Step 4: Place the HDD on the bottom of the device and then fasten the screws on
the bottom to fix the HDD.

The form is for reference. Available time of HDD is based on access channels
and actual streams.

Test passed the full range of Western Digital, Seagate Sata HDD, recommend the
use of AV-GP series Sata HDD.

Note: Please use the recommended HDD that is compatible with the NVR.

4 Basic Operations Guide

4.1 Power On

Install the NVR correctly (as above) and then connect the power. The NVR LED
should light up and the NVR will boot automatically.

If your hard drive is not properly connected, the following message will appear
on your screen.

HDDs are not found!

4.2Power Off (Shutdown)
Right mouse click -[Exit System]-[Shutdown].



Logout

Reboot

Close screen output

Note: Only change or attempt to reconnect the hard disk drive after shutting
down the NVR.

4.3 Restart
Right mouse click -[Exit Syst

Logout

Reboot
Close screen output

Shutdown

4.4 Power recovery
Reboot after an outage or forceful shutdown, NVR will save the record before
outage and return to the normal operation mode.

4.5 Setup Wizard
Right mouse click - [Setup Wizard].

4.5.1 Help Information

Choose phone client:

Android client link [0S client link Cloud 1D

Enable Boot Wizard

MNext Cancel

[QR code]: From left to right: Android APP address, iPhone APP address, P2P
access address.



[Enable Boot Wizard]: If check, boot wizard after reboot.
[Next]: Enter the next configuration wizard.
[Cancel]: Quit the wizard .

4.5.2 Language and Region

Time Zone

ystem time 2 /o1 @ 09 :52 :28 @

KeyPad Type

Remote 1D

Previous Next Cancel

[Time Zone]: Select the right Time Zone

[System Time]|: Set the right Date and Time

[Sync Time]: Enable Sync Time to update the time when connecting to the
Internet

[Date Format]: Select the Date Format

[Language]: Select the language

[KeyPad Type]: Select the KeyPad Type

4.5.3 Fast Network

Net Diagnose Diagnose

Network Status

Cloud ID

Previous Cancel

[Network Setup]: Two ways, Auto Config and Manual Config.
[Cloud(P2P)]: The code is used to add the device to the P2P account.



[Net Diagnose]: Diagnose whether the network is normal.
[Network Status]: Indicate whether the network is normal.

4.5.4 HDD Setup

Hard disk list

Model C ity Used Status Format

ST2000DM0O01-1CH1 70 GE Formatted

Format

Previous Done Cancel

[Format]: Format the disk.

4.6 Add camera

Steps: Right mouse click - [Video Manage].

The cameras offered in the kit have been matched by factory. Power on the IP
cameras and NVR, the cameras will connect to the NVR automatically.

Match Code: If you need to add a new Wi-Fi camera. Firstly, take one network
cable and connect any NVR LAN port and power on the device. Make sure there
is still any channel can add one camera. Adding camera by click Match Code,
the camera transmits video images through wireless and NVR, IP is 17.20.14.X
Auto Add(Two functions): (1)If you delete the matched camera without intention,
there is no need to Match Code again.Just click Auto Add, then the Wi-Fi
cameras deleted will connect to the NVR automatically. (2)If you need to add a
new IP camera with network cable. Firstly, take one network cable and connect
any NVR LAN port and power on the device. Make sure there is still any channel
can add one camera. Adding camera by click Auto Add, the camera transmits
video images through the net cable and NVR, IP is 172.25.123.X



Split screen
System setup

Video playback

Video backup

Color adjust
PTZ control
Manual record
Yolume
Setup Wizard
Fast network

Exit System

4.7 Video detection

Device name IP address Preview

Y T AL

Added de: 4
Chann 1P address

Addable

172.20.14.31

Protocol
Refresh
Match Code
Modify

Advanced

Wifi Setup

Repeater

Remaining network bandwidth: 60Mbps

Ok Cancel

Right mouse click - [System setup] - [Record setup] - Choose [Motion] - Click
[Copy to] - Click [Apply] to save setting.

Split screen
Video Manage
Video playback

Video backup

Color adjust

PTZ control
Manual record

Volume
Setup Wizard

Fast networlk

Exit System

4.8 Video playback

Time

Step: Right click mouse in main menu -Video playback
1: Choose playback time - Choose channel NO.
2: Choose [Manual Search] - Click search, recording will come out, drag time

bar - Click [Playback] to start.

@.

em Admin

W@ Motion WAlarm

W Alarm

Cancel

Playback icon introduction: mPlayback 1 frame previous, mPlayback 1 frame
next, nPlay, mPause, Fast forward x2,x4,x8



Split screen

Video Manage Video Manage

System setup

- Video playback 5 Min.

Video backup 10 Min. z Video backup 10 Min.

System setup

30 Min. & Eobe ot 30 Min.

Color adjust
al's Manual Searcl
PTZ control plantlalEac e PTZ control <4

Manual record Manual record

Volume Volume

Setup Wizard Setup Wizard

Fast network Fast network
Wifi add Wifi add

Exit System Exit System

Channel Call vERvFE vER YL
Record mode (v] v] CiMotion CaAlarm
Search time 2016/01/01 5 00 :00 - 23 :59 [ |Search | |

Playback

Cancel




4.9 Generate IP-PRO ID

Precondition to generate IP-PRO ID is that make sure video recorder is
connected with network, and IP address is available right mouse click - [System
setup] - [Network setup]

If user is familiar with LAN, then no need to choose DHCP which help to get IP
address automatically. Manually input IP address and DNS address, video
recorder will generate ID by network, once generate, it will appear in menu.

Split screen

@

System Admin

Video Manage

System setup
Video playback 3 74 (ONLINE) Show QR Code
Video backup

Color adjust

PTZ control

Manual record

Volume
Setup Wizard

Network Status Healthy

Fast networlk
Apply O Cancel

Exit System

5 WEB

5.1 Access in LAN

Step 1: Right mouse click - [System setup] - [Network setup] - Check video
recorder IP address.

Step 2: Access by computer in same LAN, input video recorder IP address and
port( If port is 80, no need to input)in IE browser or any other browser. Then it
will access LAN log in web page, input user name and password, click log in .
Step 3: Once access successfully, can get video.

Tips: Please make sure video recorder and computer in same network .
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e @ Hhitp://10.0.0.55 fview.html P~ ¢ | @ Video view

M4 Channell Snapshot
4 Channel? Snapshot
4 Channcl3 Snapshot
4 Channcl4 Snapshot

5.2 Access in WAN

Step 1: Right mouse click - [System setup] - [Network setup] - Check
Cloud(P2P) ID .

Step 2: Access by computer in WAN, input www.e-seenet.com in IE browser or
any other browser. Then it will access log in web page, input ID, user name and
password, click log in .

Step 3: Once access successfully, can get video recorder side upload and
computer side download speed, each channel need above 30KB

Show QR Code

Subnet mask

Preferred

port 80

E-Mail ;
k Bandwidth 100 MB/s

Net Diagnose Info TiEnable

Cancel
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Language ¥
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6 Mobile Client Access

a. Search "IP-PRO" in Google Play Store or APP Store, or scan the " Android
client link/IOS client link" QR Code on the Setup Wizard

b. Download and Install the "IP-PRO"

c. Open the APP and add the device (shown as below)

Step 1: Tap "+" to add new device

Step 2: Tap to scan the QR code or enter the Device ID in setup wizard

Step 3: Scan the QR Code in Setup Wizard

Step 4: Live View
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Schnellstart Bedienungsanleitung



Elektrische Sicherheit

Die Installation und der Betrieb sollten Thren lokalen Sicherheitsnormen
entsprechen. Wir iibernehmen keinerlei Haftung oder Verantwortung fiir Brinde
oder elektrische Schocks, die durch unsachgeméfie Handhabung oder Installation
verursacht werden.

Transportation security
Schwere Belastung, gewaltsame Erschiitterung oder Spritzwasser sollten
wihrend Transport, Lagerung und Montage vermieden werden.

Installation

Aufrecht halten. Mit Vorsicht handhaben.

Schlieflen Sie den NVR vor Abschluss der Installation nicht an das Stromnetz
an.

Legen Sie keine Gegenstdnde auf den NVR

Qualifizierte Techniker erforderlich

Alle Priifungen und Reparaturen sollte von einem qualifizierten
Servicetechniker durchgefiihrt werden.

Wir sind nicht haftbar fiir jegliche Probleme, die durch unbefugte Anderungen
oder Reparaturversuche entstehen.

Umgebung
Der NVR sollte an einem kiihlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung
und brennbare oder explosive Stoffe, etc. installiert werden.

Dieses Produkt sollte unter den angegebenen Bedingungen transportiert,
gelagert und betrieben werden.

Zubehor

Stellen Sie sicher, dass alle Zubehorteile im Paket enthalten sind.

Bitte 6ffnen Sie vor der Installation das Paket und priifen Sie, ob alle Teile
enthalten sind.

Wenden Sie sich an Thren Einzelhidndler, wenn etwas in dem Paket beschédigt
oder nicht enthalten ist.

Lithium Akku

Falsche Handhabung des Akkus kann zu Feuer, Explosion oder Verletzungen
fiihren!

Wenn Sie den Akku auswechseln, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das gleiche
Modell verwenden!



1 Erklirung

Bitte beachten Sie. Das Handbuch dient nur der Referenz.

Dieses Handbuch enthilt moglicherweise ungenaue Angaben oder Druckfehler.
Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte kdnnen jederzeit aktualisiert
werden.

Screenshots der Anleitung ist nicht in dem Gerdt und dienen nur der
Veranschaulichung.

Im Zweifelsfall besorgen Sie eine Kopie der neuesten Anleitung oder das
ergidnzende Dokument, wenden Sie sich hierzu bitte an den Kundendienst.

2 Produkt-Einfiihrung

Diese Serie des NVR ist ein High Performance Netzwerk Videorecorder,
kombiniert mit H.264-Videokomprimierung, mit hoher Kapazitit auf der
Festplatte, TCP/IP, eingebettetem Linux Betriebssystem und einer Vielzahl von
anderen fortschrittlichen Technologien im Bereich der elektronischen
Informationsindustrie und trigt zu einer qualitativ hochwertigen, niedrigen
Bitrate gespeicherter Videos und guter Stabilitit des Systems bei.

2.1 Installation Abbildung
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Das Signal der Antenne ist dhnlich wie ein runder Kreis. Die Antenne befindet
sich in der Mitte des runden Kreises, das Signal in der Umgebung ist viel stirker,
jedoch schwicher, wenn die Endpunkte der Antenne nach hinten gerichtet sind.
Und um die Videoqualitét zu gewéhrleisten, sollte die [IPC-Antenne mdglichst
parallel oder tangential zu der NVR-Antenne platziert werden.

2.3 Beschreibung des Bedienfelds

Schnittstelle von Antenne HDMI-Ausgang Schnittstelle von Antenne
Yo |[IJ07J o
e [[I07 =
T w
‘ L Strom
RJ45 VGA-Ausgang Schnittstelle von USB Erdungskabel
Schnittstelle von Antenne HDMI-Ausgang ~ Schnittstelle .
von USB Schnittstelle von Antenne
Y O (©)
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|
L Strom ‘
VGA-Ausgang RJ45 Erdungskabel

3 Installation der Festplatte

Bevor Sie beginnen:

Trennen Sie das Netzkabel des NVR vor der Installation einer Festplatte (HDD).
Eine vom Hersteller empfohlene Festplatte sollte bei der Montage verwendet
werden.

Erforderliche Werkzeuge: Schraubendreher.

Schritte (zum Beispiel):

Schritt 1: Entfernen Sie die Abdeckung des NVR durch Losen der Schrauben an
dem hinteren und seitlichen Bedienfeld.

Schritt 2: SchlieBen Sie ein Ende des Datenkabels an der Hauptplatine der NVR
und das andere Ende an der Festplatte an.
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Schritt 4: Platzieren Sie die Festplatte auf der Unterseite des Geréts und
befestigen Sie dann die Schrauben an der Unterseite, um die Festplatte zu
befestigen.

Die Form dient der Referenz. Die zur Verfiigung stehende Aufnahmezeit der
Festplatte basiert auf dem Zugang der Kanile und tatséchlichen Streams.

Test bestanden die volle Bandbreite von Western Digital, Seagate
SATA-Festplatte, empfohlen ist die Verwendung von SATA-Festplatten der Serie
AV-GP.

Hinweis: Bitte verwenden Sie die empfohlene Festplatte, die kompatibel mit
dem NVR ist.

4 Grundlagenhandbuch

Die Sprache von Start Interface ist Englisch. Um sie nach Deutsch zu
wechseln, lesen Sie bitte 4.5.2

4.1 Einschalten

Installieren Sie den NVR ordnungsgemél (wie oben), und verbinden Sie dann
das Gerdt mit dem Stromnetz. Die NVR-LED sollten aufleuchten und der NVR
wird automatisch gestartet.

Wenn Ihr Festplattenlaufwerk nicht ordnungsgeméf angeschlossen ist, erscheint
die folgende Meldung auf dem Bildschirm.

HDDs are not found!




4.2 Ausschalten (Shutdown)
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf -[Exit System]-[Shutdown].

Logout

Reboot

Close screen output

Hinweis: Wechseln Sie die Festplatte oder versuchen Sie sie nach dem
Herunterfahren des NVR erneut zu verbinden.

4.3 Neustart
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf -[Exit System]-[Reboot].

Logout

Close screen output

Shutdown

4.4 Einschalten nach Ausfall

Neustart nach einem Stromausfall oder einem erzwungenen Herunterfahren: der
NVR speichert den Datensatz vor dem Ausfall und kehrt in den normalen
Betriebsmodus zuriick.

4.5 Setup Assistent
Klicken Sie mit der rechten Maustaste - [Setup Wizard].

4.5.1 Hilfe Informationen



Choose phone client:

Android client link lient link Cloud ID

Enable Boot Wizard

Mext

[QR-Code]: Von links nach rechts: Android App Adresse, iPhone App Adresse,
P2P-Zugang Adresse.

[Enable Boot Wizard]: Priifen Sie den Boot-Assistenten nach dem Neustart.
[Next]: Um in den nichsten Konfigurations-Assistenten zu gelangen.

[Cancel]: Um den Assistenten zu beenden.

4.5.2 Auswahl der Sprache und Region

n time 2016/01/01 @ 09 :52 :28 @
ime Enable
Dat

Language English

KeyPad Type

Remote ID

Previous Cancel

[Time Zone]: Wiahlen Sie die richtige Zeitzone

[System Time]: Stellen Sie das richtige Datum und die richtige Uhrzeit ein
[Sync Time]: Aktivieren Sie die Synchronisierung der Zeit zum aktualisieren,
wenn Sie eine Verbindung mit dem Internet aufnehmen

[Date Format]: Wihlen Sie das Datumsformat



[Language]: Wahlen Sie die Sprache
[KeyPad Type]: Wihlen Sie den Typ der Tastatur

4.5.3 Shnelles Netzwerk

192.168.1.134

(Online)

Diagnose diagnostizieren

erkstatus

zuriick weiter

[Netzwerkeinst]: Zwei Moglichkeiten: automatische und manuelle

Konfiguration.
[P2P]: Der Code wird verwendet, um das Gerédt dem P2P-Konto hinzuzufiigen.

[Net Diagnose]: Bestimmen, ob das Netz normal ist
[Netzwerkstatus]: Bestimmen, ob das Netzwerk normal ist

4.5.4 Einrichten der Festplatte

Festplattenliste

Maodell Kapazitiat | Verwendet

MO01-1CH1 1863 GBE 70 GB

Format

zurilick

[Format]: Formatieren Sie die Festplatte.



4.6 Kamera hinzufiigen

Schritte: Klicken Sie mit der rechten Maustaste - [Video verwalten].

Die Kameras in dem Set wurden durch das Werk abgeglichen. Schalten Sie die IP
Kameras und den NVR ein, die Kameras verbinden sich automatisch mit dem
NVR.

Match Code: Wenn Sie eine neue WLAN-Kamera hinzufiigen miissen. Zuerst
schlielen Sie ein Netzwerkkabel an dem NVR-LAN-Anschluss an und schalten
das Gerit dann ein. Stellen Sie sicher, dass es noch einen Kanal gibt, dem Sie
eine Kamera hinzufiigen konnen. Kamera hinzufligen, indem Sie den Match
Code klicken, die Kamera {ibertrdgt Videobilder drahtlos und iiber den NVR, IP
ist 17.20.14.X

Auto Hinzufiigen (2 Funktionen): (1) Wenn Sie die gematchte Kamera ohne
Absicht geldscht haben, ist es nicht notwendig, den Code erneut zu verwenden.
Klicken Sie einfach auf Hinzufiigen, dann werden die geldschten
WLAN-Kameras automatisch eine Verbindung zu dem NVR aufnehmen. (2)
Wenn Sie eine neue IP-Kamera mit Netzwerkkabel hinzufiigen mochten. Zuerst
schlielen Sie ein Netzwerkkabel an dem NVR-LAN-Anschluss an und schalten
das Gerit dann ein. Stellen Sie sicher, dass es noch einen Kanal gibt, dem Sie
eine Kamera hinzufiigen konnen. Kamera hinzufligen, indem Sie Auto
Hinzufiigen klicken, die Kamera iibertréigt Videobilder drahtlos und {iber den
NVR, IP ist 172.25.123.X

Split Bildschirm

Menii
Wiedergabe
Videobackup Erweiterte
Farbeinstellung

PTZ
Aufnahme

Kanal I6schen

Lautstarke

Setup Assistent

60Mbps

Ausschalten

4.7 Erkennung von Videos

Klicken Sie mit der rechten Maustaste - [Menii] - [Aufnahmeeinst] -
[Bewegung]| - Klicken Sie auf [Kopieren] - Klicken Sie auf [Anwenden], um
die Einstellung zu speichern.



Split Bildschirm
Video verwalten m

m Allgem. Einstell. Aufnahmeeinst. Netzwerkeinst. Kan.stellungen  System Admin

Kanal Wochentag Freitag
Wiedergabe
Videobackup G Zeitpla =23:59 (KaZeit MBewegung | W Alarm
]
00 :00 [ ]
PTZ an 4 00 :00 - 23 :59 ]

Farbeinstellung

Aufnahme

Lautstarke
HBewegung B Alarm

Setup Assistent

Fast Netzwerk Kopieren

Wifi hi ligen

Anwenden
Ausschalten

4.8 Wiedergabe von Videos

Schritt: Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Hauptmenii -Videowiedergabe
1: Wihlen Sie die Wiedergabezeit - Wéhlen Sie Kanal KEINEN.

2: Wihlen Sie [Suche], klicken Sie auf "Suchen®, die Aufnahme erscheint,
ziehen Sie den Zeitbalken - Klicken Sie auf [Wiedergabe], um zu beginnen.
Einleitung: Symbol fiir die Wiedergabe mWiedergabe Vorherige,mWiedergabe
néchste uPlay,mPause Eschnell vorwiirts x2,x4,x8

Split Bildschirm Split Bildschirm

Video verwalten Video verwalten

gabe Viederg 5 Min
Videobackup 10 Min : ideoba 10 Min
Farbeinstellung 30 Min = Farbeinstellung 30 Min
B Suche e [ Suche ]
Aufnahme Aufnahme

Lautstarke Lautstirke

Setup Assistent Setup Assistent

Fast Netzwerk Fast Netzwerk
wifi hinzufiigen Wifi hinzufligen

Ausschalten Ausschalten




nahme

Suche Zeit 201670101 i 00

00 :00 :00 <] Wiedergabe

4.9 Eine IP-PRO-ID generieren

Voraussetzung zur Erzeugung einer IP-PRO -ID ist, dass Sie sicherstellen, dass
der Videorecorder mit einem Netzwerk verbunden und IP-Adresse verfiigbar ist,
klicken Sie mit der rechten Maustaste - [Menii] - [Netzwerkeinst]

Wenn der Benutzer mit LAN vertraut ist, besteht keine Notwendigkeit DHCP zu
wihlen, mit welchem man automatisch eine IP-Adresse erhilt. Mit der manuellen
Eingabe von IP-Adresse und DNS-Adresse generiert der Videorecorder eine ID
durch das Netzwerk, wenn diese generiert ist, erscheint sie im Menii.



Split Bildschirm
A
Video verwalten E &/

m Allgem. Einstell. Aufnahmeeinst.

Wiedergabe

Netzwerkeinst.  Kan.stellungen  System Admin

C4DHCP

Gip2p 632982574 (Online) QR-Code anzeigen

IP-Adresse 192.168. 1.134

Videobackup

Subnet-Maske 255.255.255. 0

Farbeinstellung

PTZ PPPoE Ben.

Gateway P 2 S e

MAC-Adresse 0005 -FEAS-3E24

Aufnahme 3G bevorzugter DNS 202. 96.128.166

Web port 80

Lautstérke R-Mail

Netzwerkbandbreite 100  MB/s

Setup Assistent Wifl Einrichtung Net Diagnose Info i Aktivieren

Fast MNetzwerk

Netzwerkstatus gesunde Netzwerk

Wifi hinzufiigen
Anwenden
Ausschalten

S WEB
5.1 Zugriff auf LAN

Schritt 1: Klicken Sie mit der rechten Maustaste - [Menii] - [Netzwerkeinst] -
Priifen Sie die IP-Adresse des Videorecorders.

Schritt 2: Zugriff tiber Computer im selben LAN, geben Sie IP-Adresse und Port
des Videorecorders (wenn Port 80 ist, besteht keine Notwendigkeit zur Eingabe)
in den IE-Browser oder einen anderen Browser ein. Dann wird das Gerét auf die
Log-in-Webseite des LAN zugreifen, geben Sie einen Benutzernamen und ein
Passwort ein, klicken Sie auf Anmelden.

Schritt 3: Sobald der Zugriff erfolgreich ist, konnen Sie Videos erhalten.

Tipps: Bitte stellen Sie sicher, dass Videorecorder und Computer im gleichen
Netzwerk sind.

B v =2 </ Q@

Systemn Admin

Allgern, Einstell.  Aufnahmeeinst, Netzwerkeinst.  Kan.stellungen

CaDHCP

cipzp 632982574 (Online) QR-Code anzeigen

DDNS IP-Adresse 192.168. 1.134

FTP

PPPoE Ben.

3G

E-Mail

Wifi Einrichtung

Subnet-Maske

255.255.255.

]

Gateway
MAC-Adresse
bevorzugter DNS
Web port
Netzwerkbandbreite

Met Diagnose Info

Netzwerkstatus

192.168. 1. 1
0005-FEAS-3E24
202. 96.128.166
80

100 MB/s

4 Aktivieren

gesunde Netzwerk

Anwenden
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5.2 Zugriff auf WAN

Schritt 1: Klicken Sie mit der rechten Maustaste - [Menii] - [Netzwerkeinst] -
Priifen Sie die Cloud(P2P) -ID.



Schritt 2: Zugriff tiber den Computer im WAN: geben Sie www.e-seenet.com in
den IE-Browser oder einen anderen Browser ein. Dann wird das Gerét auf die
Log-in-Webseite zugreifen, geben Sie ID, Benutzernamen und ein Passwort ein,
klicken Sie auf Anmelden.

Schritt 3: Sobald der Zugriff erfolgreich ist, erhalten Sie die
Uploadgeschwindigkeit des Videorecorders und die Downloadgeschwindigkeit
des Computers, jeder Kanal muss iiber 30KB liegen.
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6 Mobile Client Zugriff

a. Suchen Sie "IP-PRO" im Google Play Store oder im App Store oder scannen
Sie den "Android Client link/IOS-link" QR-Code im Setup Assistenten

b. Herunterladen und installieren der "IP-PRO"”

c. Offnen Sie die App und fiigen Sie das Gerit hinzu (siehe unten):

Schritt 1: Tippen Sie auf "+" Neues Gerédt hinzufiigen

Schritt 2: Tippen Sie, um den QR-Code zu scannen, oder geben Sie die
Gerite-ID in der Setup Assistenten ein

Schritt 3: Scannen Sie den QR-Code im Setup Assistenten

Schritt 4: Live Ansicht
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