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ENGLISH

Thank you for choosing our product. The VBox TV Gateway brings TV to any device on the home
network.

Our product is made with top quality components to ensure quality and perfect satisfaction.
Please read these instructions carefully before using the machine.

For more detailed installation instructions please download the full user manual available at
http://www.vboxcomm.com/retail.html

XTI quick installation guide

How to Connect the XTi-VBox TV Gateway to your Home Network

Package Contents

Your package includes the following items:
e The XTi-VBox TV Gateway device you have chosen
e Power adapter

e ALAN cable

Additional Required Equipment for XTi 3442/3452
e Wireless broadband WiFi router —802.11n at 5MHz or higher
e RFInput

o DVB-T/T2 - Terrestrial antenna + coaxial cable with “F” type male connector to connect
the device to the terrestrial (and cable)

o DVB-C-Cable TV, Coaxial cable with “F” type male connector to connect the device to
the Cable TV

e Interface device:
o PC/Mac-or Apple® iPad 4® or higher

o Android® device with minimum hardware specification of 2 Ghz dual core CPU and 2GB
RAM running Android® system version 4.4 and above



Installing the XTi-VBox TV Gateway Device

To install your device, take the following steps:
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Connect the Ethernet cable to the network router and to the XTi device’s LAN connector.

Connect the coaxial cable running from the terrestrial antenna or Cable to the XTi device’s RF-In
connector.

Connect the power adapter to the XTi device and to the mains.
Turn the VBox power on
Install the VBox app for iOS or Android, or open a web browser and type the XTi’s IP address

Run the quick setup

Make sure that the UPnP Protocol is enabled on your Router and PC

For Setting up the XTi-VBox TV Gateway using the Web Interface please refer to installation guide

To download the full user manual please refer to

Technical Support

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com.com



DEUTSCH

Danke, dass Sie unser Produkt gewahlt haben. Das VBox TV Gateway bringt Fernsehen auf jedes Gerat in

lhrem Heimnetzwerk.

Unser Produkt besteht aus qualitativ hochwertigen Komponenten, um lhnen beste Qualitdt und
perfekte Zufriedenheit zu garantieren.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerat benutzen.

Fiir weitere Details zur Installation laden Sie bitte das vollstandige Benutzerhandbuch herunter;
verfligbar unter http://www.vboxcomm.com/retail.html

XTl-Kurzanleitung

Wie Sie das XTi-VBox TV Gateway in Ihr Heimnetz integrieren

Packungsinhalt

lhre Packung enthélt Folgendes:
e Das XTi-VBox TV Gateway-Gerat, das Sie ausgewahlt haben
e Stromadapter

e Ein LAN-Kabel

Zusatzlich bendétigtes Zubehor fir XTi 3442/3452

Um das XTi-VBox TV Gateway zu installieren, bendtigen sie folgende zuséatzliche Komponenten:
Fiir XTi 3332/3340
e Drahtloser Breitband-WLAN-Router —802.11n bei 5 MHz oder héher
e Signalempfang

o DVB-T/T2 - Terrestrische Antenne + Koaxialkabel mit Stecker vom Typ ,,F“, um das Gerat mit
der Antenne (und dem Kabel) zu verbinden

o DVB-C - Kabel-TV, Koaxialkabel mit Stecker vom Typ ,,F“, um das Gerat mit dem Kabel-TV zu
verbinden

e Schnittstellengerat:



o PC/Mac-oder Apple® iPad 4® oder héher

o Android®-Gerat mit minimalen Hardwareanforderungen von 2 GHz Dual-Core-CPU und 2 GB
RAM unter Android®-Systemversion 4.4 und héher

XTi-VBox TV Gateway installieren

Um Ihr Gerét zu installieren, gehen Sie folgendermalen vor:

1. SchlieRen Sie das Ethernetkabel an den Netzwerkrouter und den LAN-Anschluss am XTi-Gerat
an.

2. SchlieRen Sie das Koaxialkabel, das von der Terrestrischen Antenne oder dem Kabel kommt, am
Anschluss ,,RF-In“ des XTi-Gerats an.

3. SchlieRen Sie den Stromadapter am XTi-Gerat und das Stromnetz an.
4. Schalten Sie die VBox ein

5. Installieren Sie die VBox-App fiir iOS oder Android, oder 6ffnen Sie einen Webbrowser und
geben Sie die IP-Adresse des XTi-Gerats ein

6. Fuhren Sie die Schnelleinrichtung aus
Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Router und PC das UPnP-Protokoll aktiviert ist.

Bitte ziehen Sie fiir die Einrichtung des XTi-VBox TV Gateway Uber die Weboberflache das
Installationshandbuch heran.

Das vollstandige Benutzerhandbuch erhalten Sie hier:
Technischer Support
www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



FRANCAIS

Merci d'avoir choisi notre produit. La passerelle TV XTI-VBox permet de regarder la TV sur tout dispositif
de votre réseau domestique.

Notre produit est fabriqué au moyen de composants de qualité supérieure pour garantir la qualité et
votre parfaite satisfaction.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser I'appareil.

Pour des instructions d'installation plus détaillées, veuillez télécharger I'ensemble du manuel
d'utilisation qui est disponible a http://www.vboxcomm.com/retail.html

Guide d'installation rapide XTI

Comment connecter la passerelle TV XTI-VBox a votre réseau domestique

Contenu de I'emballage

Votre paquet comprend les éléments suivants :
e Lapasserelle TV XTI-VBox que vous avez choisie
e Adaptateur d'alimentation

e Uncable LAN

Autres équipements requis Pour les XTi 3442/3452
e Routeur Wifi sans fil - 802.11n a 5 MHz ou supérieur
e Entrée RF

o DVB-T/T2 - Antenne terrestre + cable coaxial avec un connecteur male de type « F »
pour connecter I'appareil a I'antenne terrestre (et au cable)

o DVB-C-TV par cable, cable coaxial avec un connecteur male de type « F » pour
connecter I'appareil a la TV par cable

e Dispositif d'interface :
o PC/Mac-ouApple®iPad 4® ou supérieur

o Appareil Android® avec pour configuration matérielle minimale un processeur double
coeur de 2 GHz et 2 Go de RAM fonctionnant sous Android de version 4.4 et ultérieure



Installation de la passerelle TV XTI-VBox

Pour installer appareil, suivez les étapes suivantes :
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1. Connectez le cable Ethernet au routeur du réseau ainsi qu'au connecteur LAN du XTi.

2. Connectez le cable coaxial depuis I'antenne terrestre ou le cable jusqu'au connecteur RF-In du
XTi.

3. Branchez I'adaptateur d'alimentation au XTi ainsi qu'a une prise de courant.
4. Mettez sous tension la VBox

5. Installez I'appli VBox pour iOS ou Android, ou ouvrez un navigateur Web et saisissez I'adresse IP
du XTi

6. Lancez le programme de configuration rapide
Assurez-vous que le protocole UPnP est activé sur votre routeur et votre PC

Pour configurer la passerelle TV XTI-VBox a I'aide de I'interface Web, veuillez consulter le guide
d'installation

Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, reportez-vous a
Assistance technique

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



ESPANOL

Gracias por escoger nuestro producto. El VBox TV Gateway lleva la television a cualquier dispositivo de
su red doméstica.

Nuestro producto esta fabricado con los mejores componentes, lo que le asegura calidad y entera
satisfaccion.

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el dispositivo.

Para instrucciones de instalacion mas detalladas, por favor descargue el manual de usuario completo de
http://www.vboxcomm.com/retail.html

Guia rapida de instalacion del XTI

Coémo conectar el VBox TV Gateway XTi a su red doméstica

Contenido del paquete

El paquete incluye los siguientes elementos:
e Eldispositivo XTi-VBox TV Gateway que usted ha adquirido
e Adaptador de corriente

e Uncable de red LAN

Equipo adicional necesario para el XTi 3442/3452:

e Enrutador Wi-Fi de banda ancha: 802.11n a 5 MHz o mayor
e EntradaRF

o DVB-T/T2: antena terrestre y un cable coaxial, con conector macho tipo “F”, para
conectar el dispositivo a la antena terrestre (y cable).

o DVB-C-TV por cable: cable coaxial con un conector macho tipo “F” para conectar el
dispositivo a la televisién por cable

e Interfaz del dispositivo:

o PC/MAC o iPad 4® de Apple® o mds reciente.



o Dispositivo Android® con las siguientes especificaciones minimas: procesador de 1.2
GHZ de doble nucleo y 2 GB de RAM con sistema operativo Android® version 4.4 o
superior.

Coémo instalar el dispositivo VBox TV Gateway XTi

Para instalar el dispositivo, realice los siguientes pasos:
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Conecte el cable de red Ethernet al enrutador de la red y al conector LAN del dispositivo XTi.
Conecte el cable coaxial que sale de la antena parabdlica o de la television por cable al conector de
entrada de RF (RF-In) del dispositivo.

Conecte el adaptador de corriente al dispositivo XTi y al tomacorriente.

Encienda el VBox

Instale la app VBox para iOS o Android, o abra un navegador web y escriba la direccién IP del XTi

o vk~ w

Ejecute la instalacién rapida

Asegurese que el protocolo UPnP esté habilitado en el enrutador y en el PC

Para configurar el VBox TV Gateway XTi por medio de la interface web, vea la guia de instalacion.
Para descargar el manual del usuario completo dirijase a
http://www.vboxcomm.com/retail.html

Soporte técnico

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



ITALIANO

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. XTi - VBox TV Gateay porta la TV su qualsiasi dispositivo della rete
domestica.

Il nostro prodotto é realizzato con componenti di alta qualita per garantire la qualita e la perfetta
soddisfazione.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

Per le istruzioni di installazione piu dettagliate, si prega di scaricare il manuale d'uso completo disponibile
sul sito http://www.vboxcomm.com/retail.html

Guida di installazione rapida di XTI

Come collegare il dispositivo XTi - VBox TV Gateay alla rete domestica

Contenuto della confezione

La confezione include i seguenti elementi:

3 Il dispositivo XTi - VBox TV Gateay che avete scelto
. Adattatore di alimentazione

. Un cavo LAN

Attrezzatura supplementare richiesta

per XTi 3442/3452

e Router WiFi a banda larga - 802.11n a 5MHz o superiore

e Entrata RF

o DVB-T/T2 - Antenna terrestre + cavo coassiale con connettore maschio di tipo "F" per

collegare il dispositivo alla rete digitale terrestre (e via cavo)

o DVB-C—TV via cavo, cavo coassiale con connettore maschio tipo “F” per collegare il

dispositivo alla TV via cavo.



o Interfaccia del dispositivo:

Stazione PC/Mac - o Apple® iPad 4® o superiore

o Dispositivo Android® con specifiche hardware minime di CPU Dual Core da 2 Ghz e 2 GB di RAM

su sistema operativo Android® versione 4.4 e superiore

Installazione del dispositivo XTi - VBox TV Gateway

Per installare il dispositivo, adottare le seguenti misure:
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Collegare il cavo Ethernet al router di rete e al connettore LAN del dispositivo XTi.

Collegare il cavo coassiale che va dalla antenna o il cavo della rete digitale terrestre al connettore RF-In

del dispositivo XTi

Collegare I'adattatore di alimentazione al dispositivo XTi e alla rete elettrica.
Accendere il dispositivo VBox

Installare I’App VBox per iOS o Android, oppure aprire una pagina del browser del web e inserire
I'indirizzo IP del XTi

Avviare la configurazione veloce

Assicurarsi che il Protocollo UPnP sia stato abilitato sul proprio Router e PC

Per la configurazione di TV XTi - VBox Gateway usando l'interfaccia Web, si prega di fare riferimento al
manuale di installazione

Per scaricare il manuale utente completo fare riferimento al

Supporto tecnico

www.vboxcomm.com/retail support@vboxcomm.com




DUTCH

Hartelijk dank dat u voor ons product gekozen heeft. De VBox TV Gateway brengt TV naar elk apparaat
in het thuisnetwerk.

Alle onderdelen van ons product zijn topkwaliteit om volledige tevredenheid en kwaliteit te
garanderen.

Leest u deze instructies zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Voor meer gedetailleerde installatie instructies download de volledige gebruikershandleiding
verkrijgbaar op http://www.vboxcomm.com/retail.html downloaden.

XTI snelle installatiegids
Hoe de XTi-VBox TV Gateway aan uw thuisnetwerk aan te sluiten
Inhoud Verpakking

De verpakking bevat de volgende onderdelen:

. Het door u gekozen XTi-VBox TV Gateway apparaat
. Netadapter
3 Een LAN kabel

Aanvullende benodigde apparatuur voor XTi 3442/3452
e Draadloze breedband WiFi-router — 802.11n van 5MHz of hoger
e RFInvoer
o DVB-T/T2 - Satellietschotel + coaxiale kabel met F-connector (mannelijk) om het
apparaat met de satelliet (en kabel) te verbinden.
o DVB-C—Kabel TV, coaxiale kabel met mannelijke F-connector om het apparaat met
de kabel TV te verbinden.
e Interface apparaat:
o PC/ Mac- of Apple® iPad 4® of hoger
o Android® toestel met minimale hardware-specificaties van 2 Ghz dual-core processor
en 2 GB RAM draaiend op Android® systeem versie 4.4 en hoger



Het installeren van het XTi-VBox TV Gateway apparaat

Om uw apparaat te installeren, dient u de volgende stappen te volgen:
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1. Verbind de Ethernet kabel met de netwerk router en de LAN connector van het XTi apparaat.

2. Verbind de coaxiale kabel van de satellietschotel of kabel met de kabel naar de RF-In connector
van het XTi apparaat.

3. Verbind de voedingsadapter met het XTi apparaat en het stroomnet.
4. Schakel de Vbox in

5. Installeer de VBox app voor iOS of Android, of open een webbrowser en voer het IP-adres van
de XTiin.

6. Voer de snelle installatie uit
Controleer dat het UPnP Protocol is ingeschakeld op uw router en PC

Voor het instellen van de XTi-VBox TV Gateway met gebruik van de webinterface, raadpleeg de
installatiegids.

Om de volledige gebruikershandleiding te downloaden ga naar:
Technische Ondersteuning

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



POLSKI

Dziekujemy za wybor naszego produktu. Urzgdzenie VBox TV Gateway umozliwia odbidr programow
telewizyjnych na dowolnym urzadzeniu w sieci domowe;j.

Nasz wyréb wykonany jest z najlepszych elementdw, aby zapewnic¢ wysoka jako$¢ produktu oraz petng
satysfakcje uzytkownika.

Prosimy o uwazne zapoznanie sie z trescig niniejszej instrukcji przed rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia.

W celu uzyskania bardziej szczegdtowych instrukcji instalacji prosimy o pobranie instrukcji uzytkownika
w petnej wersji dostepnej na stronie: http://www.vboxcomm.com/retail.html

Instrukcja szybkiej instalacji XTI

Sposdb podtaczania urzadzenia XTi-VBox TV Gateway do sieci domowej

Zawartos¢ opakowania

W opakowaniu znajduja sie nastepujace elementy:

. wybrane przez Paristwa urzadzenie XTi-VBox TV Gateay
3 adapter zasilania
. przewdd LAN

Dodatkowe niezbedne urzadzenia w przypadku XTi 3342/3452
e Bezprzewodowy, szerokopasmowy router WiFi —802.11n dla czestotliwosci 5SMHz lub wyzszej
e Wejscie antenowe RF

o DVB-T/T2 - Antena naziemna + kabel koncentryczny z wtyczka typu ,meskiego” ,,F”, do
podtaczenia do urzadzenia naziemnego (i kabel)

o DVB-C - kabel telewizyjny, kabel koncentryczny z facznikiem z wejsciem meskim typu F,
by podtaczy¢ urzadzenie do telewizji kablowej

e Urzadzenie interfejsu:

o Komputer PC/ Mac albo urzgdzenie Apple®iPad 4® lub wyzszy model



o Urzadzenie Android® z minimalna specyfikacja sprzetowa w postaci dwurdzeniowego
CPU 2 Ghz oraz 2GB RAM obstugujaca system Android® w wersji 4.4 i wyzszej

Instalacja urzadzenia XTi-VBox TV

W celu dokonania instalacji urzadzenia nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

S m—
1. Podtaczyc¢ kabel sieci Ethernet do routera sieci domowej oraz wejscia LAN urzadzenia XTi.
2. Podtaczyc¢ kabel koncentryczny biegngcy od anteny naziemnej lub kabla do wejsciai RF-In

urzadzenia XTi.

3. Podtaczy¢ adapter zasilania do urzadzenia XTi i sieci elektrycznej.
4, Wigczy¢ zasilanie urzgdzenia Vbox
5. Zainstalowac aplikacje urzadzenia Vbox dla iOS lub systemu Android albo otworzy¢ przegladarke

sieciowq i wpisac adres IP XTi
6. Przeprowadzi¢ szybkie ustawienie
Sprawdzi¢, czy protokoét UPnP jest aktywowany na routerze oraz PC .

W celu wprowadzenia ustawien urzadzenia XTi-VBox TV Gateway z wykorzystaniem interfejsu
sieciowego prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg instalacji.

W celu pobrania instrukcji uzytkownika w petnej wersji zapraszamy na strone
Pomoc techniczna

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



Dékujeme, Ze jste rozhodli pro koupi naseho vyrobku. TV brana VBox ptinasi televizni vysilani
do jakéhokoliv zafizeni, které je pfipojeno do domaci sité.

Nas produkt je vyroben ze soucasti té nejvyssi kvality, diky ¢emu je zarucena vysoka kvalita a dokonald
spokojenost.

Pfed prvnim pouZitim pfistroje si pozorné prectéte tyto instrukce.

Podrobnéjsi pokyny k instalaci naleznete v kompletni uZivatelské pfiruéce, kterou si mizete stahnout
na adrese http://www.vboxcomm.com/retail.html

Navod na rychlou instalaci XTI
Jak pfipojit TV branu XTi-VBox do vasi domdci sité

Obsah baleni

Balicek obsahuje tyto soucasti:

. vybrana TV brana XTi-VBox
. napajeci adaptér
. sitovy LAN kabel

PoZadované doplrikové vybaveni

Pro XTi 3442/3452
. Sirokopasmovy Wi-Fi router — 802.11n s rozsahem 5 MHz nebo novéjsie vstup RF

o DVB-T/T2 —anténa pro pozemni vysilani + koaxidlni kabel s konektorem-zastrékou typu “F”
pro ptipojeni zafizeni k pozemnimu signalu

o DVB-C - televizni kabel, koaxialni kabel s konektorem-zastrékou typu “F” pro pfipojeni zafizeni
ke kabelové televizi



Rozhrani:
o pocita¢ PC nebo Mac — nebo zatizeni Apple® iPad 4® nebo vyssi

o zafizeni typu Android® s touto minimalni hardwarovou konfiguraci: dvoujadrovy procesor
2 GHz a 2 GB RAM se systémem Android® verze 4.4 nebo vyssi

Instalace TV brany XTi-VBox

Chcete-li své zafizeni nainstalovat, provedte tyto kroky:
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PFipojte ethernetovy kabel do sitového routeru a do LAN konektoru zafizeni XTi.

Ptipojte koaxialni kabel vedouci od pozemni antény nebo kabel do konektoru RF-IN a zafizeni XTi.
Pfipojte napdjeci adaptér do zafizeni XTi a do elektrické sité.

Zapnéte napajeni brany VBox.

Nainstalujte aplikaci VBox pro iOS nebo Android, nebo oteviete webovy prohlize¢ a zadejte IP

adresu zafizeni XTi.

6.

Spustte rychlé nastaveni.

Ovérte, Ze je na smérovaci a pocitaci povoleny protokol UPnP

Pro nastaveni TV brany XTi-VBox pomoci webového rozhrani nahlédnéte do pfirucky pro instalaci.

Uplné znéni uzivatelské priru¢ky mizete stahnout zde:

Technickd podpora

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



MAGYAR

K6szonjuk, hogy a mi termékiinket valasztotta! A VBox TV Gateway segitségével tévévé valtoztathatja
otthoni haldzata barmelyik eszkozét.

Termékiink 0sszeszerelése soran csak a legjobb alkatrészeket hasznaltuk, hogy biztositsuk a minGséget,
és On tokéletesen elégedett legyen a végtermékkel.

Kérjiik, olvassa el a lenti leirast, miel6tt hasznalni kezdené a terméket.

Részletesebb leirasért toltse le a teljes haszndlati Gtmutatét a http://www.vboxcomm.com/retail.html
oldalrdl.

Gyors telepitési Utmutaté az XTi eszk6zokhoz

Hogyan csatlakoztassa otthoni halézatahoz az XTi-VBox TV Gateway-t?

A csomag tartalma

A csomag a kovetkezGket tartalmazza:

. Az On &ltal vélasztott XTi-VBox TV Gateway eszkdz
3 Haldzati adapter
. LAN-kabel

Tovabbi alkatrészek, az XTi 3442/3452-h6z:
. Vezeték nélkiili, szélessavi WiFi router — 802.11n, legaldbb 5MHz
. RF input

o DVB-T/T2 - foldfelszini antenna + koaxkabel ,F” tipusu apacsatlakozéval, amely az
eszkozt Osszekoti az antennaval (és a kdbeltévével)

o DVB-C - kabeltévé, koaxkabel ,F” tipusu apacsatlakozdval, amely az eszk6zt 6sszekoti a
kabeltévé kimenetével

3 Interfészeszkoz:

o PC/Mac-vagy Apple® iPad 4® vagy Ujabb



o Android® eszkoz a kovetkez6 minimalis hardware-rel: 2 Ghz-es kétmagos CPU, 2GB
RAM, legaldbb 4.4-es Android® rendszer

Az XTi-VBox TV Gateway installaldsa

Telepitéshez kovesse a kovetkezd leirast
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1. Csatlakoztassa az ethernet kabelt a haldzati routerhez és az XTi eszk6z LAN-aljzatahoz.

2. A parabolaantennatdl vagy kabeltévétdl jové koaxkabelt csatlakoztassa az XTi RF-In aljzatdhoz.
3. Csatlakoztassa a halézati adapter az eszkdzhoz és a fali aljzathoz.

4, Kapcsolja be a VBoxot.

5. Telepitse a VBox alkalmazast iOS-re vagy Androidra, vagy nyisson meg egy bongész6t és irja be
az XTi IP-cimét.

6. Inditsa el a gyorstelepitést.

Figyeljen, hogy a UPnP protokoll engedélyezve legyen a routerén és a szamitégépén is.

Ha az XTi-VBox TV Gateway-t a webes interfész segitségével szeretné installalni, olvassa el a telepitési

utmutatot.

A teljes hasznalati Utmutatdért kérjen

technikai segitséget:

http://www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



NORSK

Takk for at du valgte produktet vart. VBox TV Gateway bringer TV til alle enheter pa hjemmenettverket.
Produktet vart er laget av komponenter av hgy kvalitet for a sikre kvalitet og perfekt tilfredsstillelse.
Les disse instruksjonene ngye fgr du bruker maskinen.

For mer detaljerte instruksjoner kan du laste ned hele bruksanvisningen fra

http://www.vboxcomm.com/retail.html

Rask installasjonsveiledning for XTI

Hvordan koble XTi-VBox TV Gateway til hjemmenettverket

Innholdet i pakken

Pakken inneholder fglgende elementer:
e XTi-VBox TV Gateway-enheten du har valgt
e Strgmadapter

e En LAN-kabel

Ekstra ngdvendig utstyr for XTi 3442/3452
. Tradlgst bredband med WiFi-ruter
. RF-inngang —802.11n ved 5 MHz eller hgyere

o DVB-T/T2 - Terrestrisk antenne + koaksialkabel med "F"-hannkontakt for & koble
enheten til antennen (og kabel)

o DVB-C - kabel-TV, koaksialkabel med "F"-hannkontakt for  koble enheten til kabel-TVen
. Grensesnittenhet:
o PC/Mac - eventuelt Apple® iPad 4® eller nyere

o Android ®-enhet med minstekrav for maskinvare pa 2 Ghz dual core CPU og 2GB RAM
som kjgrer Android ® systemversjon 4.4 eller hgyere



Installere XTi-VBox TV Gateway-enheten

For a installere enheten, ma du fglge disse trinnene:
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1. Koble Ethernet-kabelen til nettverksruteren og XTi -enhetens LAN-kontakt.

2. Koble koaksialkabelen som gar fra den terrestriske antennen eller kabelen til XTi-enhetens
terrestriske RF-Inn-kontakt.

3. Koble -strgmadapteren til XTi-enheten og stremnettet.
4. Sla pa VBox

5. Installer VBox-appen for iOS eller Android, eller dpne en nettleser og skriv inn XTi-enhetens IP-

adresse
6. Kjgr hurtigoppsettet
Kontroller at UPnP-protokollen er aktivert pa ruteren eller datamaskinen
For & sette opp XTi-VBox TV Gateway ved bruk av webgrensesnittet, se installasjonsveiledningen
For & laste ned hele bruksanvisningen, ga til
Teknisk stgtte
www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



DANSK

Tak fordi du har valgt vores produkt. VBox TV Port bringer TV til hvilket som helst apparat pa
hjemmenetvaerket.

Vores produkt er produceret med hgjkvalitetskomponenter for at sikre kvalitet og hgjeste tilfredshed
Laes venligst disse instruktioner fgr anvendelse af apparatet.

For en mere detaljeret installationsvejledning download venligst den fulde brugermanual som kan
hentes pa http://www.vboxcomm.com/retail.html

XTi hurtig installationsvejledning

Saledes tilsluttes XTi-VBox TV Porten til dit hjemmenetvaerk

Indholdet af pakken

Din pakke indeholder fglgende dele:
e Det XTi-VBox TV Port apparat du har valgt
e Strgmforsyning

e Et LAN-kabel

Andet ngdvendigt udstyr til XTi 3442/3452
e Tradlgs bredbands WIFI router — 802.11n pa 5MHz eller hgjere
e RFlInput

o DVB-T/T2 - Landbaseret antenne+coaxialkabel med “F’-type han-stik for at forbinde
apparatet til den land-baserede antenne (og kabel)

o DVB-C - Kabel-tv, coaxialkabel med “F”-type han-stik , som forbinder enheden til kabel-
tv

e Input - aparatets brugerflade:
o PC/Mac-—eller Apple® iPad 4°® eller nyere

o Android® enhed med minimum hardware specifikation pa 2 Ghzdualcore CPU og 2 GB
RAM der bruger Android® system, version 4.4 eller hgjere



Installering af XTi-VBox TV Port enheden

For at installere din enhed, gor fglgende:
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Tilslut Ethernet-kablet til naervaerksrouteren og til XTi enhedens LAN stik.

Tilslut coaxialkablet, der gar fra parabolantennen eller kabel til XTienhedens satellit RF-In
indgang.

Tilslut strgmforsyningen til XTi enheden og en stikkontakt.
Teend for VBox’en
Installer VBox-appen til iOS eller Android, eller aben en browser og indtast XTi’ens IP-adresse

Kgr quicksetup

Vaer opmarksom pa at UPnP er slaet til pa din router og PC.

For installering af XTi-VBox TV Porten ved anvendelse af web-graensefladen, henvises venligst til
brugervejledningen

For at downloade hele brugermanualen, henvises til

Teknisk support

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



SUOMI

Kiitos taman tuotteen valitsemisesta. VBox TV -yhdyskaytava tuo television kaikkiin laitteisiin
kotiverkossa.

Tuotteemme on valmistettu laadukkaista komponenteista ladun ja taydellisen tyytyvdisyyden
saavuttamiseksi.

Lue ndma ohjeet huolellisesti ennen koneen kayttoa.

Jos haluat yksityiskohtaisemmat asennusohjeet, lataa koko kayttdohje osoitteesta
http://www.vboxcomm.com/retail.html

XTl-pika-asennusopas

Kuinka XTi-VBox TV -yhdyskadytava yhdistetddn kotiverkkoosi

Pakkauksen sisalto

Pakkaus sisdltdd seuraavat tarvikkeet:
e XTi-VBox TV -yhdyskaytava valitsemallesi tuotteelle
e Verkkolaite

e LAN-kaapeli

Muut vaadittavat laitteet XTi 3442/3452 -laitteelle
e Langaton WiFi-laajakaistareititin — 802.11n, taajuus 5 MHz tai suurempi
e RF-tulo

o DVB-T/T2 - maa-antenni + koksiaalikaapeli "F"-tyypin urosliittimenll3 laitteen
kytkemiseksi satelliittiin

o DVB-C - kaapelitelevisio + koksiaalikaapeli "F"-tyypin urosliittimenlla laitteen
kytkemiseksi satelliittiin

e Liittymalaite:
o Tietokone/Mac — tai Apple® iPad 4° tai tata uudempi

o Android ®-laitteen laitteiston maaritysten minimi kaksoisyhdinsuorittimella ja 2 Ghz
RAM-muistilla ja Android ®-jarjestelman versio 4.4:113 tai suuremmalla



XTi-VBox TV -yhdyskaytavalaitteen asentaminen

Asenna laitteesi seuraavia vaiheita noudattamalla:
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1. Yhdista Ethernet-kaapeli verkkoreititimmeen ja XTi-laitteen LAN-liittimeen.
2. Yhdistd maa-antennista tai kaapelista XTi-laitteen RF-In-liitdntdan kulkeva koaksiaalikaapeli.
3. Yhdista virta-adapteri XTi-laitteeseen ja verkkovirtaan.
4. Kytke VBox-laitteen virta paalle
5. Asenna VBox-sovellus iOS- tai Android-laitteelle tai avaa verkkoselain ja kirjoita XTi:n IP-osoite
6. Suorita pika-asennus

Varmista, ettda UPnP-protokolla on kaytossa reitittimessa ja tietokoneessa

Katso asennusoppaasta ohjeet siitd, miten XTi-VBox TV -yhdyskadytdva maaritetdan kayttamaan
verkkoliittymaa.

Voit ladata koko kadyttdoppaan seuraavasta osoitteesta
Tekninen tuki

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxocmm.com



SLOVENSKI

Dakujeme vam, 7e ste si vybrali nas vyrobok. Zariadenie VBox TV Gateway privadza televizne vysielanie
do ktoréhokolvek zariadenia v domace;j sieti.

N&3 vyrobok je vyrobeny z najkvalitnejSich komponentov s cielom zabezpedit kvalitu a dokonalé
uspokojenie.

Pred pouZitim tohto zariadenia si pozorne precitajte tento navod na pouZitie.

Podrobnejsiu instalacnu prirucku najdete v kompletnej prirucke pre pouzivatela, ktoru si mozete
prevziat z lokality http://www.vboxcomm.com/retail.html

Sprievodca rychlou instalaciou zariadenia XTI

Ako pripojit zariadenie XTi-VBox TV Gateway k domdcej sieti

Obsah balenia

Balik obsahuje nasledujuce polozky:

e Zariadenie XTi-VBox TV Gateway, ktoré ste si vybrali
e napdjaci adaptér,

e Kdabel siete LAN

Dalsie pozadované zariadenie

pre XTi 3442/3452
e Bezdrotovy Sirokopasmovy WiFi router - 802.11n pri 5MHz alebo vyssi

e RFvstup

o DVB-T/T2 - Anténa pozemného vysielania + koaxialny kdbel so zastrékou typu ,F“ na
pripojenie zariadenia k anténe pozemného vysielania (a kdbel)

o DVB-C - Kaéblova TV, koaxialny kdbel so zastrékou typu ,,F“ na pripojenie zariadenia ku
kablovej TV



e Prepojovacie zariadenie:
o Potitatova stanica/ Mac - alebo Apple®, iPad 4® alebo vyssi

o Zariadenie Android® s minimalnou hardvérovou $pecifikaciou 2 GHz, dvojjadrovym
procesorom a 2GB RAM so systémom Android®, verzia 4.4 a vyssia

Instalacia zariadenia XTi-VBbox TV Gateway

Pri instaldcii zariadenia postupujte podla nasledujtcich krokov:
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1. Kdbel Ethernet pripojte do sietového routera a konektora LAN zariadenia XTi.

2. Zapojte koaxidlny kabel, ktory vedie z antény pozemného vysielania do RF konektora zariadenia
XTi.

3. Pripojte napdjaci adaptér ku zariadeniu XTi a do elektrickej siete.
4. Zapnite VBox.

5. Instalujte VBox aplikaciu pre iOS alebo Android, alebo zadajte XTi IP adresu do webového
prehliadaca.

6. Spustite rychle nastavenie.
Uistite sa, Ze protokol UPnP je povoleny na vasom routeri a pocitaci.

Nastavenie zariadenia XTi-VBbox TV Gateway pomocou webového rozhrania nédjdete v instalacnej

prirucke.

Kompletnu pouZivatelsku prirucku Ziadajte u
Technickej podpory
www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



SVENSKA

Tack for att du har valt var produkt. VBox TV Gateway ger tv till alla enheter pa hemmanétverket.

Var produkt ar tillverkad med komponenter av toppkvalitet for att sdkerhetsstalla kvalitet och
tillfredsstallelse.

Las igenom dessa instruktioner grundligt innan du anvander maskinen.

For mer detaljerade installationsinstruktioner kan du ladda ner den fullstindiga anvdandarmanualen pa
http://www.vboxcomm.com/retail.html

XTi snabbinstallationshandbok

Hur du ansluter XTi-VBox TV Gateway till ditt hemnéatverk

Paketets innehall

Ditt paket innehaller féljande foremal:
e Den XTi-VBox TV Gateway-enheten som du har valt
e Strémadapter

e En LAN-kabel

Kompletterande nédvandig utrustning fér XTi 3442/3452
e Tradlést bredband WiFi-router 802.11n pa SMHz eller mer
e RF-ingang

o DVB-T/T2 - Markbunden antenn + koaxialkabel med “F”-typ hankontakt fér att ansluta
enheten till det markbundna (och kabel)

o DVB-C - Kabel-TV, koaxialkabel med “F’-typ hankontakt for att ansluta enheten till
kabel-TV

e Granssnittsenhet:
o PC/Mac - eller Apple® iPad 4°® eller senare

o Android®-enhet med minsta maskinvaruspecifikationer 2 Ghz dubbelkarnig CPU och 2GB
RAM som kor Android® systemversion 4.4 och senare



Installera XTi-VBox TV Gateway-enheten

Folj foljande steg for att installera enheten:
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Anslut Ethernet-kabeln till natverksroutern och till XTi-enhetens LAN-anslutning.
Anslut koaxialkabeln fran den marksanda antennen till XTi-enhetens RF-In-anslutning.
Anslut stromadaptern till XTi-enheten och till elnatet.

Satt pa strommen till VBox.

Installera VBox-appen for I0S eller Android, eller 6ppna en webbldsare och skriv in IP-adressen for
XTi:n.

K&r snabbinstallationen.

Se till att UPnP-protokollet ar aktiverat pa din router och PC.

For att stalla in XTi-VBox Gateway med hjalp av webbgranssnittet, se installationshandboken

For att ladda ner den fullstandiga anvandarmanualen hanvisar vi till

Teknisk support

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



HRVATSKI

Hvala Sto ste odabrali nas proizvod. VBox pristupni uredaj za TV dovodi TV do svakog uredaja na kucnoj
mreii.

Nas je proizvod izraden od komponenti vrhunske kvalitete kako bi se osigurala kvaliteta i savrseno
zadovoljstvo.

Proditajte ove upute prije uporabe uredaja.

Za detaljnije upute za instalaciju preuzmite cijeli korisnicki priru¢nik dostupan na
http://www.vboxcomm.com/retail.html

XTI brzi vodic¢ za instalaciju

Kako spojiti XTi-VBox pristupni uredaj za TV na vasu ku¢nu mrezu

Sadrzaj pakiranja

Vase pakiranje ukljucuje sljedece stavke:

3 XTi-VBox pristupni uredaj za TV koji ste kupili
3 Strujni adapter
. LAN kabel

Dodatna potrebna oprema za XTi 3442/3452
e BeZi¢ni Sirokopojasni WiFi usmjeriva¢ — 802.11n na 5 MHz ili viSe
e RFulaz

o DVB-T/T2 - Zemaljska antena + koaksijalni kabel s muskim priklju¢kom “F” tipa za
spajanje uredaja sa zemaljskom antenom (i kabelom)

o DVB-C - Kabelska TV, koaksijalni kabel s muskim priklju¢kom “F” tipa za spajanje
uredaja s kabelskom TV

e Uredaj sa suceljem:
o Osobno racunalo / Mac —ili Apple® iPad 4° ili visi

o Android® uredaj s minimalnom hardverskom specifikacijom CPU s dvije jezgre brzine 2
Ghz i RAM memorijom od 2 GB kojeg pokrec¢e Android® sustav verzije 4.4 i novije



Instaliranje XTi-VBox TV pristupnog uredaja za TV

Za instalaciju uredaja, poduzmite sljedece korake:
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Spojite Ethernet kabel s mreznim usmjeriva¢em i LAN prikljuckom XTi uredaja.

Spojite koaksijalni kabel koji vodi od zemaljske antene ili kabelskog priklju¢ka do RF-In prikljucka
XTi uredaja.

Spojite strujni adapter s XTi uredajem i strujnom mrezom.
Ukljucite VBox
Instalirajte VBox aplikaciju za iOS ili Android, ili otvorite web-preglednik i utipkajte IP adresu XTi

Pokrenite brzo konfiguriranje

Osigurajte da je UPnP protokol omogucen na vasem osobnom racunalu i usmjerivacu

Za postavljanje XTi-VBox pristupnog uredaja za TV koristenjem Web-sucelja pogledajte vodic za
instalaciju

Za preuzimanje cijelog korisnickog priru¢nika pogledajte

Tehnicka podrska

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



eAANVIKA

EuxaplotoU e mou emlé€arte To poidv poag. To VBox TV Gateway dépvel tnv thAedpach oe
OToLaSTIOTE CUCKEUT) TOU OLKLAKOU SIKTUOU.

To MpPoioV Hag EVAL KATOLOKEUAGHEVO LLE CUOTATIKA APLOTNG TTOLOTNTAS yia T Staoddaiion tng
noldTNTag Kot ardAUTnG Lkavomoinong.

MapakohoUpe SLaPACTE AUTEG TIG 08NYIEC TTPOTEKTIKA TIPOTOU XPNOLUOTIOLOETE TO UNXAVN LA,

Mo o AemtopepeiG mAnpodopieg eykatdotaong, mapakaloUpe KateBAote to MAAPEG eyXELPiSLo xpriotn
nou SatiBetat oto http://www.vboxcomm.com/retail.html

Ipriyopog 08nyog eykatdotaong XTI

MNwg Ba cuvdéoete to XTi-VBox TV Gateway oto Owiakd cag Aiktuo

Meplexopeva Zuokevaoiog

H ouokevaoia ocag meplExetl ta akdAouBa avtikeipeva:
e Tn ouokeun XTi-VBox TV Gateway mou €xeTe eTUAEEEL
e Tpodobdotikd

¢ ‘Eva kaAwdlo LAN

Mpo6oBetog E€omAlopdg mou Anatteitat

yia to XTi 3342/3452
e AcUppartog eupulwViKog Spopoloyntig (router) — 802.11n ota 5SMHz i unAotepa
e EicobdogRF

o DVB-T/T2 - Emntiyela kepaia + opoagovikd kahwsdilo pe apoevikd Buopa tumou “F” yua
oUVSEDN TNG CUOKEUNG ME TNV EMiyela (Kot TNV KaAwSLakn)

o DVB-C - Kahwdiakn tnAedpaon, Opuoaovikd KaAwdio pe apoeviko Buopa tumou “F” yia
TN ouvdeon NG cuokeung otnv KoAwdLakn tnAedpaon.

e Juokeun Alemadng:



o H/Y R Mac-n Apple® iPad 4® 1 uetayevéotepo

o Zuokeur) Android® pe ehdyloteg mpodiaypadEg UAkol ta 2 Ghz pe enefepyaotr) Suthol
nuprva kat 2GB RAM pe Aettoupyikd cvotnua Android® €ékdoong 4.4 r mapandvw

Eykatdotaon tou XTi-VBox TV Gateway Device

I va EyKATAOTAOETE TN CUOKEUN 006, 0KOAOUBNOTE T Mapakdtw Bripota:

6.

Juvbéote to KaAwdLo Ethernet otov otklako Spopoloyntr kat oto Buopa LAN tng cuokeung XTi.

JUVOEDTE TO OMOAEOVLKO KAAWSLO o TNV emiyela kepala ) tnv KaAwdiakn pe o Buoua
£10080U TOU €MiyELOU OAOTOG 0T cUOKeLN XTi.

Suvdéote 1o Tpododotikd otn cuokeur XTi Kot aTNV MAPOXN).
Evepyomolrjote Tn cuokeur VBox

Eykataotriote Thv epapuoyr) VBox yia i0S i Android, fj avoifte évav meptnynth Kat
mAnktpoloyriote tn StevBuvon IP tou XTi.

ExteAéote Tn ypriyopn pubuion

BeBawwBeite otL eival evepyomonpévo to NpwtdkoMo UPnP otov Apopoloynth kot tov H/Y cag

a tn pUBULoN Tou XTi-VBox TV Gateway e tn xprion tou Web Interface, mapakaholpe avotpéfte otov

08nyo eykataotoong

Mo va koteBaocete 0AOKANPO TO EYXELPLOLO XPOTN, TTOPAKAAOULE AVATPEETE OTNV

Texvikn Yrootripén

http://www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com



PORTUGUES

Obrigado por escolher nosso produto. O VBox TV Gateway traz a TV para qualquer dispositivo da rede doméstica.
Nosso produto é produzido com componentes de primeira linha para garantir a qualidade e a plena satisfagdo.
Leia atentamente estas instrugdes antes de usar o aparelho.

Para obter mais instrugdes detalhadas, baixe o manual completo do usuério disponivel em
http://www.vboxcomm.com/retail.html

Manual de instalagdo rapida do XTI
Como conectar o XTi-VBox TV Gateway em sua rede doméstica

Conteldo do pacote

Seu pacote inclui os seguintes itens:

. O dispositivo XTi-VBox TV Gateway escolhido
. Um adaptador para fonte
. Um cabo de rede

Equipamento adicional necessario para o XTi 3442/3452

e Roteador WiFi para Internet banda larga — 802.11n a 5MHz ou superior
e Entrada RF

o DVB-T/T2 — Antena padrdo + cabo coaxial com conector macho tipo “F” para conectar o dispositivo a antena
padrdo (e TV por assinatura)

o DVB-C-TV por assinatura, cabo coaxial com conector macho tipo “F” para conectar o dispositivo a TV por
assinatura

e Dispositivo de interface:
o PC/Mac-ou Apple® iPad 4® ou superior

o Dispositivo Android® com especificagdo minima de hardware com CPU dual core de 2 Ghz e 2GB de RAM
rodando o sistema Android® versdo 4.4 e posteriores

Instalagdo do dispositivo XTi-VBox TV Gateway

Para instalar o seu dispositivo, siga as etapas abaixo:
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1. Conecte o cabo Ethernet no roteador de rede e no conector de rede local do dispositivo XTi.
2. Conecte o cabo coaxial a partir da antena padrdo ou TV por assinatura no conector de entrada de RF do dispositivo XTi.
3. Conecte o adaptador da fonte do dispositivo XTi na tomada.

4. Ligue o VBox

5. Instale o app VBox para iOS ou Android ou abra um navegador de Internet e digite o enderego IP do XTi

6. Execute a configuragdo répida
Certifique-se de que o protocolo UPnP esta ativado no seu roteador e no PC
Para configurar o XTi-VBox TV Gateway usando a interface via Internet, consulte o manual de instalagdo

Para baixar o manual completo do usudrio, consulte

Suporte técnico
www.vboxcomm.com

support@vboxcomm.com



ROMANA

Va multumim ca ati ales produsul nostru. Vbox TV Gateway aduce televiziunea in orice aparat al retelei
de acasa.

Componentele produsului nostru sunt de o calitate de top pentru asigurarea unei calitati si satisfactii
perfecte.

Va rugam sa cititi aceste instructiuni cu atentie inainte de utilizarea masinii.

Pentru instructiuni de instalare mai detaliate, va rugam sa descarcati manualul complet al utilizatorului
disponibil la http://www.vboxcomm.com/retail.html.

Ghid rapid de instalare a XTI

Cum conectati XTi-VBox TV Gateway la Reteaua dv. de Acasa.

Continutul Pachetului

Pachetul dv. include urmatoarele elemente:

. Dispozitivul XTi-VBox TV Gateway ales de dv.
. Adaptorul de electricitate
. Un cablu LAN

Echipament Suplimentar Necesar pentru XTi 3442/3452
e ruter wireless broadband WiFi —802.11n la 5MHz sau mai mare
e RFIntrare

o DVB-T/T2 - Antenad terestra + cablu coaxial cu conector de sex masculin tip ,F” pentru
conectarea dispozitivul la receptorul terestru (si cablu)

o DVB-C- Cablu TV, Cablu coaxial cu conector de sex masculin tip ,,F” pentru conectarea
dispozitivului la Cablul TV

e Dispozitiv interfata:
o PC/Mac - sau Apple® iPad 4® sau mai mare

o Dispozitiv Android® cu specificatie hardware minima de 2Ghz dual core CPU si 2 GB RAM cu
sistem de operare Android® versiunea 4.4 sau mai mare

Instalarea Dispozitivului XTi-VBox TV Gateway



Pentru instalarea dispozitivului dv., urmati urmatorii pasi:
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1. Conectati cablul Ethernet la ruterul de retea si la conectorul LAN al dispozitivului XTi.
2. Conectati cablul coaxial care porneste din antena terestra sau Cablu catre conectorul
RF-In al dispozitivului XTi.
3. Conectati adaptorul de curent la dispozitivul XTi si la reteaua de alimentare cu electricitate.
4. Porniti alimentarea cu curent a VBox
5. Instalati aplicatia VBox pentru iOS sau Android, sau deschideti un browser web si introduceti

adresa IP a dispozitivului XTi
6. Rulati instalarea rapida
Asigurati-va cd Ruterul si PC-ul dv permit Protocolul UPnP

Pentru Setarea dispozitivului XTi-VBox TV Gateway utilizand Interfata Web, va rugam sa consultati ghidul
de instalare.

Pentru descarcarea intregului manual al utilizatorului adresati-va departamentuluiSuport Tehnic

www.vboxcomm.com/retail

support@vboxcomm.com
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