
Anwendungsbereiche: 

   Schutz von Multimetern 
 Nur für Kurzschlussschutz. 

   Technische Daten: 

 Lötbarkeit der Baugruppe: 250oC,3s 
 Lötwärmebeständigkeit: 260 oC,10s 

 (Wellenlötung) 
 Betriebstemperatur: -40 oC bis +85 oC 

Aufbau:      
100 mA -2 A: Keramikrohr, mit Löschmittelfüllung  
Kontaktkappen:      
Messing, vernickelt     
Oberfläche verzinnt, steckbar und lötbar     

   Construction:    Applications: 

100 mA – 2 A: Ceramic tube, with extinguishing agent   Protection of multimeter 
  For short circuit protection only 
  Specifications: 
  Solderability of assembly: 250oC,3s 

   Soldering heat resistance: 260 oC,10s 

Connection caps:    
Brass, nickel palted     
 

  (wave soldering) 
Operational temperature: -40 oC bis 85 oC 

Bemessungswerte / Ratings 
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  Datasheet 

 Item  no. 1576699, 1576731, 1576732 



Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits 
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min.  max. 

4 lrat 

min.  max. 
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min.  max. 
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1 A – 2 A 

1h 

            1h 

 

 

                         100 ms 

1 ms                  40 ms 

6 ms 
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