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® Gebrauchsanweisung

2in1 LED Tisch- und Klemm-Lupenleuchte
Best.-Nr. 1595614

BestimmungsgeméRe Verwendung

Dieses Produkt ist dafiir vorgesehen, Gegenstande vergroRert darzustellen. Um die Linse herum sind 18 SMD-LED-
Ringleuchten doppelreihig (Warm- und Kaltlicht) angeordnet. Sie kann an einer geeigneten Flache (z. B. einem Tisch oder
einer Werkbank) mit der Bodenplatte oder mit der Befestigungsklammer angebracht werden und wird (iber einen USB-
Anschluss mit Energie versorgt.

Das Gerdt ist nur fiir den Innengebrauch geeignet. Nicht im Freien verwenden. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im
Badezimmer ist unbedingt zu vermeiden. Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden diirfen Sie das Produkt nicht umbauen und/
oder verandern. Falls Sie das Produkt fiir andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, konnte das Produkt beschadigt
werden. Dariiber hinaus kann eine ungeeignete Benutzung Kurzschliisse, Brande oder andere Gefahren verursachen. Lesen
Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der
Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Dieses Produkt erfilllt die gesetzlichen nationalen und européischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und
Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang
+ Leuchte

+ USB-Kabel

+ Bodenplatte

+ Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen E E
1

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen tiber den Link www.conrad.com/downloads herunter oder )
scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklérungen E

N

ﬁ Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und auf Ratschlége zur Bedienung hin.

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung
hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

Sicherheitsanweisungen
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch und beachten Sie insbesondere die

Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherh und Infor fiir einen or alen
Gebrauch in dieser Bedi leif nicht beact haften wir nicht fiir moglicherweise daraus
resultierende Verletzungen oder Sachschaden. AuRerdem erlischt in solchen Fllen die Gewahrleistung/
Garantie.

Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kénnte fir Kinder zu einem gefahrlichen
Spielzeug werden.

Schiitzen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschiitterungen,
hoher Feuchtigkeit, Nasse, brennbaren Gasen, Dampf und Losungsmitteln.

Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.

Wenn kein sicherer Betrieb mehr moglich ist, nehmen Sie das Produkt auer Betrieb und schiitzen Sie es vor
unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewahrleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schaden aufweist,

- nicht mehr ordnungsgeméan funktioniert
- (ber einen l&ngeren Zeitraum unter ungiinstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. St6Re, Schidge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Hohe
konnen das Produkt beschadigen.

Decken Sie die Linse immer ab oder halten Sie sie vom Sonnenlicht fern, wenn die Leuchte nicht gebraucht
wird. Bei direkter Sonnenbestrahlung besteht Brandgefahr, da die Linse dann wie ein Brennglas wirkt.

Beriihren Sie die Linse nicht mit den Fingern (besonders nicht mit den Fingernageln) oder anderen scharfen/
spitzen Gegenstanden.

Benutzen Sie die Linse nicht, um damit direkt in helle Lichtquellen zu schauen. Es besteht die Gefahr von
Augenschaden!

Achtung, LED-Licht:
- Nicht direkt in das LED-Licht blicken!
- Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten in den Strahl sehen!

Das Gerat darf nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet bleiben.
Die Spannungsquelle muss sich in der Nahe des Gerats befinden und leicht zugénglich sein.

Zum Herausziehen des USB-Kabels aus dem Netzteil nie am Kabel ziehen. Ziehen Sie das USB-Kabel stets
an den dafiir vorgesehenen Grifffldchen aus dem Netzteil.

Wenn Sie das Produkt iiber einen langeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie den USB-Stecker aus
dem Netzteil.

Ziehen Sie aus Griinden der Sicherheit bei einem Gewitter stets den G

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingequetscht, geknickt, von scharfen Kanten beschédigt oder
mechanisch belastet wird. Vermeiden Sie eine iiberméRige thermische Belastung der USB-Kabel durch
groRe Hitze oder groRe Kalte. Verandern Sie das USB-Kabel nicht. Wird dies nicht beachtet, kann das USB-
Kabel beschadigt werden. Ein beschédigtes USB-Kabel kann zu einem tddlichen Stromschlag fihren.

Ein beschadigtes USB-Kabel nicht bertihren. Schalten Sie zuerst die jeweilige Spannungsversorgung ab (z.
B. iiber den Sicherungsautomaten) und ziehen Sie dann den USB-Stecker vorsichtig aus der Steckdose.
Betreiben Sie das Produkt auf keinen Fall mit beschédigtem USB-Kabel.

Um Gefahren zu meiden, diirfen beschadigte Netzkabel nur vom Hersteller, einer vom Hersteller benannten
Werkstatt oder einer hnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Der USB-Stecker darf nie mit nassen Handen ein- oder ausgesteckt werden.

Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum
gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umstanden das Produkt zerstoren.

Warten Sie, bis das Gerat die Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es anschlieBen und benutzen. Dies
kann u.U. mehrere Stunden dauern.

ker aus der Steckdose.

GieRen Sie nie Fliissigkeiten tiber oder neben dem Produkt aus.

Bringen Sie die Klemmhalterung nur an einer horizontalen, flachen und stabilen Oberflache an. Befestigen
Sie keine Gegenstéande (z.B. Dekorationsmaterial) an dem Produkt.

Bringen Sie das Produkt nie in der Nahe leicht entziindlicher Materialien an (z.B. Vorhange, Dekostoffe
etc). Achten Sie darauf, dass kein Gegenstand (z.B. ein Vorhang) durch einen Luftzug in die Nahe des
Lampenbereichs kommt. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr!

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel in Bezug auf den Betrieb, die Sicherheit oder den
Anschluss des Geréats haben.

N

Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschlieRlich von einem Fachmann bzw. einer
Fachwerkstatt durchfiihren.

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich
an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Bedienelemente

Objektivverriegelung
Hauptlinse

Kleine Vergroerungslinse
LED-Ringleuchte
Schwanenhals

Touch Sensor
Grundplatte (abnehmbar)
Klemme
LED-Betriebsanzeige
Micro-USB-Anschluss
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Montage
+ Klemmen Sie die Leuchte mit der Klemme (8) entweder an der mitgelieferten Grundplatte (7) oder an einer geeigneten
horizontalen Flache fest (z. B. Tisch oder Werkbank).
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Betrieb

SchlieBen Sie das beiliegende USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss (10) und das andere Ende an einem Netzgerat
oder dem USB-Anschluss des Computers an.

Wenden Sie beim Offnen der Klemme keine Gewalt an, denn dadurch kann die Halterung beschédigt werden.
Achten Sie dabei darauf, dass die Leuchte fest angeklemmt ist, bevor Sie sie loslassen. Der Klemmbereich
betragt maximal 60 mm.

Wenn das Produkt an eine Spannungsquelle angeschlossen ist, leuchtet die LED-Betriebsanzeige (9) auf.
Driicken Sie den Touch Sensor (6), um die LED-Ringleuchte (4) einzuschalten.
Bertihren Sie ihn erneut, um von Kaltlicht auf Warmlicht umzuschalten.

Beriihren Sie ihn nochmals, schaltet sich die LED-Ringleuchte aus.
- Wenn die Ringleuchte aus ist, halten Sie den Touch Sensor gedriickt, um die Ringleuchte stufenweise einzuschalten.
- Wenn die Ringleuchte an ist, halten Sie den Touch Sensor gedriickt, um die Ringleuchte zu dimmen.

Verstellen Sie die kleine VergroRerungslinse (3) wie folgt. Drehen Sie die Objektivverriegelung (1) entgegen dem
Uhrzeigersinn, um die Hauptlinse (2) zu Idsen. Drehen Sie anschlieRend die Hauptlinse soweit, bis sich die kleine Ver-
gréRerungslinse am gewlinschten Ort befindet. Drehen Sie die Objektivverriegelung im Uhrzeigersinn, um die Hauptlinse
zu sichern.

N

Pflege und Reinigung

Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Die Lupe/Leuchte kann nach Bedarf ausgerichtet werden. Wenden Sie beim Verstellen des Schwanenhalses
nicht zu viel Kraft an, um ihn nicht zu beschadigen. Halten Sie die Lupe/Leuchte beim Festklemmen fest, um ein
Herabfallen zu verhindern.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Losungsmittel, da diese in
das Gehause eindringen und die Funktionsfahigkeit beeintrachtigen konnen.

Das Produkt erfordert keine Wartung, nehmen Sie es nicht auseinander.
Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Zum Reinigen der Linsen eignet sich auch ein Brillenputztuch. Alternativ kénnen Sie ein trockenes, sauberes, weiches und
fusselfreies Tuch oder ein Staubtuch verwendet. Bei Bedarf kénnen Sie das Tuch mit etwas lauwarmem Wasser anfeuchten.

Beim Reinigen der Linse mit einem Reinigungsmittel ist darauf zu achten, dass der Reiniger nicht direkt auf die Linse
aufgetragen wird. Tragen Sie das Reinigungsmittel immer zuerst auf das Tuch auf.

Uben Sie beim Abwischen nicht zu viel Druck auf die Linse oder das Gehause aus, um ein Verkratzen zu vermeiden.

Die LEDs sind fest eingebaut und nicht austauschbar.

Entsorgung
|

Technische Daten
Eingangsspannung/-Strom...............cc.coeceeerenns

Elektronische Gerate sind Wertstoffe und gehdren nicht in den Hausmilll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende
seiner Lebensdauer gemaR den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfiillen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

5VDC, max. 500 mA (iber USB
Leistungsverbrauch .................ccccouverrvvvvicinie 2W

Leuchtmittel .............cccooeunervvvicciicscnriciiieeen. 18 X SMD-LEDs (Warmlicht), 18 x SMD-LEDs (Kaltlicht)
Lichtstrom max. 73 Im (warm), max. 70 Im (kalt)
Farbtemperatur...............cccccvieriiieeniciennriinns 4000 K (warm), 6000 K (kalt)
Linsendurchm. .........ccccovvcvverviiicnrciinsnciinnennn. 100 mm

Zusatzlinsendurchm. . 25 mm

VergroRerungsfaktol 1,75-fach, 4-fach

Linsenmaterial Glas
Betriebs-/Lagerbedingungen............................-20 bis +40 °C; < 95 % rF

Netzkabel 142m

Abmessungen (BXH X T) ....coovrrrrvccveiicinnnnes 130 x 500 x 110 mm

Gewicht 1160 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte
einschlieRlich Ubersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bediirfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch
auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE. *1595614_v5_1018_dh_02_m_4L
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Operating Instructions

2in 1 LED Table and Clamp Magnifier Lamp
Item No. 1595614

Intended Use

This product is intended for magnifying the view of objects. Dual 18 SMD LED ring lamps (warm and cool light) are located
around the lens. It can be secured to a suitable surface (e.g. table, work bench) using the base plate or mounting clip and is
powered via USB connection.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under
all circumstances. For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product
for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short
circuits, fires, or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to
third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are
trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery Content
+ Lamp

+ USB cable

+ Base plate

+ Operating instructions

Up-to-date Operating Instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code
shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of Symbols

N

ﬁ The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating
instructions. Always read this information carefully.

Safety Instructions
Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do
not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no
liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/
guarantee.

The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.

Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for
children.

Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture,
flammable gases, steam and solvents.

Do not place the product under any mechanical stress.

If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any
accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:

- is visibly damaged,

- is no longer working properly,
- has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
- has been subjected to any serious transport-related stresses.

Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

Always cover the lens or keep away from sunlight when not in use. There is a risk of fire during direct sunlight
since the lens acts like a burning glass.

Do not touch the lens with your fingers (especially finger nails) or sharp/pointed objects.
Never use the lens to stare directly into bright light sources. There is a risk of eye damage!
Attention, LED light:

- Do not look directly into the LED light!

- Do not look into the beam directly or with optical instruments!

Do not operate the device unsupervised.
The power supply must be located near to the device and be easily accessible.

Never pull the USB cable from the power supply by pulling at the cable. Always pull the USB cable from the
power supply using the intended grips.

Unplug the USB plug from the power supply if you do not use the device for an extended period of time.

For safety reasons, always unplug the device in case of a thunderstorm.

Make sure that the USB cable is not pinched, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical
stress. Avoid excessive thermal stress on the USB cable from extreme heat or cold. Do not modify the USB
cable otherwise the USB cable may be damaged. A damaged USB cable can cause a deadly electric shock.
Do not touch the USB cable if it is damaged. First, power down the respective power supply (e.g. via the
respective circuit breaker) and then carefully pull the USB plug from the power outlet. Never use the product
if the USB cable is damaged.

To prevent risks, damaged power cables may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop
appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.

Never connect or disconnect the USB plug when your hands are wet.

Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The
condensation generated could destroy the product. Allow the device to reach room temperature before
connecting and using it. This may take several hours.

Never pour liquids above or near the product.

Attach the clamp bracket to a horizontal, flat, and stable surface only. Do not attach any objects (e.g.
decorative material) to the product.

Never mount the product in the vicinity of easily flammable materials (i.e. curtains, fabrics, etc.). Make sure

no object (e.g. curtain) can touch or come near the lamp head, for example due to a draught. Otherwise
there is a risk of fire!

For installations in industrial facilities, follow the accident prevention regulations for electrical systems and
equipment of the government safety organization or the corresponding authority for your country.

Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.

If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support
service or other technical personnel.

Operating Elements
Lens lock

Main lens

Small magnifying lens
LED ring light

Flexible adjustment
Mode button

Base plate (removable)
Mounting clip

Power indicator LED
Micro-USB port
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Installation

+ Using the mounting clip (8), clamp the device onto the supplied base plate (7) or a suitable horizontal surface (e.g. table,
work bench).

N

Operation

Connect the supplied USB cable to the Micro-USB port (10) and the other end to a power adaptor or USB port on your
computer.

The rubber pads located on the base and attached to the end of the clip may leave marks on sensitive surfaces.
Do not use force to open the clip as this may damage the mount. Always make sure the lamp is securely clipped
before letting go. The maximum clamping range is 60 mm

When connected to a power source, the power indicator LED (9) will illuminate.
Touch the mode button (5) to turn the LED ring light (4) on.

Touch again to cycle through colour temperatures (cool, warm).

The LED ring light (4) will turn off after cycling through all temperatures.

- When the ring light is off, press and hold the mode button to gradually illuminate the LED ring light.
- When the ring light is on, press and hold the mode button to dim the LED ring light.

Adjust the small magnifying lens (3) as follows. Turn the lens lock (1) counterclockwise to release the main lens (2). Then
rotate the main lens until the small magnifying lens (3) is at the desired location. Turn the lens lock clockwise to secure the
main lens again.

N

Care and Cleaning
Disconnect the product from the power supply before cleaning.

The magnifier/lamp can be adjusted as required. Do not use excessive force to over bend or twist the flexible
section. Please hold the mounting clip while adjusting to prevent the lamp from falling over.

Under no circumstances use aggressive cleanings agents, cleaning alcohol or other chemical solutions since these can
penetrate the housing or impair functionality.

The product does not require any maintenance, do not disassemble it.
Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Use a lens cleaning cloth for cleaning the lens. Alternatively, use a dry, clean, soft and lint-free cloth or a dust brush. If
necessary, you can moisten the cloth with a small amount of lukewarm water.

When cleaning the lens with a cleaning agent, make sure not to directly apply the cleaner on the lens. Always apply the
cleaning agent to the cloth first.

When cleaning, do not apply too much force on the lens or housing in order to avoid scratching.
The LEDs are built-in and cannot be replaced.

Disposal
—

Technical Data
Input voltage / CUIeNt........ccoeveecrirririieninns

Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its
service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fuffill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

5 V/IDC, max. 500 mA via USB

Power consumption ...........ccceceeverecrrnrieenn 2 W

18 pcs SMD-LED (warm), 18 pcs SMD-LED (cold)
max. 73 Im (warm), max. 70 Im (cold)

llluminant

Luminous flux ...

Color temperaturs 4000 K (warm), 6000 K (cold)
Main Lens @ ........coveverveverrienrireesreieesrei 100 mm
ACCesSOry Lens @ ........cccveevevrennrreionnreennnn 25 MM

Magnification factor

Lens material.
Operating / storage condition

-20 to +40 °C, <95 % RH

Power cord 142m
Dimensions (W X H X D) ..o 130 x 500 x 110 mm
Weight 1160 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). All rights
including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data
processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication
represents the technical status at the time of printing.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE. *1595614_v5_1018_dh_02_m_4L
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@® Mode d’emploi

Lampe 2 en 1 LED de table et loupe avec pince de fixation
N° de commande 1595614

Utilisation prévue

Ce produit sert & agrandir la vue des objets. Un anneau de 18 lampes LED CMS doubles (éclairage blanc chaud et froid) est
disposé autour de la lentille. La lampe peut étre fixée sur une surface appropriée (par ex. table, établi) & 'aide de la plaque de
base ou de la pince de fixation ; elle est alimentée par une connexion USB.

Ce produit est prévu pour un usage a l'intérieur exclusivement. Ne l'utilisez pas a I'extérieur ! Tout contact avec I'humidité, par
ex. dans les salles de bains, doit étre évité en toutes circonstances. Pour des raisons de sécurité et d’homologation, toute
restructuration et/ou modification du produit est interdite. Le produit pourrait étre endommagé en cas d'utilisation autre que
celle décrite ci-dessus. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entrainer des risques tels que courts-circuits, incendies et
autres dangers. Lisez attentivement les instructions du mode d’emploi et conservez-le dans un endroit sdr ! Si vous donnez
I'appareil & une autre personne, donnez-lui également le mode d’emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de
produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés

Contenu d'emballage
+ Lampe

+ Cable USB

+ Plaque de base

+ Mode d’emploi

Mode d'emploi actualisé E E

Téléchargez la derniére version du mode d'emploi sur www.conrad.com/downloads ou scannez le )
code QR. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

1
Explication des symboles E

N

ﬁ Le symbole de la fleche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle est utilisé pour indiquer les informations importantes
présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.

Consignes de sécurité
Lisez attentivement les instructions d'utilisation et respectez particulié les informati de
sécurité. Nous ne saurions étre tenus pour resp bles des bl corporelles ou des d g
matériels résultant du non respect des mises en garde et des indications relatives a une utilisation
correcte figurant dans ce mode d'emploi. Le droit a la garantie s'annule dans de tels cas.

Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ne laissez pas trainer le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent
pour un jouet.

Gardez I'appareil a I'abri de températures extrémes, de la lumiére directe du soleil, de secousses intenses,
d’humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.

N'exposez pas le produit & des contraintes mécaniques.

Si vous n'étes plus en mesure d'utiliser le produit en toute sécurité, arrétez de I'utiliser et protégez-le contre
toute utilisation accidentelle. Le produit ne peut plus étre utilisé en toute sécurité lorsqu'il :

- présente des traces de dommages visibles,

- ne fonctionne plus normalement,
- a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
- aété transporté dans des conditions trés rudes.

Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou méme une chute d'une hauteur modérée
peuvent endommager le produit.

Couvrez toujours la lentille ou maintenez-la & I'écart des rayons du soleil lorsque vous ne ['utilisez pas. Il
existe un risque d'incendie lorsque la lentille est exposée a la lumiére directe du soleil étant donné qu'elle
agit comme un verre brlant.

Ne touchez pas la lentille avec vos doigts (en particulier avec vos ongles) ou des objets tranchants ou pointus.
N'utilisez jamais la lentille pour regarder directement dans la direction de sources lumineuses vives. Il existe
un risque de Iésions oculaires !

Attention, éclairage & LED !
- Ne regardez pas directement la lumiére produite par les diodes LED !
- Ne regardez pas le faisceau directement ou avec des instruments optiques !

Ne faites pas fonctionner I'appareil sans surveillance.
L'alimentation électrique doit étre localisée prés de I'appareil et étre facilement accessible.

Ne retirez jamais le cable USB de I'alimentation en tirant sur le cable. Retirez toujours le cable USB de
I'alimentation en tenant les zones de préhension prévues a cet effet.

Débranchez la fiche USB de I'alimentation si vous n'utilisez pas I'appareil sur une longue période.
Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours 'appareil en cas d'orage.

Assurez-vous que le cable USB ne soit pas pincé, plié ou endommagé par des bords tranchants ou soumis
a des contraintes mécaniques. Evitez d'exposer le cable USB & des changements thermiques excessifs dus
ala chaleur ou au froid extréme. Ne modifiez pas le cable USB, vous risqueriez de I'endommager. Un cable
USB endommagé peut causer une électrocution mortelle.

Ne touchez pas le cable USB s'il est endommagé. D'abord, coupez I'alimentation concernée (par ex. avec le
disjoncteur) puis retirez avec précaution la fiche USB de la prise. Il est interdit d'utiliser le produit si le cable
USB est endommagé.

Les cordons d'alimentation endommagés doivent étre seulement remplacés par le fabricant, un atelier
professionnel mandaté par le fabricant ou une personne tout autant qualifiée, afin d'éviter tout danger.

Ne branchez/débranchez jamais la fiche USB avec les mains mouillées.

N'utilisez jamais le produit lorsqu'il vient juste d'étre transporté d'une piéce froide vers une chaude. La
condensation générée pourrait détruire le produit. Attendez que I'appareil ait atteint la température ambiante
avant de le brancher et de le faire fonctionner. Cela peut prendre plusieurs heures.

Ne versez en aucun cas des liquides sur ou a proximité du produit.

Attachez la pince de fixation exclusivement sur une surface horizontale, plane et stable. N'attachez aucun
objet (par ex. matériel décoratif) au produit.

N'installez jamais le produit & proximité de matériaux facilement inflammables (par ex. rideaux, tissus, etc.).
Assurez-vous qu'aucun objet (par ex. un rideau) ne puisse entrer en contact ou s'approcher de la téte de la
lampe, par exemple en raison d’un courant d'air. Autrement, il existe un risque d'incendie !

Dans les installations commerciales et industrielles, les normes de sécurité pour les installations et
équipements électriques et réglements de prévention des accidents des associations professionnelles
doivent étre respectées.

Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de I'appareil.
Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit étre effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

N

Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse apres avoir lu toutes les instructions d'utilisation,
contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

Eléments d'utilisation
Verrouillage de lentille

Lentille principale

Petite lentille de grossissement
Anneau LED d‘éclairage

Col de cygne

Bouton tactile

Plaque de base (amovible)
Pince

Témoin d‘alimentation LED
Port micro USB
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Installation

+ Alaide de la pince (8), fixez la lampe sur la plaque de base (7) fournie ou sur une surface horizontale appropriée (par ex.
table, établi).

N

Fonctionnement

Raccordez le cable USB fourni au port micro USB (10) et branchez I'autre extrémité a un adaptateur secteur ou au port
USB de votre ordinateur.

N'employez pas la force pour ouvrir la pince car cela pourrait endommager le montage. Veillez toujours a ce que
la lampe soit correctement clipsée avant de la relacher. L'ouverture maximale de la pince est de 60 mm.

Lorsque le produit est branché sur une source d'alimentation, le témoin d’alimentation LED (9) s'allume.

Effleurez le bouton tactile (6) pour allumer I'anneau LED d’éclairage (4).
Effleurez-le a nouveau pour passer d'une lumiére froide & une lumiére chaude.
Effleurez-le encore une fois et I'anneau LED d'éclairage (4) s'éteint.

- Lorsque I'anneau d'éclairage est éteint, maintenez la pression sur le bouton tactile pour illuminer graduellement I'anneau
LED.

- Lorsque I'anneau d‘éclairage est allumé, maintenez la pression sur le bouton tactile pour tamiser I'éclairage de I'anneau
LED.

Ajustez la petite lentille de grossissement (3) comme suit : tournez le verrouillage de lentille (1) dans le sens antihoraire
pour desserrer la lentille principale (2). Tournez ensuite la lentille principale jusqu‘a ce que la petite lentille de grossissement
soit positionnée a I'emplacement souhaité. Tournez le verrouillage de lentille dans le sens horaire pour bloguer la lentille
principale dans cette position.

N

Entretien et nettoyage
Avant le nettoyage, débranchez le produit de I'alimentation en énergie.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs, d'alcool spécial nettoyage ou d'autres solutions chimiques puisque
ceux-ci peuvent pénétrer dans le boitier ou altérer la fonctionnalité.

La loupe/lampe peut étre orientée & votre convenance. N'employez pas une force excessive lors de |'ajustement
du col de cygne afin de ne pas I'endommager. Veuillez maintenir la loupe/lampe lorsque vous la fixez avec la
pince pour éviter qu'elle ne tombe..

Ne démantelez pas le produit, car celui-ci ne nécessite aucune maintenance.

Nettoyez le produit avec un tissu sec, non pelucheux.

Utilisez un chiffon de nettoyage des lentilles pour nettoyer la lentille. Vous pouvez également utiliser un chiffon propre,
sec et non pelucheux ou une brosse anti-poussiére. Le cas échéant, vous pouvez humidifier légérement le chiffon avec
un peu d'eau tiéde.

Lorsque vous nettoyez la lentille avec un produit de nettoyage, veillez & ne pas appliquer de détergent sur la lentille.
Appliquez toujours le produit de nettoyage en premier sur le chiffon.

N'appliquez pas trop de force sur la lentille ou le boitier en nettoyant afin d'éviter des rayures.
Les LED sont intégrées au produit et ne sont pas remplagables.

Recyclage

Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas étre éliminés avec les ordures
ménageres. En fin de vie, éliminez 'appareil conformément aux dispositions 1égales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez a la protection de I'environnement.

Données techniques
Tension/courant d'entrée ...................ccc.cc........5 VICC, max. 500 mA via USB

Consommation électrique............c..ccevvrvverenns 2W

LED CMS 18 pces (chaud), LED CMS 18 pces (froid)
max. 73 Im (chaud), max. 70 Im (froid)

4000 K (chaud), 6000 K (froid)

Eclairage

Flux lumineux

Température de couleur.

@ de la lentille principale ............cccccovreerveenne 100 mm

@ de la lentille accessoire............ccocovvvvuein 25 mm

Facteur d'agrandissement.............cccccoeveeennn. 1,75X, 4X

Matériau de la lentille Verre

Conditions de fonctionnement / stockage........de - 20 a + 40 °C, < 95 % HR
Cordon d'alimentation............ccccccccvveveiiicnenniens 142m

Dimensions (I X H X P).....coccovvvvcricnrrrnirennn.. 130 X 500 X 110 mm

Poid 1160 g

Ce document est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau - Allemagne
(www.conrad.com). Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n'importe quel moyen, p. ex.
photocopie, microfilm ou saisie dans des systémes de traitement électronique des données, nécessite l'autorisation
préalable par écrit de I'éditeur. La réimpression, méme en partie, est interdite. Cette publication représente I'état technique
au moment de l'impression.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE. *1595614_v5_1018_dh_02_m_4L
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@D Gebruiksaanwijzing

2in 1 Led tafel- en klemlamp met loep
Artikelnr. 1595614

Beoogd gebruik

Het product is bedoeld om het zicht op objecten te vergroten. Rondom de lens bevinden zich twee ringen met 18 SMD-
leds (warm en koel licht). De lamp kan met de bodemplaat of met de montageclip op een geschikte ondergrond (b.v. tafel,
werkbank) worden bevestigd en wordt via een USB-verbinding van stroom voorzien.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer,
moet absoluut worden vermeden. Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het
product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist
gebruik resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een
veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden overhandigd.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn
handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang
+ Lamp

+ USB-kabel

+ Bodemplaat

+ Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing E E
1

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de )
afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

1
Verklaring van de symbolen E

N

ﬁ Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze
gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruik ijzing door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien
de veiligt ucties en de voor een juiste k ing in deze gebruik ijzing niet
worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane materiéle
schade of persoonlijk letsel. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.

Bescherm het apparaat tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid,
vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.

Stel het product niet bloot aan mechanische druk.

Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand
het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:

- zichtbaar is beschadigd,

- niet meer naar behoren werkt,
- voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product
beschadigen.

Bedek de lens en houdt het product it de directe zon wanneer u het product niet gebruikt. Bij direct zonlicht
is er risico op brand omdat de lens als brandglas fungeert.

Raak de lens niet aan met uw vingers (vooral de nagels) of met scherpe of puntige voorwerpen.
Gebruik de lens nooit om direct in een felle lichtbron te kijken. Er bestaat risico op oogletsel!

Let op, ledlamp:
- Niet rechtstreeks in de ledlamp kijken!
- Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

Gebruik het apparaat niet zonder toezicht.
De stroomvoorziening dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en goed toegankelijk te zijn.

Trek nooit de USB-kabel uit de stroomvoorziening door aan het snoer te trekken. Trek de USB-kabel altijd aan
de daarvoor bestemde grepen uit de stroomvoorziening.

Haal de USB-stekker uit de stroomvoorziening als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
Trek voor de veiligheid bij onweer de stekker altijd uit het stopcontact.

Zorg dat de USB-kabel niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd of op andere
wijze mechanisch wordt belast. Vermijd overmatige thermische belasting op de USB-kabel door te grote hitte
of koude. Probeer de USB-kabel niet te veranderen, anders kan deze beschadigd worden. Een beschadigde
USB-kabel kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken.

Raak de USB-kabel niet aan wanneer deze beschadigingen vertoont. Onderbreek eerst de spanning
van de stroomvoorziening (bijvoorbeeld via de zekeringautomaat) en trek daarna de USB-stekker uit de
stroomvoorziening. Gebruik het product in geen geval met een beschadigde USB-kabel.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigde voedingskabel alleen door de fabrikant, een
door deze aangewezen servicecentrum of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen.

U mag nooit met natte handen de USB-stekker lostrekken.

Gebruik het product nooit direct nadat het van een koude naar een warme ruimte is overgebracht.
De condensatie die zich dan vormt kan het product permanent beschadigen. Laat het product op
kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en gebruikt. Dit kan enkele uren duren.

Giet nooit vioeistoffen boven of nabij het product.

Bevestig de klem alleen op een horizontaal, plat en stabiel opperviak. Bevestig geen andere voorwerpen (bijv.
decoratiemateriaal) aan het product.

Monteer het product nooit in de buurt van licht ontviambare materialen (zoals gordijnen, stoffen enz.). Zorg
ervoor dat er geen voorwerp (bijv. een gordijn) met de lampkop in contact of in de buurt ervan kan komen,
bijvoorbeeld door tocht. Daardoor bestaat brandgevaar!

Volg bij installatie in een industriéle omgeving de voorschriften voor ongevallenpreventie voor elektrische
systemen en apparatuur van een veiligheidsinstantie of vergelijkbare instelling in uw land.

Raadpleeg een expert wanneer u twifelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het
apparaat.

+ Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende vakman of een
gekwalificeerde werkplaats.

& + Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen
met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Bedieningselementen
Lensvergrendeling

Hoofdlens

Klein vergrootglas
Led-ringlamp

Zwanenhals

Touch-sensor

Bodemplaat (verwijderbaar)
Klem

Led-bedrijfsindicator
Micro-USB-aansluiting
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Installatie

+ + Klem de lamp met de klem (8) vast met behulp van de meegeleverde bodemplaat (7) of aan een geschikt horizontaal
oppervlak (bijv. een tafel of een werkbank).

N

Gebruik

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de micro-USB-poort (10) en het andere uiteinde op een netvoeding of de USB-
aansluiting van de computer.

Gebruik geen geweld bij het openen van de klem, omdat dit de houder kan beschadigen. Zorg ervoor dat de
lamp stevig is vastgeklemd voordat u hem loslaat. Het klemgedeelte bedraagt maximaal 60 mm.

Wanneer het product is aangesloten op een stroombron, gaat de led-bedrijfsindicator (9) branden.
Druk op de touch-sensor (6) om de led-ringlamp (4) in te schakelen.
Raak hem opnieuw aan om van koud licht naar warm licht te wisselen.

Raak hem nogmaals aan waamna de led-ringlamp uit gaat.
- Als de ringlamp uit is, houdt u de touch-sensor gedrukt om de ringlamp trapsgewijs in te schakelen.
- Wanneer de ringlamp aan is, houdt u de touch-sensor gedrukt om de ringlamp te dimmen.

Pas het kleine vergrootglas (3) als volgt aan. Draai de lensvergrendeling (1) tegen de klok in om de hoofdlens (2) los te
maken. Draai vervolgens aan de hoofdlens zo ver totdat het kleine vergrootglas zich op de gewenste plek bevindt. Draai de
lensvergrendeling (1) met de klok mee om de hoofdlens vast te maken.

N

Onderhoud en reiniging
Koppel het product voor het schoonmaken los van de stroombron.

Het vergrootglas/de lamp kan naar behoefte worden ingesteld. Oefen niet te veel kracht uit bij het instellen van
de zwanenhals om deze niet te beschadigen. Houd het vergrootglas/de lamp vast tijdens het vastklemmen om
te voorkomen dat hij valt.

Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten, omdat de
behuizing beschadigd of de werking belemmerd kan worden.

Het product heeft geen onderhoud nodig. Haal het dus niet uit elkaar.
Reinig het product met een droog, pluisvrij doekije.

Gebruik een lensreinigingsdoekje om de lens schoon te maken. U kunt ook een droge, schone, zachte en pluisvrije doek of
een stofborstel gebruiken. Indien nodig kunt u de doek enigszins bevochtigen met wat lauw water.

Wanneer u de lens reinigt met een reinigingsmiddel, zorg er dan voor dat u de reiniger niet direct op de lens aanbrengt.
Breng het reinigingsmiddel altijd eerst op de doek aan.

Druk om krassen te voorkomen bij het schoonmaken niet al te hard op de lens of op de behuizing.

De leds zijn ingebouwd en kunnen niet worden vervangen.

Verwijdering
E Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet
u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.
f— Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.
Technische gegevens
Ingangsspanning/-Stroom ..............ceurrevernnns 5 V/DC, max 500 mA via USB
Opgenomen Vermogen...............cccocwrveeeeerennnnne 2W
Lichtbron 18 SMD-leds (warm), 18 SMD-leds (koud)
Lichtstroom max. 73 Im (warm), max. 70 Im (koud)
Kleurtemperatuur..............ccc.ccceuvvvennneieennee....4000 K (warmy), 6000 K (koud)
Diameter hoofdlens ................ccccccuerrvvvevreceee. 100 mm
Diameter accessoirelens 25 mm
Vergrotingsfactor ............ccc.cceeevvcvncrvivncnrcreen 1,75, 4%
Lensmateriaal.............ccccooorvveveeioiicerrciiiicin Glas
Bedrijfs-/opslagcondities...............ccc...............-20 tot +40 °C, <95 % RV
Snoer 142m
Afmetingen (b x h x d) 130 x 500 x 110 mm
Gewicht 1160 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten
incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in
elektronische gegevensverwerkingssystemen vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk,
ook gedeeltelijk, is verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand ten tijde van het drukken.
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