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Technische DatenSpedpca Yons

Mechanisch Mechanical

Drehbereich 270°+5%
rota Yonangle

Drehmoment 20~200gf.cm
rota Yontorque

Anschlagfesgkeit 6 kgf.cm/min.
endstoptorque

Schalter / Switch

Arbeitsbereich
workingangle

Betriebsmoment
workingtorque

Stromkreis
circuits

Die KontaktebestehenausSPCkalt gewalztemcarbonStahl,vernickelt
Contactsare madewith SPCColdrolled carbonsteelsheets nickelplated

Elektrisch /Electrical

FormB FormA
Belastbarkeit 0,2W 0,05W
ratedwa @ge
Sollspannung AC200V AC150V
rated voltage
BelastbarkeiSchalter DC12V LA D.P.D.T.

switchra Yag

IsolaYonswiderstand >1000M Obei DC500V

insulaYon resistance

Dielektrikum AC500V fur 1 Minute

dielectric

Herstellungstoleranzen Manufacturingtolerances

NennwiderstandRy) >100 O 1®/1 O+20%
nominalresistance

Anlaufwert linflog. Ra Gx10°Ry

star Yag value

Schaltposhion Center,11 oder41 PosiYonen/ posiYons
clickposiYon

DrehmomentSchalter 100~400gf.cm

clicktorque

Tracking~ehler Volumecontrol: ~40~0dB<3dB
trackingerror tone, balancecontrol:  2&Bat 50 %point
Widerstand <20mO

resistance

HaltbarkeitAchsdrehung  15.000Zyklen/ cycles

rota Yon life

HaltbarkeitSchalter 10.000Zyklerv cycles

switchlife

30°+10%

800gf.cmmax.

D.P.D.TS.P.D.T.

PS Potertometer Service GmbH, Tel.: +49 (0) 26Q0800 rFax: +49 (0) 20801300 rEMail: info@alphastat.de rHomepage: www.alphastat.de
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Technische DatenSpedpca Yons
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ALPHASTAT 16

Technische DatenSpedpca Yons

Ar Yelnummern
AnhanddiesesBeispielkonnenSieerkennenwofiir die Zahlenin der Ar elnummerder einzelnenProdukteder ALPHAor
ten Yometer stehen.SosehenSiedirekt auf einenBlick,worum essichbei demangegebenerProdukthandelt.

Ar tlenumbers
In the following is an examplewhichshowshow the ar tlenumbersare createdfrom the ALPHAoten Yometers.Soyou are
ableto seein oneviewwith whichproduktyouare dealingwith.

Beispiel 6325001400

63250r 0 1 4 0 0

Typ/ type

o

Standardausfiihrung standard
Tragkdpg vorn/ with bracket
Tragkdpg stehend/ with bracket

N -

Monoausfiihrung standard
Stereoausfihrung 2 gang
3 Ebenen’ 3 gang

4 Ebenen 4 gang

5 Ebenen’ 5 gang

6 Ebenen’ 6 gang

OO0k, WN -

N

M7*0,75Welle/ shaL4 mmL=30
M10*0,75Welle/ shaL6 mmL=30
M7*0,75Welle/ shaL6 mm 18 ZahneL=15 8

(o)}

Standardausfuhrunghne Rast/ standard
Mi @nrast/ centerclick

11 Raststellungen 11 clicks

41 Raststellunger 41 clicks

A DNPF O

Ausfiihrungohne Schalter’ standard 0
Ausfihrungmit Drehschalter with pull switch
Ausfuhrungmit Hubschalter with pushswitch 2

[EEY

Standardwiderstandsnummerih standardresistanceapers

Form Value (in Q

500R 1k 2k 2,5k 5k 10k 25k 50k 100k 250k 500k 1M
B linear X X X x X X X X X x x
A pos. LOG x x x X X X X x x x
C neg.LOG X x X x x

PS Potertometer Service GmbH, Tel.: +49 (0) 26Q0800 rFax: +49 (0) 20801300 rEMail: info@alphastat.de rHomepage: www.alphastat.de 13



