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Mister Beam is an extremely bright spot light, that is best suitable for 
outdoor or indoor applications, such as for bill boards, advertising 
walls, for a stage, foyers etc. Due to the DC voltage it is best suitable 
for Off-Grid PV systems. The power consumption is only 50 W, but 
the light intensity is as bright as the light of a 600W halogen light!

LED Spotlight
Mister Beam
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Mister Beam ist ein extrem heller LED-Scheinwerfer, der sich sowohl 
für die Außen- oder Innenbeleuchtung eignet, z.B. für die Beleuch-
tung von Werbetafeln, Bühnen, Eingangsbereichen und vieles mehr. 
Durch den DC-Spannungsbereich ist er für den Einsatz in netzunab-
hängigen Solarsystemen prädestiniert. Mit einer geringen Leistung 
von nur 50W bringt er es auf die gleiche Beleuchtungsstärke wie ein 
600W-Halogen-Strahler.
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Technical Data Technische Daten Mister Beam 50W 
60/60 D

Mister Beam 50W 
60/60 X

Mister Beam 50W 
135/65 X

Mister Beam 30W 
135/65 X

Integrated driver Integrierter 
Treiber

integrated / integriert without Driver / ohne 
Treiber

without Driver / ohne 
Treiber

without Driver / ohne 
Treiber

Dimming with 
external driver

Dimmung mit 
externem Treiber

not possible / nicht 
möglich

possible with external 
driver / möglich mit 

externem Treiber

possible with external 
driver / möglich mit 

externem Treiber

possible with external 
driver / möglich mit exter-

nem Treiber

System voltage Systemspannung V 12/24 - - -

Voltage range Spannungsbereich V 11…30 28...35 28...35 28...35

Max. LED current max. LED Strom mA - 0...1050 0…1050 0…700

Luminous flux Lichtstärke lm 5400 0…5400 0…5400 0…3240

Power Leistung W 45 0...45 0…45 0…27

Numbers of LED LED Anzahl  72 72 72 48

Colour temperature Farbtemperatur K 4500

Luminous efficiency Lichtausbeute lm/W 120

Beam angle Abstrahlwinlkel  60° 135°/65°

Ingress Protection IP-Schutz  IP65

Ambient temp. Umgebungstemp. °C -25 … 60°C

Dimension Abmessung mm 242 x 102 x 197

Weight Gewicht kg 2,1 1,9 1,9 1,9

As bright as incan-
descent

Helligkeit einer 
Glühbirne

 W 675 675 675 405

as bright as fluore-
scent

Helligkeit einer 
Fluoreszenz

 W 108 108 108 65

Art.-No. Art.-Nr. 360191 360192 360204 360205


