four

withou

ultiplied nor made accessible to third parties

st nof bem

awing/these CAD data mu

rbessern./This dr

oder zu ve

andern

eif ohne Vorankindigung zu ver

Datenblatt beschriebene Produkt jederz

uf diesem

r,das a

ns daher das Recht vo

ng. Wir behalten u

chen Weiterentwicklu

li

Politik der kantinuier

ofice

alten. ANSMANN betreibt eine

beh

Rechfe var

alle

bleiben

ters

eines Patenfes oder Gebrauchsmus

ldung

atz. Fir den Fall der Anme

elopment. Therefore we reserve

hadeners

sind strafbar und verpflichten zum Sc
ed. ANSMANN pursue a palicy of continuous

ngen

ckzugeben. Zuwiderhand lu

ngen jederzeit zuri

la

sind auf Ver

ng/CAD-Daten

dricklich zur Verfigung gestellt haben. Die Zeichnu

nglich gemacht werden. Ihre Benufzung ist nur fur die Zwecke gestattet, fir die wir sie aus

ga

rvielfaltigt noch Driften zu

re Genehmigung weder ve

ng/CAD-Daten dirfen ohne unse

Diese Zeichnu

at any time the product discribed in this data sheet without prior n

nd improve

right fo modify a

the

dev

odel all rights are reserv

ation of a patent or a utility m

se of applic

nfi

af any time. Any confrave

wing/CAD data have to be refurned to use

sly. On request this dra

rpose

pu

nly permitted for those

Their use is o

cit appro

expli

-

Schalter/ (1-0-11)
switch

Handscheinwerfer / hand spotlight

Ladestandsanzeige — Restbatteriezustandsanzeige (griin, orange und rot; Duo—LED)/
charging status indicator — leftover battery level indicator (green, orange and red; Duo—LED)

2108.5mm

AS10 LED

Input: 5V == 500mA max.
Battery: Li-lon 3.6V 4400mAh / LED: 5W

To= 0°C.+250 O—@—@ v

ANSMANN AG, Industriestr. 10, 97959 Assamstadt, Germany /

L1
L1
L 1)
GIERD
LD
GIED
LD
D
AST0LED CT D
Input: 5V == 500mA max.
Bupn;ry Li- Ion36V44(;]0mAh/ LED: 5W Ec €
Ta=-20°C..+25°C e—(.—@ Made in China
ANSMANN AG, Industriestr. 10, 97959 Assamstadt, Germuny IP54
Schwarzer Aufkleber (M 2:1)/
black label (scale 2:1);
weie Bedruckung/
white printing
schwarz/
black

Made in China
|P54

Verschlisseltes Produktionsdatum /

ngegurtbefesbgung/
carrying strap fastener

date code (coded production date)

289mm

-

\ ‘ '
Fokussierring,/
focus ring
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10/mm

ngegurtbefeshgumg/
carrying strap fastener
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WeiBe Bedruckung/
white printing

Technische Daten Handscheinwerfer/

technical data searchlight

Leuchtmittel /
Hluminant

Leuchtdauer/
run time

Leuchtweite (

Sichtweite /
visual range

Lichtstrom/

ight output (luminous flux)

Maximale Lichtstdrke/
Peak beam intensity

Beleuchtungsstdrke /
illuminance” (1m)

Akkupack/
battery pack

Fingangsspannung/
input voltage

Maximale Stromaufnahme/

maximum input current

Ladeverfahren/
charging method

Ladestandsanzeige/

charging status indicator

ANSI FL1)/
beam distance (ANSI FL1)

OW Power LED

ca./approx. 5.5 Stunden/hours (volle Leistung/high power)
ca./approx. 31 Stunden/hours (niedrige Leistung/low power)

650m (volle Leistung/high power)
300m (niedrige Leistung/low power)
1500m

528 Lumen

(volle Leistung/high power
o/ Im <medﬂge Lestung/gow nower)

103680 Candela (volle Leistung/high power)
21840 cd (niedrige Leistung/low power)

105000 Lux (volle Leistung/high power)
21840 Ix (niedrige Leistung/low power)

Lithium—=lon 3.6V 4400mAh mit Tiefentladeschutz/
Lithium—lon 4.6V 4400mAh with deep discharge protection

oV +5%
500mA
CCCV mit Abschaltung / with cut—off

Akku voll = grine LED blinkt / fully charged = green LED flashes
approx. 0-30% LED leuchtet rot/lights red

approx. 30-70% LED leuchtet orange/lights orange
approx. /0—-100% LED leuchtet griin/lights green

maximale Ladezeit/
maximum charge time

Restbatteriezustands—
anzeige/ leftover
battery level indicator

Tasterfunktion/
switch function

weitere Funktionen/
further functions

Betriebstemperatur/
operating temperature

Lagertemperatur/
storage temperature

Schutzart / protection :

Abbrobationen /
approvals

Gewicht /
welghnt
Lieferumfang/
delivery

Verpackung/
packaging

ca./approx. 13 Stunden/hours

approx. 0-15% LED leuchtet rot/lights red
approx. 15-=75% LED leuchtet orange/lights orange

approx. 75=100% LED leuchtet griin/lights green
Schalter/ 0 AUS/OFF
switch | niedrige Leistung/low power

I volle Leistung/full power
— fokussierbarer Lichtstrahl/
focusable beam

— Netz—Ausfall=Notlicht zuschaltbar je nach Schalterstellung/
mains fallure emergency light shiftable depending on switch position

—20C....425C

—~20°C....+25°C (1 vyear),
L90°C... +45C (3 months),
20°C.... +60°C (1 month)

P54
Ct

520g nur die Lampe/

020g only the torch

inkl. Wandhalterung, EU Netztell AC, USB—Kabel,
Tragegurt

incl. wall holder, EU power supply AC, USB cable,
carrying strap

Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/
folding box incl. multilingual operating instruction

USB—KF/—Ladegerat,

USB car charger,

Reflektor/
reflector

Technische Daten KFZ Netzteil/
technical data car power supply

Cingangsdaten/ 12V/24V (9V-32V) DC 400mA

input data

Ausgangsspannung,/ 5V DC +5% stabilisiert/requlated
output voltage

Ausgangsstrom/ 1000mA

output current

Betriebstemperatur/ o 0C +25°C

operating temperature

Lagertemperatur/ ~20°C......4+70°C

storage temperature

Gewicht/ 10 g

weight

Approbation/ . CE

approval

MaBe / 434 x 24 x 24 mm (BxHxT/WxHxD)
dimensions

Anzeige/ Blaue/blue LED (Power)

indicator

Gehduse/ KFZ—Steckergehduse ABS schwarz/
case car adapter plug ABS plastic black

Technische Daten Netzteil AC/
technical data power supply AC

Fingangsdaten/ :100-240VAC £10% 50/60Hz
input data
Ausgangsdaten/ 5VDC +5% 550mA

output data

solation/ 125KV Emgmg/Aungng/
insolation input /output
Schutzart/ P20

protection

Betriebstemperatur/ o 0°C.....+25°C

operating temperature

Lagertemperatur/ —-20°C....+75C

storage temperature

Abbrobationen / :CE

approvals

Gewicht/ 145 g

weight

Gehduse/ : Steckergehduse schwarz/
case plug—in case black;

150mA

Netzteil / power—supply
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PSU for AST0 LED
MODEL: AN201329
PRI: T00V-240V~
60/50Hz 150mA e
SEC: 5.0V = 550mA

USB Buchse/
USB socket

FOR OFFICE EQUIPMENT USE ONLY
Made in China ﬂ
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Verschlisseltes Produktionsdatum/
date code (coded production date)

Schwarzes Gehduse/
N black housing

M 2:1/

scale 2:1;

weiBe Bedruckung/
white printing

-~

KFZ Adapter / car adapter

WeiBe Bedruckung/
white printing

MODEL: AN201410

INPUT: 12/24V == 650mA
OUTPUT: 5V ==1000mA g c € .
XXXX

MADE IN CHINA

Verschlisseltes Produktionsdatum/
date code (coded production date)

Power LED blau / blue

- 43.4mm _
| M
_ -
£ () \
il e
V »
USB Buchse / socket
431dvav avd a3l oLsv
@V . WeiBe Bgdjuckung/
white printing
Wandhalterung / wall holder j T i
I ~ weiBe Bedruckung/
white printing
® e
r 4
r 4
<
&
5 -
M
USB Stecker/
USB plug
N\ |
0
i
¢ ~ - Schwarz/

black

7

‘ragequrt / carrying strap

\_

Rundleitung schwarz Ldnge 1.4m+10cm/
round cable black length 1.4m=10cm

Verwendungsbereich/Applicafion range

fur Anfrage/for inquiry ANW201410

Zul. Abweichung/
Allowable deviation

Oberflache/
Surface

Malistab/Scale

(DIN A1) 11

Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr,

2018 |Dafun/Dafe|Name Zeichnungsname/Drawing name
Sty | 1104 | SIT
Handscheinwerfer/ AS10 LED
ie?imwmgsmum;&rﬂ@raw%&;number Rlatft/
ANN@ Ffiketnummer art number ShEET
VO | - 11.04.18 | SiT 1600-025/ |
Version| Anderung/Change Datum/Date Name |Ursprung/Origin Proj 084/38/12 | Ersafz fur/Replaced by ‘Ersafzdur[h/Rep{atememThmugh:




