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1. Tapadodkorongos tarté 8. Miikodésjelz6
2. Hangszoré 9. Be-/ki gomb
1
3. Micro-USB csatlakoz6 0. Micro SD kartyanyilas
1
4. Lencse 1. Esemeény-/vissza gomb
1
5. Reset gomb 2. Felfelé nyil
1
6. Mikrofon 3. Lefelé nyil
. 1
7. Allapotkijelzés 4. Bevitel / OK - gomb

1 db Tapadokorongos tarté 1 db adapter 1 db USB-kéabel
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H Felszerelés

A mikro SD kartya behelyezése

Tegye be ugy a memériakartyat, hogy az arany érintkezék a kamera hatoldala fele legyenek.

Informaciok a micro SD kartyarol

" Legalabb 16 GB (max.64 GB) memoriakapacitassal rendelkez6, 10-es osztalyt micro-SD
kartyat hasznaljon.

" Elsé hasznalat elétt formatalja meg a micro SD kartyat gy, hogy az "SD-Karte

formatieren" (SD-kartya formatalasa) opciét kivalasztja a GoSure-késztilék
rendszerbeallitasaiban.

" A kartya kapacitasa és a felvételi id6 kozotti dsszefliggés lent lathato.

Mikro SD kartya
Kapacitas 1080P/30 fps 720P/30 fps
16 GB 160 perc 260 perc
32CB 320 perc 520 perc
64 GB 640 perc 1040 perc
Figyelem
1.

Vezetés kdzben ne kezelje a menetrogzité kamerat!
A tapadékorongos rogzités tobbszori rogzités vagy hosszabb hasznalat utan

veszithet a szivdhatasabol.

Nagy mennyiségl adat jarmiben fennallo feltétek melletti rogzitése esetén az SD kartya élettartama

lerdvidulhet. Amennyien nem mikodik megfeleléen a menetrogité kameréaja, akkor el6szor probalja meg
kicserélni az SD kartyat.



1. =
Rogzitse a készilékhez a.fa
tartdt.

" Keressen egy alkalmas helyet a szélvédon, és
rogzitse a szélvédore a tapaddkorongos tartot.
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3. .

Allitsa be a késziilék iranyat a tartéban annak
érdekében, hogy tiszta ralatast biztositson az
utra.

" Csatlakoztassa az USB-kabelt a kész(ilék micro-
USB csatlakozéjahoz.
5. Csatlakoztassa a készilékkel szallitott
USB-kébel adapterrel ellatott végét jarmiivének
12V-0s, ill. 24V-0s csatlakozoaljzatahoz.
(Vezesse a kabelt a kesztyitart6 alatt és a
szélvédo szelénél.)

" Allitsa be a késziiléken a megfelelé
datumot és idét.

. A Philips GoSure menetrogzité-videokamera a
jarmd inditasakor automatikusan bekapcsolddik,
és elinditja a felvételt. A felvétel a motor
leallitasakor megall.

Megjegyzeés:

1.
A kompatibilitasi problémak elkerilése érdekében
csak a készulékkel szallitott adaptert hasznalja.

2. Akészilék karosodasanak
elkerllése érdekében valassza le a
készuléket az aramellatasrdl a micro SD
memoriakartya behelyezése vagy
eltavolitasa elott.

A kivételhez egyszerlien nyomja meg a
memoriakartyat. A készulék automatikusan
kiadja a memoriakartyat.

Ha az adapter nem kapcsolddik ki
automatikusan, akkor huzza ki az USB-kabelt,
nehogy lemerUljon a jarm( akkumulatora.



H Felhasznaloi feliilet

A kijelzbn megjelend szimbdlumok leirasa
1 2 3 4 5 6

E 121" 230874

Funkcié Leiras
1 | Afelvételi allapot kijelzése A felvétel elindulasakor villogni kezd.
2 | Felvétel aktualis id6tartama Az aktualis felvétel hosszat mutatja.
3 | Felbontas kijelzése Mutatja a video felbontasat.
4 Beszédrogzités kijelzése
Mutatja, hogy a beszédrogzités be- vagy ki van kapcsolva.
5 A szimbo6lum akkor lathatd, ha a mozgasérzékelés-funkcid
Mozgéasérzékelés kijelzése be van kapcsolva.

Mutatja az GPS éllapotat:

Szurke: GPS kikapcsolva

6 | GPS éllapotkijelzéje Sarga: Nincs GPS-vétel

Z0ld: Van GPS-vetel

A GPS modul opcionalis (kilon rendelhetd).

g Faradtsagindex kijelzése Ha ez a funkci6 be van kapcsolva, akkor a kesztlék
megbecsli a jarmivezet6 faradtsagat.

8 | Datum- és id6bélyegzd A rendszerdatumot és rendszerid6t mutatja.

9 _ L Mutatja a helykoordinatakat.

Helyinformaciok kijelzése

10 | Esemeny Az esemény gomb megnyomasaval lezarhatja a videoféjlt.

11 | Start/Stop A Start/St’op gombbal elindithatja vagy leéllithatja a
videofelvételt.

e A lejatszas gombbal megtekintheti a rogzitett video
12| Lejatszas elénézetet.

13 | Menu

A menl gombbal nyithaté meg a men.




n Rendszerbeallitas

Nyomja meg a menu gombot, a beallithatd rendszerbeallitasok listazasahoz.
Szam Funkcio Leiras

. : A felbontas beallithatd 1080 pixelre 30 képkocka/masodperc
1 Aufl felbont
ufiosung (felbontas) mellett vagy 720pixelre 30 kepkocka/ masodperc mellett.

2 WDR-Kontrast Be-/kik:apcsolja aIYVDR (Wide Dynamic Range, széles dinamika
tartomany) funkciot.

3 |Videolinge (video hossza) It hatarozhaté meg a videoklippek hosszusaga: 1 perc, 3 perc

vagy 5 perc.
Sprachaufzeichnung
4  |(beszédfelvétel) Be-/kikapcsolja a beszédfelvétel-funkcidt.
Datumsstempel

D |l ) Be-/kikapcsolja felvétel kozben a datum- és id6bélyegzét.

EV-Belichtungswert

6 |(expozicios erték) Az expozicios értek manuélis megadasa: -2,0, -1,0, +0,0, +1,0,

vagy +2,0.

7 |Ermidungsalarm fir den
Fahrer (faradtsagfigyel6 a |Be-/kikapcsolja a jarmiivezet6 faradtsagara torténd

jarmlvezet6 szdmara) figyelmeztetést.
8 Funktion zur
Scheinwerfererinnerung
(fényszbré-emlékeztetd
funkcio) Be-/kikapcsolja a fényszdrd-emlékeztetd funkciot.

A készlilék keszenléti izemddbol automatikusan elinditja a
Bewegungserkennung felvetelt, amint az érzékelési tartomanyaba kertld objektumot
9 (mozgasérzékelés) ismer fel. Ha a készllék mar nem érzékel mozgast, akkor a
felvétel leéll. Ha az objektum ismét mozogni kezd a kamera
elétt, akkor a felvétel djraindul.

Kollisionserkennung Az (itkozésfelismerés érzékenysége ,Aus (ki), Hoch: (magas),
10  [(Utkozésfelismerés) Mittel- (k6zepes) vagy .Niedrig (alacsony) lehetéségekre
allithato.
11 Sprache (nyelv) Be?II’ithatc') a nyelv (az angol a gyarilag alapértelmezett
beallitas).
12 Uhr (6ra) Itt allithato be a rendszer datuma, ideje és id6zonaja.

A rendszerhangerd ,Laut: (hangos), ,Mittel- (k6zepes), ,Leise

13 |Lautstarke (hangerd) (halk) vagy ,Stumm: (lenémitva) szintre allithato.

14 |AKielz6 automatikus Itt allithato be, hogy a kijelzb mennyiidd, 30 Sek (30 mp)., 3
lekapcsolasa Min. (3 perc), 5 Min (5 perc) utan kapcsolédjon le
automatikusan.




GPS funkci6 be-/kikapcsolasa

15 |GPS A GPS modul opcionalis (kilon rendelhetd).
16  |Formatieren A mikro SD memériakartya formatalasa

7 (Ea:ntfézlllllijtgggﬂ tz(.jur:g;:z?etzen Qééékzz?s beallitast visszaallitja a gyarilag alapértelmezett
18 | Tovabbi informaciok Informaciok az aktuélis Firmware-verzioral.




H Hasznalati utmutatoé

5.1 Be-/kikapcsoldgomb és reset-gomb

>-1.1 Automatikus be-/kikapcsolas

A menetrogzitdé kamera a jarmi motorjanak inditasakor automatikusan bekapcsolddik. A
készulékhez csatlakoztatott adapterrel vagy a kabellel valé kapcsolat megszakadasa
esetén a kamera automatikusan lekapcsolddik.

>-1-2 Manualis be-/kikapcsolas

Nyomja meg a be-/kikapcsold gombot a késziilék bekapcsoldsahoz. A késziilék kikapcsolasahoz

tartsa a be-/kikapcsolé gombot harom masodpercig lenyomva.

>-1-3 A kgsziilék alaphelyzetbe allitasa

Ha a készUlék hibasan miikodik vagy nem mukodtethetd, akkor nyomja meg a reset-

gombot a készUlék ujrainditasahoz. Ezt kovetben a késziléknek ismét szabalyszerlen kell
mukodnie.

5.2 Funkciégombok

5.2.1
Eseményfelvétel gomb

Nyomja meg a eseménygombot /&\ az eseményfajl rogzitésének inditasahoz. Ez a
felvétel védett, és nem irhaté fell.

Megjegyzes: A eseményfajl az SD-memoriakartya memdriakapacitdsanak max.
5.2.2
30%-at veszi igénybe. Meni-gomb

Nyomja meg a fémenu-beallitasok megnyitasahoz az OK-gombot.

523, oy .o ,
Valtas video-Uzemmaodra

Nyomja meg a v -gombot, a felvételek lejatszasi listajanak megnyitdsahoz, és ez utan
nyomja meg a a -gombot a video lejatszasahoz. Ez utan a a vagy a v -gombbal kivalaszthat

egy videdt, amit szeretne lejatszani.

5.2.4 \jy o o- . -
Video6-Uzemmod befejezése

A video6-lzemmod befejezéséhez nyomja meg a -gombot, és a készulek atlép
videofelvetel-uzemmaodba.

5.3 Videdfelvétel készitése

5.3.1 Sy ,
Normal videofelvétel

Ha a jarmlvet elinditja, akkor a késztlék automatikusan bekapcsolodik, €és megkezdi a
folyamatos felvétel rogzitését. Ha leallitja a jarmimotort, akkor a kamera automatikusan
megallitjia a felvételt. A normal videdfelvétel mentése a rendszerdatum szerint elnevezett
mappaba torténik. A mappaban talalhaté fajl neve elétagként tartalmazza a rendszeridét (6ra,
perc, masodperc).



5.3.2 ) )
Esemény felvétel

A késziilék automatikusan létrehozza az eseményfajlt, ha On megnyomja a esemény gombot
(lasd az 5.2.1 fejezetet), vagy olyan Utkdzést észlel a készilék, ahol az er6hatads meghalad egy
adott kiiszObértéket.

Ezaltal letrejon egy fajl, amelynek neve tartalmazza a rendszeridét (6ra, perc és masodperc),
és a eseménymappaban van elmentve.

- - 1 LA

6.1 Faradtsagfigyelés

A faradtsagfigyelmeztetés segiti a jarmUvezetét a faradtsagi allapotanak felméréseben. Ennek
soran kilonboz6 fiziologiai €s menetparaméterek kertinek figyelembe vételre, pl. a napi vagy
éjszakai id6 és az Ut idtartama. A késziilék kétéranként figyelmezteti Ont, és emlékezteti arra,
hogy a faradtsaga probléméassa valhat. Ezt a figyelmeztetést kiegészitve a készulek kijelz6jén
faradtsag-kijelzés lahato. Kismértek faradtsag és 60 alatti index esetén a kijelzés zold szind.
Nagyfoku faradtsag és 60-80 kozotti index esetén a kijelzés sarga szinnel vilagit. Ha a
faradtsag indexe eléri a 80-as értéket, akkor a kijelzés pirosan vilagit. Ha bekapcsolja a
faradtsagfigyel funkciot, akkor fontos a rendszeridé helyes beallitasa (annak erdekében, hogy
a készulék tudja, hogy On nappal vagy éjszaka van uton). Ha ki van kapcsolva ez a funkcid,
akkor a faradtsag értékelése nem lathato a kijelzon.

A firmware frissitése

7.1 Afirmware letoltése

A firmware (a készllék beépitett szoftverének) frissitéséhez tltse le az aktualis faljverziét a
Philips.com weboldalrél vagy forduljon a Philips szervizkdzpontjahoz.

7.2 Firmware frissitése
1.
Masolja a firmware-fajlt (ADR620EU.bin) kozvetlentl a micro SD memoriakéartyara.

" Tegye be ez utdn a memdriakartyat a késziilékbe, mieldtt a halozati kabelt a késziilékhez
csatlakoztatja.

" Ekkor villogni kezd egy piros LED, ami jelzi, hogy a késziilék automatikus frissitést hajt
Vegre.

" Ha a késziilék ujraindul, akkor a frissités sikeres volt. Nyissa meg a meniit, és ellenérizze le a
firmware-verziét a "Weitere Informationen” (egyéb informaciok) menipontban.



n Miiszaki adatok

Funkciok

Automatikus videofelvétel Utkozésfelismerésnél és
esemény védett mentése Folyamatos felvétel
Automatikus megvilagitas Automatikus fehérfeny-
kiegyenlités Datum- és idébélyegzd Kijelz6
automatikus lekapcsolasa

Jarm(ivezetd faradtsaganak figyelése és a
faradtsagindex kijelzése

Széles latoszogl videdfelvétel

Fényszord emlékeztetd

Képérzékeld

2 megapixeles CMOS

Video felbontas

Full-HD kamera (1920 x 1080 pixel) 30 képkocka/mp mellett
HD-prémium (1280 x 720 pixel) 30 képkocka/mp mellett

Kijelzé 2,0 "-0s LCD kijelz6

Blendetartomany F2,0

Fix objektiv 6G-objektiv, FOV 120 (diagonal)
MOV-,

Fajlformatum

H.264-vide6tomorités

Munkameméaria

64 MB DDR1 SDRAM

Bels6 memoria

32 MB SPI-Blitz

Hordozoeszkoz

MicroSD-kartya (legalabb 16 GB, 10-es vagy magasabb osztaly)

Felvételi idotartama

320 perc 32 GB és full-HD esetén

Uzemi homérséklet

-10°C ... +60 °C

Tarolasi homérséklet

-20...-70°C

Adapter, kabel, tapaddkorong a szélvédore rogzitéshez, rovid

Tartozékok ] '
utmutato

Csatlakozék Micro-U,SB-Z.0-csatlakozc’>, micro SD-kartyahely, mikrofon,
hangszoro

Nyelvek Angol, francia, német, olasz, spanyol, portugal

Teljesitmény 12V -5V/1,5 A adapter

Méretek

(H x Sz x Ma) 57,2 x 64,8 x 33,4 mm
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