
DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

 

Artikelnummer 27700012

Barcode Box,Bli 4004894542376

Bezeichnung Casto Sensor

Hersteller Müller-Licht

Warengruppe LED-Orientierungslicht

Zolltarifnummer 94054039900

Batteriedetails

Anzahl 1

Typ Fest verbaut

Typengruppe Sekundär

Elektrische Daten

Elektrischer Leistungsfaktor 0,05

Frequenz Nominalwert  [Hz] 50

Gewichteter Verbrauch  [kWh/1000h] 2

Lebensdauer Nominalwert  [h] 30000

Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)  [W] 0,00

Leistungsaufnahme Nominalwert  [W] 1,30

Nom. Stromstärke  [mA] 120

Spannung Nominalwert  [V] 230

Innerbox

Barcode 1 4004894856848

Stück 6

Leuchtendaten

Enthält verbaute LED ja

IP-Schutzart 20

Schutzklasse II + III

Lichttechnische Daten

Farbkonsistenz initial 6

Farbtemperatur  [K] 2700

Farbwiedergabeeigenschaft Ra  [Ra≥] 80

Halbwertswinkel  [°] 120

Lichtausbeute Nominalwert  [lm/W] 36

Lichtfarbe warmwhite

Produktdaten

Breite  [mm] 55

CE ja

Gewicht  [g] 115,00

Höhe  [mm] 89

Inverkehrbringer Müller-Licht

LED-Anzahl 9

Länge  [mm] 170

Marke Müller-Licht
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Wendel/LED 3528SMD

Transportkarton

Barcode 1 4004894849970

Stück 24

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt 

ElektroG

Zusatz

Abmessung  [mm] 170x55x89

EEK-Labelerzeugung entfernt
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