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Technische Spezi�kationen Kamera:
• LCD-TFT-Projektionssystem / geringes Rauschen / Ausgleich 

schwacher Lichtverhältnisse
• Optische Linse mit Multichip Verbundbeschichtung
• Projektionsgröße / Abstand: 32"–176" / 1-5m
• Verbrauch / Helligkeit des Beamers: 50W / 1800 Lumen
• Kontrastverhältnis / Anzeigefarben: 2000:1 / 16.7M
• Farbtemperatur / Nutzungsdauer der Lampe: 9000K / 40000 

Stunden

Mini LED Beamer TX-113
Portabler LED Beamer mit integriertem Multimediaplayer

• Beamer mit leistungsstarker 1800 Lumen LED Lampe
• Mini-Projektor mit Multimedia-Player
• Projektionsgröße von 32“ bis 176"
• Integrierte 2-Watt-Stereo-Lautsprecher
• Manuelle Fokuseinstellung
• Lange LED-Lebensdauer 40.000 Stunden
• Kann über AV, VGA oder HDMI mit Computer/Notebook, Tablet, 

Smartphone, Verstärker und Spielekonsolen verbunden werden
• Wiedergabe von Video-, Foto- und Audiodateien über USB, 

MicroSD oder externer Festplatte
• Mit Fernbedienung verwendbar

• Korrektur: Optisch ±15°
• Audiofrequenz: 2x 2W Stereo Lautsprecher
• Lüftergeräusch max. 54dB
• AV-Eingang (1. OVp-p +/–5%)
• VGA-Eingang (800x600@60Hz,1024x768@60Hz)
• HDMI-Eingang (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i,1080p)
• Native Au�ösung: 800x480 Pixel
• Kopfhörerausgang
• Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, 

MKV, DIVX, VOB, M-JPEG
• Musik: WMA, MP3, M4A(AAC)
• Foto: JPEG, BMP, PNG
• USB max.128GB / MicroSD max. 128GB (min. Class6) 

(nicht im Lieferumfang)
• Externe Festplatte max 500GB (nicht im Lieferumfang)
• Stromversorgung AC ~100V-240V 50/60Hz
• Gewicht / Größe 1014g / (L) 20.4 x (W) 15.0 x (H) 8.6cm

Kompatibilität:
Digitalkamera, TV-Box, PC/Notebook, Smartphone, 
Spielekonsole, Verstärker

Verpackungsinhalt:
Technaxx® Mini LED Beamer TX-113, 1x AV-Signalkabel, 
1x Fernbedienung, 1x HDMI-Kabel, 1x Netzkabel, 
Gebrauchsanleitung 

Artikel-Nr. 4781

Multimediaplayer /
Multimedia player

Projektionsgröße 32" bis 176" /
Projection size 32" to 176"                 

2 Watt Stereo Lautsprecher /
2 watts stereo speakers

LED 40.000 Stunden Lebensdauer /
LED lifetime 40.000 hours

AV, VGA und HDMI Anschlüsse /
AV, VGA and HDMI connections

Festplatte bis 500GB
(nicht im Lieferumfang)/
Harddisk up to 500GB
(not included)

USB/MicroSD bis 128GB 
(nicht im Lieferumfang)/
USB/MicroSD up to 128GB
(not included)

Kühlung Max. 54dB /
fan noise max. 54dB

Fernbedienung /
Remote control


