reflecta DigiMicroscope USB 200
Kurzanleitung

Produktinformationen

Auflosung: 2 MP
Momentaufnshme/Videofunktion: Uber Tasle oder Sofiware
VideoauflGsung: 0,3 MP

Fotoauflosung: 640 x 4B0 Pixel

Lichtquelle: 8 LED (am Steuerrad ainstellbar)
VargroRerungsverhaltnis: 25x - 200x
Digitaler Zoom: 5x

Bildformat: JFEG

Videoformat: AVI

Mess— und Kalibrierungsfunktionen: Ja
Schnittstelle: USB 2.0

Abmessung: 115(L) x 32 (B) mm

Gewicht:ca. 52 g

Stromversorgung: USB

Systemvoraussetzungen:Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Hinweise vor der Benutzung:

Verwendung:

1.Verbinden Sie das DigiMicroscope USB 200 direkt mit dem USB-Anschluss
des Computers,

2.Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk, 6ffnen Sie ,Arbeitsplatz

“und fuhren Autostart aus.

3.Installieren Sie den Treiber und flihren danach einen Neustart des
Computers durch,

4. Wenn das PC-SYSTEM Win XP oder eine dltere Version ist, wird Net.
Framework 4.0 bendétigt, Bitte installieren Sie es. Wenn |lhre
Antiviren-Software eine Meldung anzeigt, wahlen Sie bitte ,alle
erlauben”. Wenn der Treiber oder die ;Measurement” durch die
Antivirus-Software beschréankt werden, kannes zu Problemen bei der
Installation und Ausfihrung kommen.

5.Wahlen Sie ,Measurements" und installieren Sie diese. Nach
Beendigung der Installation éffnen.

6.Wenn der Treiber oder Measurement” nicht installiert oder ausgefiihrt
werden kann, setzen Sie die Eigenschaften auf ,Kompatibilitdtsmodus".
7.Klicken Sie nach der Installation auf das Desktop-Symbol, um die
Software auszufuhren. Lassen Sie das Mikroskop auf das Objekt
fokussieren und passen sie danach die Scharfe des Bildes langsam
von'Hand mithilfe des Radesan.

8.Weilere detaillierte Anweisungen iiber ,Measurement” entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung auf der CD.

1.Nehmen Sie das DigiMicroscope USB 200 nicht auseinander und andern Sie
keine internen Teile. Dies kann zu Beschadigungen flihren.
2.Das DigiMicroscope USB nicht mit Alkohol oder organischen Loésungsmitteln

reinigen.

3.Beruhren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern
4. Aufbewahrungstemperatur: 0° C - 40° C, Luftfeuchtigkeit 45% - 85% rel.

Luftfeuchtigkeit.

0.5o0llte das Produkt nass werden, trennen Sie sofort die Verbindung zum PC.
Das Produkt nicht zerlegen oder mit einem Fohn trocknen. Senden Sie das Produkt
zum Reparaturzentrum, wenn das DigiMicroscope USB durch Feuchtigkeit oder
andere Elemente beschadigt wurde.,

6.Measurement” nur zu Referenzzwecken.
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reflecta DigiMicroscope USB 200
Guide de démarrage rapide

Informations sur le produit

Résolution: ZMP

Prise de photo [ vidéo : par boulon ou logiciel Résolution vidéa ; 0,3 MP
Résoiution image : 640x480 plxsls

Source de lumiére: 8 LED (réglables par la moletle de contréle)
Facteur de grossissement ! 25x - 200x

Zoom numérique : 5x

Formatimage : JFEG

Format vidéo ; AVI

Mesure etcalibrage : oui

Interface : USB 2.0

Dimensions : 115(L) x 32 {I) mm

Poids : environ 52'g

Alimentation : USB

Configuration systéme requise :Windows XP. Vista, 7, 8, 10

Mode d’utilisation :

1.Connectez directement le DigiMicroscope USB 200 au port USB
d'un ordinateur.

2.Placez le CD dans |le lecteur CD-ROM, ouvrez «Poste de travail»
et exécutez Autorun.

3.Installez le pilote puis redémarrez I'ordinateur.

4.Sile systéme du PC est Windows XP ou une version antérieure,
Net. Framework 4.0 est nécessaire. |l faut I'installer. Si un logiciel
antivirus emel une notification, sélectionnez «Tout autoriser» ;sile
pilote ou Measurement est limité par le logiciel antivirus. lls risquent
d'avoirdes problémes lors de |'installation et I'exécution.
5.8Sélectionnez et installez Measurement, une fois terminé, 'ouvrir
ef ['utiliser,

6.S'il estimpossible d'installer ou d'exécuter |e pilote ou Measurement,
il faut régler I'Autorisation systéme et utiliser un mode compatible.
7.Une fois l'installation terminée, cliquez sur |'icone du bureau pour
executer le logiciel ; orientez I'objectif du micrascope vers |'objet,
puis tournez lentement la molette jusqu'a |'obtention d'une image
claire.

8.Pour plus de précisions sur les Measurement, reportez-vous au
guide d'utilisation sur le CD.

Consignes a respecter avant |’ utilisation:

1.Ne demontez pas DigiMicroscope USB 200 et ne modifiez pas les piéces internes,

vous risquez de 'endommager.

2.Ne nettoyez pas DigiMicroscope USB avec des solvants organiques tels que I'alcool.

3.Ne touchez pas I'objectif avec vos doigts
4 Température de stockage : 0°C ~40°, Humidité 45%~ 85%HR.

0.S1de |'eau estrenversée sur I'appareil, le débrancher immédiatement du PC.

Ne |le demontez pas et n'utilisez pas un séche-cheveux pour le sécher. Envoyez

le DigiMicroscope USB a un centre de réparation si un liguide est renversé dessus.

6.Les donnees de Measurement sont pour référence uniguement.
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reflecta DigiMicroscope USB 200
Guida introduttiva rapida

Informazioni sul prodotto Utilizzo:

1.Collegare direttamente il DigiMicroscope USB 200 alla
porta USBE del computer.

2.Inserire il CD nel CD-ROM, quindi aprire "Risaorse del
computer”, quindi eseguire 'Esecuzione automatica.
3.Installare il driver, quindi riavviare il computer.

4.Se il sistema operativo del PC & Win XP a versione precedente,
& necessario Net. Framework 4.0. Installarlo. Se il sofiware
antivirus da gualche avvisao, scegliere “consenti tutto”; se
il driver o Measurement é limitate dal software antivirus.
Possono esserci problemi di stallo ed esecuzione.
5.Scegliere g installare Measurements, quando finito, aprire
* Formato immagine: JPEG e usarlo. |

6.5e il drive o Measurement non pud essere installato o
eseguito, impostare Autarita di sistema a una modalita
compalibile per loro.

7.Dopo l'installazione fare clic sulle icone sul desktop per
eseguire il software; permettere all'obietlivo del microscopio
di mettere a fuoco l'oggetto, quindi regolare manualmente
e lentamenle la rotella fino a quando non si vede un'immagine

* Alimentazione: USB pit chiara.

o § _ 8.Istruzioni pit dettagliate e infermazioni su Measurement,
» Requisriti di sistema:Windows XP, Vista, 7, 8, 10 sono riportate nel file del manuale utente sul GD.

* Risoluzione: 2MP

* Funzione scatto foto / video: mediante pulsante o software
* Risoluzione video: 0.3 MP

“ Risoluzione foto: 640x480 pixel

= Sorgenteluminosa: 8 LED (regolabili con la rotella di controllo)
*= Rapporto diingrandimento: 25x - 200x

= Zoom digitale: 5x

* Formato video: AV

« Funzioni di misurazione e calibrazione: s]
* Interfaccia: USB 2.0
* Dimensioni: 115(L) x 32 (L) mm Peso:ca. 52 g

Note prima dell'uso:

1.Non smontare DigiMicroscope USB 200 o modificare le parti interne, cio pud
causare danni.

2.Non pulire il DigiMicroscope USB con solventi organici a base di alcol.

3.Non toccare la lente con le dita

4. Temperatura di conservazione: 0°C ~40°, Umidita 45%RH~ 85RH%.

5.Nel casoin cui il prodotto dovesse diventare umido, rimuovere immediatamente il
collegamento con il PC. E non smontare o asciugare con un asciugacapelli.
Inviare al centro assistenza se il DigiMicroscope USB & stato alterato da liquidi
o altri elementi.

6.1 dati di misurazione sono solo per riferimento.
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reflecta DigiMicroscope USB 200

Quick Start Guide
Product information How to use:
= Resolution: 2MP 1.Connect t-he-DigiMicms.ccpe.USB 200 to computer’ s

USB port directly.

2.Putthe CD into CD-ROM, then open “My Computer”
run the Autorun.

3.Install the driver then reset the computer.

® Light source: 8 LEDs (adjustable by controlwheel) ~ 4:fthe PC SYSTEM is Win XP or older version, Net.
Framework 4.0 is needed. Please install it. If antivirus
software shows any notice, please choose “allowall” ;

if the driver or Measurement is limited by the antivirus software.

® Snap shot / video function: by button or software
® Video resolution: 0.3 MP
* Photo resolution: 640x480 pixels

= Magnification ratio: 25x - 200x

n Digital Zoom: 5x

= I[mage format: JPEG They may get problems in stalling and running.

* Video format: AV 5.Choose and install Measurements, when finished, open
e and calibrati i and use it.

* lleasuremant and calibration tunctions: yes 6.If the driver or Measurement cannot be installed or run,

= Interface: USB 2.0 please set System Authority an Compatible Mode to them.

= Dimensions: 115(L) x 32 (W) mm 7.After Installation click on the desktop icons to run the

= Weight: ca. 52 g software; Let the microscope lens focus the object, then

adjust roller manually and slowly until you see a clearer image.

8.More detailed instructions and about Measurement, please
= System requirements:Windows XP, Vista, 7, 8, 10 read the user manual file on the CD.

* Power supply: USB

Notes before use:

1.Don’t dissemble the DigiMicroscope USB 200 or change the interior parts,it can
cause damages.

2.Don’t clean the DigiMicroscope USB with alcohol organic solvents.
3.Don’ttouch the lens with your fingers

4 Storage temperature: 0° C ~40°, Humidity 45%RH~ 85RH%.

5.In case the product gets wet, leave PC connection immediately. And do not
dissemble or dry by hair dryer. Send to repair center if the DigiMicroscope USB was
effected by liquid or other elements.

6.Measurement Data only for reference.
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reflecta DigiMicroscope USB 200

Snelstartgids
Productinformatie Gebruiksaanwijzing:
= Resolutie: 2ZMP 1.Sluit de DigiMicroscope USB 200 direct aan op de USB-poort

van de computer,

2 .Plaatsde CDinde CD-ROM, open “Mijn Computer” en start Autorun.
3.Installeer het stuurprogramma en start de computer opnieuw op.
4.Als de systeemversie Win XP of ouder is, is Net. Framework
« Lichtbron: 8 LED's (regelbaar met het regelwiel) 4.0 verelst. Installeer dit. Als de antivirussoftware een
waarschuwing geeft, selecteeralles toestaan™, Als het stuurprogramma
of Measurement wordt gelimiteerd door antivirussoftware,
Kunnen er problemen ontstaan of vastlopers voorkomen.

= Beeldformaat; JPEG 5.Kies en installeer Measurements en wanneer dit voltooid is.
= Videoformaat: AV voer het programma uit.

6.Als het stuurprogramma of Measurements niet geinstalleerd
of uitgevoerd kan worden, gebruik dan de Compatibiliteitsmodus.,
* Interface: USB 2.0 7 Klik na de installatie op de pictogrammen op het bureaublad

= Afmetingen: 115 (L) x 32 (B) mm
= Gewicht: ca. 52 g

* Momentopname-/videofunctie: via eenknop of software
* Videoresolutie: 0,3 MP
= Fotoresolutie: 640x480 pixels

= Vergrotingsfactor: 25x -200x

* Digitale zoom: 5x

* Functies voor metingen en kalibratie: ja

om het programma te starten; Laat de lens van de microscoop op
het object focussen, en pas vervolgens langzaam handmatig het
regelwiel aan totdat u een duidelijker beeld krijgt.
8.Voormeergedetailleerdeinstructies en hetgebruik van Measurement,
» Systeemvereisten:Windows XP, Vista, 7, 8, 10 lees de gebruikershandleiding op de CD.

" Stroomvoorziening: USB

Opmerkingen voor gebruik:

1.Demonteer de DigiMicroscope USB 200 niet en verwissel geen inwendige onderdelen, dit kan

leiden tot schade.

2.Maak de DigiMicroscope USB niet schoon met organische oplosmiddelen van alcohol.
3.Raak de lens niet met uw vingers aan

4 Opslagtemperatuur: 0°C ~40°, Vochtigheid 45% RV~ 85RV%.

5>.Wanneer het product nat is geworden, verbreek dan onmiddellijk de verbinding met de PC.
Niet demonteren of met een haardroger drogen. Stuur de DigiMicroscope USB naar het
reparatiecentrum indien deze is aangetast door vioeistof of andere elementen.

6.Meetgegevens enkel ter referentie.
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reflecta DigiMicroscope USB 200
Guia de inicio rapido

Informacion del producto Cdémo usarlo:
= Resolucién: 2 MP 1.Conecte el DigiMicroscope USB 200 directamente al puerto
» Funcién de instantanea/video: con botén o software USB del ordenador.

2.Introduzca el CD en el lector de CD-ROM y abra “Mi PC”, Ejecute

® Resolucion de video: 0,3 MP o
la reproduccidn automatica.

" Resolucién de foto: 640x480 pixeles 3.Instale el controladory reinicie el ordenador.

* Fuente de luz: 8 LED (ajustable con ia rueda de control) 4.S1 el sistema de PC es Win XP o una versidn anterior, es
» Tasa de aumento: 25x - 200x necesario Net Framework 4.0. Instalelo. Si el software antivirus
muestra algtn aviso, elija “permitir todo"; si el controladoro la

=Zoo igital: 5x : g
Zoom digital: 5x Measurement estan limitados por el software antivirus. Podrian

= Formato de imagen: JPEG dar problemas deteniéndose o durante la gjecucién.

= Formato de video: AV| 9.Elija instalar |a Measurements y cuando termine, abrala y Gisela.
6.Si no puede instalar o ejecutar la Measurement, establezca
un modo compatible en Ia autoridad del sistema.

= Funciones de mediciony calibracion: si

® Interfaz: USB 2.0 7.Después de la instalacion, haga clic en los iconos del escritorio

* Dimensianes: 115 (L) x 32 (An) mm para ejecutar el software. Deje que I3 lente del microscopio

* Peso:ca.52g enfoque el objeto y ajuste manualmente la rueda despacio, hasta

ue vea unaimagen masclara.
" Fuente de alimentacion: USB 9 J

8.Para consultar instrucciones mas detalladas sobre ta Meastrement,

Notas antes de usar:

1.No desmonte el DigiMicroscope USB 200 ni cargue las piezas interiores, podria
causar dafos.

2.No limpie el DigiMicroscope USB con disolventes organicos a base de alcohol.
3.No toque la lente con los dedos

4. Temperatura de almacenamiento: 0 °C-40 °C, humedad 45% HR-85% HR.

5.Si el producto se moja, desconéctelo inmediatamente del PC. No lo desmonte ni
seque con un secador de pelo. Si el DigiMicroscope USB esta afectado por liquidos u
otros elementos, envielo a un centro de mantenimiento.

6.Los datos de Measurement son sélo para su referencia.
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