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1. Teendők az első használat előtt 
 

Hálózati követelmények 
 

A rádió használata előtt az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:  
● Szélessávú kapcsolat egy vezetékes /vezeték nélküli hozzáférési ponttal, routerrel vagy 

hasonló hálózati készülékkel.  
● A hálózati eszköznek támogatnia kell a vezeték nélküli WiFi (802,11b/g/n) kapcsolatot.  
● Ha a rádiót DLNA-n keresztül kívánja távolról vezérelni, akkor a rádióval azonos hálózathoz 

csatlakoztatott számítógépre vagy okostelefonra lesz szüksége. 
 

Biztonsági tudnivalók 
 

● Ne ejtse le a rádiót, és ne tegye ki folyadéknak, nedvességnek vagy magas páratartalomnak. 
Ez kárt okozhat a készülékben.  

● Ha a rádiót hideg helyről meleg helyre viszi, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg 
a rádió felveszi a helyiség hőmérsékletét. Ellenkező esetben a készülékben kondenzvíz 
képződhet, ami a készülék hibás működését idézheti elő.  

● Ne használja a rádiót poros környezetben, mivel ezáltal sérülhetnek az elektronikus 
alkatrészek, ami hibás működéshez vezethet.  

● A rádiót óvja az erős rázkódástól, és helyezze stabil felületre.  
● Ne szerelje szét a rádiót.  
● A rádiót csak a vele szállított hálózati adapterrel használja.  
● A csatlakozó aljzatnak a rádió közvetlen közelében, szabadon hozzáférhető helyen kell 

lennie. 
● Ne fogja meg a hálózati dugót nedves vagy vizes kézzel. Amikor a dugót kihúzza a  

csatlakozóaljzatból, soha ne a kábelt húzza.  
● Győződjön meg róla, hogy a rádión feltüntetett feszültségérték és a hálózati adapter 

feszültsége megegyezik a hálózati csatlakozóaljzat feszültségével. A hibás hálózati 
feszültség tönkre teszi a készüléket.  

● Ha hosszabb ideig nem használja a rádiót, válassza le az elektromos hálózatról a hálózati 
dugó kihúzásával. Ezt a tűzveszély elkerülése érdekében kell megtenni.  

● Ne csatlakoztasson fejhallgatót a LINE-OUT kimenetre.  
● Tisztításkor mindig kapcsolja ki a készüléket.  
● Ne használjon erős tisztítószert vagy oldószert a rádió tisztításához, mivel ezek károsíthatják 

a készülék felületét. Célszerű száraz, puha kendőt használni, de ha a rádió erősen 
szennyezett, letörölhető egy enyhén megnedvesített kendővel. Ügyeljen arra, hogy a 
készülék megszáradjon a tisztítás után.  

● Ha szükségessé válik a rádió szállítása, használja ehhez az eredeti csomagolást. Erre a célra 
őrizze meg a csomagolást. 
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2. Külső megjelenés és a nyomógombok leírása 
 

Elölnézet  
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 2 
 

 

 

Hátulnézet  
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5          6 
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Szám Leírás Funkciók 

1 2,4” TFT kijelző Kijelző 
   

2 
Nyomógombok és 
forgókapcsoló A menük/funkciók használata 

    

3 Antenna Javított URH vétel 

4 DC-IN Hálózati adapter bemenet 
   

5 Aux bemenet (sztereo) 3,5 mm-es Aux bemeneti aljzat 

6 Line kimenet (sztereo) 3,5 mm-es Line kimeneti aljzat 
 

Távirányító 
 

A távirányító elemtartójának nyitásához tolja felfelé az elemtartó fedelét. 
Helyezze be a mikroelemeket az elemtartóban jelölt polaritások figyelembe 
vételével. 

 
 

Az elemeket környezetvédő módon selejtezze ki. 
 

 

3. Első lépések 
 

A csomag az alábbiakat tartalmazza:  
- Internetes rádió DR470N / DR471  
- Távirányító mikroelemekkel  
- Hálózati adapter  
- 3,5 mm-es audiokábel  
- Használati útmutató 

 

Hálózat előkészítése  
• Az alábbiak szerint hozhat létre WiFi-kapcsolatot:  
• Győződjön meg arról, hogy vezetékes / vezeték nélküli hozzáférési pont vagy a router WLAN 

LINK/ACT kijelzése világít. Ehhez további tudnivalókat az adott használati útmutatóban talál. 
 

Megjegyzés: A WiFi rövid távolságokon, max. 20 m-en belül teszi lehetővé a 
vezeték nélküli adatátvitelt. Falak vagy a szobák mennyezete csökkentik a 
WiFi kapcsolat hatótávolságát.  
Ezért helyezze a DR 470N / DR471 készüléket és/vagy a hozzáférési pontot ezen 

távolságon belül, és ne legyenek akadályok a készülékek között. 
 

• A hálózati adaptert csatlakoztassa a rádió hátoldalához és egy hálózati csatlakozóaljba. 
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A készülék első használatakor válassza ki a nyelvet (Sprache) és a vezetéknélküli hálózatot 

(Network). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lásd a 13.33 szakaszban a hálózatkonfiguráció részletes ismertetését.  
A hálózati kapcsolatot azonnal vagy később is beállíthatja. 
 

• A készenléti mód bekapcsolásához nyomja meg a (STANDBY) gombot. A kijelzőn az óra, 
dátum és aktív ébresztések láthatók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ha a hálózati kapcsolatot beállította és a DR 470N / DR471 rádiót ismételten a hálózaton 
használja, akkor a hálózati kapcsolat automatikusan létrejön. Ha a hálózatot módosítani 
szeretné, nyissa meg az Einstellungen (beállítások) menüt az adott kapcsolat 
megváltoztatásához.  

• Az írásjeleket a távirányító billentyűzetén vagy a ▲ és ▼ gombbal adhatja meg. Amikor a 
kívánt írásjelet látja, nyomja meg a ► gombot a következő bejegyzésre lépéshez. A bevitel 
végén nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz. Alternatív nyomja meg a  
◄ gombot az előző bejegyzésre lépéshez. 
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4. Főmenü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A főmenüben az alábbi üzemmódok közül választhat: Internet Radio (internetes rádió), Media-
Center (média-központ), FM (UKW) (URH), Informations-Center (információ-központ), AUX+, 
Einstellungen (beállítások), Lokale Stationen (Helyi rádiók) és a My mediaU. 

 

 

 

5. Internetes rádió 
 

Ha létrejön a kapcsolatot egy rádióadóval, akkor a rádióadóra vonatkozó információk megjelennek 
a kijelzőn. 
 

5.1. Meine Favoriten (kedvenceim)  
Állítsa össze a kedvenc rádióadóainak listáját, max. 250 bejegyzés menthető el.  
Hozzáadhat a kedvenceimhez egy-egy rádióadót, de teljes listákat/ mappákat is. 
 

A rádióadó lejátszása közben tartsa lenyomva a  gombot a távirányítón vagy a készüléken a 
rádióadó kedvenceim listába történő elmentéséhez. A korábban elmentett rádióadók felülírhatók.  
A rádióadó-listák tallózása közben is elmentheti kedvenc rádióadóit. Amikor a rádióadó ki van 
jelölve, nyomja meg a ► gombot a menübe való belépéshez, és az állomás kedvenceim listához 
történő hozzáadásához. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiválasztott rádióadó az elmentés után nem menthető el még egyszer. Az előre beállított 
rádióadók között keresse ki a megfelelő rádióadót, és nyomja meg az OK gombot a lejátszáshoz, 
vagy nyomja meg a ► gombot a Löschen (törlés), Auf/Ab (fel/le), Umbenennen (átnevezés) 
vagy Wiedergabe (lejátszás) almenübe történő belépéshez. 
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5.2. Sender/Musik (rádióadó/zene)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rádióadók Weltweite Top 20 (globális top 20), Genre (műfaj) és Land/Region (ország/hely) 
szerinti kategóriákba vannak rendezve. Az alkategóriákban kiválaszthatja azt az állomást, amelyet 
hallgatni szeretne. 
 

Minden rádióadónál megnyomhatja az OK gombot a közvetlen lejátszáshoz. Alternatívaként nyomja 
meg a ► gombot az almenübe történő belépéshez, itt a Zu Favoriten hinzufügen (hozzáadás a 
kedvenceimhez), Auto Scannen (automatikus keresés) vagy Wiedergabe (lejátszás) lehetőségek 
állnak rendelkezésre. 
 

Az Auto Scannen (automatikus keresés) lehetőség kiválasztásakor minden rádióadóba 

belehallgathat 30 másodpercen keresztül. Ez csak akkor fejeződik be hamarabb, ha a lejátszás közben 

megnyomja az OK gombot. 

 

5.3. Lokale Stationen (helyi rádiók)  
Itt közvetlenül kijelzésre kerülnek az Ön országának rádióadóai. Az országot Ön állíthatja be, lásd a 
13.15 fejezetet. Alapbeállítás szerint a rádió automatikusan felismeri a tartózkodási helyet. 

 

5.4. History (előzmények)  
A legutóbb hallgatott állomások listájának megjelenítése. Az utolsó 10 korábban lejátszott adó 
kerül mentésre. 
 

5.5. Service (szerviz)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sender suchen (rádióadók keresése) - Adjon meg egy kulcsszót a rádióadók listában történő 
kereséséhez.  
Neuen Sender hinzufügen (új rádióadó hozzáadása) A készülék a kedvenceim listához menti a 
hozzáadott rádióadókat. 
 

Tippek: A szerver adatainak betöltése, különösen rossz WiFi-kapcsolatnál több másodpercig is 

tarthat, addig a kijelzőn Leer (üres) üzenet látható. 
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6. FM (UKW) (URH) rádió  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az URH rádió üzemmód az URH-sávon belüli analóg rádiók vételére alkalmas. 
 

Nyomja meg a ◄/► gombokat az URH rádióadók kereséséhez. Amint egy állomást befog, a 
keresés megszakad.  
A távirányító ▲/▼ gombjainak segítségével beállíthatja a rádióadót manuálisan. Minden keresési 
lépés 0,05 MHz. 
 

Tartsa lenyomva a  gombot a távirányítón vagy a készüléken a rádióadó mentéséhez. 
Max. 20 állomás menthető el. Használja a  gombot, majd a ▲/▼ gombokat a távirányítón vagy 
a rádión az elmentett rádióadó megnyitásához, vagy a távirányító számgombjainak segítségével 
válasszon ki közvetlenül egy elmentett rádióadót. 
 

Alternatív megoldásként a rádión teljes rádióadó-keresést is futtathat, és az összes talált  
rádióadót elmentheti a kedvenceim listába: nyomja meg URH-üzemmódban az OK gombot a 
teljes rádióadó-keresés elindítására. 
 

 

7. AUX bemenet 
 

Az AUX bemenet üzemmóddal egy külső jelforrás, pl. egy MP3 lejátszó zeneszámait játszhatja le.  
Az Aux-In bemeneten keresztül a következőképp lehet zenét lejátszani:  
• Vegye le a hangerőt a DR 470N / DR471 készüléken, valamint a külső audio készüléken is. 
• Csatlakoztassa a külső audio készüléket a 3,5 mm-es Aux bemenethez (sztereo).  
• Nyomja meg többször a  gombot az AUX IN kijelzés megjelenéséig, és hagyja jóvá a 

választást az OK gombbal.  
• Állítsa be a hangerőt a DR470N / DR471 készüléken (és szükség esetén, ha van rá 

lehetőség, a külső audiókészüléken is). 
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8. My mediaU 
 

A mediaU szerveren lévő saját mediaU rádióadó-listájának megjelenítése és lejátszása. Hozzon 
létre először egy fiókot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A saját rádióadó-lista aktiválásához végezze el az alábbi lépéseket:  
1. Nyissa meg a http://www.mediayou.net/ oldalt.  
2. Regisztráljon a mediaU tagsághoz.  
3. Jelentkezzen be a weboldalon.  
4. Adja meg a DR470N / DR471 készülék vezeték nélküli MAC címét a mediaU weboldalon a 

Radio/ Seriennummer (rádió / sorozatszám) pont alatt. Az adat elérése: Informations Center 
> 
Systeminformation > Funknetz- Info  

5. Sikeres konfiguráció esetén ekkor elmentheti, és megjelenítheti a saját mediaU rádióadó-
listáját/listáit. Felhasználónév és jelszó nem szükséges a DR470N /DR471 készülékhez.  

6. Ha különböző fiókokat mentett el a DR 470N / DR471 készülékhez, akkor válassza ki, az 

Einstellungen (beállítások) menüben, amelyiket használni szeretné. 
 

A MAC cím mediaU-nál történő regisztrálása után a készüléket a bejelentkezéshez újból be kell 
kapcsolni. A DR 470N / DR471 szinkronizálásához az állomáslista módosítása után lépjen be a My 
MediaU-ba. 

 

9. Musik-Streaming (zene streaming) 
 

Az ALBRECHT DR 470N / DR471 az alapértelmezett DLNA készüléknév, amelyet Ön módosíthat. 

(Lásd a 13.17 fejezetet.) 
 

Az alábbiakban információkat talál a számítógépről vagy más médiaszerverről történő média-
streaming beállításához. Vessen egy pillantást a szoftvere vagy alkalmazása útmutatóira is. A 
zenei fájloknak MP3, WMA, WAV vagy AAC formátumban kell lenniük ahhoz, hogy a DR 470N / 
DR471-n keresztül streamingelhetők legyenek. 
 

9.1. UPnP  
A számítógépéről történő streamingeléshez végezze el az alábbi lépéseket a számítógépén:  
• Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz.  
• Győződjön meg róla, hogy a DR 470N / DR471 be van kapcsolva, és ugyanahhoz a 

hálózathoz kapcsolódik. 
• Nyissa meg a Windows Media Player (11 vagy újabb) UPnP platformját. Alternatív 

megoldásként  
• más platformokat vagy szervert is használhat, pl. a Windows Media Connection-t. 

 

 

 

 

10 magyar 



•  
 

 

 

 

 

 

 

• Engedélyezze a médiái megosztását az ALBRECHT DR470N / DR471 készülék számára.  

 

 

 

 

 

 

 

Adjon hozzá hangfájlokat és mappákat a médiakönyvtárához a DR 470N / DR471 készülékkel 
történő megosztáshoz. 
• Más zeneszerveren, pl. (Android) okostelefonon található zenéket is megoszthat:  
- Csatlakoztassa az okostelefont a hálózatra.  
- Keressen, és telepítsen egy média megosztó alkalmazást a Google Play-ről.  
- Adja hozzá az okostelefonján található megosztandó hangfájlokat. 
 

• A megosztó szerver beállítása után válassza ki a zenét, és vezérelje a lejátszást a DR 470N 

/ DR471 készüléken. 

 

10. Media-Center (média-központ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. UPnP  
Ha beállította a médiamegosztást a számítógépén, akkor a megosztott médiákat az UPnP-
menüben láthatja. Ha egynél több számítógépen osztott meg médiákat, akkor láthatók a választási 
lehetőségek. Válassza ki a megosztott médiákat a lejátszáshoz. Az UPnP szerver adatainak 
betöltése, különösen rossz WiFi-kapcsolat esetén több másodpercig eltarthat, addig a Leer (üres) 
szöveg látható. 
 

Az előző/következő szám lejátszásához nyomja meg a ǀ◄◄/►►ǀ gombot a távirányítón, a 
lejátszás indításához vagy megállításához nyomja meg a ► gombot. 

 

magyar 11



Az Info gombbal megjelenítheti a lejátszott zeneszámokkal kapcsolatos információkat. 
 

Tipp: A rádió csak max. 40 karakteres fájlnevek olvasására képes. Ezeknek a latin ABC betűiből 
kell állniuk. Ha egy zeneszám nem olvasható UPnP módban, nevezze át a fájlt.  
Ha még mindig nem olvasható a zeneszám, mentse el a fájlt más formátumban. 
 

10.2. Wiedergabeliste (lejátszási lista)  
A kedvenc zeneszámaiból összeállíthat egy UPnP lejátszási listát. Lejátszás közben tartsa 

lenyomva az OK gombot, a Meine Wiedergabeliste (saját lejátszási lista) listába mentéshez. 

 

10.3. Wiedergabeliste löschen (lejátszási lista törlése)  
Minden zeneszámot törölhet a lejátszási listáról. 
 

 

 

11. Informations-Center (információs központ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Wetterinformationen (időjárás-információk)  
Több mint 5000 város időjárás-információi és előrejelzései állnak rendelkezésre. Válassza ki az 
országot, majd a várost. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használja a ◄/► gombokat az időjárás-előrejelzés megjelenítéséhez.  
Az időjárás-információk megjeleníthetők standby (készenléti) üzemmódban. A város készenléti 
üzemmódban történő megjelenítéséhez az időjárás információs oldalon nyomja meg az OK 
gombot. Ezután kapcsolja be a időjárás jelentést a 13.13 fejezetben leírtak szerint. 
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11.2. Finanzdienste (pénzügyi szolgáltatások)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijelzi a tőzsdei jegyzéseket a világ minden részéről. 

 

11.3. Systeminformationen (rendszerinformációk)  
Itt ellenőrizheti le a rendszerverziót és a csatlakoztatott hálózat részleteit. Az információk magukban 
foglalják a MAC címet, amelyet a mediaU tagsági regisztrációnál meg kell adnia. 
 

 

12. AirMusic Control alkalmazás 
 

A DR 470N / DR471 okostelefonnal WiFi-n keresztül vezérelhető. Javasoljuk ehhez az "AirMusic 
Control“ alkalmazást. Ezzel az alkalmazással a rádió vezérlése mellett az okostelefonon lévő zenei 
fájlok is lejátszhatók a DR470N / DR471 készüléken. A gyakori frissítés miatt az alkalmazás 
útmutatója csak online áll rendelkezésre. Ennek letöltéséhez keresse fel a www.alan-electronics.de 
weboldalt, és írja be a 27471 cikkszámot a keresőmezőbe. A DR470N / DR471 készülék 
termékoldalára jut, ahol a "Bedienungsanleitungen" (használati útmutatók) fülön megtalálja az 
AirMusicControl útmutatót.  
Az alkalmazás mind Android, mind iOS készülékekhez elérhető. Az alábbi linken tölthető le: 
 

Android  

 

 

 

 

 

 

Apple iOS  
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13. Beállítások 
 

13.1. Kijelzési mód  
Válassza ki a pontos idő készenléti módban való megjelenítési módját: analóg vagy digitális.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. My mediaU Managment  
Aktiváláskor a My mediaU kijelzésre kerül a főmenüben.  
Ha több mediaU fiók létezik a DR470N / DR471-hez, válassza ki azt a standard fiókot, amelyikkel 
be szeretne jelentkezni. A 8. szakaszban további információkat talál a mediaU felhasználói fiók 
beállításáról. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Netzwerk (hálózat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.1 Funknetz-Einstellung (vezeték nélküli hálózat beállítása)  
Aktiválhatja/deaktiválhatja a WiFi hálózatot. A WiFi hálózat aktiválásakor a rádió automatikusan 
kapcsolódik a hálózatra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 magyar 



Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adja meg a hálózati jelszót a WiFi kapcsolat létrehozásához.  
Hibás bevitel esetén nyomja meg a ◄ gombot a javításhoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.2 Funknetz WPS (vezeték nélküli hálózat WPS)  
Ha WPS/QSS gombbal rendelkező routert használ, akkor a hálózati kapcsolat egyszerűen a WPS 
funkcióval is beállítható. Nyissa meg a funkciót, és nyomja meg a WPS/ QSS gombot a routerén 
120 másodpercen belül. A router és a DR 470N / DR471 rádió közötti kapcsolat konfigurálása ekkor 
automatikusan végbemegy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.3 Manuelle Konfiguration (manuális konfiguráció)  
Válassza a DHCP-t (automatikus IP kiosztással), vagy adja meg manuálisan az IP címet a vezeték 
nélküli hálózati csatlakozáshoz.  
A vezetékes kapcsolat manuális beállításának kiválasztásakor az alábbiakat kell megadnia:  
1. SSID (a hozzáférési pont neve);  
2. IP-cím;  
3. Alhálózati maszk;  
4. Standardgateway;  
5. Elsődleges DNS szerver;  
6. Másodlagos DNS szerver. 
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Ha egynél több hálózati kapcsolatot állított be a területen, akkor kiválaszthatja a megfelelő 

hálózatot. 

 

13.3. Netzwerk prüfen beim Einschalten (hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor)  
Ha ezt a funkciót aktiválja, akkor a rádió a bekapcsolás után automatikusan keres egy 
rendelkezésre álló hozzáférési pontot. 
 

Ha nem talál vezeték nélküli hálózati összeköttetést, a WiFi szimbólum bal oldalon, felül áthúzva 
jelenik meg. 
 

13.4. Datum und Uhrzeit (dátum és idő)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Válasszon a dátum és idő beállításnál a manuális beállítás és az automatikus érzékelés között. 
Az automatikus érzékelés esetén a pontos idő beállítása automatikus, ezért a 4. pont (DST) 
kimarad.  

• Állítsa be a dátumot és az időt. Csak manuális beállításnál szükséges.  
• Állítsa be az időformátumot 12 órás vagy 24 órás (alapértelmezett) formátumra.  
• Állítsa be a dátumformátumot: YY (év), MM (hónap) és DD (nap) – YY/MM/DD, DD/MM/  

YY (alapértelmezett) vagy MM/DD/YY.  
• Aktiválja/deaktiválja (alapértelmezett) a nyári-/téli időszámítást (DST). Csak manuális 

beállításnál lehetséges. 
 

Csatlakoztatott vezeték nélküli hálózat esetén az órabeállítás viszonyítási alapja a GMT (+00:00).  
Végezze el a beállítást az időzónájának megfelelően. 
 

13.5. Wecker (ébresztés)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ébresztéshez 2 különböző ébresztési időt (Wecker 1 és Wecker 2) állíthat be. Ezen kívül ebben 
a menüben aktiválhatja a szundifunkciót (Schlummerfunktion), amely 5/10/20/30/60/90/120 perc 
elteltével ébreszti Önt. Nyomja meg az Alarm (riasztás) gombot a távirányítón a menü közvetlen 
megnyitásához. 
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Az Alarm 1 és Alarm 2 a szokásos ébresztések. Állítsa be az ébresztési időt naponta, egyszeri 
alkalomra, vagy a hét meghatározott napjaira. Jelforrásként választhat hangjelzést, dallamot, 
internet rádiót vagy URH-rádiót. Ha elvégezte az összes kívánt beállítást, akkor lépjen ki az 
ébresztés beállításából az Alarm gomb megnyomásával. 
 

Vegye figyelembe, hogy a két ébresztéshez csak egy rádióadó választható. Amennyiben a beállított 
hálózat rendelkezésre áll, az ébresztés időpontjában a készülék csatlakozik az internetre. Ezért 
eltarthat egy kis ideig, amíg az ébresztést követően a rádió megszólal. Ha a készülék egy percen 
belül nem talál hálózatot, akkor az ébresztés automatikusan átáll a Melodie (dallam) lejátszásra. 
 

Ha aktiválta a szundifunkciót, az ébresztő hang megszólal 5/10/20/30/60/90/120 perc után, a 
beállítástól függően. Válassza ki a Wecker-Lautstärke (ébresztés hangereje) menüpontot az 
ébresztés hangerejének beállításához.  
Az ébresztés beállítása után a kijelző felső részén egy óraszimbólum látható. Az óra szimbólum az 
ébresztési idővel együtt jól láthatóan kijelzésre kerül készenléti üzemmódban is. 
 

Az ébresztés közben bármely gomb megnyomásával bekapcsolhatja a szundi üzemmódot. Az  

ébresztés ebben az esetben 5 perc múlva megismétlődik. A  gombbal befejezheti a riasztást. 

 

13.6 Timer (időzítő)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ◄/► nyílgombokkal az időzítőt másodperces lépésekben állíthatja be. Az "OK" gomb 
megnyomása indítja és megszakítja az időzítőt a menüben. Megállítás után az időzítő ismét 
átállítható. Az időzítő visszafelé számol, és sípol, ha a 00:00-t elérte. A távirányító vagy a készülék 
bármely gombjának lenyomása befejezi a riasztást. Amikor az időzítő éppen fut, bármelyik módba 
át lehet váltani, a fennmaradó idő ekkor a kijelzőn jobbra fent látható. 

 

13.7. Sprache (nyelv)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válasszon nyelvet: English (angol) / Deutsch (német) / Español (spanyol) / Français (francia)/ 
Português (portugál) / Nederlands (holland) / Italiano (olasz) / Pусский (orosz) / Svenska (svéd) / 
Norsk (norvég) / Dansk (dán)/ Magyar/ Český (cseh) / Slovenský (szlovák) / Polski (lengyel) / Türkçe 
(török) / Suomi (finn) 
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13.8 Dimmer (fényerőszabályzó)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beállíthatja a kijelző háttérvilágításának fényerejét.  
Az Energiesparmodus (takarékos mód) kiválasztásakor csökkentett fényerő szintet állíthat be a 
készenléti üzemmódra és arra az esetre, ha 15 mp-ig nem történik gomblenyomás. 
Az Einschalten (bekapcsolás) lehetőség kiválasztásával a kijelző megvilágítása folyamatos marad. 

Ezen az oldalon a kijelző fényerejét is beállíthatja. 

 

13.9. Anzeige (kijelző)  
Válassza ki, hogy a kijelző színesen vagy fekete-fehérben jelezzen-e ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10. Energieeinstellungen (energiafelhasználási beállítások)  
Válassza az takarékossági időzítőt (5/15/30 perc), hogy a rádió automatikusan készenléti 
üzemmódra váltson át, ha nincs hálózati kapcsolat. Az Ausschalten (kikapcsolás) lehetőség 
választásával figyelmen kívül hagyja az takarékossági funkciót. 

 

13.11. Schlaftimer (elalvás időzítő)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kikapcsolhatja vagy 15/30/60/90/120/150/180 percre állíthatja az elalvás időzítőt. A kijelző jobb 
felső sarkában egy ágy szimbólum és a fennmaradó percek száma látható. A visszaszámlálás után 
a DR 470N / DR471 automatikusan kikapcsolódik. A távirányító Sleep (alvás) gombjának 
megnyomásával közvetlenül elérheti ezt a funkciót. 
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13.12. Zwischenspeicher (átmeneti tároló)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítsa be a zenelejátszás pufferidejét 2/4/8 másodpercre. 
 

13.13. Wetter (időjárás)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DR 470N / DR471 készenléti módban ki tudja jelezni az aktuális időjárási információkat (ld. a 11. 
fejezetet). Kapcsolja be a készenléti kijelzőt, és állítsa be a hőmérséklet mértékegységét (°C vagy 
°F) az időjárás készenléti üzemmódban történő megjelenítéséhez. 
 

Ha a funkció be van kapcsolva, akkor a kijelző készenléti üzemmódban felváltva jeleníti meg a 
pontos időt és az időjárást. 

 

13.14. FM (UKW)-Einstellungen (FM (URH)-beállítások)  
A mode segítségével válthat az URH-rádióadók mono és sztereo vétele között. A rosszul fogható 
rádióadók esetén mono üzemmódban gyakran jobb vétel érhető el.  
Az Empfindlichkeit (érzékenység) menüben a keresési érzékenység és a sztereo érzékenység is 
három fokozatban állítható be. 

 

13.15. Lokale-Station-Einstellung (Helyi rádiók beállítása)  
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Az Internet Radio-n belül (ld. 55.13) van egy Lokale Station (Helyi rádiók) link, amelyen keresztül 
a tartózkodási helyének megfelelő állomáslistát gyorsan elérheti.  
A tartózkodási helyét megadhatja manuálisan, vagy beállíthatja a tartózkodási hely rendszer általi 
automatikus felismerését. A rendszer a kapcsolódó hálózat IP címe alapján ismeri fel a 
tartózkodási helyet. 
 

Nyomja meg a Lokale Station gombot a helyi állomások listájának megnyitásához. 

 

13.16. Wiedergabe-Einstellung (lejátszási beállítások)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válassza ki a lejátszási üzemmódot a média központ számára:  
- Aus (ki): A kiválasztott zeneszámot egyszer játssza le.  
- Widerholen alle (mindent ismétel): A mappa minden számát ismétli végtelenül.  
- Widerholen eins (egy zeneszám ismétlése): csak a kiválasztott számot ismétli végtelenül.  
- Zufällig (véletlen): a zeneszámokat véletlenszerű sorrendben játssza le. 

 

13.17. Gerät - DLNA-Einstellung (készülék - DLNA-beállítás)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A készülék alapértelmezett DLNA neve ALBRECHT DR 470N / DR471. Itt módosíthatja a DLNA-
nevet. 
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13.18. Equalizer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az equalizer alapértelmezett beállítása Rock; ezt Ön az alábbi lehetőségekre állíthatja át: Normal 
(normál), Mittig (közepes), Jazz, Sound-tracks, Klassik. Pop vagy Nachrichten (hírek). 
 

13.19.  Fortsetzen der Wiedergabe (a lejátszás folytatása)  
A hálózati csatlakozódugó kihúzása és ismételt csatlakoztatása/bekapcsolás után alapértelmezés 
szerint a rendszer folytatja az internetes rádió lejátszását. A funkció deaktiválásakor a rendszer a 
főmenüvel indít bekapcsoláskor. 

 

13.20. Software-Update (szoftverfrissítés)  
A szoftver frissítése Ha friss szoftververzió található a szerveren, a főmenübe történő 
visszalépéskor a rendszer figyelmeztet erre. 

 

13.21. Rücksetzung (visszaállítás)  
A gyári beállítások visszaállítása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DR 470N / DR471 gyári beállításainak visszaállítása után automatikusan elindul a beállítás úgy, 
mint a készülék első használatakor. Ismét nyelvet kell választani, és be kell állítani a hálózatot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magyar 21 



14. 
Áttekintés    

    

4 Főmenü 

 

 

Készenléti 

üzemmód    
       

       

    5 Internetradio  
 

 

 

 

 

10 Media-Center 

  

6 FM 
  

11 Information-Center 

  

7 AUX 
  

13 Einstellungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Lokale Stationen  
 

8 My mediaU 
 

 

 

 

 
 

5.1 Meine Favoriten 

5.2 Radiosender/Musik 

5.3 Lokale Station 

5.4 Zuletzt gehörte Sender 

5.5 Service 
  

10.1 UPnP 

10.2 Meine Wiedergabeliste 

10.3 Meine Wiedergabeliste leer 
 
 

6 Senderliste mit *, Preset  
 

11.1 Wetter-Information 

11.2 Finanz-Information 

11.3 Systeminformation 

  

13.1 Anzeigemodus 

13.2 My mediaU Management 

13.3 Netzwerk 

13.4 Datum & Zeit 

13.5 Wecker 

13.6 Timer 

13.7 Sprache 

13.8 Dimmer 

13.9 Anzeigemodus 

13.10 Energie Verwaltung 

13.11 Schlafdimmer 

13.12 Zwischenspeicher 

13.13 Wetter 

13.14 FM-Einstellungen 

13.15 Lokale-Station-Einstellung 

13.16 Wiedergabe-Einstellung 

13.17 Gerät 

13.18 Equalizer 

13.19 Fortsetzen der Wiedergabe 

13.20 Software-Update 

13.21 Wekseinstellung 
 
 

Schnellwahl zu 5.3  
 

8 <‐ ‐ ‐ ‐>  Almenü  
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15. Hibamegoldás 
 

Hiba   Megoldás 

A készülék nem kapcsolódik be. 1. Ellenőrizze a hálózati adapter helyes csatlakoztatását. 
    . 
   2. A készülék hibásan működik 
    erős rádiós zavarok közelében. Amint a 
    rádiós zavar megszűnik, a készülék ismét 
    szabályosan működik. 
     

Nincs hang   1. Kapcsolja be a hangot, lehet, hogy le lett némítva. 
      
   2. Növelje a hangerőt. 
     

A hálózati kapcsolat nem 1. Ellenőrizze a WiFi működését. 
hozható létre.   2. Állítsa be az IP címet a készüléken. 

   3. Aktiválja a készülék DHCP-funkcióját. 
    Hozza létre a készükéken a kapcsolatot. 
   4. A hálózat aktivált tűzfallal rendelkezik - állítsa be 
    a megfelelő programot úgy, hogy a 
    hozzáférés lehetséges legyen. 

   5. 
Rövid időre kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja 
be ismét. 

   

A WiFi kapcsolat nem 1. Ellenőrizze a WiFi hálózatának rendelkezésre állását. 
hozható létre.      

   2. Állítsa közelebb a készüléket a routerhez. 
   3. Győződjön meg arról, hogy helyes a WEP/WPA-jelszó. 
      
    

Nem található rádióadó.  1. Ellenőrizze a hálózatot, valamint az elérési pontot 
    és a tűzfalat. 

   2. 
Előfordulhat, hogy az állomás az adott pillanatban nem 
sugároz rádióadást. 

    

Próbálja meg újra későbbi időpontban a beállítást, 
vagy válasszon másik 

    rádióadót. 

   3. 
A rádióadó linkje megváltozott vagy a rádióadó már 
nem közvetít rádióadást. 

    Az ezzel kapcsolatos információkért forduljon a 
    szolgáltatójához. 

   4. 
A manuálisan hozzáadott rádióadó linkje nem 
megfelelő, 

    adja meg újra a linket. 
     

Háttérzaj URH   1. Ellenőrizze/ forgassa el az URH antennát. 
módban.   2. Tegye át más helyre a rádiót. 
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Hiba Megoldás 

Az ébresztés nem működik. 1. Kapcsolja be az ébresztést. 

 2. 
A hangerő beállításához olvassa el az alábbi 
megoldásokat: 

  „Kein Ton“ (nincs hang). 

 3. 
A riasztás forrásaként az internetes rádió van 
megadva, de nincs hálózati kapcsolat. 

  Módosítsa az ébresztés forrását vagy állítsa be újra a 
  kapcsolatot. 
   

A DLNA-streaming nem 
lehetséges. 1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. A DR470N/ 

   

DR471-nek és a készüléknek ugyanazon a hálózaton 
kell lennie. 

  Ellenőrizze, hogy a hálózat rendben van. 
    
 2. Győződjön meg róla, hogy a készüléke beállításai 
  megfelelőek. 
  

A rádió lefagy. 1. Húzza ki a csatlakozódugót 1 percre, és indítsa 
  újra a készüléket. 
 2. Ha ez nem szünteti meg a hibát, akkor 
  állítsa vissza a készülék gyári beállításait (lásd a 
  13.21. fejezetet). 
   

 

16. Műszaki adatok 
 

Modell száma DR470N / DR471 

Leírás Internetes rádió 
  

Kijelző 320 x 240 színes TFT-kijelző 

Hálózat támogatás 802.11b/g/n (WiFi) 
  

WiFi kód WEP, WPA, WPA2 (PSK) és WPS 

Streaming UPnP, DLNA 
  

Támogatott lejátszási formátumok WMA, MP3, WAV 
  

URH 87,5 – 108,0 MHz 

Hangszóró teljesítmény 3 W 
  

Hálózati adapter 5V / 1200 mA 
  

Fogyasztás készenléti módban < 1 W 

Üzemi hőmérséklet 0°C … 35°C 
  

Csatlakozók DC IN hálózati adapter bemenet 
 3,5 mm-es AUX bemenet. 

 3,5 mm-es Line kimenet 

Méretek (H x Ma x Sz) 200 x 110 x 118 mm 
  

Súly 880 g 
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17. Szavatossági- és újrahasznosítási információk 
 

Kötelesek vagyunk minden készülékhez információt mellékelni a megfelelő hulladékkezelésre, a 
törvényes szavatossági kötelezettségekre, az EU megfelelőségi nyilatkozatra, és a készülékeknek 
a különböző országokban való használatára vonatkozóan.  
Ezeket az információkat az alábbi szöveg tartalmazza. 

A jogszabályban előírt szavatosság a vásárlástól számított 2 évig 
 
Jelen készülék forgalmazója a törvénynek megfelelően a vásárlástól számított 2 évig szavatosságot 
vállal. Ez a termékszavatosság minden olyan hibára kiterjed, amely hibás szerkezeti elemek, vagy 
hibás működés következtében a szavatossági időtartam alatt fellép, de nem vonatkozik olyan 
hibákra, amelyek a normál elhasználódás miatt következnek be, pl. elhasznált akkuk, karcolások a 
kijelzőn, a készülékház sérülései, letört antennák, valamint a külső hatásokból, pl. korrózióból, 
túlfeszültségből, szakszerűtlen külső tápellátásból vagy nem hozzávaló tartozékok alkalmazásból 
eredő hibákra. Ugyancsak ki vannak zárva a szavatosságból a készülék szakszerűtlen kezeléséből 
eredő hibák.  
Szavatossági igényével forduljon közvetlenül a kereskedőhöz, akinél a készüléket beszerezte, vagy 
közvetlenül a szerviz-partnerünkhöz. A kereskedő az Ön készülékét megjavítja vagy kicseréli vagy 
megadja a készülékre specializálódott szakszerviz címét.  
Ha Ön beküldi a készüléket a céghez, ne felejtse el mellékelni a vásárlást igazoló bizonylatot, amely 
bizonyítja a vásárlás időpontját. Mellékeljen részletes leírást a tapasztalt meghibásodásról. 

 

18. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
törvény és az újrahasznosítás 
 

Az európai törvények tiltják a hibás vagy már nem használható elektromos készülékeknek 
a háztartási hulladékkal történő együttes kezelését. Ha a készülék feleslegessé válik, 
adja le a készüléket újrahasznosítás céljából az erre szolgáló kommunális gyűjtőhelyen. 
Ezeket a gyűjtőhelyeket az ipar finanszírozza, és ezek biztosítják az értékes 
nyersanyagok környezetbarát hulladékkezelését, és lehetőség szerinti újrahasznosítását 
is. 
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19. A szerviz címe és a műszaki forródrót (hotline) 

 

ALAN Electronics GmbH  
Szervíz  
Daimlerstraße 1k  
D-63303 Dreieich 
 

A szerviz forródrót a 06103 / 9481 - 66 telefonszámon (vezetékes hálózat normál árain), 

illetve a service@alan-electronics.de e-mail címen érhető el. 
 

Mielőtt probléma esetén a hibásnak látszó készüléket visszaküldené, időt és postaköltséget 
takaríthat meg, ha előbb telefonon kér segítséget. 

 

20. Megfelelőségi nyilatkozat 
 

Az ALAN Electronics GmbH ezennel kijelenti, hogy a DR 470N / DR471 típusú 
vezetéknélküli berendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. 
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen áll 
rendelkezésre: http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/ 

 

 

 

 

Nyomtatási hibák joga fenntartva.  
A jelen útmutatóban megjelent információk előzetes bejelentés nélkül módosíthatók. 
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