D-Subminiatur Steckverbind

D-Subminiature Connecto

Lotkelch
Gedrehte Kontakte / Geeignet fiir Kabel AWG 18

Solder cup

Machined contacts / Suitable for cable AWG 18

Plug connector

1.3 max.

09 3080 1240 2500 1679 0823
15 3020 1240 3330 2512 08.23
25 5310 1240 47.04 3884 08.23
37 6950 1240 6350 5530 0823
50 67.00 1540 6110 5268 10.95

Bestellbezeichnung

Polzahl Gehause chromatiert  Gehause verzinnt
No. of pos.  Chromated shell Tinned shell
09 DT 09 PZ x DTS 09 PZ x
15 DT 15 PZ x DTS 15 PZ x
25 DT 25 PZ x DTS 25 PZ x
37 DT 37 PZ x DTS 37 PZ x
50 DT 50 PZ x DTS 50 PZ x

Anstelle des x am Ende der Artikelbezeichnung die gewiinschte
Glteklasse 1 oder 2 einfligen.
Andere Vergoldungen auf Anfrage.
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Stiftleiste

Buchsenleiste
Socket connector

09 3080 1240 2500 1646 osoz
15 3020 1240 3330 2479 08.02
25 53.10 1240 47.04 3850 08.02
37 6950 1240 6350 54.96 08.02
50 67.00 1540 6110 5255 1087

Order information

Polzahl Gehause chromatiert  Gehause verzinnt
No. of pos.  Chromated shell Tinned shell
09 DT 09 SZ x DTS 09 SZ x
15 DT 15 SZ x DTS 15 SZ x
25 DT 25 SZ x DTS 25 SZ x
37 DT 37 SZ x DTS 37 SZ x
50 DT 50 SZ x DTS 50 SZ x

To request class 1 or 2 quality, replace the x at the end of
the part no.
Other gold platings on request.

Montage am Ende des Kapitels ab Seite 19
Assemblies at the end of the chapter after page 19



