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m Qualcomm®© Quick Charge 3.0 zertifizierte Powerbank

m USB Type-C PD lddt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V /1,5 A wieder auf

m Solide 10.000 mAh Kapazitdt

m [nput: 5V 2.100 mA (Micro USB), 5V 3.000 mA/ 9V 2.000 mA /12 V 1.500 mA- 18 W (USB Type-C)
m Qutput: 5V 3.000 mA (USB), 5-6,5V 3.000 mA/ 6,5-9 V 2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA (USB QC 3.0)

Beschreibung
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Mit der Qualcomm®© Quick Charge 3.0 zertifizierten Powerbank RealPower PB-10000PD wird neben Smartphones und
Tablets auch jedes kompatible Notebook iiber USB Type-C PD innerhalb kiirzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Der
mobile Energielieferant verfiigt iber 10.000 mAh Kapazitdt und 3.000 mA Siromstirke. Dank der Quick Charge 3.0
Technologie und einem zweiten Port mit 3 A Ausgangsstrom, werden mobile Gerdte im Handumdrehen geladen. Durch die
genave Powerzufuhr verhindert die Powerbank ibermiBige Ladung sowie Entladung und sorgt somit fir Sicherheit.
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In addition to smartphones and tablets, the Qualcomm®© Quick Charge 3.0 certified powerbank RealPower PB-10000PD also
delivers energy to any compatible notebook via USB Type-C PD with within a very short time. The mobile energy supplier
provides 10.000 mAh capacity and a current of 3.000 mA. Thanks to the Quick Charge 3.0 technology and a second port
with 3 A output, mobile devices are charged in the twinkling of an eye. Due to the exact power supply, the powerbank
protects against short circuit and excessive charging or discharging.
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Avec le Powerbank RealPower PB-10000PD certifié Qualcomm®© Quick Charge 3.0, il est possible de recharger en peu de
temps ef en déplacement non seulement des Smariphones et des tablettes mais également tout notebook compatible via
USB type C PD. Le fournisseur en énergie mobile a une capacité de 10.000 mAh et un courant de 3.000 mA. Grice d la
technologie Quick Charge 3.0 ef un second port avec un courant de sortie de 3 A, des appareils mobiles sont rechargés en
un clin d'oeil. Grice d une alimentation précise, le Powerbank évite un chargement ainsi qu’un déchargement excessifs et

assure ainsi la sécurité. M
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Eigenschaften Features

m Qualcomm© Quick Charge 3.0 zertifizierte Powerbank m Qualcomm®© Quick Charge 3.0 certified powerbank

m USB Type-C PD lddt kompatible Notebooks mit bis zu 12V /1,5 A wieder auf ~ m USB Type-C PD charges compatible notebooks with 12V /1,5 A

m Solide 10.000 mAh Kapazitit m Solid 10.000 mA capacity

m Input: 5V 2.100 mA (Micro USB), 5V 3.000 mA/ 9V 2.000 mA/ 12V m Input: 5V°2.100 mA (Micro USB) 5V 3.000 mA/ 9V 2.000mA/ 12V
1.500 mA - 18 W (USB Type-C) 1.500 mA - 18 W (USB Type-()

m Qutput: 5V 3.000 mA (USB), 5-6,5V 3.000 mA / 6,5-9V 2.000 mA /9-12 V' m Qutput: 5V 3.000 mA (USB) 5-6,5V 3.000 mA/ 6,5-9V 2.000 mA/ 9-12 V
1.500 mA (USB QC 3.0) 1.500 mA (USB QC 3.0)

m5V3.000mA/9V2.000mA/12V1.500 mA-18W (USB Type-() m5V3.000mA/9V2.000mA/ 12V 1.500mA-18W (USB Type-()

m Digitales Display zum Anzeigen des Ladestatus m Digital display to show battery status

m Schutz gegen GbermdBige Ladung und Entladung m Protection against excessive charging or discharging
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Propriétés

m Powerbank certifié¢ Qualcomm© Quick Charge 3.0 Lieferumfang
m USB type C PD recharge des notebooks compatibles jusqu'a 12V /1,5 A m RealPower PB-10000PD
m Solide capacité de 10.000 mAh m USB Type-C Ladekabel
m Entrée: 5V 2.100 mA (Micro USB), 5V 3.000 mA/ 9V 2.000 mA/ 12V
1,500 mA - 18 W (USB type () m 056
m Rendement: 5V 3.000 mA (USB), 5-6,5V3.000 mA/ 6,5-9V2.000mA/  m Service Karfe
9-12V1.500 mA (USB QC 3.0)
m5V3.000mA/9V2.000mA/12V1.500mA-18W (USB type ()
m Affichage numérique de I'état de charge
m Profection contre la charge et la décharge excessives

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 282240 August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf
Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24
EAN-Code: 4040895005731 Telefax: +49(0) 2404/ 9181 20
E-Mail: info@ultron.de

Verpackungseinheit/packaging unit: 20
Nur in Deutschland/Only in Germany:

Abmessungen/dimensions (Breite/Hohe/Tiefe) Service & Support: ~ 0800-ULTRON RMA

* Produki/product: 109 %22 x 75 mm (0800-858766 762)

* Verpackung/package: 125 x 165 x 30 mm Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG

* Karton/outer carton: 380 x 380 x 150 mm (0800-858766 24)
Infernational:

Gewicht/weight: Service & Support:  +49 (0) 2404 / 918-132

* Produkt/product: 2394 Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

* Verpackung/package: 312¢ Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

* Karton/outer carton: 6,87 kg

Kennzeichnung: (E

Ursprungsland/country of origin: VR China

Iietimer. Druckfehler, Anderungen vorbehalten M




