
 Datenblatt
Aktiver Lüfter 30 x 30 mm
Best.-Nr. 2158657

Nennspannung 5 V/DC
Spannungsbereich 3,7 – 5 V/DC
Nennstrom 0,2 A  ± 5 %
Nennleistungsaufnahme 1 W
Geschwindigkeit 8500 U/min. ± 5 %
Luftvolumenstrom min. 5,2 m3/h
Lärmbelastung 25 dB(A)
Lagerung hydrodynamisches Gleitlager
Anschlusskabel 7 cm lang / 2.54 mm Dupont Stecker (weiblich)
Betriebsbedingungen 0 to +90 °C, 35 – 80 % RH
Lagerbedingungen 0 to +70 °C, 35 – 80 % RH
Gewicht 55 g
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• Lüfter
• 4 Schrauben
• 4 Muttern



 Datasheet
Active Fan 30 x 30 mm
Item No. 2158657

Rated voltage 5 V/DC
Voltage range 3.7 – 5 V/DC
Rated current 0.2 A  ± 5 %
Rated power consumption 1 W
Speed 8500 RPM ± 5 %
Air volume min. 5.2 m3/h
Noise 25 dB(A)
Bearing fluid bearing
Lead wire 7 cm long / 2.54 mm Dupont plug (female)
Operating conditions 0 to +90 °C, 35 – 80 % RH
Storage conditions 0 to +70 °C, 35 – 80 % RH
Weight 55 g
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• Fan
• 4 screws
• 4 nuts


