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Pristrojovy konektor zezadu stény - PRC 5-FT25-
MC4-150 - 1409212

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené Udaje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a Udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati
vS§eobecné podminky pouziti pro stahovani z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

Kulaté konektory (na strané pristroje), Pfistrojovy konektor zezadu stény, material pouzdra: PPE,
barva: ¢erna, pocet polu: 5, prafez vodi€e max.: 4 mm?, jmenovité napéti: 690 V AC, jmenovity
proud: 32 A, Typ pfipojeni: Lisovany spoj, Druh kontaktu: Kolik, délka kabelu: 150

Obchodni data
package_quantity 10
GTIN 4046356864343

Technické udaje

Obecna data

Pocet polu 5
Trida ochrany Il
Barva cerna

Druh zajiténi

Pojistka proti uvolnéni

Cykly zapojeni 100
Sila vytazeni 175N £ 50N
Zastréna sila 40N 10 N

Kryti (nezapojeno)

IP65 (Podélna nepromokavost)

Kryti (zapojeno)

IP66 / IP68 (2m / 24h) / IP69K

Data pfipojeni

Jmenovity proud

32 A (pfi prafezu vodice 4 mm? podle IEC 61984)

25 A (pfi prufezu vodi¢e 4 mm? podle IEC 61535)

17,3 A (pfi prufezu vodi¢e 4 mm? a teploté 85 °C podle
2 PfG 1915)

30 A (pfi 4 mm? / AWG 12, podle UL 2238)

Jmenovité napéti ATD

690 V AC (podle IEC 61984)

500 V AC (podle IEC 61535 / 2 PfG 1915)

600 V AC (podle UL 2238)

Jmenovité napéti (111/2) 690 V

Max. prurez vodic¢e, ohebny 4 mm?

Utahovaci moment 2,5 Nm 0,1 Nm (Matice utahovaciho momentu)
Klicovy otvor ¢epickové matice 32 mm

Druh kontaktu Kolik
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Technické udaje

Udaje o materialu

Material kontakt Cu
Material povrch kontaktu Ag
Material drzak kontaktu PPE
Trida hoflavosti podle UL 94 VO

Udaje vodice

Délka kabelu fix. 150 mm

Dil¢i zila, material PVC

Diléi zila, barva modra, ¢ernd, Seda, hnéda, zelena/zluta
Pramér zily, véetné izolace 4,15 mm 0,15 mm

Normy a urovani

Trida hoflavosti podle UL 94 VO

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Casové obdobi pro pouziti k zamyslenému Géelu (EFUP): 50 let

Informace o nebezpeénych latkach najdete v prohlaseni vyrobce v
Casti ,Ke stazeni”

Klasifikace

eCl@ss
eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440102
eCl@ss 8.0 27440102
eCl@ss 9.0 27440103

ETIM
ETIM 4.0 EC002061
ETIM 5.0 EC002061
ETIM 6.0 EC002061

UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 39121413
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Aprobace

DNV GL / TUV Rheinland / TUV Rheinland / UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /

Podrobnosti schvaleni

DNV GL #
TUV Rheinland #
Jmenovité napéti UN 690 V
Jmenovity proud IN 35A
mm?/AWG/kcmil 6
#
Jmenovité napéti UN 500 V
Jmenovity proud IN 32A
mm?AWG/kemil 6
UL Listed @
Jmenovité napéti UN 600 V
Jmenovity proud IN 30A
mm?AWG/kemil 4
cUL Listed @
Jmenovité napéti UN 600 V
Jmenovity proud IN 30A
mm?AWG/kemil 4

| EAC I |

| cULus Listed ©- |

PrisluSenstvi
Ochranny kryt
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Prislusenstvi

PRC COVER M - 1409237

Vykresy

Vykres v méfitku

Vyfez pouzdra:

Vykres v méfitku

Rozmeérovy vykres

Vykres v méfitku

29,5
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Rozmérovy vykres
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Schématicky vykres
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Osazeni pélu

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

16.5.2019 5/5


https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1409212
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409212
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409212

