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Konektory desek plosnych spoju - PC 4/ 3-ST-7,62 BD:L-
PE - 1728112

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené Udaje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a Udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati
vS§eobecné podminky pouziti pro stahovani z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

Konektor desek plo$nych spoj(, jmenovity proud: 20 A, jmenovité napéti (I1l/2): 630 V, pocet pold:
3, roztec: 7,62 mm, typ pfipojeni: Sroubova svorka s tahovym pouzdrem, barva: zelena, povrch
kontaktud: Cin

Obrazek ukazuje 5polovou
variantu zbozi

Vase vyhody

I Znamy princip pfipojeni dovoluje celosvétové pouziti
M Malé zahtati v disledku nejvy3si kontaktni sily
M Dovoluje pfipojeni dvou vodia

M |ntegrovana zesilena pruzina pro dodatednou bezpeé&nost pfi kolisani teploty a vykonu

Obchodni data
package_quantity 50
GTIN 4046356142526

Technickeé udaje

Rozméry
Délka[l] 30,7 mm
Sitka [w] 22,84 mm
Vyska[h] 18,1 mm
Rozte¢ 7,62 mm
Rozmér a 15,24 mm
VSeobecné
Rodina vyrobku PC 4/..-ST
Pocet polu 3
Typ pripojeni Sroubova svorka s tahovym pouzdrem
Jmenovité napéti (111/3) 400 V
Pripojka podle normy EN-VDE
Jmenovity proud Iy 20A
Jmenovity prirez 4 mm?

Data pfipojeni
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Konektory desek ploSnych spoju -

PE - 1728112
Technické udaje

Data pfipojeni

mPHCENIX
CONTACT

PC 4/ 3-ST-7,62 BD:L-

Min. prifez vodice, tuhy 0,2 mm?
Max. priifez vodice, tuhy 4 mm?
Min. prifez vodice, ohebny 0,2 mm?
Max. priifez vodice, ohebny 4 mm?
Prarez vodice flexibilni m. koncovka vodice bez plastikového
N 0,25 mm?
pouzdra min
Prurez vodice flexibilni m. koncovka vodice bez plastikového 4 mm?
pouzdra max.
Prarez vodice flexibilni m. koncovka vodice m. plastikové
0,25 mm?
pouzdro max.
4 mm?
Prarez vodice AWG min. 24
Prurez vodice AWG max. 10
2 vodice se stejnym prufezem pevny min 0,2 mm?
2 vodice se stejnym prifezem pevny max 2,5 mm?
2 vodice se stejnym prafezem flexibilni min 0,2 mm?
2 vodice se stejnym prarezem flexibilni max 1,5 mm?
2 vodice se stejnym prarezem flexibilni m. AEH bez
. . . 0,25 mm?
plastikového pouzdra min
2 vodice se stejnym prarezem flexibilni m. AEH bez 2
. . 1,5 mm
plastikového pouzdra max
2 vodice se stejnym prurezem flexibilni m. TWIN-AEH s
. . 0,5 mm?
plastikovym pouzdrem max
2,5 mm?
AWG podle UL/CUL min 30
AWG podle UL/CUL max 10
Normy a urCovani
Pripojka podle normy EN-VDE
CSA

Environmental Product Compliance

Lead 7439-92-1

China RoHS Casové obdobi pro pouziti k zamyslenému Géelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpecnych latkach najdete v prohlaseni vyrobce v
Casti ,Ke stazeni*
Klasifikace
eCl@ss
eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260700
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Klasifikace
eCl@ss
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440309
eCl@ss 8.0 27440309
eCl@ss 9.0 27440309
ETIM
ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002638
ETIM 5.0 EC002638
ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211810
UNSPSC 7.0901 39121409
UNSPSC 11 39121409
UNSPSC 12.01 39121409
UNSPSC 13.2 39121409
Aprobace
CSA /RS /BV/EAC /cULus Recognized /
Podrobnosti schvaleni
CSA @
Usegroups B (o3
Jmenovité napéti UN 300V 300V
Jmenovity proud IN 20 A 20 A
mm?zAWG/kcmil 28-10 28-10
[rs@ |
| BV 2 |
| EAC |
cULus Recognized [\
Usegroups B (o3 D
Jmenovité napéti UN 300V 300V 600 V
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Konektory desek plosnych spoju - PC 4/ 3-ST-7,62 BD:L-

PE - 1728112

Aprobace

Usegroups B

Jmenovity proud IN 30A

30A 5A

mm3AWG/kcmil 30-10

30-10 30-10

Vykresy
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Intenzita proudu [A]
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Typ: PC 4/...-ST-7,62 s PC 4/...-G-7,62
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Typ: PC 4/...-ST-7,62 s PC 5/...-G-7,62

Diagram

Typ: PC 4/...-ST-7,62 s PC 5/...-GU-7,62

Diagram

Typ: PC 4/...-ST-7,62 s PCV 5/...-G-7,62
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