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Ethernetovy multiplexor HART - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené Udaje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a Udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati
vS§eobecné podminky pouziti pro stahovani z internetu.

(http://phoenixcontact.de/download)

Koncova ethernetova stanice pro modularni branu s Modbus TCP, PROFINET, HART IP, FDT/DTM.
Podporuje pét rozsifujicich modulli

HARTIP HART @ .

Obchodni data
package_quantity 1
GTIN 4055626067049
Technické udaje
Rozméry
Vykres v méfitku =
N =
Sitka 22,5 mm
Vyska 99 mm
Hloubka 114,5 mm
Okolni podminky
Teplota prostredi (provoz) -40°C...70°C
-40 °F ... 158 °F
Teplota prostredi (skladovani/preprava) -40°C...85°C
Druh ochrany IP20
VSeobecné
Zkusebni napéti datového rozhrani/napajeni 500V AC
Elektromagneticka slucitelnost Shoda se smérnici EMC 2004/108/ES
Montazni poloha libovolné
Pokyn pro montaz na normovanou listu NS 35 podle EN 60715
Cista hmotnost 216,9 g
Barva Seda
MTBE 292 Roky (Siemens model SN29500, teplota 40 °C, faktor
prostfedi 1,5 a faktor zatizeni 50 %)
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Technické udaje

VSeobecné

| Shodnost

CE shoda

Napajeni

Rozmezi napajeciho napéti

19,2V DC .30V DC

Maximalni prikon

63 mA (pfi 24V DC)

Prikon typicky

46 mA (pfi 24V DC)

Sériové rozhrani

Rozhrani 1 Sbérnice
Délka prenosu <100 m
Vystupni jmenovité napéti 24V DC

Maximalni vystupni proud

3,937 A (na stanici)

Rozhrani 2

Modbus/TCP, HART IP, PROFINET

Rozhrani

Ethernet 10/100Base-T

Typ pripojeni

Zasuvka RJ45, automatické rozpoznani pfenosoveé rychlosti a
funkce Autocrossing

Podporované protokoly

Modbus/TCP, HART IP, PROFINET

Funkce

Webova sprava

ano

Normy a uréovani

Elektromagneticka slucitelnost

Shoda se smérnici EMC 2004/108/ES

Shodnost

CE shoda

Test Skodlivych plynt

ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

ATEX

& 11 3 G ExnA 1IC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X

IECEX

IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Kanada

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Environmental Product Compliance

China RoHS Casové obdobi pro pouziti k zamyslenému Géelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpeénych latkach najdete v prohlaseni vyrobce v
Casti ,Ke stazeni”
Klasifikace
eCl@ss
eCl@ss 5.1 27242700
eCl@ss 6.0 27242200
eCl@ss 7.0 27242208
eCl@ss 8.0 27242208
eCl@ss 9.0 27242208
ETIM
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
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Klasifikace

ETIM
| ETIM 7.0 EC001423

Aprobace

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed / UL Listed / cUL Listed / PROFINET / cULus Listed /

Podrobnosti schvaleni

| UL Listed © |

| cUL Listed © |

| cULus Listed © |

E |

| PROFINET |

L= |

Prislusenstvi

VIV komponenty

GW PL HART4-BUS - 2702234
ﬁ?
o i

o
I:.:s i
o

GW PL HART8-BUS - 2702235
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Prislusenstvi

GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

GW PL DIO4-BUS - 2702237

GW PL HART4-R-BUS - 2702879

GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Vykresy

Blokové schéma

M= 7

|

i 10/100
Mbps
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Vykres v méfitku

9% o 226

[

114,5
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