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dey
= Stecker, rechtes Element, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl
e A der Anschliisse: 1, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Héhe: 41,2 mm,
P 'I Farbe: grau
- |
L
P
Ihre Vorteile

[ Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist fiir jede Aufgabenstellung eine Lésung vorhanden, die vom

Anwender selbst realisiert werden kann

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50 STK

Mindestbestellmenge 50 STK

U A
470556267°285504

GTIN 4055626285504

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 3,842¢g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 3,842 ¢

Zolltarifnummer 85366990

Herkunftsland Polen

Verkaufsschliissel

A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Polzahl

Anzahl der Etagen

Anzahl der Anschliisse

Potenziale 1
Nennquerschnitt 2,5 mm?
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
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Technische Daten

Allgemein

PHCENIX
CONTACT

Anwendungsbereich

Maschinenbau

Anlagenbau

Montagehinweis

Fir die einfache Verrastung der selbstkonfektionierbaren COMBI-
Stecker- und Kupplungselemente wird die Verwendung eines
Parallelpresswerkzeugs empfohlen

Bemessungsstol3spannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie Il
Isolierstoffgruppe |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 0,77 W
Belastungsstrom maximal 24 A (bei 4 mm? Leiterquerschnitt)
Nennstrom Iy 24 A
Nennspannung Uy 800V
Offene Seitenwand Nein
Male
Breite 5,2 mm
Lange 16 mm
Hohe 41,2 mm
Aufbauhdhe 25,6 mm
Rastermal 5,2 mm
Anschlussdaten
Anschluss 1. Etage

Anschlussart

Push-in-Anschluss

Abisolierlange

8 mm ... 10 mm

Anschluss gemafl Norm IEC 61984
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 12
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhllse m. Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse m. Kunststoffhiilse max: 2,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse 0.5 mm?
max

Lehrdorn A3
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Technische Daten

Normen und Bestimmungen

mlc’alﬁﬂlx

Anschluss gemafl Norm

IEC 61984

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

VO

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fur bestimmungsgemafe Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe tiber den Grenzwerten

Zeichnungen

Schemazeichnung
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Schaltplan
Klassifikationen
eCl@ss
eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260701
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141151
eCl@ss 8.0 27141151
eCl@ss 9.0 27141151
ETIM
ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC002021
ETIM 5.0 EC002021
ETIM 6.0 EC002021
ETIM 7.0 EC002021
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211802
UNSPSC 7.0901 39121402
UNSPSC 11 39121402
UNSPSC 12.01 39121402
UNSPSC 13.2 39121402
UNSPSC 18.0 39121402
UNSPSC 19.0 39121402
UNSPSC 20.0 39121402
UNSPSC 21.0 39121402

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized
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Approbationen

Ex Approbationen

chH(ENIX

Approbationsdetails

CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631
B C
Nennspannung UN 600 V 600 V
Nennstrom IN 20 A 20A
mm?/AWG/kcmil 26-12 26-12
UL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
B C
Nennspannung UN 600 V 600 V
Nennstrom IN 20 A 20 A
mm?/AWG/kcmil 26-12 26-12
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
C
B C
Nennspannung UN 600 V 600 V
Nennstrom IN 20A 20 A
mmzAWG/kcmil 26-12 26-12
RU C-
EAC [ H [ DE.A*30.B.01742
EAC RU C-

EAL

DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

G“ us
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Zubehor

Zubehor
Abschlussdeckel

Flanschdeckel - DF-SP-H 2,5 - 3209824

Flanschdeckel, Lange: 35,8 mm, Breite: 4,5 mm, Hohe: 24,7 mm, Farbe: grau

ﬁ?ﬁi}ﬁi 

Isolierhlilse

Isolierhiilse - MPS-IH RD - 0201676

Isolierhiilse, Farbe: rot

—

Klemmenmarker beschriftet

Zackband flach - ZBF 5 CUS - 0825025

// Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weil3, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher

/ Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
r

Zackband flach - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

- Zackband flach, Streifen, weil3, beschriftet, 1angs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500,
'/ Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgrofRe: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl
=d der Einzelschilder: 10
M

Zackband flach - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

- Zackband flach, Streifen, weil3, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100,
‘-/ Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgrofRe: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl
g der Einzelschilder: 10
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Zubehor

Zackband flach - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

- Zackband flach, Streifen, weil3, beschriftet, Iangs bedruckt: fortlaufende Zahlen 2 ... 20, 22 ... 40, usw. bis 82 ... 100,
Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl
der Einzelschilder: 10

Zackband flach - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

=4 Zackband flach, Streifen, weil}, beschriftet, Iangs bedruckt: ungerade Zahlen 1-19, 21-39 usw. bis 81-99, Montageart:
verrasten in flacher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgroRe: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der
Einzelschilder: 10

Marker fiir Klemmen - UC-TMF 5 CUS - 0824638

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgrofe: 4,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

Marker fir Klemmen - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgroRe: 4,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

Klemmenmarker unbeschriftet

Zackband flach - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

'y Zackband flach, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart:
v verrasten in flacher Schildchennut, fur Klemmenbreite: 5 mm, SchriftfeldgroRe: 5,1 x 5,2 mm, Anzahl der
4 Einzelschilder: 10
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Zubehor

Marker fir Klemmen - UC-TMF 5 - 0818153

Marker fir Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fur
Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgrofe: 4,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

Marker fir Klemmen - UCT-TMF 5 - 0828744

Marker fir Klemmen, Matte, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER,
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD
. 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 5,2 mm,
e = SchriftfeldgroRe: 4,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

Montagematerial

Verrastung - PRZ - 3040614

Verrastung, Lange: 63,6 mm, Breite: 9,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange

&,

Verrastung - PR - 3040559

Verrastung, Lange: 29,8 mm, Breite: 4,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: orange

Prifstecker

Priifstecker - MPS-MT - 0201744

/5;% Prifstecker, mit Létanschluss bis 1 mm? Leiterquerschnitt, Farbe: grau

Zugentlastung
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Zubehor

Zugentlastung - PZ/2 - 3040627

Zugentlastung, Lange: 48,7 mm, Breite: 9,3 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz
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