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Zakoncovaci kryt - D-MPT 2,5 BU - 3248141

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené Udaje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a Udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati

vS§eobecné podminky pouziti pro stahovani z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)
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Vase vyhody

I Koncovy kryt umoziiuje uzavieni oteviené strany svorky

ZakonCovaci kryt, délka: 36 mm, Sifka: 2,2 mm, vyska: 27,1 mm, barva: modra

Obchodni data

package_quantity 50
GTIN 4046356768733
Technické udaje
VSeobecné
Barva modra
Materialem PA
Trida hoflavosti podle UL 94 VO
Rozméry
Sitka 2,2 mm
Sitka krytu 2,2 mm
Délka 36 mm
Vyska 27,1 mm
Vyska NS 15 32,3 mm
VSeobecné
Relativni izola¢ni latka teplotni index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Teplotni index izolacni latka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C
Statické pouziti izolacniho materialu v chladu -60 °C

Chovani pri horeni pro kolejova vozidla (DIN 5510-2)

Zkouska vykonana Uspésné

Zkusebni postup s kontrolnim plamenem (DIN EN

60695-11-10) Vo
Index kysliku (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 tfida | 2

NF F16-101, NF F10-102 tfida F 2

Povrchy horlavost NFPA 130 (ASTM E 162)

uspésné vykonano

16.5.2019

1/3


https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3248141
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3248141

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3248141

mPHCENIX
CONTACT

ZakoncCovaci kryt - D-MPT 2,5 BU - 3248141

Technické udaje

VSeobecné
Specificka opticka hustota kourovych plynt NFPA 130 (ASTM (SDE3NE VYKonano
E 662) P Y
Toxicita kourovych plyni NFPA 130 (SMP 800C) uspésné vykonano
Vydej tepla kalorimetricky NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) HL 1-HL 3
R22
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) HL 1-HL 3
R23
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) HL 1-HL 3
R24
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) HL 1-HL 3
R26
Normy a urCovani
Trida hoflavosti podle UL 94 VO
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) HL 1-HL 3
R22
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) HL1-HL3
R23
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) HL 1-HL 3
R24
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) HL 1-HL 3
R26

Environmental Product Compliance

Casové obdobi pro pouziti k zamyslenému Géelu: neomezené =

China RoHS EFUP-e
Zadné nebezpedné latky nad meznimi hodnotami

Klasifikace
eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141111
eCl@ss 4.1 27141111
eCl@ss 5.0 27141133
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141133
eCl@ss 8.0 27141133
eCl@ss 9.0 27141133
ETIM

ETIM 3.0 EC000886
ETIM 4.0 EC000886
ETIM 5.0 EC000886
ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
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Klasifikace
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211812
UNSPSC 7.0901 39121411
UNSPSC 11 39121411
UNSPSC 12.01 39121411
UNSPSC 13.2 39121425
Vykresy
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