https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273388 m PHCENIX
CONTACT

Verteilerblock - PTFIX 6/18X2,5 BK - 3273388

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Die Blocke sind untereinander tber den Leiterschacht
briickbar. Passende Steckbriicken siehe Zubehor, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart:
Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlisse: 19, Querschnitt: 0,14 mm? - 4

mm?, AWG: 26 - 12, Breite: 56,5 mm, Hohe: 21,7 mm, Farbe: schwarz, Montageart: aufrasten auf
Tragschienenadapter, Adapterplatte

lhre Vorteile

[ Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
I Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten

[ Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
I Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blcke ohne manuelle Briickung

|

Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage

comureis,

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 8 STK

Mindestbestellmenge 8 STK

U0
470556267392646

GTIN 4055626392646

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 40,012 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 40,012 g

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland Polen

Verkaufsschlissel A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Hinweis

Hinweis zum Betrieb Die Blocke sind untereinander tber den
Leiterschacht briickbar. Passende Steckbriicken siehe Zubehor

Anzahl der Etagen

Anzahl der Anschliisse 19
Potenziale 1
Nennquerschnitt 2,5 mm?
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

3273388

Allgemein
Nennquerschnitt Einspeisung 6 mm?
Farbe schwarz
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Bemessungsstol3spannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3

Uberspannungskategorie

Isolierstoffgruppe

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung

1,31 W (der Wert bezieht sich auf einen Anschlussblock und
vervielfaltigt sich je nach Anschlussbelegung)

Belastungsstrom maximal

32 A (bei 4 mm? Leiterquerschnitt)

Summenstrom maximal

57 A (bei 10 mm? Leiterquerschnitt)

Nennstrom Iy

24 A

Nennspannung Uy

450V

Belastungsstrom maximal

57 A (bei 10 mm? Leiterquerschnitt)

Nennstrom Iy

41 A (bei 6 mm? Leiterquerschnitt)

Offene Seitenwand

Nein

Prifspezifikation Berihrschutz

DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11

Handriickensicherheit

gewahrleistet

Fingersicherheit

gewahrleistet

Ergebnis Thermische Prifung

Prifung bestanden

Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer

30s

Ergebnis Priifung Schwingen, Breitbandrauschen

Priifung bestanden

Prifspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Priifspektrum Lebensdauerprifung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Priffrequenz f; =5 Hz bis f, = 250 Hz

ASD-Pegel 6,12 (m/s)*/Hz

Beschleunigung 3,129

Prifdauer je Achse 5h

Prifrichtungen

X-, Y-und Z-Achse

Ergebnis Schockpriifung

Prifung bestanden

Prifspezifikation Schockpriifung

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Schockform Halbsinus

Beschleunigung 30g

Schockdauer 18 ms

Anzahl der Schocks je Richtung 3

Prifrichtungen X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C

Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C

Statischer Isolierstoffeinsatz in Kalte -60 °C

Brandverhalten fiir Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)

Priifung bestanden
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

3273388

Allgemein
Prifverfahren mit einer Prifflamme (DIN EN 60695-11-10) VO
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse | 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxitat NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
Male
Breite 56,5 mm
Lange 28,6 mm
Hoéhe 21,7 mm

Anschlussdaten

Anschlussart

Push-in-Anschluss

Abisolierlange

8 mm ... 10 mm

Anschluss gemafl Norm IEC 60998-2-2
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 26
Leiterquerschnitt AWG max 12
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhllse m. Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse m. Kunststoffhiilse max: 2,5 mm?
Lehrdorn A3

Anschluss Einspeiseetage

Anschlussart

Push-in-Anschluss

Abisolierlange

10 mm ... 12 mm

Anschluss gemal Norm IEC 60998-2-2
Leiterquerschnitt starr min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt starr max 10 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 20
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Technische Daten

Anschlussdaten

chH(ENIX

3273388

Leiterquerschnitt AWG max 8
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 10 mm?
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 20
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 10
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 6 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 6 mm?
2 !_eiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse 0.5 mm?
min
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse 1.5 mm?
max
Normen und Bestimmungen
Anschluss gemafl Norm IEC 60998-2-2
IEC 60998-2-2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe liber den Grenzwerten

Zeichnungen

Schaltplan

Klassifikationen

eCl@ss

| eCl@ss 4.0

27141121
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Klassifikationen

chH(ENIX

eCl@ss

eCl@ss 4.1 27141121
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141120
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
ETIM
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
UNSPSC 18.0 39121410
UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / DNV GL / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails
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Verteilerblock - PTFIX 6/18X2,5 BK - 3273388
Approbationen
CSA @ http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631
B C D

Nennspannung UN 300V 300V 600 V

Nennstrom IN 50 A 50 A 5A

mm?AWG/kcmil 20-8 20-8 20-8

UL Recognized

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

B C D
Nennspannung UN 300V 300V 600 V
Nennstrom IN 50 A 50 A 5A
mmzAWG/kcmil 20-8 20-8 20-8

cUL Recognized

)\

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

EAC

EAL

B C D
Nennspannung UN 300 V 300V 600 V
Nennstrom IN 50 A 50 A 5A
mm?/AWG/kcmil 20-8 20-8 20-8
IECEE CB Scheme http://www.iecee.org/ DE1-60115
scheme
Nennspannung UN 450V
Nennstrom IN 41 A
. . http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE Zeichengenehmigung VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx 40047798
Nennspannung UN 450V
Nennstrom IN 41 A
RU C-

DE.AI30.B.01102
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Approbationen

DNV GL N https://approvalfinder.dnvgl.com/ TAE00002TT
Nennspannung UN 500 V
Nennstrom IN 24 A
RU C-
EAC [ H [ DE.BL08.B.00644
cULus Recognized “
(H us

Zubehor

Zubehor
Blindstopfen

Blindstopfen - CEC 2,5 - 3062757

Abdeckung fiir den Leiterschacht, 10-polig, fir Zugfederklemmen (ST) und Reihenklemmen mit Push-in Technology
/ (PT) in der Breite: 5,2 mm

4

Briicke

Drahtbriicke - FBSW 2-5/250MM - 3030172

Drahtbriicke - FBSW 2-5/60MM - 3030170

Drahtbriicke, Lange: 250 mm, Breite: 5,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot/schwarz

Drahtbriicke, Lange: 60 mm, Breite: 5,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot/schwarz
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Zubehor

Drahtbriicke - FBSW 2-5/110MM - 3030171

Drahtbriicke, Lange: 110 mm, Breite: 5,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot/schwarz

Isolierhlilse

Isolierhiilse - MPS-IH WH - 0201663

Isolierhiilse, Farbe: weil}

Isolierhiilse - MPS-IH RD - 0201676

Isolierhllse, Farbe: rot

—

Isolierhiilse - MPS-IH BU - 0201689

Isolierhlilse, Farbe: blau

—

Isolierhiilse - MPS-IH YE - 0201692

Isolierhlilse, Farbe: gelb

ﬁ- s I
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Zubehor

Isolierhilse - MPS-IH GN - 0201702

Isolierhllse, Farbe: griin

Isolierhllse - MPS-IH GY - 0201728

Isolierhlilse, Farbe: grau

Isolierhiilse - MPS-IH BK - 0201731

Isolierhiilse, Farbe: schwarz

-

Isolierhiilse - ISH 2,5/0,2 - 3002843

F Isolierhiilse, Farbe: weil®

/

4

4

Isolierhiilse - ISH 2,5/0,5 - 3002856

Isolierhlilse, Farbe: grau
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Zubehor

Isolierhilse - ISH 2,5/1,0 - 3002869

Isolierhiilse, Farbe: schwarz

Klemmenmarker beschriftet

Kennzeichnungskarte - SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989

Kennzeichnungskarte, Karte, bestellbar: kartenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben,
fur Klemmenbreite: 5,2 mm, SchriftfeldgroRe: endlos x 3,8 mm

Pl i

Kennzeichnungskarte - SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986

Kennzeichnungskarte, Karte, bestellbar: kartenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben,
' fur Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgréfe: endlos x 2,8 mm

Kennzeichnungskarte - SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989

Kennzeichnungskarte, Karte, bestellbar: kartenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben,
fur Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgréle: endlos x 3,8 mm

@

Klemmenmarker unbeschriftet
Beschriftungsfolie fir Zackband - TML (EX3,8)R - 0801837

Beschriftungsfolie fiir Zackband, Rolle, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0,
' THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,
Montageart: kleben, fir Klemmenbreite: 30000 mm, SchriftfeldgréRe: 30000 x 3,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
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Zubehor

Beschriftungsfolie fir Zackband - TML (104X3,8)R - 0801833

Beschriftungsfolie fiir Zackband, Rolle, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0,
‘ THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,
Montageart: kleben, fir Klemmenbreite: 104 mm, SchriftfeldgrofRe: 104 x 3,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500

Beschriftungsfolie fir Zackband - TML (104X2,8)R - 0801832

Beschriftungsfolie fiir Zackband, Rolle, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0,
' THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,
Montageart: kleben, fir Klemmenbreite: 104 mm, Schriftfeldgrofie: 104 x 2,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500

Beschriftungsfolie fiir Zackband - TML (EX2,8)R - 0801836

Beschriftungsfolie fiir Zackband, Rolle, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0,
' THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,
Montageart: kleben, fir Klemmenbreite: 30000 mm, SchriftfeldgroRe: 30000 x 2,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Marker fir Klemmen - US-TML (104X3,8) - 0830768

Marker fiir Klemmen, Karte, weif3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, SchriftfeldgroRe:
104 x 3,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 22

Marker fir Klemmen - US-TML (104X2,8) - 0830767

Marker fiir Klemmen, Karte, weif3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, SchriftfeldgroRe:
104 x 2,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 26
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Zubehor

Kennzeichnungskarte - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

Kennzeichnungskarte, Bogen, weif3, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-
Drucksysteme, Montageart: kleben, fiir Klemmenbreite: 210 mm, SchriftfeldgroRe: 186 x 3,8 mm, Anzahl der
. Einzelschilder: 1440

Kennzeichnungskarte - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

Kennzeichnungskarte, Bogen, weif3, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-
Drucksysteme, Montageart: kleben, fiir Klemmenbreite: 210 mm, SchriftfeldgroRe: 186 x 2,8 mm, Anzahl der
- Einzelschilder: 3600

Montagematerial

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35 - 3274054

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35A - 3274056

Tragschienenadapter, Lange: 58,1 mm, Breite: 28,6 mm, H6he: 11 mm, Farbe: grau

Tragschienenadapter, Lange: 45,7 mm, Breite: 10,3 mm, H6he: 12 mm, Farbe: grau

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Tragschienenadapter, mit Endhalterfunktion, Lange: 45,7 mm, Breite: 10,3 mm, H6he: 12 mm, Farbe: grau
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Tragschienenadapter - PTFIX-NS15A - 3274058

Tragschienenadapter, Lange: 28,6 mm, Breite: 10,3 mm, Hohe: 10,8 mm, Farbe: grau

Tragschienenadapter - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Tragschienenadapter, mit Endhalterfunktion, Lange: 28,6 mm, Breite: 10,3 mm, H6he: 10,8 mm, Farbe: grau

Flansch - PTFIX-F - 3274060

iy Flansch, mit Anschraubfixierung, Breite: 8,6 mm, Hohe: 21,7 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

Prifstecker

Priifstecker - MPS-MT SN - 3212251

%

Prifstecker - MPS-MT 1-S - 1944372

Prifstecker, mit Lotanschluss bis 1 mm? Leiterquerschnitt, verzinnte Oberflache, Farbe: silberfarben

Prifstecker, bestehend aus Priifspitze @ 1,0 mm und Buchse @ 2,0 mm
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Verteilerblock - PTFIX 6/18X2,5 BK - 3273388
Zubehor

Priifstecker - MPS-MT - 0201744

4
V4

Prifstecker, mit Létanschluss bis 1 mm? Leiterquerschnitt, Farbe: grau

Prifsteckerbuchse

Prufadapter - PAI-4-N GY - 3032871

4-mm-Prifadapter, fir Klemmen in 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm Teilung

Schildchentrager

Klemmenleisten-Kennzeichnungstrager - KLM 2 - 0807575

y

--.._._-_"

Klemmenleisten-Kennzeichnungstrager, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgrée: 20 x 8 mm

Klemmenleisten-Kennzeichnungstrager - KLM 3-L - 0814788

Klemmenleisten-Kennzeichnungstréger, héhenverstellbar, fir Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5,
beschriftbar mit Etikett BMK...20 x 8, oder direkt mit dem B-Stift bzw. X-PEN

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

‘ Betatigungswerkzeug, fir ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, GréRe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-
i Komponentengriff, mit Abrollschutz

Steckbriicke
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Zubehor

Steckbriicke - FBS 2-5 - 3030161

Steckbriicke, Rastermal3: 5,2 mm, Lange: 22,7 mm, Breite: 9 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbriicke - FBS 2-5 GN - 3032143

Steckbriicke, Rastermal3: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: griin

Steckbriicke - FBS 2-5 BU - 3036877

Steckbriicke, Rastermal}: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

Steckbriicke - FBS 2-5 GY - 3038969

Steckbriicke, Rastermal3: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau
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