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Technische Spezi�kationen:
• Bildau�ösung  1M(1280x960) / VGA (640x480)
• Videoau�ösung  960P(1280x960@30FPS) / 

640(640x480@30FPS)
• Blende  F 1,2 f= 25mm
• Objektivwinkel  Sichtfeld=10°, Durchmesser: 24mm
• Anzeigebildschirm  Innerer Bildschirm 1,5” (480*240) TFT
• Digitalzoom  4-fach
• Speichermedien  MicroSD-Karten bis 32GB
• Sichtweite bei vollständiger Dunkelheit  Bis zu 300m
• Sichtweite bei schwachem Licht oder am Tag  

3m~unendlich
• IR-LED  3W,850nm
• USB-Anschluss  Micro-USB 2.0
• Stromversorgung  7,5V, 5xAA
• Betriebstemperatur  -2°C bis +60°C
• Abmessungen  rund 140*48*69mm
• Gewicht  rund 192g

Verpackungsinhalt:
Technaxx TX-141 Nachtsicht Aufnahmegerät, Micro 
USB-Kabel, 5x AA Batterien, Gebrauchsanleitung

Nachtsicht Aufnahmegerät TX-141

• IR-Anzeige für dunkle Umgebungen
• Integriertes Display
• HD-Au�ösung
• Foto- und Videomodus
• 4-facher Digitalzoom
• Sichtweite bei vollständiger Dunkelheit bis zu 300m
• Unterstützt MicroSD-Karten bis 32GB

Artikel-Nr. 4862

Nachtsicht bis zu 300m /
Nightvision up to 300m

HD Au�ösung / 
HD resolution

4-fach Zoom / 
4 time magni�cation

Mit Display /
With display

HD

300m


