' Insta360

TWIN EDITION

G
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Reversibles Touch-Screen

Adaptives Design
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1-INCH WIDE ANGLE MOD _——

CO-ENGINEERED WITH

AKKU-BASIS

BOOSTED AKKU-BASIS

Insta360 ONE (3

DAS IST ENTHALTEN:

TWIN EDITION

=

Kern Dual-Lens 360 Mod 4K Weitwinkel-Mod Akku-Basis
Halterung Objektivdeckel Ladekabel
Spezifikationen
4K Weitwinkel
Blende F2.0
35 mm &quivalente Brennweite 16.4mm

Fotoauflésung

Videoauflésung

Fotoformat

Videoformat

Videocodierung

Videobitrate

4000x3000 (4:3), 4000x2250 (16:9)

4000x3000@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps,
2720x1530@100fps, 2720x1530@60fps, 2720x1530@30fps,
1920x1080@200fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@60fps,
1920x1080@30fps

P9,
RAW (Fr die Bearbeitung von RAW-Dateien ist
Desktop-Software erforderlich)

insv (kann tiber die App oder Studio exportiert werden),
mp4 (Unterstiitzung mit In-Kamera-Stabilisierung),
unterstltzt LOG und HDR Videos

H.264,H.265

100Mbps

Gyroskop 6-Achsen Gyroskop

Fotomodi Standard, HDR, Burst, Intervall, Nachtaufnahme

Videomodi Standard, HDR, Zeitraffer, TimeShift
TEL +1 800 6920 360 EMAIL  sales@insta360.com
SITE  www.insta360.com ADD

14451 Chambers Rd, Ste 150, Tustin, CA, 92780

DUAL-LENS 360 MOD

KERN

1-INCH EDITION

Kern 1-Zoll Weitwinkel-Mod

Ladekabel

Dual-Lens 360

F2.8

7.2mm

6080x3040 (2:1)

5760x2880@30fps, 5760x2880@24fps, 5760x2880@25fps,
3840x1920@50fps, 3840x1920@30fps, 3008x1504@100fps

insp (kann tber App oder Studio exportiert werden),
RAW (Fir die Bearbeitung von RAW-Dateien ist
Desktop-Software erforderlich)

insv (kann Uber die App oder Studio exportiert werden),
unterstiitzt LOG und HDR Videos

H.265

100Mbps

6-Achsen Gyroskop

Standard, HDR, Burst, Intervall, Nachtaufnahme

Standard, HDR, Zeitraffer, Bullet-Time

4K WEITWINKEL-MOD
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Akku-Basis Halterung

1-Zoll Weitwinkel

F3.2

14.4mm

5312x3542 (3:2), 5312x2988 (16:9)

5312x2988@30fps, 3840x2160@60fps,3840x2160@30fps,
2720x1530@60fps, 2720x1530@30fps, 1920x1080@120fps,
1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps

Jpg, RAW (dng)
(FUr die Bearbeitung von RAW-Dateien ist
Desktop-Software erforderlich)

insv (kann tber die App oder Studio exportiert werden),
mp4 (Unterstiitzung mit In-Kamera-Stabilisierung),
unterstltzt LOG Videos

H.264,H.265

100Mbps

6-Achsen Gyroskop

Standard, HDR, Burst, Intervall, Nachtaufnahme

Standard, Zeitraffer, Timeshift
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