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Dear Users .
. . . 5 LCD display
Thank you for purchasing the new infrared thermometer. In order to use this product safely
6 Buttons

and correctly, please read this manual thoroughly, especially the Precautions part.

After reading this manual, it is recommended to keep the manual at an easily accessible
place, preferably close to the device, for future reference.

LCD Description

.. . . B indicat
Limited Warranty and Liability = przer indear HI €«OK LO
Uni-Trend guarantees that the product is free from any defect in material and workmanship HI OK LO| Temperature measurement alarm indicator HOLD SCAN
within one year from the purchase date. This warranty does not apply to damage caused - TF
by accident, negligence, misuse, modification, contamination or improper handling. The r Low battery indicator -' -. -l -'
dealer shall not be entitled to give any other warranty on behalf of Uni-Trend. If you need SCAN Temperature measurement indicator L L L ’-
warranty service within the warranty period, please contact your seller directly. — ' ‘ ' ' , ' ' '
HOLD Temperature hold indicator e’ "an' "an") e
Uni-Trend will not be responsible for any special, indirect, incidental or subsequent damage oo -
) . . CF Temperature unit indicator
or loss caused by using this device.
BEEE Display of the measured temperature
Introduction
The UT305H infrared thermometer (hereinafter referred to as the thermometer) can quickly . .
and accurately determine the surface temperature by measuring the infrared energy radiated Operatlng Instructions
from the target surface. It is suitable for non-contact temperature measurement. Power On
. In the off state, short press the trigger to turn on the thermometer.
/\ Precautions

Power Off

® To ensure proper use of the thermometer, please read this manual carefully before use. . i . i X
In the HOLD mode, if there is no operation for 15s, the thermometer will automatically power off.

® To ensure safety and accuracy of the thermometer, it should only be repaired by a qualified

professional using original replacement parts. Manual Measurement
@ Ifthe battery symbol on the LCD flashes, please replace the battery immediately to prevent 1. Pull and hold the trigger after aiming at the measured object. The SCAN icon will be flashing
inaccurate measurement. indicating that the target temperature is being measured. The measurement result will be
® Inspect the case before using the thermometer. Do not use the thermometer if it appears updated on the LCD.
damaged. Look for cracks or missing plastic. 2. Release the trigger, the SCAN icon disappears, and the HOLD icon appears, indicating that
® Avoid keeping the thermometer near high temperature environments for long periods. the measurement has been stopped and the last measured value is held.
® To ensure measurement accuracy, please use the thermometer in the operating environment 3. When the measured temperature exceeds 37.2°C, the Hl icon is displayed and the orange
[156°C~30°C, <85% RH (non-condensing)]. light gives an alarm.

@ Please use the thermometer indoors.

® The ambient temperature of the measured object must be stable, and it should not be
measured in places with large airflow such as fans and air outlets.

® When changing to a new environment, please leave the thermometer for 30 minutes before

Temperature Unit Setting
In the HOLD interface, short press the SET button to enter the temperature unit setting interface,
and switch between °C and °F by pressing the ¥ button or A button.

use. Audible Alarm Setting

® When the measured object comes from a place with a large temperature difference from In the HOLD interface, short press the SET button twice to enter the audible alarm setting
the measurement environment, keep it in the measurement environment for 10 to 30 interface, and turn on/off the audible alarm by pressing the W button or A button.
minutes before measuring.

® Do not use the thermometer in places with strong sunlight or electromagnetic interference. Maintenance

® After measuring extremely high or low temperature objects, please leave the thermometer G | Maint
for 10 minutes before next use. eneral Maintenance

® |t is recommended to measure three times at a time, whichever is the most displayed set I\ s the thermometer s reusable apparatus, please pay attention to cleaning and maintenance
before use. If it is not in use for a long time, please keep its lens clean and dust free.

of data.
® Make the sensor window directly face the measured object during measurement, otherwise i o ) ) .
it will cause the measured temperature to be different from the actual temperature. 1. Clean the case: Wipe dirt with a clean soft cloth or cotton swab dipped in medical alcohol or
® Not for medical use water. . . .
i . 2. Clean the lens: Use clean compressed air to blow off loose particles. Carefully wipe the
Spe0|f|cat|ons surface with a cotton swab dipped in medical alcohol or water.
Model UT305H Battery Replacement
Measuring range 32°C~42.9°C (89.6°F~109.2°F) A If the thermometer is not in use for a long time, please
LCD size 30mm*30mm rem(cj)\;)e the_battery tolpr_event bzttery Iegl;alge. I|3ispo|se_of
LCD display TNLCD used batteries properly in accordance with local regulations.
Accuracy +0.3°C (+0.6°F) To replace the battery:
Optimal measuring distance 5cm~10cm 1. Open the battery cover.
Repeatability 0.3°C (0.6°F) g gleplaciﬁ wti)thtta 9V battery (6F22), noting the polarity. 3
. Close the battery cover. o
Response time <250ms (95% of reading) v St cover
Spectral response 8um~14pum Troubleshooting
Auto power off 15s
Low battery indication J Symptom Cause Action
High temperature LED alarm >37.2°C: orange light alarm (<37.2°C: green light) Measured value is greater
High temperature audible alarm >37.2°C: audible alarm HI appears than the maximum range Stop measuring
D 7 Measured value is less .
ata hold LO appears than the minimum range Stop measuring
Unit conversion (°C/°F) v Pl the th or |
- - c~—20° = o : Exceeding the minimum or ace the hermometer in a
Operating environment 15°C~30°C (59°F~86°F), <85% RH Err appears at booting maximum operating temperature 0°C~50°C (32°F~122°F)
Transportation/Storage environment -20°C~60°C (-4°F~140°F), <85% RH environment for 30 minutes
Battery type 9V battery (6F22) Battery symbol flashes Low battery Replace the battery
Battery life Continuous temperature measurement: =9 hours for
) S
' the alkaline battery; =4 hours for the carbon battery UNI-t
Accessories Battery, user manual UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.
Product Features e
® Bright, easy-to-read, and high-contrast display C € "6
® \With two-color (orange and green) LED and buzzer alarm functions 70"

@ With tripod mounting hole (V4 inch) Made in China
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UT305H
Infrarot-Thermometer

Bedienungsanleitung
Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir bedanken uns fur den Kauf des neuen Infrarot-Thermometers. Um dieses Produkt sicher und korrekt
zu verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch, insbesondere die
VorsichtsmaRnahmen.

Nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, sollten Sie sie an einem leicht zugénglichen
Ort, vorzugsweise in der Nahe des Gerats, aufbewahren, um spéter darin nachschlagen zu kénnen.

Beschrankte Garantie und Haftung

Uni-Trend garantiert, dass das Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum frei von Material-
und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt nicht fir Schaden, die durch Unfall, Fahrlassigkeit,
Missbrauch, Modifikationen, Verschmutzung oder unsachgemafRe Handhabung verursacht wurden. Der
Handler ist nicht berechtigt, im Namen von Uni-Trend eine andere Garantie zu geben. Wenn Sie

innerhalb der Garantiezeit Garantieleistungen benétigen, wenden Sie sich bitte direkt an lhren Verkaufer.

Uni-Trend ist nicht verantwortlich fir besondere, indirekte, zuféllige oder nachfolgende Schéaden oder
Verluste, die durch die Verwendung dieses Gerats entstehen.

Einfiihrung

Das Infrarot-Thermometer UT305H (im Folgenden als , Thermometer” bezeichnet) kann die
Oberflachentemperatur schnell und genau bestimmen, indem es die von der Zieloberflache abgestrahlte
Infrarotenergie misst. Es ist fur die berhrungslose Temperaturmessung geeignet.

A Sicherheitshinweise
Um die ordnungsgeméfRie Verwendung des Thermometers zu gewahrleisten, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgféltig durch.
Um die Sicherheit und Genauigkeit des Thermometers zu gewahrleisten, darf es nur von einem
qualifizierten Fachmann unter Verwendung von Originalersatzteilen repariert werden.
Wenn das Batteriesymbol auf der LCD-Anzeige blinkt, tauschen Sie die Batterie bitte sofort aus, um
eine ungenaue Messung zu vermeiden.
Untersuchen Sie das Gehé&use, bevor Sie das Thermometer verwenden. Verwenden Sie das
Thermometer nicht, wenn es beschéadigt zu sein scheint. Suchen Sie nach Rissen oder fehlendem
Kunststoff.
Lassen Sie das Thermometer nicht iber langere Zeit in der Nahe von Umgebungen mit hohen
Temperaturen.
Um die Messgenauigkeit zu gewéhrleisten, verwenden Sie das Thermometer bitte in der
Betriebsumgebung [15 °C~30 °C, <85 % rF (nicht kondensierend)].
Verwenden Sie das Thermometer in Innenrdumen.
Die Umgebungstemperatur des Messobjekts muss stabil sein. AuRerdem sollte keine Messung an
Orten mit starkem Luftstrom wie z. B. Ventilatoren und Luftausléssen durchgefihrt werden.
Wenn Sie in eine neue Umgebung wechseln, lassen Sie das Thermometer bitte 30 Minuten ruhen,
bevor Sie es benutzen.
Wenn das Messobjekt von einem Ort mit einem groen Temperaturunterschied in die Messumgebung
kommt, lassen Sie es vor der Messung 10 bis 30 Minuten lang in der Messumgebung.
Benutzen Sie das Thermometer nicht an Orten mit starker Sonneneinstrahlung oder
elektromagnetischen Stérungen.
Lassen Sie nach der Messung von Objekten mit extrem hoher oder niedriger Temperatur das
Thermometer bitte vor dem nachsten Gebrauch 10 Minuten lang ruhen.
Es wird empfohlen, jedesmal dreimal zu messe und den héchsten Messwert zu verwenden.
Das Sensorfenster muss wahrend der Messung direkt dem Messobjekt zugewandt sein, da sonst die
gemessene Temperatur von der tatsdchlichen Temperatur abweicht.
Nicht fur medizinische Zwecke geeignet.

Technische Daten

Modell UT305H

Messbereich 32 °C-42,9 °C (89,6 °F-109,2 °F)

LCD-GréRe 30 mm x 30 mm

LCD-Display TN LCD

Genauigkeit +0,3 °C (0,6 °F)

Optimaler Messabstand 5cm-10 cm

Wiederholbarkeit 0,3°C (0,6 °F)

Ansprechzeit <250ms (95 % der Messwerte)

Spektralempfindlichkeit 8 um-14 um

Automatische Abschaltung 15s

Anzeige fir niedrigen N

Batteriestand

LED-Alarm bei hoher >37,2 °C: orangefarbener Lichtalarm (£37,2 °C: grines

Temperatur Licht)

Akustischer Alarm bei hoher >37,2 °C: akustischer Alarm

Temperatur

Data-Hold ~

Einheitenumrechnung (°C/°F) N

Betriebsumgebung 15 °C-30 °C (59 °F-86 °F), <85 % rF

Transport/Lagerungsumgebung -20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F), <85 % rF

Batterietyp 9V-Batterie (6F22)

Batterielaufzeit Kontinuierliche Temperaturmessung: >9 Stunden fur

Alkali-Batterie; >4 Stunden fir Zink-Kohle-Batterie

Zubehor Batterie, Bedienungsanleitung

Produktmerkmale

* Helles, leicht lesbares und kontrastreiches Display
« Mit zweifarbiger (orange und griin) LED und Summer-Alarmfunktionen
» Mit Stativ-Montageanschluss (1/4 Zoll)

Externe Struktur

1 Infrarotsensorfenster

Ausléser

Batterieabdeckung

Stativmontageanschluss

LCD-Display

D |wW|N

Tasten

LCD-Beschreibung

od Summeranzeige
o HI ©« OK LO
HI OK LO
Alarmanzeige fiir Temperaturmessung HOLD SCAN F—
G| Anzeige fir niedrigen Batteriestand TF
|
SCAMN | Temperaturmessanzeige .ﬁ 'ﬁ 1'
- e’ Ll-
HOLD | Anzeige fiir gehaltenes Temperaturmessergebnis
'C°F | Anzeige der Temperatureinheit . _

BEEH

Anzeige der gemessenen Temperatur

Bedienungsanleitung

Einschalten

Driicken Sie im ausgeschalteten Zustand kurz den Ausldser, um das Thermometer einzuschalten.

Ausschalten

Im HOLD-Modus schaltet sich das Thermometer automatisch aus, wenn es 15 Sekunden lang nicht in

Betrieb ist.

Manuelle Messung

1. Ziehen und halten Sie den Ausléser, nachdem Sie auf das Messobjekt gezielt haben. Das SCAN-Symbol
blinkt, um anzuzeigen, dass die Zieltemperatur gemessen wird. Das Messergebnis wird auf der LCD-Anzeige
aktualisiert.

2. Lassen Sie den Ausléser los. Daraufhin wird das SCAN-Symbol ausgeblendet und das HOLD-Symbol

erscheint. Dadurch wird anzeigt, dass die Messung gestoppt wurde und der letzte Messwert gehalten wird.

Wenn die gemessene Temperatur 37,2 °C Ubersteigt, wird das HI-Symbol angezeigt und das orangefarbene

Licht zeigt einen Alarm an.

®

Einstellen der Temperatureinheit

Driicken Sie in der HOLD-Anzeige kurz die SET-Taste, um zur Schnittstelle zur Einstellung der
Temperatureinheit zu gelangen, und schalten Sie zwischen °C und °F um, indem Sie die Taste ¥ oder die Taste
A driicken.

Einstellen des akustischen Alarms

Driicken Sie in der HOLD-Schnittstelle zweimal kurz die SET-Taste, um zur Einstellung des akustischen Alarms
zu gelangen, und schalten Sie den akustischen Alarm durch Driicken der Taste ¥ oder A ein/aus.

Wartung

Allgemeine Wartung

Da es sich bei dem Thermometer um ein wiederverwendbares Gerét handelt, achten Sie bitte vor
dem Gebrauch auf die Reinigung und Wartung. Wenn es fur langere Zeit nicht benutzt wird, halten Sie
bitte die Linse sauber und staubfrei.

1. Gehéuse reinigen:Wischen Sie den Schmutz mit einem sauberen weichen Tuch oder Wattestdbchen
ab, das in medizinischen Alkohol oder Wasser getaucht wurde.

2. Linse reinigen:Verwenden Sie saubere Druckluft, um lose Partikel abzublasen. Wischen Sie die
Oberflache vorsichtig mit einem in medizinischen Alkohol oder Wasser getauchten Wattestébchen ab.

Batterie wechseln [’iqué‘

\ |

&Wenn das Thermometer langere Zeit nicht verwendet wird, l | @ '
entfernen Sie bitte die Batterie, um ein Auslaufen der Batterie zu M
verhindern. Entsorgen Sie das Produkt geméaR den lokalen y 1
Vorschriften.
So wechseln Sie die Batterie:

1. Offnen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue 9-V-Batterie (6F22)

aus und achten Sie dabei auf die Polaritat.

3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Beheben von Stérungen

Symptom Ursache MaRnahme

Der gemessene Wert liegt Gber dem

Maximalbereich. Messung beenden

HI wird angezeigt

Der gemessene Wert liegt unter dem

Mindestbereich. Messung beenden

LO wird angezeigt

Platzieren Sie das Thermometer 30
Minuten lang in eine Umgebung mit
einer Temperatur von 0 °C-50 °C
(32 °F-122 °F).

Uberschreiten der minimalen oder
maximalen Betriebstemperatur

Err wird beim Einschalten
angezeigt

Das Batteriesymbol blinkt Niedrige Batteriekapazitat Batterie ersetzen

UNI-T

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.

Hergestellt in China
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UT305H
Thermomeétre infrarouge
Mode d’emploi

Chers utilisateurs,

Merci d’avoir acheté ce nouveau thermometre infrarouge. Afin d’utiliser ce produit correctement et
en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel, en particulier la section « Mesures de
sécurité ».

Apres avoir lu ce manuel, il est recommandé de le conserver dans un endroit facilement accessible,
de préférence a proximité de I'appareil, pour y faire référence ultérieurement.

Limitations de garantie et de responsabilités

Uni-Trend garantit que le produit est exempt de tout défaut dans le matériau et de tout défaut de
fabrication pendant une période d’un an a compter de la date d’achat. Cette garantie ne s’applique
pas aux dommages causés par accident, négligence, mauvaise utilisation, modification,
contamination ou mauvaise manipulation. Le revendeur n’a pas le droit de fournir une autre garantie
au nom d’'Uni-Trend. Si vous avez besoin des services de la garantie pendant la période de
garantie, veuillez contacter directement votre revendeur.

Uni-Trend ne sera pas responsable de dommages ou pertes spéciaux, indirects, occasionnels ou
ultérieurs causés par I'utilisation de cet appareil.

Introduction

Le thermomeétre infrarouge UT305H (ci-aprés dénommé thermometre) peut déterminer rapidement
et avec précision la température de surface en mesurant I'énergie infrarouge rayonnée par la
surface cible. Il convient a la mesure de la température sans contact.

A Mesures de sécurité

+  Afin de garantir une utilisation correcte du thermometre, veuillez lire attentivement ce manuel
avant utilisation.

»  Afin de garantir la sécurité et la précision du thermomeétre, il ne doit étre réparé que par un
professionnel qualifié utilisant des pieces de rechange d’origine.

+  Sile symbole de pile clignote sur I'écran LCD, remplacez la pile immédiatement afin d’éviter de
prendre des mesures inexactes.

* Inspectez le boitier avant d’utiliser le thermometre. N'utilisez pas le thermometre s'il est
endommageé. Vérifiez s'il y a des fissures ou des parties en plastique manquantes.

+  Evitez de garder le thermométre a proximité d’environnements a température élevée pendant de
longues périodes.

*  Pour garantir la précision des mesures, veuillez utiliser le thermométre dans un environnement
de fonctionnement tel que [15 °C~30 °C, < 85 % HR (sans condensation)].

*  Veuillez utiliser le thermométre en intérieur.

+ Latempérature ambiante de I'objet mesuré doit étre stable et elle ne doit pas étre mesurée dans
des endroits avec des flux d’air importants tels des ventilateurs et des sorties d’air.

+ Lorsque vous passez dans un autre environnement, veuillez laisser le thermomeétre pendant
30 minutes avant de I'utiliser.

* Lorsque I'objet mesuré provient d’un endroit avec une différence de température importante par
rapport a I'environnement ou la mesure est effectuée, gardez-le dans I'environnement de mesure
pendant 10 a 30 minutes avant d’effectuer une mesure.

» Nutilisez pas le thermomeétre dans des endroits soumis a un fort ensoleillement ou a des
interférences électromagnétiques.

»  Aprés avoir mesuré des objets a température extrémement élevée ou faible, veuillez laisser le
thermomeétre pendant 10 minutes avant utilisation.

* Il est recommandé de procéder a trois mesures a la fois, quel que soit 'ensemble des données le
plus affiché.

*  Placez la fenétre du capteur directement face a I'objet mesuré pendant la mesure, sinon la
température mesurée sera différente de la température réelle.

* Non destiné a un usage médical.

Caractéristiques
Modéle
Gamme de mesure
Taille de I'écran LCD

UT305H
32°C-42,9 °C (89,6 °F~109,2 °F)
30 mm*30 mm

Ecran LCD LCD TN
Précision de détection +0,3°C (0,6 °F)
Distance de mesure optimale 5cm~10 cm

Reproductibilité 0,3°C (0,6 °F)

< 250 ms (95 % des relevés)

Temps de réponse

Réponse spectrale 8 um~14 uym

Mise hors tension automatique 15s

Indicateur de pile faible v

Alarme LED de température > 37,2 °C : alarme lumineuse orange (< 37,2 °C : voyant
élevée vert)

Alarme sonore haute température > 37,2 °C : alarme sonore

Conservation des données V

Conversion de I'unité (°C/°F) v

Environnement d'utilisation
Environnement de
transport / stockage

Type de pile

15 °C~30 °C (59 °F~86 °F), < 85 % HR
-20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F), < 85 % HR
Pile 9 V (6F22)

Mesure de la température en continu : 29 heures pour une

Durée de vie de la pile ] A ]
pile alcaline ; 24 heures pour une pile au carbone

Accessoires

Pile, mode d’emploi

Caractéristiques du produit

+ Ecran lumineu, facile a lire et a contraste élevé

* Avec LED bicolore (orange et vert) et des fonctions d’alarme sonore
+ Avec orifice de montage pour trépied (1/4 pouce - 0,63 cm)

Structure externe

Fenétre du capteur infrarouge
Gachette

Couvercle du compartiment des piles

Orifice de montage du trépied
Ecran LCD

ol |lwWw[IN|~=

Touches

Description de I’écran LCD

Dﬁ Indicateur de l'avertisseur sonore
HI ok Lo | Indicateur de I'alarme de mesure de la
température HI €« OK LO
F— Indicateur de pile faible HOLD SCAN E
r—
SCAN Indicateur de mesure de la température ' ' ' l '-l q
HOLD | indicateur de maintien de la température Li Li LiIL

cF
BEHE

Indicateur de l'unité de la température

Affichage de la température mesurée

Mode d’emploi

Mise sous tension

A l'arrét, appuyez briévement sur la gachette pour allumer le thermométre.

Désactivation

En mode HOLD, si aucune opération n’est effectuée pendant 15 s, le thermometre s’éteint

automatiquement.

Mesure manuelle

1. Appuyez et maintenez enfoncée la gachette apres avoir visé I'objet mesuré. L'icone SCAN se
met a clignoter pour indiquer que la température visée est en train d’étre mesurée. Le résultat
de la mesure est mis a jour sur I'écran LCD.

2. Relachez la gachette, I'icone SCAN disparait et I'icone HOLD apparait, indiquant que la
mesure a été arrétée et que la derniére valeur mesurée est maintenue.

3. Lorsque la température mesurée dépasse 37,2 °C, I'icone HI s’affiche et une alarme est
indiquée par le voyant orange.

Réglage de l'unité de la température

Dans l'interface HOLD, appuyez brievement sur la touche SET pour accéder a l'interface de réglage

de l'unité de la température, et basculez entre °C et °F en appuyant sur la touche ¥ ou la touche A.

Réglage de I’'alarme sonore

Dans l'interface HOLD, appuyez brievement deux fois sur la touche SET pour accéder a l'interface

de réglage de I'alarme sonore, et activez/désactivez I'alarme sonore en appuyant sur la touche ¥

ou la touche A.

Entretien

Entretien général

Le thermometre étant un appareil réutilisable, veuillez faire attention au nettoyage et a la
maintenance avant de I'utiliser. S’il n’est pas utilisé sur une longue période, veuillez garder son
objectif propre et sans poussiere.

1. Nettoyage du boitier : Essuyez la saleté avec un chiffon doux et propre ou un coton-tige
trempé dans de I'alcool médical ou de I'eau.

2. Nettoyage de I'objectif : Utilisez de I'air comprimé propre pour éliminer les particules. Essuyez
soigneusement la surface avec un coton-tige trempé dans de I'alcool médical ou de I'eau.

Remplacement de la pile

Si le thermomeétre n'est pas utilisé sur une longue
période, veuillez enlever la pile pour éviter toute fuite. Mettez
les piles usagées au rebut conformément a la réglementation
locale en vigueur.

Pour replacer la pile :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.

2. Remplacez avec une pile 9 V (6F22), en faisant attention
a la polarité.

3. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

\ : Couvercle du
f \-\G_/t' compartiment

Depannage des piles
Symptéme Cause Action
HI apparait La valeur mesurée dépasse la plage Arrétez la mesure
maximale
LO apparait La valeur mesurée est inférieure a la Arrétez la mesure

plage minimale

Placez le thermometre dans un
environnement dont la température
est comprise entre 0 °C et 50 °C
(32 °F~122 °F) pendant 30 minutes

Err apparait au
démarrage

Dépassement de la température de
service minimale ou maximale

Le symbole de pile

. Batterie faible
clignote

Remplacez la pile

UNI-T

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.

Fabriqué en Chine
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