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Uriin Tanitimi

Bu DIGITUS® 11'i bir arada takma birimi size, HDMI®, DisplayPort™, USB
veya Ethernet gibi yaygin arabirimleri ile birlikte M.2 NGFF SSD bellek igin
muhafaza saglar. Burada verileri arabellegi alabilir ya da saklayabilirsiniz,
or. sunum igin.

UHD 4K'ya kadar olan g¢oztinurliklere sahip 3 ek ekranla sisteminizi
¢ogaltin; 6r. monitdrinlzi, projektoriiniizi veya TV cihazlarinizi baglayin.
2 USB-C™ baglanti noktasi, diziistll bilgisayarinizi bir glic adaptoriyle
baglamanizi saglar.

Bu, dizlistu bilgisayarinizi Glg Saglama ile sarj etmenizi saglar. SuperSpeed
(5 Gbps) 6zellikli ek USB-C™ cihazlari baglamak icin Gglinci USB-C™
baglanti noktasini kullanin.

4 adet USB 3.0 baglanti noktasi, ¢evre birimleri igin size birgok baglanti
secenegi saglar: Klavyeniz, fareniz, yaziciniz, USB bellekleriniz ya da harici
sabit disklerinizi baglayin.

Bir Gigabit Ethernet de entegre edilmistir. Bu, internete baglanmaniza
olanak tanir ve ayrica size kulaklik veya hoparldr igin ses baglantisi saglar.

USB-C™'nin tam potansiyelinden yararlanin ve DIGITUS® 11'i bir arada
takma birimine ve M.2 NGFF bellek takma secenegine giivenin.



Yapi Diyagrami
On:

. M.2 SATA 3.0 NGFF SSD Muhafazasi
. LED gostergesi

. USB-A (veri + agag yonli sarj)
USB-C (veri + asag1 yonlu sarj)

3,5 mm Ses ve Mikrofon

. USB-A (veri + agagi yonli sarj)

NG SETENEN

Arka:

. USB-A (veri 5 Gbps)

. USB-A (veri 5 Gbps)

. RJ45 Gigabit Ethernet

DP

DC Baglanti noktasi - Takma birimi igin
Gug Girisi
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6. USB-C girisi (ana bilgisayar baglantisi)
7. HDMI 1

8. HDMI 2

9. USB-CPD 3.0
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Baglanti
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Tablet PC Audio HDD Keyboard Ethernet

DC 12V /3A

USB stick Mouse

Notebook HDMI® Display Smartphone

Ozellikler
On:

1. M.2 SATA 3.0 NGFF SSD Muhafazasi Aktarim hizi: 5 Gbps

2. Ozel olarak YALNIZCA SATA temelli M.2/ NGFF (B anahtarli ve B+M
Anahtarh) SSD igin tasarlanmistir

3. Destekledigi SSD uzunluklar: 2 TB'ye kadar 80 mm (2280), 60 mm
(2260), 42 mm (2242) ve 30 mm (2230) M.2 NGFF SATA SSD.

NOT: M.2 NVMe PCI-E SSD'ler, M.2 PCle AHCI SSD'ler ya da diger M.2
SATA olmayan cihazlari desteklemez.

LED gostergesi

USB-A 3.0 (veri + agagl yonli sarj): 5 Gbps, 7,5 W'de 5V/1,5 A
USB-C 3.0 (veri + asagi yonli sarj): 5 Gbps, 15 W'de 5 V/3 A
3,5 mm Ses ve Mikrofon

USB-A 3.0 (veri + agagi yonli sarj): 5 Gbps, 7,5 W'de 5 V/1,5 A
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Arka:

1. USB-A 3.0: 5 Gbps, 4,5 W'de 5V/0,9 A
2. USB-A 3.0: 5 Gbps, 4,5 W'de 5V/0,9 A
3. RJ45 Gigabit Ethernet: 1000 Mbps



. DP: 60 Hz'de 4K x 2K / 3840x2160
. DC: takma biriminin gili¢ beslemesi igin 36 W (12 V/3 A) gli¢ adaptori
. USB-C: ana bilgisayar baglantisi
. HDMI 1: 4Kx2K 30 Hz / 3840x2160 maks.
. HDMI 2: 4Kx2K 60 Hz / 3840x2160

(kaynak DP 1.4 iken ayri galigma)

4Kx2K 30 Hz / 3840x2160

(kaynak DP 1.2 iken ayri galisma)
9. USB-C PD 3.0: Diziisti Bilgisayar / Notebook gibi kaynak cihazlari yukar
yonlu sarj, giivenlik nedeniyle sarj 87-96 W ile sinirhidir ve farkli trtin
yazilimina baghdir. 100 W Guig Adaptori destegi
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Kutu igerigi

1 adet Uriin

1 adet 36 W (12 V/3 A) gii¢ adaptori
1 adet USB-C - USB-C kablosu

1 adet Vida seti (tornavida dabhil)

1 adet Kullanim kilavuzu

M.2 NGFF SATA 3.0 SSD Muhafazasi:

1. Ozel olarak SATA temelli SATA-based M.2/ NGFF igin tasarlanmistir,
Dogru M.2 SSD'yi diizgtin sekilde takin. (B anahtarli ve B+M Anahtarli)
SSD, M anahtarli M.2 SSD'leri desteklemez.

NOT: M.2 NVMe PCI-E SSD'leri desteklemez.

. Yuksek hizli M.2 SSD siriiciler calisirken ¢ok fazla isi Girettiginden
kasanin isinmasi normaldir.
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. Yeni SSD'lerin gogunun baslatiimasi, bolintiilenmesi ve
bigimlendirilmesi gerekir.
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Dikkat

1. Lutfen satin almadan énce Akilli Telefonunuzun / Tabletinizin / Dizisti
Bilgisayarinizin USB-C baglanti noktasinin DP 6zelligini desteklediginden
emin olun, aksi takdirde PC'niz igerik ¢ikigi saglamaz.

2. 60 Hz'de 4Kx2K video ekrani, bilgisayar desteginiz gerekir
DisplayPort (DP) v1.4 (HBR3).

3. Lutfen daha iyi uyum igin MacBook'unuzun Mac isletim sistemini
Catalina (10.15.1) veya Ust stirimiine giincelleyin.
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Neden video gikisi olmuyor?

Lutfen baglantinin diizgiin oldugunu kontrol edin.

Lutfen standart HDMI veya VGA kablosu kullanin.

Lutfen HDMI veya DP monit6riiniiz igin dogru giris kaynagini
segtiginizden emin olun.

Neden HDMI baglanti noktasindan ses ¢ikigi olmuyor?

Lutfen monitorde ses gikis 6zelligi oldugundan emin olun.

Litfen harici monitéri varsayilan ses cikis cihazi olarak ayarlayin.
Apple SuperDrive'imi takma birimine baglayabilir miyim?

Hayir, Apple SuperDrive gibi bazi cihazlar Apple'a 6zgu sinyalleri arar ve
USB hub ile baglandiklarinda ¢alismazlar.

. Takma birimim diziisti bilgisayarimi neden sarj etmiyor?
Sisteminizin USB-C tizerinden PD'yi destekleyip desteklemedigini
dogrulayin ve ayrica birden fazla USB-C baglanti noktasi varsa hangi
baglanti noktasinin bu islevi oldugunu belirleyin.

Litfen USB-C/Thunderbolt 3 Gizerinden sarj olan bazi sistemlerin
evrensel takma birimlerinden sarji desteklemeyebilecegini ve yalnizca
sistem Ureticisinin sagladigl onayl sarj cihazlari ve cihazlarla sarj
edilebilecegini unutmayin.
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Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyaninin sevkiyat igerigine dahil
oldugunu beyan eder. Uygunluk Beyani eksikse asagidaki belirtilen tretici
adresinden postayla isteyebilirsiniz.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
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