LD C 500FZ

BsS

HAUSMARKE

—

0

Kamera

Bildsensor
Auflésung

Pixel
Video-Ausgange

Objektiv

Brennweite
Fokus Kontrolle
Objektivtyp

Nachtsicht

IR-LEDs
IR-Reichweite
IR Status

Kamerafunktionen

Tag/Nacht
Bildkonfiguration

Allgemein

Gehéause
Schutzklasse
IR-Cut Filter
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Stromzufuhr
GroRe

Gewicht

1/2,5“ CMOS Sensor

5MP

2592(H)x1944(V)
TVI/AHD/CVI/CVBS4in1

2.8-12mm
Manuell
Variozoom

14 x 24Pcs
Bis zu 30 Meter
Automatisch

Ja
WeiRabgleich, DNR, dWDR, UTC

Metall

IP 67

Ja

-10°C ~ +60°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
-20°C ~ +60°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
DS12V+-10%, 750mA

@119%x98(H) mm

800g



