RealPower

car charger Tube 5 vitron

5-Port USB KFZ-Ladestation fur den Getrankehalter

5 USB Ladeports

Passend fiir Getrdnkehalter

Smart IC Technology - angeschlossene Gerdte werden mit dem bestméglichen, kompatiblen Ladestrom geladen
Ausgangsleistung pro USB-Port: 5V mit max. 2.4A/ Gesamt: 50W, 5V mit max. 10A

Fir PKW und LKW (9 - 32V)

Beschreibung

=
Die fiinffache USB-Power verstaut der RealPower car charger Tube 5 ganz praktisch und vor allem sicher im Getrinkehalter vom Auto, Wohnmobil
oder LKW. Fiinf USB-betriebene Gerdte kann die kompakte Box gleichzeitig mit Strom versorgen, den sie ganz unkompliziert direkt aus dem
Zigarettenanziinder bezieht — leere Akkus und Kabelsalat ade! Dank Smart IC Technology werden angeschlossene Geriite optimal mit der individuell
besten Spannung geladen. Die Energiequelle im Cola-Dosen-Format verfiigt iber ein bis zv 70 cm langes, ausziehbares Verbindungskabel.

6B
The RealPower car charger Tube 5 stores fivefold USB power easy and save in the cup holder of your car, truck or camper. The compact box can
supply five USB driven devices with power at the same time. The device transmits the power directly and uncomplicated from the cigarette lighter —
say goodbye to low batteries and cable mess! Thanks to its Smart IC Technology connected devices will be charged with the individual best voltage.
The coke-can sized energy source offers a 70 cm extendable cable.

IR
Le RealPower car charger Tube 5 loge le USB-Power quintuple de maniére pratique et sire dans le porte-gobelet de la voiture, du camping-car ou

du camion. Le boitier compact peut en méme temps alimenter en électricité cing appareils par USB de maniére simple directement sur I'allume-cigare
— adiev les accumulateurs vides et les cibles qui s'emmélent! Grdce d la technologie « Smart IC Technology » une charge optimale avec la meilleure
tension individuelle est garantie aux appareils. La source d'énergie du format d’une boite de Coca est équipée d'un cible de connexion extensible

d'une longueur allant jusqu’a 70 cm.
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Eigenschaften Features
5 USB Ladeports = 5 USB charging ports
Passend fiir Getrinkehalter = Fits every cup holder
Smart IC Technology - angeschlossene Gerite werden mif dem bestmdglichen, m Smart IC Technology — connected devices will be charged with the best possible,

kompatiblen Ladestrom geladen compatible charging power

®  Ausgangsleistung pro USB-Port: 5V mit max. 2.4A = Qutput power per USB port: 5V with max. 2.4A

= Ausgangsleistung Gesamt: 50W, 5V mit max. 10A m Qverall output power: 50W, 5V with max. 10A

w  Fijr PKW und LKW (9 - 32V) w For PKW and LKW (9 - 32V)

= Ausziehbares 70 cm Verbindungskabel = Extendable 70 cm cable

= Abmessungen: 97 x 070 mm i = Measures: 97 x 070 mm

= Schutz gegen Uberhitzung, Uberstrom und Uberlastung = Profection against over-heating, over-power and overload
Propriétés

Lieferumfang

= 5 ports de chargement USB harder Tube 5
= car charger Tube

= (Convient pour les porte-gobelets
= Smart IC Technology - les appareils connectés sont chargés avec L]
le meilleur courant de charge compatible -
Puissance de sortie par port USB: 5V avec 2.4A maxi

Puissance de sortie totale: 50W, 5V avec 10A maxi

Pour voitures et camions (9 - 32V)

(dble de connexion extensible d’une longueur de 70 cm

Dimensions: 97 x 870 mm

Protection contre la surchauffe, la surintensité et la surcharge

Vertriebsinformationen/Sales info

Anleitung
Service Karte

Artikel-Nr./item number: 195445 August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf
Telefon: +49(0) 800/ 85 87 66 24
EAN-Code: 4040895954459 Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20
E-Mail: info@ultron.de
Verpackungseinheit/packaging unit: ~ thd

Abmessungen/dimensions (Breite/Hohe/Tiefe)

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support:

0800-ULTRON RMA

* Produki/product: 97 x 870 mm (0800-858766 762)

* Verpackung/package: 110x 98 x 75 mm Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG

* Karton/outer carton: 470 x 400 x 230 mm (0800-858766 24)
Gewicht/weight: Infernational:

* Produkt/product: 192 ¢ Service & Support:  +49 (0) 2404 / 918-132
* Verpackung/package: 256 g Sales Infos: +49 (0) 2404/ 918-100
* Karton/outer carton: 11 kg Fax: +49 (0) 2404/ 912-120
Kennzeichnung: (E, RoHS

Ursprungsland/country of origin: VR China

Iietimer. Druckfehler, Anderungen vorbehalten




