RealPower
PB-6000S

Lithium Polymer Powerbank

ultron

Extrem dinnes Ladegerdt zum Aufladen von Smartphones und Tablet PC's

Ladt bis zu zwei Geriite gleichzeitig auf

Solide 6.000 mAh Kapazitit

Digitales Display

Eingang: 5V 2.000 mA / Ausgang: 5V 1.000 mA /2.100 mA

Beschreibung

=DE

Die schicke und besonders schlanke Powerbank von RealPower iiberzeugt nicht nur mit einer robusten Aluminium-
Oberfliche, sondern auch mit 6000 mAh Akkukapazitdt. Ein digitales Display informiert dabei iber das aktuelle
Energielevel der mobilen Ladestation. Per USB lassen sich zwei mobile Gerite gleichzeitig anschlieBen. Des Weiteren bietet
die RealPower PB-6000S Schutz vor ibermiBiger Ent- und Aufladung.

SHEGB
The slim and trendy power bank by RealPower does not only convince the user with its robust aluminum surface, but also
with a battery capacity of 6000 mAh. Two devices can be connected via USB and charged the same time. A digital display
informs about the current energy level of the mobile charging station. The RealPower PB-6000S offers a protection against
excessive charging and discharging.
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Le chargeur étroit et chic et ne pas seulement persuade le client avec son surface robuste d’aluminivm mais aussi avec sa
grande capacité de 6000 mAh. Il est possible de connecter deux appareils mobiles en méme temps par USB. Un écran
numérique vous informe du niveav actuel de charge de la station mobile de charge. En plus, le RealPower PB-6000S

protége contre le déchargement et le chargement excessifs.
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Eigenschaften Features

m  Extrem dinnes Ladegerdt zum Aufladen von Smartphones und Tablet PCs = Extreme slim power supply to charge smartphones and tablet PC's

m  Ladt bis zv zwei Gerdite gleichzeitig = (Charges two devices the same time

= Solide 6.000 mAh Kapazitdt = Solid 6.000 mAh capacity

= Digitales Display = Digital display

= Fingang 5V 2.000 mA = [nput 5V 2000 mA

= Ausgang 5V 1.000 mA (Qut 1) /2.100 mA (Out 2) = Qutput 5V1.000 mA (Out 1) /2.100 mA (Qut 2)
2.400 mA (Gesamtoutput) 2.400 mA (total output)

®  Schutz gegen GbermdBige Ladung und Entladung ®  Protection against excessive charging or discharging

= TV 6S geprifte Sicherheit = TV GS proved
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Propriétés

w  Chargeur de batteries externe pour charger des smartphones et tablets

w  Charger 2 appareils en méme temps par USB Lieferumfang

= Sérieuse capacité de 6.000 mAh = PB-6000S

= Econ numérique = Micro-USB-Ladekabel
= Entrée 52000 mA = QS6

= Sortie  5V1000 mA (Qut 1) /2100 mA (Out 2) = Service Karte

2.400 mA (Puissance totale)
= Protection contre une charge et décharge excessive pour votre sécurité

= Vgrifié TOV 6S
Artikel-Nr./item number: 218548 August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf
Telefon: +49(0) 800/ 8587 66 24
EAN-Code: 4040895003256 Telefax: +49(0) 2404 /9181 20
E-Mail: info@ultron.de

Verpackungseinheit/packaging unit: 40 pcs
Nur in Deutschland/Only in Germany:

Abmessungen/dimensions (Breite/Hohe/Tiefe) Service & Support: ~ 0800-ULTRON RMA

* Produki/product: 128,5x 68 x 12,5 mm (0800-858766 762)

* Verpackung/package: 167 x126 x 31 mm Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG

* Karton/outer carton: 375 x 350 x 280 mm (0800-858766 24)
Gewicht/weight: Infernational:

* Produkt/product: 147,5¢ Service & Support: 449 (0) 2404 / 918-132
* Verpackung/package: 0,26 kg Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100
* Karton/outer carton: 9,84 kg Fax: +49 (0) 2404 / 912-120
Kennzeichnung: CE, RoHS, TOV 65

Ursprungsland/country of origin: VR China

Iietimer. Druckfehler, Anderungen vorbehalten




