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Hartmetall-Glasbohrer D

 Einsatzbereich:
 Zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, 
Fliesen usw. Nicht geeignet zum Schlagboh-
ren. 

 Tungsten carbide glass drill bits 

 Range of application:
 For drilling glass, bottles, porcelain, ceramics 
etc. Rotary only. 

 Broca de metal duro para vidrio 

 Ámbito de aplicación:
 Para el taladrado de vidrio, botellas, por-
celana, baldosas, etc. No adecuada para el 
taladrado a percusión. 

E ES

Präzise 
 Precise 
 Preciso 

Stabil 
 Stable 
 Estable 

  

Einzelverpackung 
 Single pack 
 Embalaje individual 

 d1
mm

  d1
inch

 l1
mm

d2
mm

Code 289
Art.-Nr.

Inh.
Cont.

  3,00   1/8   100   1/4" 0028900300100   1   10 

  4,00   5/32   100   1/4" 0028900400100   1   10 

  5,00   3/16   105   1/4" 0028900500100   1   10 

  6,00   15/64   105   1/4" 0028900600100   1   10 

  8,00   5/16   110   1/4" 0028900800100   1   10 

  10,00   3/8   130   1/4" 0028901000100   1   10 

  12,00   15/32   113   10,00 0028901200100   1   10 

 Schaft nach DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173   / Shank DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173   / Eje según DIN 3126, forma E6.3, ISO 1173 
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Kassetten, SetsD Cassettes, sets Cajas, juegosE ES

Profi  Keramo KSBF 8     

8 -tlg. /  8 -pcs. /  8 -unid.
Metallkassette 
Art.-Nr.  00  227002081 00 

Ø
mm

Stk. (1)

pc. (1)

Profi Glas 

Ø  5,00 / 6,00   1 

Profi Keramo 

Ø  5,00 / 10,00   1 

Ø  6,00 / 8,00   2 

 Profi  Glas ATM 3     

3 -tlg. /  3 -pcs. /  3 -unid.
Kunststoffkassette   / Plastic cassette   / Caja de plástico 
Art.-Nr.  00  289000031 00 

Ø
mm

Stk. (1)

pc. (1)

Profi Glas 

Ø  5,00 / 6,00 / 8,00   1 

(1) Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas par diámetro

 Spezialbohrer   //  Profi  Glas   /  Hartmetall-Glasbohrer 
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