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RS-232'den RS-485'e

Kullanici kilavuzu
DA-70161



l. Ozet

Bilgisayarlar ile gesitli standart seri ara birim donUstiirlicii donanimlar veya akill
cihazlar arasindaki uzak dijital iletisimi gergeklestirmek igin, uyumlu RS-232C ve
RS-485 standardinin standart seri ara birim donusturictlerinin aligveriste bulunmasi
gereklidir. Bu, mono uglu RS-232 sinyallerini farkli RS-485 sinyallerini dengelemek ve
iletisim mesafesini 1,2 km'ye ¢ikarmak igin dénustirir. Harici bir glice sahip degildir
ancak sisteme gli¢ saglamak igin ézel bir RS-232 sarj pompasi kullanir ve RS-232
serisi ara birimini baglatmadan elektrik elde eder. Dahili bir gecikmesiz otomatik
alici-verici ve 6zel bir G/C devresi otomatik olarak bir anlagsma sinyali yerine veri akis
yoniinl kontrol eder (6rnegin: RTS, DTR... vb.) Bundan dolay1 RS-232 yari ¢ift yonlu
mod altinda derlenmis programi degistirmeden RS-485 altinda ¢alismayi garanti eder
ve mevcut isletim yazilimina ve ara birim donanimina adaptasyonu saglar. 300-115,2
kbps'lik bir iletim hizi, ana bilgisayarlar, bir ana bilgisayar ve uzantilari veya harici
donanim arasinda uygulanabilir ve noktadan noktaya, noktadan noktalara uzak ve
coklu iletisim aglar olusturur. Coklu bilgisayar yanit iletisimi saglar ve genellikle
endustriyel otomasyon kontrold, erigsim kontrolu igin hepsi bir arada kart, otopark,
ATM, otobds bilet ticretleri, personel devam yonetimi, otoyol gegis Ucretleri vb.
sistemlerinde kullanilir.

Il. Kapasite parametreleri

Ara birim o6zelligi: EIA ve TIA uyumlu RS-232C, RS-485 standart
ara ylz

Elektrik ara yiizii: RS-232 ucu DB9 delikli konnektor, RS-485 ucu
DB9 baglanti kutuplu igneli konnektor

Calisma modu: Asenkron yarim ¢ift yonlu fark iletimi

Aktarma Ortami: cift blkimli kablo veya STP

Aktarim hizi: 300-115,2 KBPS

Harici desarj boyutu: 63 x 33 x 17 mm

Galigma kosullan: - 25 ila 70 derece C, bagil nem %5 ila %95

Aktarma mesafesi: 1.200 m (RS-485 ug), 5 m (RS-232 ug)



lll. Konnektorler ve sinyaller

RS-232C yuva hatli dagitim

DB9 Disi (PIN)

RS-232C Ara Yiiz Sinyali

Koruyucu

RXD SIN

TXD SOUT

DTR

GND

DSR

RTS

CTS
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RS-485 veri ¢ikigi, konnektorii ve yuva hatti dagitimi

DB9 Erkek Veri Cikisi | RS-485 Yarim Cift Yonli
(PIN)
T/IR+ RS-485 (A+)
2 TIR- RS-485 (A-)
3 RXD+ N/C
4 RXD- N/C
5 GND Toprak Kablosu
6 VvCC +5 V Bekleme Modu Giig
girigi




IV. Donanim montaji ve uygulamasi

Uriin digi, DB9 ila DB9 gok yonlii transit fis kullanir. Cikis fisi basit baglanti ucuna
sahiptir. TP veya STP ve tesis baglantisi ve sokme ile uygulanir. T/R+, T/R-
génderme A+, B-'yi temsil eder, VCC bekleme modu gulg¢ girisini temsil eder, GND
genel topraklama kablosunu temsil eder. Noktadan noktaya veya noktadan goklu
noktaya, yarim gift yonlu iletisim 2 baglantiya (T/R+, T/R-) ihtiya¢ duyar, baglant ilkesi
T/R+'nin T/R+ kargisina ve T/R-'nin T/R- karsisina baglandigidir. RS-485 yarim ¢ift
yonli mod baglanti ilkesi, T/R+'yi A+'nin karsisina ve T/R-'yi B-'nin karsisina
baglanmasidir.

Not: (485+) icin A+, (485-) igin B-

UT-201 ara birimi, agadidaki gibi 2 iletisim modunu destekler:
1 1 Noktadan noktaya 2 kablolu yarim gift yonlu
2 2 Noktadan ¢oklu noktaya 2 kablolu yarim gift yonli

Déniistlriict yarim ¢ift yonli baglanti altinda galistiginda sinyal yansimasinin ve
parazitinin 6nlenmesi igin uygun bir direncin (veri 120 ohm 1/4 W) takilmasi gerekir.



V. lletigim semasi
RS-232'den RS-485'e donustirici
1.RS-485 Point-to-point 2 wires half-duplex
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RS232 to RS485 Converter RS-485machine

2.RS-485 point-to-multipoint 2 wires half-duplex
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3. half-duplex communication connect between
interface converter
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R8232 to RS485 Converter



Tiirkce

1. RS-485 Point-to-point 2 wires
half-duplex

1. RS-485 Noktadan noktaya 2 kablolu
yarim cift yonli

RS232 to RS485 Converter

RS232'den RS485'e Donustiriici

RS-485 machine

RS-485 bilgisayar

2. RS-485 point-to-multipoint 2 wires
half-duplex

2. RS-485 noktadan ¢oklu noktaya
2 kablolu yarim gift yonli

RS232 to RS485 Converter

RS232'den RS485'e Donusturiici

RS-485 machine

RS-485 bilgisayar

3. half-duplex communication connect
between interface converter

3. ara birim donustiriclsi arasinda
yarim gift yonli iletisim baglantisi

RS232 to RS485 Converter

RS232'den RS485'e Donustlirtici




VI. Uygulama semasi

METER

R5232 to RS485
PLC
English Tiirkce
PC PC
HMI HMI
METER Sayac¢
RS232 to RS485 RS232'den RS485'e
PLC PLC

VIl.Sorunlar ve Goziimler
1. Veri iletisim hatasi

A. RS-232 ara birimi bagdlantisinin dogru olup olmadigini kontrol edin
B. RS-232 ¢ikisi baglantisinin dogru olup olmadidini kontrol edin

C. Konnektor uglarinin iyi takilip takilmadigini kontrol edin

2. Veri kaybi veya hatasi

A. Veri hizinin ve bigiminin her iki iletisim ucunda tutarli olup olmadigini

kontrol edin.




