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 Istruzioni per l'uso
Spazzola elettrica a batteria per fughe
N. d’ordine: 2377042

1 Uso previsto
Il prodotto consiste in una spazzola a batteria per fughe. Può essere utilizzata per rimuovere
le erbacce tra le pietre del pavimento e il solaio. Non è destinata all'uso su superfici sensibili
come le piastrelle.
■ L'accumulatore e il caricabatteria sono venduti separatamente.
■ Supporto per rotelle a spazzola in nylon e in metallo.
■ Protezione garantita da sovraccarico, sovratemperatura e bassa tensione.
Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi commerciali, artigianali o industriali.
Il contatto con l’umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.
Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiar-
si.
L’uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.
Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.
Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l’alterazione e/o la modifica del prodotto non
sono consentite.
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del
prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.
Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi
proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Contenuto della confezione
■ Cacciavite
■ Spazzola in nylon
■ Spazzola in metallo
■ Protezione per la spazzola
■ Rotella di guida

■ 2 viti per la protezione della spazzola
■ Chiave per dado assale
■ Chiave
■ Istruzioni per l'uso

3 Parti di ricambio e accessori
Le parti di ricambio e gli accessori sono disponibili sul sito www.conrad.com.

3.1 Accumulatori
■ N. d'ordine 1881809: ioni di litio 20 V, 2 Ah
■ N. d'ordine 1881810: ioni di litio 20 V, 4 Ah
■ N. d'ordine 2331500: ioni di litio 20 V, 5 Ah

3.2 Caricabatterie
■ N. d'ordine 1881811: 2,3 A
■ N. d'ordine 1881812: da 2,3 a 5,0 A
■ N. d'ordine 2388640: 2 da 4,5 A

3.3 Spazzole
■ N. d'ordine 2376139, set di spazzole di ricambio

4 Informazioni aggiornate sul prodotto
È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito www.conrad.com/
downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

5 Descrizione dei simboli

Il simbolo del punto esclamativo in
un triangolo viene utilizzato per indi-
care informazioni importanti nel pre-
sente documento. Leggere sempre
attentamente queste informazioni.

Indossare dispositivi di protezione
dell'udito.

Indossare occhiali protettivi. Indossare una mascherina.

Evitare in qualsiasi caso di avviare
l’apparecchio quando è inclinato!

Parti rotanti. Tenere mani e piedi a
debita distanza!

Evitare l’uso del prodotto in caso di
pioggia, neve o di esporlo a umidità
e liquidi.

Pericolo di parti proiettate! Tenere
gli astanti lontano dal luogo di utiliz-
zo.

Il simbolo della freccia indica sug-
gerimenti e informazioni speciali per
il funzionamento.

6 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le
informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per
la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina
qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi ca-
si, la garanzia decade.

6.1 Informazioni generali

■ Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di per-
sone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sen-
soriali o mentali o senza l'esperienza e/o le conoscenze
necessarie, a meno che non siano sorvegliati da una per-
sona responsabile della loro sicurezza o non abbiano rice-
vuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio.

■ I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
■ Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
■ Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo peri-

coloso per i bambini.
■ Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competen-

te, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
■ Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un

esperto o da un laboratorio specializzato.

6.2 Gestione
■ Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte,

possono danneggiare il prodotto.

6.3 Condizioni di esercizio
■ Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
■ Proteggere l’apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi in-

fiammabili.
■ Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
■ Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo.

La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto
raggiunga la temperatura ambiente prima dell’uso.

6.4 Funzionamento
■ Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione

dell’apparecchio.
■ Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e

proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il
corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
– è visibilmente danneggiato,
– non funziona più correttamente,
– è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
– è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

6.5 Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.
Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce all’utensile elettrico (con cavo) o a
batteria (senza cavo).
6.5.1 Sicurezza nell’area di lavoro
■ Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree ingombrate o buie possono fa-

vorire incidenti.
■ Non utilizzare utensili elettrici in zone con atmosfere esplosive, come ad esempio

in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri. Gli utensili creano scintille che pos-
sono incendiare la polvere od i fumi.

■ Tenere i bambini e gli astanti lontano dalla zona di lavoro durante l'uso di un uten-
sile elettrico. Le distrazioni possono far perdere il controllo.

6.5.2 Sicurezza elettrica
■ Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra, come tubi, radiatori, for-

nelli e frigoriferi. Sussiste un rischio maggiore di scossa elettrica se il vostro corpo vie-
ne collegato a terra.

■ Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o a condizioni di umidità. L'acqua che
entra in un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.



2

6.5.3 Sicurezza personale
■ Quando si utilizza un utensile elettrico prestare attenzione a ciò che si sta facendo

e usare il buon senso. Non utilizzare utensili elettrici quando si è stanchi o sotto
l'effetto di droghe, alcool o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo di
utelnsili elettrici può causare gravi lesioni personali.

■ Usare i dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre occhiali di protezio-
ne. L'utilizzo di dispositivi di sicurezza come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza
antiscivolo, un elmetto o una protezione dell'udito ogni volta che è necessario riduce le-
sioni personali.

■ Prevenire l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione
off prima di connettersi alla fonte di alimentazione e/o alla batteria, prendere o tra-
sportare l'attrezzo. Portare gli utensili elettrici con il dito sull'interruttore o dare energia
agli utensili elettrici che hanno l'interruttore acceso invita agli incidenti.

■ Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave prima di accendere l'utensile
elettrico. Una chiave inglese o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante
dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.

■ Non oltrepassare i limiti. Mantenere sempre una corretta posizione dei piedi e un
corretto bilanciamento. Ciò consente di mantenere un controllo migliore dell'utensile
elettrico in situazioni impreviste.

■ Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti larghi né gioielli. Tenere capelli, abiti
e guanti lontano dall'utensile elettrico. Vestiti non aderenti, gioielli o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti in movimento.

■ Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di estrazione e raccolta
della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso
della raccolta della polvere può ridurre i rischi legati alla polvere.

6.5.4 Uso e cura degli utensili elettrici
■ Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per la destina-

zione di utilizzo. L'utensile elettrico corretto eseguirà il lavoro in modo migliore e più si-
curo alla velocità per la quale è stato progettato.

■ Non utilizzare l'utensile elettrico se non è possibile accenderlo e spegnerlo tramite
l'interruttore. Qualsiasi utensile elettrico che non possa essere controllato attraverso il
proprio interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

■ Scollegare la spina dalla fonte di corrente e/o il pacco batteria dall'utensile elettri-
co prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o riporre gli
utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare in mo-
do accidentale l'utensile elettrico.

■ Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini e non per-
mettere che l'utensile elettrico venga utilizzato da persone che non hanno familia-
rità con esso o con le presenti istruzioni. Gli utensili elettrici, nelle mani di persone
non adeguatamente formate, rappresentano un pericolo.

■ Manutenzione degli utensili elettrici. Controllare che tutte le parti siano ben alli-
neate, che le parti mobili siano ben collegate, che non vi siano componenti rotti o
che non sussistano condizioni che possano compromettere il funzionamento
dell'utensile elettrico. Se danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima
dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici su cui non è stata effettuata una
corretta manutenzione.

■ Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori e le punte per utensili ecc. secondo queste
istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'uso
dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una
situazione pericolosa.

6.5.5 Utilizzo e cura dell’utensile elettrico
■ Effettuare la ricarica solamente con il caricabatteria specificato dal produttore. Un

caricabatterie adatto a un tipo di pacco batteria specifico può comportare pericoli di in-
cendio se utilizzato con altri tipi di pacchi batteria.

■ Usare gli utensili elettrici solo con pacchi batteria specificamente designati. L’utiliz-
zo di altri tipi di pacchi batteria può comportare pericoli di lesioni o incendio.

■ Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, co-
me graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che potreb-
bero stabilire una connessione tra un terminale e l'altro. La messa in cortocircuito
dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.

■ In caso di utilizzo improprio, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitarne
il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. In caso di con-
tatto del liquido con gli occhi, consultare anche un medico. Il liquido fuoriuscito dalla
batteria potrebbe provocare irritazioni o ustioni.

6.5.6 Assistenza
■ Far riparare l'elettroutensile da una persona qualificata che utilizzi solo parti di ri-

cambio identiche. Questo assicurerà che la sicurezza dell'utensile elettrico sia mante-
nuta.

6.6 Avvertenze di sicurezza specifiche per le operazioni di spazzolatura con filo
metallico
■ Siate consapevoli che le setole di filo vengono lanciate dalla spazzola anche du-

rante il funzionamento ordinario. Non sollecitare troppo i fili applicando un carico
eccessivo alla spazzola. Le setole di filo metallico possono facilmente penetrare i vesti-
ti leggeri e/o la pelle.

■ Lasciare girare le spazzole alla velocità di funzionamento per almeno un minuto
prima di usarle. Durante questo tempo nessuno deve stare davanti o in linea con
la spazzola. Durante il tempo di rodaggio le setole o i fili allentati si staccheranno.

■ Dirigere lo scarico della spazzola metallica rotante lontano dal corpo. Piccole parti-
celle e minuscoli frammenti di filo metallico possono essere scaricati ad alta velocità du-
rante l'uso di queste spazzole e possono rimanere incastrati nella pelle.

6.7 Spazzole
■ Le spazzole non devono essere montate su apparecchi con una velocità superiore a

quella massima consentita per le spazzole.
■ Evitare di utilizzare spazzole danneggiate.
■ Lo scolorimento dovuto alla ruggine o altri segni di cambiamenti chimici o meccanici del

materiale di riempimento possono provocare guasti prematuri.
■ Le spazzole devono essere conservate in scaffali, contenitori o scatole adatti, in modo

tale da proteggerle dai seguenti effetti:
– Umidità elevata, calore, acqua o altri liquidi che potrebbero danneggiare la spazzola.
– Esposizione ad acidi, o fumi di acidi, che potrebbero provocarne il deterioramento.
– Qualsiasi temperatura bassa a sufficienza da causare la formazione di condensa sulla

spazzola quando viene rimossa dal luogo di conservazione e portata in un ambiente
che presenta una temperatura più elevata.

– Deformazione di uno qualsiasi dei componenti della spazzola.

6.8 Pericolo di accensione involontaria
■ PERICOLO DI LESIONI A CAUSA DI ACCENSIONI INVOLONTARIE! Effettuare sempre

lo spegnimento e rimuovere la batteria:
– quando il prodotto viene lasciato senza supervisione
– Se durante l’assemblaggio, il controllo, la manutenzione o la pulizia
– il prodotto mostra segni di malfunzionamento

6.9 Rischi residui
Anche nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in conformità alle presenti istruzioni,
alcuni rischi residui non potranno essere esclusi. Ad esempio:
■ Danneggiamento delle vie respiratorie in caso di mancato utilizzo di una mascherina an-

tipolvere.
■ Danneggiamento dell’udito in caso di mancato utilizzo di apposite protezioni.
■ Danneggiamento di braccia e mani dovuto alle vibrazioni dell’apparecchio in caso di uti-

lizzo prolungato o di utilizzo e/o manutenzione impropria dello stesso.

7 Panoramica prodotto
1
2

3
4

5

6

7 8

9

10

1 Impugnatura 2 Interruttore di sicurezza
3 Interruttore di accensione/spegnimento 4 Accumulatore (venduto separatamente)
5 Impugnatura aggiuntiva 6 Blocco del meccanismo di estensione

dell’asta
7 Rotella di guida 8 Unità motore
9 Protezione per la spazzola 10 Spazzola rotativa
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8 Assemblaggio

Importante:
– PERICOLO DI LESIONI A CAUSA DI ACCENSIONI INVOLONTARIE! Effet-

tuare sempre lo spegnimento e rimuovere la batteria prima dell’assemblaggio

A B

■ Figura A: collegare l’asta telescopica all’unità motore. La stessa deve bloccarsi in posi-
zione.

■ Figura B: collegare la rotella di guida nell’apposito supporto. La stessa deve bloccarsi in
posizione.

C

C1C1

D

■ Figura C: inserire le 2 viti per la protezione della spazzola [C1]. Evitare di stringerle in
modo eccessivo per non danneggiare l’alloggiamento in plastica.

■ Figura D: fissare la spazzola rotativa all’asse mostrato in figura.
- Osservare la direzione indicata sulla rotella a spazzola e sulla rotella di guida.
- Spazzola in metallo: utilizzarla su superfici robuste e per la rimozione di erbacce ostina-
te.
- Spazzola in nylon: utilizzarla per vegetazione leggera e su superfici troppo sensibili per
la spazzola in acciaio.

E

E3E2

E1

F

■ Figura E: fissare la spazzola rotativa all’asse.
- [E1] Fissare la spazzola rotativa all’asse tramite il dado in dotazione.
- [E3] Inserire la chiave per il dado assale nell’apposita sede e tenerla in posizione per
evitare che l’asse ruoti.
- [E2] Utilizzare la chiave per fissare il dado.

■ Figura F: sbloccare il meccanismo di estensione dell’asta “OPEN <-> LOCK” per regola-
re la lunghezza. Assicurarsi che l'asta sia bloccata prima dell’uso.

G

G1

H

■ Figura G: allentare il dado [G1] sull’impugnatura aggiuntiva e regolare la posizione. Ser-
rare il dado per bloccare l’impugnatura prima dell’uso.

■ Figura H: inserire una batteria compatibile nell’apposita sede. Deve scattare in posizio-
ne.

Importante:
PERICOLO DI LESIONI PER ACCENSIONI ACCIDENTALI! Montare la batteria
solamente quando si è pronti per l’uso.

9 Funzionamento

Importante:
■ PERICOLO DI LESIONI A CAUSA DI ACCENSIONI INVOLONTARIE! Effet-

tuare sempre lo spegnimento e rimuovere la batteria:
– quando il prodotto viene lasciato senza supervisione.
– Se durante la manutenzione, il controllo o la pulizia
– il prodotto mostra segni di malfunzionamento.

■ Effettuare sempre una prova per verificare i possibili effetti sulla superficie pri-
ma di iniziare il lavoro. Evitare in qualsiasi caso l’uso su superfici sensibili, ad
es. piastrelle.

■ Evitare in qualsiasi caso di sollevare o trasportare il prodotto quando il motore
è in funzione!

■ Evitare in qualsiasi caso di mettere in funzione il prodotto senza aver montato
la protezione per la spazzola.

■ Evitarne l'uso su superfici instabili come ghiaia o terra, in quanto la rotella in
movimento raccoglie pietre e particelle con il rischio di proiettarle.

■ Evitarne l’uso in prossimità di persone, animali, auto, finestre oppure oggetti,
in quanto i frammenti proiettati potrebbero causare danni.

■ Utilizzare sempre il prodotto con entrambe le mani.

1. Per l'accensione: far scorre il blocco di sicurezza e schiacciare l’interruttore di accensio-
ne/spegnimento.

2. Per lo spegnimento: rilasciare l’interruttore di accensione/spegnimento.

Passare la spazzola lungo le fughe a passo d'uomo. Se necessario, passare il
prodotto sulla stessa fuga più volte.

10 Meccanismi di protezione
10.1 Fusibile per sovraccarico
■ Nel caso in cui al motore venga opposta troppa resistenza, ad esempio una pressione

eccessiva sulla spazzola durante l'uso, l'alimentazione viene interrotta.
■ Se ciò si verifica, rilasciare l'interruttore di sicurezza per ripristinare la protezione da so-

vraccarico.

10.2 Protezione da sovratemperatura
■ In caso di surriscaldamento della batteria, l’alimentazione viene interrotta.
■ Se ciò si verifica, spegnere l’alimentazione e lasciare che l’accumulatore si raffreddi pri-

ma di riaccendere l’apparecchio.

10.3 Protezione da bassa tensione
■ Per proteggere la batteria, nel caso in cui il livello di quest’ultima scenda al di sotto di un

valore specifico, l'alimentazione viene interrotta.
■ Se ciò si verifica, ricaricare la batteria o inserire nell’unità una batteria completamente

carica.

11 Pulizia, manutenzione e stoccaggio
11.1 Pulizia

Importante:
– Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneg-

giare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
– Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Spegnere l’alimentazione e scollegare la batteria.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Per rimuovere lo sporco o corpi estranei, utilizzare un panno pulito, aria compressa a

bassa pressione o un pennello.

11.2 Manutenzione
■ Nell’apparecchio non sono presenti parti che richiedono manutenzione.
■ Sostituire le spazzole danneggiate o usurate, ad esempio consumate fino a circa 90 mm

di diametro.

11.3 Stoccaggio
■ Riporre l'apparecchio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini in un luogo buio e

asciutto a una temperatura superiore allo zero.
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12 Smaltimento

I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme
ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle
relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela
dell’ambiente.

13 Dati tecnici
13.1 Prodotto
Valore nominale............................. 20 V/CC
Classe di protezione...................... III
Velocità nominale .......................... 1200 giri/min.
Diametro della spazzola ................ max. 100 mm
Warunki pracy/przechowywania .... od +5 do +40 °C, 0 - 85 % wilg. wzgl. (bez kondensac-

ji)
Dimensioni (L x A x P) (circa) ....... estensione max.: 240 x 1200 x 280 mm
Peso (indicativo) ........................... Senza batteria: 1645 g

13.2 Rumore e vibrazioni
Livello di pressione sonora LpA ...... 57 dB (A)
Incertezza KpA ................................ 3 dB
Livello di emissione sonora LwA ..... 77 dB(A)
Incertezza KWA ............................... 3 dB
Valore di emissione delle vibrazio-
ni ah................................................ ≤2,5 m/s2

Incertezza K................................... 1,5 m/s2

13.2.1 Informazioni sul rumore
■ I valori sonori misurati sono stati determinati conformemente a prEN ISO 10518.
■ Il livello di rumore dell'apparecchio può superare gli 85 dB(A).
■ Indossare dispositivi di protezione dell'udito. L'impatto del rumore può causare danni

all'udito.
13.2.2 Informazioni sulle vibrazioni
■ I livelli di vibrazione sono stati determinati conformemente a prEN 10518. Può cambiare

a seconda di come lo strumento viene utilizzato e può superare il valore specificato in
circostanze eccezionali.

■ Può essere usato per una valutazione preliminare dell'esposizione. La valutazione do-
vrebbe considerare i tempi in cui lo strumento è spento o quando è in funzione ma non
esegue il compito. Ciò può ridurre significativamente il livello di esposizione per l'intero
periodo di lavoro.

■ Identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'operatore dagli effetti delle vibra-
zioni, ad esempio la manutenzione degli utensili e degli accessori, tenere le mani al cal-
do, procedure di lavoro strutturate, ecc.

14 Dichiarazione di conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
CEI Conrad Electronic International (HK) Limited 
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, 
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong  

 
Dichiara sotto la sua sola responsabilità che il/i prodotto/i  
Declares on our own responsibility, that the product(s) 
N. ordine 
Order No 

Nome 
Description 

Modello no. 
Model No 

2377042 TOOLCRAFT Spazzola rimuovi erbacce senza fili N0C-100A/20 
      

è conforme alle seguenti direttive, norme e/o regolamenti.  
is (are) in conformity with following directives, norms and/or regulations. 
 
Responsabile per l'Europa: Responsible for Europe:  
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau 
 
Direttiva EMC 2014/30/EU / EMC directive 2014/30/EU 
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
 
Direttiva MD 2006/42/EU / MD directive 2006/42/EU 
EN 60335-1:2012/A2:2019 
EN ISO12100:2010 
EN 1083-2:1997 
EN 62233:2008 
 
Direttiva RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU/ RoHS directive 2011/65/EU + 
2015/863/EU 
 
 
 
 
Marchio CE sul prodotto / CE marking on product 
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 Instrukcja obsługi
Bezprzewodowa elektryczna zamiatarka do
kostki brukowej
Nr zamówienia: 2377042

1 Przeznaczenie
Produktem jest bezprzewodowa zamiatarka do kostki brukowej. Można ją stosować do usu-
wania chwastów spomiędzy kostek brukowych i płyt chodnikowych. Nie jest przeznaczona
do stosowania na wrażliwych powierzchniach, takich jak płytki ceramiczne.
■ Akumulator i ładowarka sprzedawane oddzielnie.
■ Mocowanie nylonowych i metalowych szczotek okrągłych.
■ Dostępne jest zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i niskim napięciem.
Produkt nie powinien być używany do zastosowań komercyjnych, w handlu ani w przemyśle.
Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.
Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu
nie można przebudowywać i/lub modyfikować.
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt
można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.
Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa
zastrzeżone.

2 Zawartość zestawu
■ Produkt
■ Szczotka nylonowa
■ Szczotka metalowa
■ Osłona szczotki
■ Koło prowadzące

■ 2x śruby do osłony szczotki
■ Klucz do osi
■ Klucz
■ Instrukcja obsługi

3 Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria są dostępne na stronie www.conrad.com.

3.1 Akumulator
■ Nr zamówienia 1881809: 20 V 2 Ah litowo-jonowy
■ Nr zamówienia 1881810: 20 V 4 Ah litowo-jonowy
■ Nr zamówienia 2331500: 20 V 5 Ah litowo-jonowy

3.2 Ładowarka baterii
■ Nr zamówienia 1881811: 2,3 A
■ Nr zamówienia 1881812: 2,3 do 5,0 A
■ Nr zamówienia 2388640: 2x 4,5 A

3.3 Szczotki
■ Nr zamówienia 2376139 Komplet zapasowych szczotek

4 Najnowsze informacje o produkcie
Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować
przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie interneto-
wej.

5 Opis symboli

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie
służy do wskazania ważnych infor-
macji zawartych w tym dokumencie.
Zawsze uważnie czytaj te informa-
cje.

Zakładaj ochronniki słuchu.

Zakładaj okulary ochronne. Zakładaj maskę ochronną.

Nigdy nie uruchamiaj urządzenia w
pozycji przechylonej!

Wirujące części. Trzymaj ręce i sto-
py z dala od tych części!

Nie używaj produktu w deszczu,
śniegu ani nie wystawiaj go na dzia-
łanie wilgoci lub płynów.

Niebezpieczeństwo ze strony wy-
rzucanych części! Trzymaj osoby
postronne z dala od swojego miej-
sca pracy.

Symbol strzałki wskazuje specjalne
informacje i porady dotyczące ob-
sługi.

6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać
informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania za-
sad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w
instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodze-
nia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

6.1 Informacje ogólne

■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych, bez doświadczenia i/lub
bez odpowiedniej wiedzy, chyba że są one nadzorowane
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub
otrzymały instrukcje, jak korzystać z urządzenia.

■ Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy.
■ Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla

dzieci i zwierząt domowych.
■ Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić

niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
■ Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiekolwiek pyta-

nia należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym persone-
lem technicznym.

■ Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez
specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

6.2 Obsługa
■ Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet

z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

6.3 Środowisko robocze
■ Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
■ Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami,

oparami i rozpuszczalnikami.
■ Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
■ Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja

wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż pro-
dukt osiągnie temperaturę pokojową.

6.4 Obsługa
■ W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłą-

czania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
■ Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z je-

go użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie na-
prawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, któ-
ry:
– nosi widoczne ślady uszkodzeń,
– nie działa prawidłowo,
– był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
– został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

6.5 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi
Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wglądu w przyszłości.
Pojęcie „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z sieci
elektrycznej (przewodowego) lub elektronarzędzia na baterie (bezprzewodowego).
6.5.1 Bezpieczeństwo w miejscu pracy
■ Utrzymuj miejsce pracy czyste i dobrze oświetlone. Bałagan lub ciemne obszary są

częstą przyczyną wypadków.
■ Nie należy używać elektronarzędzi w miejscach zagrożonych wybuchem, np. w

obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą zapalić opary lub pył.

■ W czasie pracy elektronarzędzie należy trzymać z dala od dzieci i osób postron-
nych. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

6.5.2 Bezpieczeństwo elektryczne
■ Unikaj kontaktu ciałem z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki,

kuchenki i lodówki. Jeśli Twoje ciało jest uziemione, wzrasta ryzyko porażenia prądem.
■ Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Dostanie się wody

do środka elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
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6.5.3 Bezpieczeństwo osobiste
■ Pozostać w gotowości, uważać w czasie wykonywania pracy i zachować zdrowy

rozsądek przy obsłudze elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków. Chwila nieuwagi
podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.

■ Należy używać środków ochrony indywidualnej. Zawsze nosić okulary ochronne.
Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask
lub ochronniki słuchu, używane w odpowiednich warunkach, zmniejszą obrażenia ciała.

■ Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasila-
nia i/lub akumulatora, wzięciem lub przenoszeniem narzędzia upewnij się, że prze-
łącznik jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub włą-
czenie zasilania elektronarzędzia z włączonym przełącznikiem może być przyczyną wy-
padku.

■ Przed włączeniem elektronarzędzia wyjmij wszelkie klucze do regulacji. Klucz pozo-
stawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

■ Nie odkręcać poza dopuszczalną granicę. Należy zawsze dbać o utrzymanie rów-
nowagi i pewne podparcie nóg. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.

■ Załóż właściwe ubranie. Nie nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Trzymaj włosy,
ubranie i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części.

■ Jeśli przewidziano podłączenie urządzeń do odpylania i zbierania pyłu, upewnij
się, że są one prawidłowo podłączone i używane. Stosowanie urządzeń do odpylania
może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

6.5.4 Użytkowanie i pielęgnacja elektronarzędzia
■ Elektronarzędzia nie należy przeciążać. Należy używać elektronarzędzia dostoso-

wanego do wykonywanego zadania. Odpowiednie elektronarzędzie wykona pracę le-
piej i bezpieczniej, gdy pozwoli mu się pracować z prędkością/obrotami do jakich zostało
zaprojektowane.

■ Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli przełącznik zasilania go nie włącza lub
nie wyłącza. Narzędzie, którego nie da się kontrolować przełącznikiem, jest potencjalnie
niebezpieczne i wymaga naprawy.

■ Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia przed do-
konaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektrona-
rzędzia do przechowywania. Tego typu zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają
ryzyko przypadkowego włączenia się narzędzia.

■ Nieużywane elektronarzędzia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalać obsługiwać narzędzia osobom, które nie zapoznały się z instrukcją i
narzędziem. W rękach niedoświadczonych użytkowników elektronarzędzia mogą stano-
wić zagrożenie.

■ Utrzymywać elektronarzędzia w dobrym stanie. Sprawdzić, czy ruchome elementy
nie są przesunięte względem swojej osi, czy się nie zacinają, nie są zużyte lub
uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpłynąć na działanie elektronarzędzia.
W razie uszkodzenia, przed użyciem należy oddać elektronarzędzie do naprawy.
Do wielu wypadków dochodzi wskutek złej konserwacji elektronarzędzi.

■ Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek, itp. zgodnie z niniejszą instruk-
cją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę do wykonania. Użycie elektronarzędzia
do czynności niezgodnych z przeznaczeniem może stanowić niebezpieczeństwo.

6.5.5 Użytkowanie i pielęgnacja narzędzia akumulatorowego
■ Ładuj narzędzie tylko ładowarką określoną przez producenta. Ładowarka odpowied-

nia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy zostanie użyta do
ładowania innego akumulatora.

■ Używaj elektronarzędzi tylko z specjalnie dla nich przeznaczonymi akumulatorami.
Użycie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.

■ Gdy akumulator nie jest w użyciu, trzymaj go z dala od innych metalowych przed-
miotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne
małe metalowe przedmioty, które mogą zewrzeć jego ogniwa. Zwarcie ogniw akumu-
latora może spowodować oparzenia lub pożar.

■ Wskutek niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wytrysnąć płyn; unikać
kontaktu. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, spłucz płyn wodą. Jeśli płyn
dostanie się do oczu, wezwij pomoc lekarską. Płyn wyrzucany z akumulatora może
spowodować podrażnienia lub oparzenia.

6.5.6 Naprawa
■ Oddaj elektronarzędzie do naprawy przez wykwalifikowaną osobę, która użyje tyl-

ko identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzia.

6.6 Wskazówki bezpieczeństwa w szczególności dla czynności szczotkowania
drucianego
■ Należy pamiętać, że druciane włosie zostaje wyrzucane przez szczotkę nawet pod-

czas normalnej pracy. Nie przeciążaj drutów przez nadmierne dociskanie szczotki.
Druciane włosie może z łatwością przebić lekką odzież i/lub skórę.

■ Pozwól szczotkom pracować z prędkością roboczą przez co najmniej jedną minutę
przed ich użyciem. W tym czasie nikt nie może stać przed szczotką lub w linii z nią.
Luźne włosie lub druty zostaną wyrzucone w czasie rozruchu.

■ Wylot wirującej szczotki drucianej skieruj od siebie. Podczas korzystania z tych
szczotek małe cząsteczki i drobne fragmenty drutu mogą zostać wyrzucone z dużą pręd-
kością i utkwić w skórze.

6.7 Szczotki
■ Nie należy montować szczotek na maszynach o prędkości większej niż maksymalna do-

puszczalna prędkość szczotek.
■ Nie należy używać uszkodzonych szczotek.
■ Odbarwienie przez rdzę, inne oznaki zmian chemicznych lub mechanicznych materiału

wypełniającego mogą spowodować przedwczesną awarię.
■ Szczotki należy przechowywać w odpowiednich regałach, pojemnikach lub pudełkach w

taki sposób, aby były zabezpieczone przed:
– Oddziaływaniem wysokiej wilgotności, ciepła, wody lub innych płynów, które mogą

spowodować uszkodzenie szczotek.
– Działaniem kwasów lub ich oparów, mogących powodować pogorszenie jakości

szczotek.
– Temperaturą wystarczająco niską, aby spowodować kondensację na szczotce po wy-

jęciu z miejsca przechowywania do obszaru o wyższej temperaturze.
– Zniekształcenie któregokolwiek z elementów szczotek.

6.8 Niebezpieczeństwo wskutek przypadkowego włączenia
■ NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ PRZEZ NIEZAMIERZONE WŁĄCZENIE! Zawsze

wyłączaj zasilanie i wyjmuj akumulator, gdy:
– pozostawiasz produkt bez nadzoru
– montujesz, sprawdzasz, konserwujesz lub czyścisz produkt
– produkt wykazuje oznaki awarii

6.9 Ryzyko szczątkowe
Nawet jeśli korzystasz z elektronarzędzia zgodnie z instrukcją, nie można wykluczyć
pewnego ryzyka szczątkowego. Na przykład:
■ Uszkodzenie dróg oddechowych w przypadku braku odpowiedniej ochronnej maski prze-

ciwpyłowej.
■ Uszkodzenie słuchu w przypadku braku odpowiedniej ochrony słuchu.
■ Szkody spowodowane drganiami rąk i ramion, jeśli sprzęt jest używany przez dłuższy

czas lub nie jest właściwie używany i/lub konserwowany.

7 Przegląd produktu
1
2

3
4

5

6

7 8

9

10

1 Uchwyt 2 Przełącznik bezpieczeństwa
3 Przełącznik ON/OFF 4 Akumulator (sprzedawany osobno)
5 Dodatkowy uchwyt 6 Blokada przedłużenia rurki
7 Koło prowadzące 8 Silnik
9 Osłona szczotki 10 Szczotka obrotowa
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8 Montaż

Ważne:
– NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ PRZEZ NIEZAMIERZONE WŁĄCZENIE!

Przed montażem zawsze wyłączaj zasilanie i wyjmuj akumulator.

A B

■ Rys. A: Załóż rurkę teleskopową na część napędową. Musi zatrzasnąć się w odpowied-
nim położeniu.

■ Rys. B: Połącz koło prowadzące z mocowaniem koła. Musi zatrzasnąć się w odpowied-
nim położeniu.

C

C1C1

D

■ Rys. C: Włóż 2x śruby osłony szczotek [C1]. Nie dokręcaj zbyt mocno. Plastikowa obu-
dowa może pęknąć.

■ Rys. D: Zamocuj szczotkę obrotową na osi, jak pokazano. 
- Przestrzegaj kierunku wskazanego na szczotce i jej osłonie. 
- Szczotka metalowa: używaj do wytrzymałych powierzchni i uporczywych chwastów. 
- Szczotka nylonowa: używaj do lekkiej roślinności i powierzchni zbyt wrażliwych na
szczotkę stalową.

E

E3E2

E1

F

■ Rys. E: Zabezpiecz szczotkę obrotową do osi. 
- [E1] Zamocuj szczotkę obrotową do osi za pomocą dostarczonej nakrętki. 
- [E3] Włóż klucz osi do otworu i przytrzymaj go, aby zapobiec obracaniu się osi. 
- [E2] Użyj klucza do dokręcenia nakrętki.

■ Rys. F: Poluzuj blokadę przedłużenia rurki „OPEN <-> LOCK” („OTWARTA <-> ZA-
MKNIĘTA”), aby dopasować jej długość. Przed użyciem upewnij się, że rurka jest zablo-
kowana.

G

G1

H

■ Rys. G: Poluzuj nakrętkę [G1] na dodatkowym uchwycie i wyreguluj jego położenie.
Przed użyciem dokręć nakrętkę, aby zabezpieczyć uchwyt.

■ Rys. H: Podłącz pasujący akumulator do gniazda akumulatora. Powinna zatrzasnąć się
w odpowiednim położeniu.

Ważne:
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ PRZEZ PRZYPADKOWE WŁĄCZENIE!
Podłączaj akumulator do produktu tylko wtedy, gdy jest on gotowy do użycia.

9 Obsługa

Ważne:
■ NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ PRZEZ NIEZAMIERZONE WŁĄCZENIE!

Zawsze wyłączaj zasilanie i wyjmuj akumulator, gdy:
– pozostawiasz produkt bez nadzoru.
– konserwujesz, sprawdzasz lub czyścisz produkt.
– produkt wykazuje oznaki awarii.

■ Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze przeprowadzić próbne uruchomie-
nie, aby sprawdzić możliwe efekty pracy na powierzchni. Nigdy nie stosuj pro-
duktu do czyszczenia delikatnych powierzchni, np. płytek ceramicznych.

■ Nigdy nie podnoś ani nie przenoś produktu z uruchomionym silnikiem!
■ Nigdy nie używaj produktu bez zamontowanej osłony szczotek.
■ Nie używaj na luźnych powierzchniach, takich jak żwir lub ziemia, ponieważ

wirująca szczotka zbierze kamienie i cząstki i wyrzuci je z siłą.
■ Nie używaj urządzenia w pobliżu ludzi, zwierząt, samochodów, okien ani in-

nych przedmiotów, wyrzucane odłamki będą stanowić dla nich niebezpieczeń-
stwo.

■ Obsługując produkt zawsze trzymaj go w obydwu dłoniach.

1. Aby włączyć zasilanie: przesuń blokadę bezpieczeństwa, a następnie naciśnij włącznik.
2. Aby wyłączyć zasilanie: zwolnij włącznik.

Prowadź szczotkę wzdłuż spoin płyt z prędkością pieszego. W razie potrzeby
czyść kilka razy tę samą spoinę.

10 Zabezpieczenia
10.1 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
■ Zasilanie zostanie odcięte, jeśli silnik napotka zbyt duży opór, np. zbyt duży nacisk na

szczotkę podczas pracy.
■ W takim przypadku zwolnij włącznik, aby zresetować zabezpieczenie przed przeciąże-

niem.

10.2 Zabezpieczenie przed przegrzaniem
■ Zasilanie zostanie odcięte w przypadku przegrzania akumulatora.
■ W takim przypadku wyłącz zasilanie i do ponownego włączenia odczekaj, aż akumulator

ponownie ostygnie.

10.3 Zabezpieczenie przed niskim napięciem
■ Aby chronić akumulator, zasilanie zostanie odcięte, jeśli poziom naładowania akumulato-

ra spadnie poniżej określonej wartości.
■ W takim przypadku naładuj akumulator lub włóż w pełni naładowany akumulator do urzą-

dzenia.

11 Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie
11.1 Czyszczenie

Ważne:
– Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów che-

micznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
– Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Wyłącz zasilanie i wyjmij akumulator.
2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
3. Aby usunąć brud i zanieczyszczenia, użyj czystej szmatki, sprężonego powietrza pod ni-

skim ciśnieniem lub szczotki.

11.2 Konserwacja
■ Urządzenie nie zawiera części wymagających dodatkowej konserwacji.
■ Wymień uszkodzone lub zużyte szczotki, np. zużyte na ok. ø90 mm.

11.3 Przechowywanie
■ Przechowuj sprzęt i akcesoria poza zasięgiem dzieci w ciemnym i suchym miejscu w

temperaturze powyżej zera.

12 Utylizacja

Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do
odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.
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13 Dane techniczne
13.1 Produkt
Napięcie znamionowe ................... 20 V/DC
Klasa ochronności ......................... III
Prędkość znamionowa .................. 1200 obr./min
Szczotka ø..................................... maks. 100 mm
Warunki pracy/przechowywania .... od +5 do +40 °C, 0 - 85 % wilg. wzgl. (bez kondensa-

cji)
Wymiary (szer. x wys. x dł.) ( ok.) . maks. rozsunięcie: 240 x 1200 x 280 mm
Waga (ok.) .................................... Bez akumulatora: 1645 g

13.2 Emisja dźwięku i drgania
Poziom ciśnienia akustycznego LpA 57 dB (A)
Niepewność KpA ............................. 3 dB
Poziom mocy akustycznej LwA ....... 77 dB(A)
Niepewność KWA ............................ 3 dB
Wartość emisji drgań ah................. ≤2,5 m/s2

Niepewność K................................ 1,5 m/s2

13.2.1 Informacje o emisji dźwięku
■ Zmierzone wartości dźwięku określone zgodnie z normą prEN ISO 10518.
■ Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 85 db(A).
■ Nosić ochronniki słuchu. Wpływ hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu.
13.2.2 Informacje o drganiach
■ Poziomy drgań określone zgodnie z normą prEN 10518. Mogą ulegać zmianie w zależ-

ności od sposobu użytkowania narzędzia, a w wyjątkowych okolicznościach mogą prze-
kroczyć określoną wartość.

■ Mogą służyć do wstępnej oceny narażenia na hałas. Ocena powinna uwzględniać czasy,
kiedy narzędzie jest wyłączone lub kiedy jest uruchomione, lecz nie wykonuje się nim
pracy. Może to znacznie zmniejszyć poziom narażenia na drgania przez cały czas trwa-
nia pracy.

■ Określ dodatkowe środki bezpieczeństwa chroniące obsługujące osoby przed skutkami
drgań, np. konserwacja narzędzi i akcesoriów, utrzymywanie ciepła rąk, uporządkowane
procedury pracy, itp.

14 Deklaracja zgodności

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
CEI Conrad Electronic International (HK) Limited 
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, 
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong  

 
Deklaruje na własną odpowiedzialność, że produkt(y)  
Declares on our own responsibility, that the product(s) 
Nr 
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Nr modelu 
Model No 

2377042 TOOLCRAFT Bezprzewodowa wykaszarka do chwastów N0C-100A/20 
      

jest (są) zgodny(e) z następującymi dyrektywami, normami i/lub przepisami.  
is (are) in conformity with following directives, norms and/or regulations. 
 
Odpowiedzialny za Europę: Responsible for Europe:  
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau 
 
Dyrektywa EMV 2014/30/EU / EMC directive 2014/30/EU 
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
 
Dyrektywa MD 2006/42/EC / MD directive 2006/42/EC 
EN 60335-1:2012/A2:2019 
EN ISO12100:2010 
EN 1083-2:1997 
EN 62233:2008 
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU / RoHS directive 2011/65/EU + 
2015/863/EU 
 
 
 
 
Znak CE na produkcie / CE marking on product 
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