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TANITIM

DIGITUS® Cok Amaglh Sarj Adaptord, akilli telefonlar, tabletler veya
dizusti bilgisayarlar gibi USB-C™ cihazlan igin uygundur ve 20 W'a
kadar gikti saglar. Entegre kisa devre, dalgalanma ve asiri akim
korumasi ek guivenlik sunar. Ayrica, entegre asiri 1si korumasi,
potansiyel asiri yikleri ve sarj cihazina veya bagli cihazlara gelebilecek
hasarlan da 6nler. LED ekran mevcut sarj durumu hakkinda bilgiler
verir. Kompakt boyutlari, sarj adaptoriini hareket halindeyken ideal
hale getirir.

PAKET iCERIGi

Bu birimi kullanmadan 6nce, litfen ambalaji kontrol edin ve ambalaj
kutusunda asagidaki 6gelerin bulundugundan emin olun:

e 1 xCok Amagli Sarj Adaptori, USB-C™, 20 W

e 1xQIG

GUVENLIK TAVSIYELERIi

Lutfen kullanmadan 6nce agagidaki bilgileri okuyun:

o Uriine elleriniz 1slakken dokunmayin veya iiriinii suya maruz
birakmayin.

e USB Aportlarini ve USB-C™ baglanti noktalarini sivi, toz, metal
tozlar ve kursun kalem uglari gibi iletken maddelerden koruyun.

e Uzunsirekullaniimazsa, sarj aletini prizden gikarin

o Uriinyalnizca 6zel kullanima yoneliktir ve maddi hasarlari veya
kisisel yaralanmalari 6nlemek Uzere ticari amaglarla
kullanilmamalidir.

o Uriinii kullanim amaci diginda bagka higbir amagla kullanmayin.

e Yalnizca i¢ mekanda kullanima yoneliktir. Suya veya asiri neme
maruz birakmayin.



Ortam sicakligi 25C'yi asarsa tirtint kullanmayin. 0-40°C'lik sicaklik
araliginin disinda depolamayin.

Uriinti diigiirmeyin, hasar vermeyin veya sékmeyin. Uriin herhangi
bir sekilde hasar gormiisse kullanmayin.

Uriin ahgilmadik bir sekilde isinirsa, derhal kullanmayi birakin ve
musteri destek hizmetine bagvurun.

Uriintin yanhis kullaniimasi durumunda elektrik garpmasi riski s6z
konusudur.

Guvenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan Grinin kullanmina
yonelik talimat veriimedikge veya gozetim altinda tutulmadikea,
cocuklarin kullanimina veya azalmis fiziksel, duyusal veya zihinsel
fonksiyonlara sahip veya deneyimsiz ya da bilgisiz kisilerin
kullanimina uygun degildir.

URUN OZELLIKLERI

Akilli telefonlar veya tabletler gibi USB-C™ cihazlariigin kompakt
sarj cihazi

20 W'a kadar sarj gictinii destekler - Gug Kaynagi (PD 3.0) ile
uyumludur

Entegre asir gerilim korumasi/agiri akim korumasi/kisa devre
korumasi

En yuksek givenlik derecesi igin otomatik kurtarma 6zelligine
sahip entegre asiri Isinma korumasi

LED sarj ekrani

Kompakt boyutlari sayesinde hareket halinde kullanim igin
idealdir

Yangina dayanikli malzemeden yapilmis muhafaza

20 W sarj adaptérli birgok akilli telefon/tablet ile uyumludur



URUNE GENEL BAKIS

1. USB-C™ gl beslemesi
2. LED sarj gostergesi



TEKNiK OZELLIKLER

Baglanti: USB Type-C™

Girig gerilimi: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Fis adi: CEE-7/16 Euro fis (Type C)

Beklemede guig tiketimi: 0,1 W

Cikis gerilimi: 5V/3 A, 9V/2,22 A (20 W maks.)

20 W sarj kapasitesi ile Power Delivery 3.0'i destekler

Asiri gerilim korumasi/agiri akim korumasi/agiri yiik korumasi/kisa
devre korumasi

Otomatik kapatma ve kurtarma 6zelligi sayesinde agiri isinmaya
karsi koruma (otomatik kurtarma)

Calisma sicakligi: 0 °Ciila 40 °C

Depolama sicakligi: -20 °Cila +85 °C

Calisma nemi: %20 ila %90 BN (yogusmasiz)

Depolama nemi: %5 ila %95 BN (yogusmasiz)

Boyutlar: U64,1xG 44 xY 27,7 mm

Renk: Beyaz

Agirlk:59 g

CALISTIRMA

Calistirma Prosediirleri

3.
4.

Seyahat sarj cihazini prize takin.

Kablonun bir USB konektdriinu seyahat sarj cihazinin Type-C
arayuziine takin ve kablonun diger konektoriini elektronik cihaza
(cep telefonu, MP3, tablet, PC, vb.) takin

. Elektronik cihaz tamamen sarj olduktan sonra litfen seyahat sarj

cihazinin fisini gekin.



Calistirma Notlan

1.

9.

Optimum performans igin litfen seyahat sarj cihazini kullanim
kilavuzuna gore kullanin.

. Lutfen sarj cihazini 100-240VAC gerilim araliginda olmasi gereken

prize takin.

. Kullandiktan sonra lutfen seyahat sarj cihazinin fisini gekin.

Not: Uriinlerimiz koruma fonksiyonlarina sahip olup, yukaridaki iki
ipucu sadece giivenlige iliskin dnerilerdir.

. Seyahat sarj cihazini, spesifikasyon uyumsuzlugundan

kaynaklanan herhangi bir sorunu 6nlemek igin spesifikasyonlara
uygun olmayan bir elektronik tirtinle kullanmayin.

. Seyahat sarj cihazinin kullanim sirecinde biraz fazla isinmasi

normaldir.

. Hareket sarj cihazi asin akim, asiri sicaklik veya kisa devre

korumasi altinda gaismayi durdurdugunda, litfen otomatik olarak
tekrar galismaya bagladiktan sonra cihazi fisten gekin, ardindan
cihazin bu sarj cihaziile uyumlu olup olmadigini kontrol etmeniz
gerekir.

. Seyahat sarj cihazini ocak, mum ve benzeri ates kaynaklarina

yaklastirmayin.

. Seyahat sarj cihazinin ytizme havuzu, kivet gibi yerlerde sivilara

batmasina izin vermeyin.
Seyahat sarj cihazini asindirici temizlik maddesi ile yilkamayin.

10.Seyahat sarj cihazi diizgtin galismiyorsa, lttfen bolgenizdeki

magaza veya distributorle iletisime gegin.



GERi DONUSUM

Elektronik Uriin veya ambalaji Gzerindeki bu sembol, elektronik
uruniin (pil dahil) evsel atik olarak degerlendiriimemesi gerektigini
gosterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanlarin geri
doénustima igin uygun toplama noktasina teslim edilmelidir. Dahili
pilleri glkarmaya galismayin. Dahili piller yalnizca bir atik isleme tesisi
veya egitimli bir servis uzmani tarafindan gikarilmalidir.

)¢

—
Urtintin dogru sekilde bertaraf edilmesini saglamakla, bu Griiniin
uygun olmayan atik kullanmindan kaynaklanabilecek ¢evre ve insan
saglig1 agisindan potansiyel negatif sonuglarin 6nlenmesine yardima
olursunuz. Malzemelerin geri dontsimii dogal kaynaklarin
korunmasina yardimci olacaktir. Uriiniin geri déntisiimii hakkinda
daha fazla bilgi edinmek igin lutfen tavsiye almak Gzere yerel
belediyenize veya evsel atik imha servisinize basvurun.
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