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Chargeur de véhicule pour famille TE14  
4-port USB chargeur de voiture (4x max. 2,4A) 

Caractéristiques techniques:
• Tension d’entrée CC 12–24V (prise allume-cigares)
• Puissance de sortie chargeur avant: 2 ports USB CC 5V/2,4A
• Puissance de sortie chargeur arrière: 2 ports USB CC 5V/2,4A
• Poids: 129g avec le câble d’1,8m de long
• Dimensions chargeur avant: (Lo) 6,5 x (La) 2,5 x (H) 3,5cm
• Dimensions chargeur arrière: (Lo) 5,4 x (La) 2,5 avec clip x (H) 8,0cm

Contenu de la livraison:
• Chargeur de véhicule pour famille TE14
• Support de siège arrière
• Manuel d'utilisation

Numéro d'article 4708

• Recharge 4 appareils 
avec port USB 
(téléphones 
intelligents, tableaux ) 
en même temps

• Smart IC intelligent 
pour la détection 
automatique du 
courant maximum de 
l’appareil 

• Câble 1,8m connecté les deux chargeurs ensemble
• Montage par clip pour la charge du siège arrière
• Protection contre les surintensités 
• Compatible avec presque toutes les appareils avec port USB
• Manipulation facile & taille pratique

Autoladegerät für Vorder- & 
Rücksitz /
Car Charger for front & rear 

4x 2,4A USB-Anschlüsse /
4x 2.4A USB Ports 

Gleichzeitiges Laden von 
4 Geräten /
Simultaneous charging of 
4 devices

9,6A Gesamtleistung /
9.6A Total Power Output

Schnelles Laden /
Fast Charging

Intelligentes Smart IC /
Intelligent Smart IC

1,8m Kabellänge /
1.8m Cable Length

Überladungsschutz /
Over Current Protection

Anschluss über 
Zigarettenanzünder /
Connection via Cigarette 
Lighter Socket


