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Rodzinna ładowarka samochodowa TE14
4-portowa USB ładowarka samochodowa (4x maks. 2,4A)

Specy�kacje techniczne:
• Napięcie wejściowe DC 12–24V (gniazda zapalniczki)
• Moc wyjściowa przednia ładowarka: 2x port USB każdy z DC 5V/2,4A
• Moc wyjściowa tylna ładowarka: 2x port USB każdy z DC 5V/2,4A
• Waga: 129g łącznie z kablem o długości 1,8m
• Wymiary przednia ładowarka: (D) 6,5 x (S) 2,5 x (W) 3,5cm
• Wymiary tylna ładowarka: (D) 5,4 x (S) 2,5 x (W) 8,0cm 

Zawartość pakietu:
• Rodzinna ładowarka samochodowa TE14
• Uchwyt tylnego fotela
• Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4708

• Ładowanie 4 urządzeń 
z portem USB 
jednocześnie 
(Smartfony, tablety itp

• Inteligentny Smart IC 
do automatycznej 
detekcji 
maksymalnego prądu 
urządzenia

• Kabel 1,8m łączy obydwie ładowarki
• Tylny uchwyt zaciskowy fotela do mocowania tylnych siedzeń
• Ochrona nadprądowa
• Zgodność z niemal wszystkimi urządzeń z portem USB
• Prosta obsługa & niewielki rozmiar 

Autoladegerät für Vorder- & 
Rücksitz /
Car Charger for front & rear 

4x 2,4A USB-Anschlüsse /
4x 2.4A USB Ports 

Gleichzeitiges Laden von 
4 Geräten /
Simultaneous charging of 
4 devices

9,6A Gesamtleistung /
9.6A Total Power Output

Schnelles Laden /
Fast Charging

Intelligentes Smart IC /
Intelligent Smart IC

1,8m Kabellänge /
1.8m Cable Length

Überladungsschutz /
Over Current Protection

Anschluss über 
Zigarettenanzünder /
Connection via Cigarette 
Lighter Socket


