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Die Nitrilhandschuhe von CRDLIGHT sind puder- und latexfrei und so 
bestens für Latexallergiker geeignet.

Sie entsprechen der Norm EN 455/EN374  und können somit in Kranken-
häusern, Rettungsdiensten, Ärzten und allen weiteren medizinischen 
Einrichtungen eingesetzt werden. Des Weiteren sind diese lebensmit-
telunbedenklich, können außerdem für Reinigungsarbeiten sowie in 
Chemielaboren, Tattoostudios und in der Lebensmittelindustrie genutzt 
werden.

Die CRDLIGHT Nitrilhandschuhe 
sind in folgenden Größen verfügbar: 
S, M, L, XL
VPE Box/Karton/Palette: 
100/1.000/70.000

- besonders starke Qualität
- Puderfrei
- Unsteril
- Latexfrei
- Allergiker geeignet
- 100er Spenderbox
- Beidseitig tragbar
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Disposable Nitrile Examination Gloves 

Type speclflcatlon | s M | L XL 
Length(mm) 
Width(mm) 

Thickness 
(mm) 

Weight (Average g) 
Elongation at break(%) 
Tensile strength(Mpa) 

AQL 
Packaging 

Fingertip 
Palm 
Cuff 

>240
8O士10 | 90士10 | llO士10 | >110

0.10 - 0.13mm          
0.07 - 0.09mm     
0.06      -    0.08mm  

3 5土05 | 4 0土05 | 5 0土05 | 5 5土05

Min 500 
Min 14 
1 ~ 1.5 

Pack size 
Inner box 

Carton 

lOOpcs/box, lOboxes/carton 
22xllx7.3cm 
38x23x23cm 

CRDLIGHT - NITRILHANDSCHUHE BLAU

PRODUKTINFO | TECHNISCHES DATENBLATT

IHR PARTNER FÜR MEDIZINISCHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG.

Artikel- 
beschreibung

Art.-Nr. Größe Farbe Box-Inhalt EAN Master-
karton

Nitrilhandschuh CRDNITS S blau 100 Stk. 6970066694410 10
Nitrilhandschuh CRDNITM M blau 100 Stk. 6970066694434 10
Nitrilhandschuh CRDNITL L blau 100 Stk. 6970066694458 10
Nitrilhandschuh CRDNITXL XL blau 100 Stk. 6970066694472 10

Größe Länge
in mm

Breite
in mm

Wandstärke einzelne Wand in mm Vor Alterung
Schaft Hand Finger Reißfestigkeit Dehnbarkeit

S 240 80 ± 5 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,12 ± 0,02 min. 6 N min. 500 %

M 240 90 ± 5 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,12 ± 0,02 Nach Alterung

L 240 110 ± 5 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,12 ± 0,02 Reißfestigkeit Dehnbarkeit

XL 240 115 ± 5 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,12 ± 0,02 min. 6 N min. 400 %

Nähere Erläuterungen zu 
den Symbolen im Internet
unter www.beltrona.de
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